
（品番例）  

ラジアルテーピングおよびマガジンカセットは一部品種のみの対応と
なります。ラジアルテーピングおよびマガジンカセット対応をしない
品番は包装仕様コードを省略します。�

pは外部電極仕様を表します。�

q識別記号é�

圧電サウンダ／圧電ブザー／圧電リンガー（ピエゾリンガーr）�

PK 圧電発音部品�

識別記号� �

w品種�

M

B

サウンダ、リンガー�

ブザー�

コード� 品種�

r駆動方法�

E

S

他励振�

自励振�

コード� 駆動方法�

t外部電極形状�

P

W

ピンタイプ�

リード線タイプ�

コード� 外部電極形状�

i個別仕様�

00
2文字の英数字で特性や形状等の�
特殊仕様を示します。�

コード� 個別仕様�

o特殊製品仕様�

P

ー�

メッキ保証�

メッキ保証なし（省略します）�

コード� 特殊製品仕様�

コード� 包装仕様�

u発振周波数タイプ�

40

2桁の数字で鳴動周波数/発振周波数を�
示します。�
100ヘルツ(Hz)を単位とし、�
4kHzの場合は「40」と表します。�

コード� 発振周波数タイプ�

y構造�

Tp

Pp

Yp

Cp

p

縦型�

伏型自動組み立て�

伏型自動組み立て丸端子�

伏型半自動加工�

上記以外�

コード� 構造�

y

YH

e

13

w

M

r

E

t

P

u

40

i

00

o

P

!0

-A0

q

PK�

e外形寸法�

mmを単位とし、2数字で示します。�

13

（例）�

φ12.6mm

コード� 外形主要寸法�

!0包装仕様コード�

-B0

-A0

-M0

バラ品�

ラジアルテーピング品�

マガジンカセット�

●品番の表し方�


