
特性詳細

項目

負荷寿命

低温放置

耐湿負荷寿命

熱衝撃

回転寿命

振動

条件

85℃

-40℃

40℃ 90～95%RH

-40℃⇔85℃

±126 deg.

21.5m/s2

時間　

168 hrs.

168 hrs.

96 hrs.（1 cyc: 90 min. ON, 30 min. OFF）

20サイクル（各30分）

100万サイクル

X, Y, Z 計12時間

出力電圧直線性

±4%

±4%

±4%

±4%

±4%

±4%


