
特性詳細

項目

高温放置

低温放置

湿中放置

熱衝撃

回転寿命

振動

衝撃

条件

85℃

-40℃

60℃ 90～95%RH

-40℃⇔85℃

±120 deg.

10G

1500G

時間　

1000 hrs.

1000 hrs.

1000 hrs.

1000サイクル

100万サイクル

X, Y, Z 計12時間

X, Y, Z 双方向 計18回

出力電圧直線性

±3%

±3%

±3%

±3%

±3%

±3%

±3%


