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ムラタチップNTCサーミスタ ラインアップ

シリーズ
寸法
(L×Ｗ)
(mm)

抵抗値 (Ω)
使用温度範囲

NCP 一般用途向け汎用タイプ 0.4×0.2 -40~+125℃

0.6×0.3

1.0×0.5

1.6×0.8

NCU 耐環境性向上電極タイプ(一般) 1.0×0.5 -40~+125℃

1.6×0.8

NCU 耐環境性向上電極タイプ(車載) 1.0×0.5 -40~+150℃

1.6×0.8

NCG 導電性接着剤対応タイプ 1.6×0.8 -55~+150℃

FTN 絶縁パッケージタイプ 1.6×0.8 -40~+125℃

10k 470k

1k 470k

220 470k

220 470k

10k 470k

10k

10k 100k

10k 100k

10k 470k

10k

470k

470k


