
過電流保護⽤ポジスタPRGシリーズ 　
（リセッタブルヒューズ）

回路の電源電圧 ポジスタに流れる電流

使⽤温度範囲 最⼤電圧 最⼤電流

（℃) （V) (mA) (mA) -40℃ -20℃ -10℃ 0℃ 10℃ 25℃ 50℃ 60℃ 75℃ 85℃ 95℃ 105℃
保持電流 190 178 165 152 134 101 88 68 56
トリップ電流 335 318 300 281 252 203 183 153 133
保持電流 460 430 401 372 330 251 220 160 120
トリップ電流 880 850 819 788 740 619 570 474 410
保持電流 615 575 530 486 420 323 285 222 180
トリップ電流 1160 1100 1049 998 920 763 700 592 520
保持電流 1080 1020 942 865 750 571 500 389 315
トリップ電流 2100 2000 1892 1783 1620 1299 1170 978 850
保持電流 130 121 112 103 91 68 60 46 38
トリップ電流 229 216 204 191 172 139 125 105 91
保持電流 155 145 135 125 110 82 71 55 45
トリップ電流 273 260 245 229 205 166 150 126 109
保持電流 325 300 277 254 220 170 150 108 80
トリップ電流 625 600 572 543 500 415 380 314 270
保持電流 460 430 401 372 330 251 220 170 138
トリップ電流 880 850 819 788 740 619 570 486 430
保持電流 680 630 587 544 480 372 330 258 210
トリップ電流 1420 1350 1273 1196 1080 880 800 674 590
保持電流 615 575 530 486 420 323 285 222 180
トリップ電流 1160 1100 1049 998 920 763 700 592 520
保持電流 450 425 400 376 340 261 230 182 150
トリップ電流 990 940 889 838 760 646 600 516 460
保持電流 26 24.5 23 21.5 19 14.3 12 6
トリップ電流 57 54.4 51.8 49.2 45 36.6 33 27
保持電流 89 85 81 75 64 60
トリップ電流 225 217 208 195 169 157
保持電流 260 240 222 205 180 137 120 87 65
トリップ電流 500 480 458 435 400 329 300 252 220
保持電流 325 300 277 254 220 170 150 117 95
トリップ電流 620 600 572 543 500 415 380 326 290
保持電流 460 430 401 372 330 251 220 170 138
トリップ電流 880 850 819 788 740 619 570 486 430
保持電流 350 330 307 284 250 192 170 134 110
トリップ電流 740 700 660 620 560 460 420 360 320
保持電流 18 17.2 16.4 15.5 14 10 8 4
トリップ電流 46 43.8 41.6 39.4 36 29.7 27 22
保持電流 55 52 49 44 34 30
トリップ電流 110 105 100 91 74 66
保持電流 64 61 59 54 44 40
トリップ電流 120 115 109 100 87 81
保持電流 74 70 65 59 45 40
トリップ電流 140 134 127 116 94 85
保持電流 180 165 152 139 120 91 80 59 45
トリップ電流 335 320 303 286 260 207 185 152 130
保持電流 210 200 187 174 155 115 100 71 52
トリップ電流 420 400 380 360 330 273 250 208 180
保持電流 260 240 222 205 180 137 120 93 75
トリップ電流 500 480 458 435 400 329 300 258 230
保持電流 13 12.3 11.7 11 10 8 7 5
トリップ電流 26 25 24 22.8 21 17.4 16 13
保持電流 18 17.2 16.3 15.5 14 11.1 10 8
トリップ電流 36 35 33 31.5 29 24 22 18
保持電流 27 25.8 24.4 23.2 21 17 15 12
トリップ電流 56 55 52 49 45 37.5 34 28
保持電流 38 36 34 32 29 22.8 20 14
トリップ電流 78 75 71 67 61 50 45 35
保持電流 46 44 41.5 39.5 36 28.3 25 18
トリップ電流 90 85 81 77 71 58 52 41
保持電流 60 57 53 49 43 32 28 21 17
トリップ電流 119 113 107 100 90 74 67 56 48
保持電流 67 62 58 53 47 35 31 23 19
トリップ電流 132 125 117 109 98 79 71 59 52
保持電流 325 300 277 254 220 170 150 117 95
トリップ電流 620 600 572 543 500 415 380 326 290
保持電流 37 35 32.5 30 26 19.5 17 13 10
トリップ電流 69 65 62 58 52 42 37 31 27
保持電流 45 42.5 39.5 36.5 32 23.5 20 15 12
トリップ電流 82 78 73 69 62 50 45 38 33
保持電流 54 50 47 43 38 29 25 19 15
トリップ電流 97 92 86 81 73 59 54 45 39
保持電流 75 70 66 61 54 42 37 28 22
トリップ電流 155 145 136 127 113 91 82 69 60
保持電流 90 84 78 72 64 51 45 34 27
トリップ電流 190 180 168 155 135 108 96 80 68
保持電流 110 103 97 90 80 62 55 42 33
トリップ電流 235 220 205 189 165 130 116 95 80
保持電流 180 165 152 139 120 91 80 62 50
トリップ電流 335 320 303 286 260 207 185 155 135
保持電流 210 200 187 174 155 115 100 76 60
トリップ電流 420 400 380 360 330 273 250 214 190
保持電流 260 240 222 205 180 137 120 93 75
トリップ電流 500 480 458 435 400 329 300 258 230
保持電流 180 165 152 139 120 91 80 62 50
トリップ電流 335 320 303 286 260 207 185 155 135
保持電流 210 200 187 174 155 115 100 76 60
トリップ電流 420 400 380 360 330 273 250 214 190
保持電流 14.0 13 12.3 11.7 11 10 8 7 5
トリップ電流 28 26 25 24 22.8 21 17.4 16 13
保持電流 19.0 18 17.2 16.3 15.5 14 11.1 10 8
トリップ電流 39 36 35 33 31.5 29 24 22 18
保持電流 29.0 27 25.8 24.4 23.2 21 17 15 12
トリップ電流 61 56 55 52 49 45 37.5 34 28
保持電流 41.0 38 36 34 32 29 22.8 20 14
トリップ電流 84 78 75 71 67 61 50 45 35
保持電流 50.0 46 44 41.5 39.5 36 28.3 25 18
トリップ電流 97 90 85 81 77 71 58 52 41
保持電流 99.0 92 89 85 81 75 64 60 51 45 34 25
トリップ電流 250 233 225 217 208 195 169 157 137 123 105 87
保持電流 190.0 170 161 152 143 130 108 100 82 70 57 45
トリップ電流 345 315 300 284 269 245 210 195 171 155 135 115
保持電流 290.0 265 251 238 225 205 165 150 126 110 92 75
トリップ電流 525 490 468 446 424 390 330 305 265 237 208 179
保持電流 350.0 308 285 262 240 206 150 128 96 76
トリップ電流 670 620 600 572 543 500 415 380 326 290
保持電流 71.0 66 64 61 59 54 44 40 31 25 20 15
トリップ電流 130 123 120 115 109 100 87 81 71 63 53 42
保持電流 270.0 247 229 211 194 168 120 102 76 60
トリップ電流 540 500 480 458 435 400 329 300 258 230
保持電流 115.0 105 99 93 88 80 66 60 51 45 36 28
トリップ電流 205 190 182 173 164 150 129 120 105 95 83 70
保持電流 140.0 125 118 111 105 95 78 72 61 55 44 33
トリップ電流 250 230 219 208 197 180 155 145 127 115 100 85
保持電流 175.0 155 146 137 128 115 95 87 73 65 52 40
トリップ電流 315 285 272 259 245 225 190 175 154 140 123 105
保持電流 200.0 171 157 144 131 112 80 68 51 40
トリップ電流 365 335 320 303 286 260 207 185 155 135
保持電流 225.0 200 187 175 163 145 102 85 62 48
トリップ電流 460 420 400 380 360 330 273 250 214 190
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5,500

⾞載 PRG21BC4R7MS5RA 4.7±20％ 2012 -40-85 30 8,000

⾞載 PRG21BC6R8MS5RA 6.8±20％ 2012 -40-85 30

2,500

⾞載 PRG21AR100MS5RA 10±20％ 2012 -40-105 30 3,750

⾞載 PRG21AR150MS5RA 15±20％ 2012 -40-105 30

7,500

⾞載 PRG21AR220MS5RA 22±20％ 2012 -40-105 30 1,710

⾞載 PRG21BC3R3MS5RA 3.3±20％ 2012 -40-85 20

9,000

⾞載 PRG21AR420MS1RA 42±20％ 2012 -40-105 20 590

⾞載 PRG21BC2R2MS5RA 2.2±20％ 2012 -40-85 16

2,440

⾞載 PRG21AR4R7MS5RA 4.7±20％ 2012 -40-105 16 4,260

⾞載 PRG21AR8R2MS5RA 8.2±20％ 2012 -40-105 16

600

⾞載 PRG21AR220MS1RK 22±20％ 2012 -40-105 16 900

⾞載 PRG18BB330MS1RB 33±20％ 1608 -20-75 16

200

⾞載 PRG18BB470MS1RB 47±20％ 1608 -20-75 16 420

⾞載 PRG18BB101MS1RB 100±20％ 1608 -20-75 16

40

⾞載 PRG18BB221MS1RB 220±20％ 1608 -20-75 16 90

⾞載 PRG18BB471MS1RB 470±20％ 1608 -20-75 16

5,800

⺠⽣ PRG21BC4R7MM1RK 4.7±20％ 2012 -20-85 32 8,500

⺠⽣ PRG21BC6R8MM1RK 6.8±20％ 2012 -20-85 32

8,000

⺠⽣ PRG21BC3R3MM1RK 3.3±20％ 2012 -20-85 30 11,000

⺠⽣ PRG21BC4R7MM1RA 4.7±20％ 2012 -20-85 30

3,800

⺠⽣ PRG21BC6R8MM1RA 6.8±20％ 2012 -20-85 30 5,500

⺠⽣ PRG18BC100MM1RB 10±20％ 1608 -20-85 30

1,800

⺠⽣ PRG18BC150MM1RB 15±20％ 1608 -20-85 30 2,500

⺠⽣ PRG18BC220MM1RB 22±20％ 1608 -20-85 30

800

⺠⽣ PRG15BC330MM1RC 33±20％ 1005 -20-85 30 1,200

⺠⽣ PRG15BC470MM1RC 47±20％ 1005 -20-85 30

15,000

⺠⽣ PRG15BC680MM1RC 68±20％ 1005 -20-85 30 600

⺠⽣ PRG21BC2R2MM1RK 2.2±20％ 2012 -20-85 27

1,400

⺠⽣ PRG15BC180MM1RC 18±20％ 1005 -20-85 24 1,700

⺠⽣ PRG15BC220MM1RC 22±20％ 1005 -20-85 24

630

⺠⽣ PRG18BB330MB1RB 33±20％ 1608 -20-75 24 900

⺠⽣ PRG18BB470MB1RB 47±20％ 1608 -20-75 24

130

⺠⽣ PRG18BB101MB1RB 100±20％ 1608 -20-75 24 300

⺠⽣ PRG18BB221MB1RB 220±20％ 1608 -20-75 24

7,500

⺠⽣ PRG18BB471MB1RB 470±20％ 1608 -20-75 24 60

⺠⽣ PRG21BC3R3MM1RA 3.3±20％ 2012 -20-85 20

3,500

⺠⽣ PRG18BC4R7MM1RB 4.7±20％ 1608 -20-85 20 5,000

⺠⽣ PRG18BC6R8MM1RB 6.8±20％ 1608 -20-85 20

590

⺠⽣ PRG21BB150MB1RK 15±20％ 2012 -10-60 20 1,600

⺠⽣ PRG21AR420MB1RA 42±20％ 2012 -10-60 20

188

⺠⽣ PRG21BB220MB1RK 22±20％ 2012 -10-60 20 1,100

⺠⽣ PRG03BC181RB7RL 180±40Ω 0603 -20-75 20

20,000

⺠⽣ PRG21BC1R5MM1RK 1.5±20％ 2012 -20-85 18 15,000

⺠⽣ PRG21BC1R0MM1RK 1.0±20％ 2012 -20-85 16

6,000

⺠⽣ PRG21BC2R2MM1RA 2.2±20％ 2012 -20-85 16 9,000

⺠⽣ PRG18BC3R3MM1RB 3.3±20％ 1608 -20-85 16

143

⺠⽣ PRG21AR220MB1RK 22±20％ 2012 -10-60 16 900

⺠⽣ PRG03BC101RB7RL 100±20Ω 0603 -20-75 15

27,000

⺠⽣ PRG21BC0R8MM1RK 0.8±20％ 2012 -20-85 14 21,000

⺠⽣ PRG21BC0R6MM1RK 0.6±20％ 2012 -20-85 13.2

10,000

⺠⽣ PRG21BC0R4MM1RK 0.4±20％ 2012 -20-85 12 37,000

⺠⽣ PRG21BC1R0MM1RA 1.0±20％ 2012 -20-85 12

3,500

⺠⽣ PRG18BC2R2MM1RB 2.2±20％ 1608 -20-85 12 6,500

⺠⽣ PRG15BC3R3MM1RC 3.3±20％ 1005 -20-85 9

10,000

⺠⽣ PRG15BC4R7MM1RC 4.7±20％ 1005 -20-85 9 2,500

⺠⽣ PRG21BC0R2MM1RA 0.2±20％ 2012 -20-85 6

7,500

⺠⽣ PRG21BC0R6MM1RA 0.6±20％ 2012 -20-85 6 10,000

⺠⽣ PRG18BC1R0MM1RB 1.0±20％ 1608 -20-85 6

⺠⽣ PRG15BC2R2MM1RC 2.2±20％ 1005 -20-85 6 3,500

選定⽅法　及び　仕様表

分類 品名 抵抗値 (Ω) サイズ（ｍｍ）
保持電流　及び　トリップ電流

① 回路の電源電圧は︖
② 通常時ポジスタに
流れている電流は︖

③ 異常の際に流れる
電流は︖

電源電圧 ≦ 最⼤電圧 通常電流 ≦ 保持電流 異常電流 ≧ トリップ電流

確認事項

選定基準


