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LDC21 Series
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∗ All the technical data and information contained herein are 
   subject to change without prior notice.
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LDC211G9518H-073
1950.0

±30.0MHz
18.0

±1.0dB
0.45 max.
(at 25°C)

24.0 min.
at 2x(fo±30.0)MHz

30.0 50
3 max.

(50ohm Load)
UMTS(Band1)

高频元件

高
频
元
件

片状多层混合耦合器
带集成低通滤波器耦合器

品名
频率范围

(MHz)
耦合
(dB)

插入损耗
(dB)

衰减量 (绝对值)
(dB)

隔离 (最小)
(dB)

特性阻抗
(Nom.) (ohm)

允许功率
(W)

用途
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