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チップ多層ハイブリッドデバイダ 
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All the technical data and information contained herein are 
subject to change without prior notice.

100ohm external resister is required between Out 1 and Out 2.

品番 
周波数範囲 
(MHz)

挿入損失 
(OUT1,OUT2) 

(dB)

アイソレーション 
(min.) 
(dB)

VSWR 
(max.)

用途 

LDD182G4503A-196 2450.0 ±50.0MHz 3.4 ±0.6dB 15.0 1.5 WLAN/BT

LDD211G7503A-067 1750.0 ±30.0MHz 3.4 ±0.4dB 20.0 1.5 CDMA

LDD212G1403A-075 2140.0 ±30.0MHz 3.4 ±0.4dB 22.0 1.5 UMTS(Band1)

LDD21967M03A-068 967.0 ±13.0MHz 3.4 ±0.4dB 20.0 1.4 CDMA

特性インピーダンス：50Ω　　使用温度範囲：-40℃～+85℃　　 

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。 
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

!お願い 10.12.17


