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额定电流不低于1A

额定电流不低于3A

额定电流不低于10A

可使用波峰焊接方式

可使用回流焊接方式

适合大电流用途

各系列的特点 各产品的特点

适合高达1-2GHz的高频噪声

适合高达10GHz的超高频噪声

对于此目录中符号的说明

所有产品

片状铁氧体磁珠

LC复合型滤波器

片状共模扼流线圈

影响数字电视调谐器的超高频带噪声低截止

频率类型

高速差分信号线用 
(USB2.0/LVDS/IEEE1394等)

超高速差分信号线用

(HDMI/DVI/显示器端口/USB3.0 等)

线路阻抗匹配输电线路

欧盟 RoHS 指令
 • 本产品目录中的所有产品都符合欧盟RoHS标准。
 • 欧盟RoHS指令是指欧盟的“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令2011/65/EU。”
 • 详情请参见本公司网站“Murata's Approach for EU RoHS” 

(http://www.murata.com/info/rohs.html).

简介

自1979年三端子电容器DS310系列发明以来，村田制作所开拓了EMI静噪装

置市场。此外，我们一直致力于开发和推广新的噪声抑制技术，并且在“研发

独特产品”的理念下研发新产品。此类产品都可以作为顾客的最优解决方案。

希望贵公司可以找到能够解决噪声问题的关键设备。
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静噪滤波器选择指南静噪滤波器选择指南

o特点和适用电路

o示例

· 微型化

· 无需进行接地连接 
· 对低阻抗线路有效

· 很强的噪声抑制效果

· 对于旁路电容器有效（按功率排列）

· 很强的信号噪声隔离功能（信号感应滤波器）

· 对高阻抗线路有效

· 能够抑制对超高速信号影响较小的噪声

· 对共模噪声抑制效果很强

· 较少电流磁饱和

· 低噪声辐射应用设置

· 低阻抗线路

· 高噪声辐射应用设置

· 高阻抗线路

· 带有旁路电容器的电路

· 高频驱动电路

· 高速差分信号线

· 接口电缆驱动器

· 电源线

铁氧体磁珠

BLM/BLA 系列

共模扼流线圈

电容器类型

NFM/NFA/NFE/NFR/
NFL/NFW 系列

GND

Vcc

直流电源输入
部分

USB/IEEE1394

共模扼流线圈
抑制共模噪声。

铁氧体磁珠电感器
抑制差模噪声。

共模扼流线圈
抑制共模噪声。

三端子电容器
抑制差模噪声。

类型 特点 适用电路
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差模电感器充当共模噪声的半阻抗。

共模扼流线圈对共模噪声有效。

1. 对共模噪声抑制效果很强

由于在高功率电流的情况下，每个线圈的差模电流磁通量相互抵消，因此共

模扼流线圈很少产生磁饱和现象，所以共模扼流线圈可以抑制直流电源线的

噪声。

3. 较少电流磁饱和

例) 2件差模电感器

参照地面

噪声源

杂散电容

杂散电容

Z

Z

因为拥有单独的电流传导模式，即使信号与噪声的频率相同，共模扼流线圈

也能够抑制对信号影响较小的噪声。

2. 能够抑制对超高速信号影响较小的噪声

信号频谱
(差模)

噪声频谱
(共模)

信号随噪声的抑制
而衰减

噪声抑制对信号
产生很大影响频率

使用差模电感器

使用共模扼流线圈

频率

频率

o共模扼流线圈应用优势
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智能手机
应用示例

根据用途选择EMI滤波器根据用途选择EMI滤波器

相机模块

BLM15P/BLM18KG

音频线

BLM02/03

DLM11G

USB

DLP0NS

DLP11S/11R/11T

IC电源线

NFM15PC/NFM18PC

液晶/相机射频模块

BLM03/BLM15

液晶
驱动器

触控面板

DRAM

液晶
显示器

Mic

NFC

USB

音频
集成电路

蜂窝黑莓手机蜂窝射频

GPS

BT

WiFi

ACPU

D/D
转换器

电源管理
集成电路

电池

扬声器

闪存

SIM插槽

微型SD插槽

DLP0NS/DLP1ND/DLP11S

NFA18SL

DLP0QS

DLP0QS

p187
p189
p193

p145

p186

p186

p187

p189
p190
p191

p123
p126

p36
p52

p24
p27

p184

p27
p36
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

模拟板

数字板

系统处理器

视频
编码器

解码器

面板控制器

系统控制

图像
处理器

解调器

集成电路

控制面板

电源线

至电源

CLK

CLK

音频
AD/DAC

记忆

光驱

数据线

BLM15B/15H/15G

电源线

BLM18P/18K/18EG

NFM**P*
DLW5

IC电源线

BLM18P/18K/18EG/21P

NFM18PS/18PC
BLA

音频线

视频线

数据线

电源线

电视用

调谐器

耳机

1394
收发器

HDMI
发送器

IEEE1394 音频HDMI

DLP11S/DLP2AD

DLW21

DLM11G

时钟线

BLM**B

NFL18ST/18SP/NFL21SP

NFL18ST/18SP/NFL21SP

视频

BLM**B/BLA**B

DLP11S/DLP2AD

DLW21

DLM11S

p44
p88
p91
p80

p50
p52
p66
p96

p125
p126

p26

p26
p80

p141
p144

p50
p52
p96

p123

p179
p181

p189
p194

p197

p141
p144

p184

p189
p194

p197

p185

根据用途选择EMI滤波器根据用途选择EMI滤波器

蓝光刻录机
应用示例
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模拟板

数字板

系统处理器

视频
编码器

解码器

面板控制器

系统控制

图像
处理器

解调器

集成电路

控制面板

电源线

至电源

CLK

CLK

音频
AD/DAC

记忆

光驱

数据线

BLM15B/15H/15G

电源线

BLM18P/18K/18EG

NFM**P*
DLW5

IC电源线

BLM18P/18K/18EG/21P

NFM18PS/18PC
BLA

音频线

视频线

数据线

电源线

电视用

调谐器

耳机

1394
收发器

HDMI
发送器

IEEE1394 音频HDMI

DLP11S/DLP2AD

DLW21

DLM11G

时钟线

BLM**B

NFL18ST/18SP/NFL21SP

NFL18ST/18SP/NFL21SP

视频

BLM**B/BLA**B

DLP11S/DLP2AD

DLW21

DLM11S

p44
p88
p91
p80

p50
p52
p66
p96

p125
p126

p26

p26
p80

p141
p144

p50
p52
p96

p123

p179
p181

p189
p194

p197

p141
p144

p184

p189
p194

p197

p185
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蓝光刻录机
应用示例
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信号处理显示器

电源线

音频输入/输出

定时器 帧存储器

分辨率转换

计数器

源驱动器

门
驱
动
器

IP转换

AC IN

显示器

背景灯

交流

转换器

调谐器
(BS/CS/UHF)

模拟I/O
（复合红绿蓝三基色）

数字I/O
(DVI, iLink/HDMI)

交流/直流

转换

视频

解码器

音频功率
放大器

图片处理引擎

音频
处理器

背景灯上变板

图片处理环境
集成电路

NFM18PS/18PC

BLM18P/18K/18EG

IC电源线

音频线

低压差分信号线

小幅度摆动差动信号线

LVDS
RSDS

灰度电压
发生器

数字I/O

DLW5

DLW21S

DLP11S/DLP2AD

DLP11S/DLP2AD

DLP11S/DLP2AD

DLM11S

DLM11S

DLM11S
p125
p126

p50
p52
p96

p197

p189
p194

p179
p181

p189
p194

p189
p194

p185

p185

p185

LCD-TV
应用示例
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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BLM02AX

BLM03AG

BLM03HB

BLM15AG 

BLM18A

BLM18T

BLM18R 

BLM21A

BLM21R

BLA2AA

BLA31A

NFM18PC 

NFM21PC

NFM21PS

NFM3DPC

NFM31PC

NFM31KC

NFM41PC

NFE31PT

NFE61PT

BNX022/023

BLM15E

BLM18E

NFM18CC

NFM15PC NFM15CC

NFM21CC

NFM3DCC

NFM41CC

NFA31CC

NFE31PT

NFE61PT

BLM15HG

BLM18HG

BLM18HK

BLM15GG

BLM18G

BLM03B

BLM02BX

BLM15B

BLM15BX

BLM18B

BLM21B

BLA2AB

BLA31B

NFL18ST

NFL15ST

NFL18SP

NFL21SP

NFW31SP

NFR21GD

NFA31GD

NFA18SL/NFA18SD

NFA21SL

BLM15HD

BLM15HB

BLM18HD

BLM18HB

BLM18HEBLM18HE

NFL18ST

NFA18SL/NFA18SD

NFA21SL

BLM15GA

BLM15AX

BLM03PG

BLM03PX

BLM03AX

BLM15PG/PD

BLM15PX

BLM18P

BLM18K

BLM21P

BLM31P 

BLM41P 

BLE32P

BLM18S 

BLM03HG BLM03HD

BLM03E

NFM18PS

p34

p26

p46

p44

p58

p70

p80

p83

p24

p32

p85

p42

p56

p62

p63

p68

p73

p80

p83

p135

p136

p137

p138

p139

p121

p122

p88

p85

p92

p92

p91

p98

p141

p140

p143

p144

p150

p152

p153

p145
p147

p148

p141

p145
p147

p148

p91

p88

p85

p87

p88

p92

p92

p92p92

p40

p38

p36

p50

p30

p27

p28

p66

p75

p77

p79

p52

p54

p126

p134p123

p129

p128

p130

p131

p132

p133

p121

p122

p221

p90

p96

p125

电路种类?

噪
声
频
率

?

一般信号线
电源线

电
感
器
类
型

（
静
噪
效
果
：
标
准
）

电
容
器
类
型

（
静
噪
效
果
：
高
）

电
感
器
类
型

（
静
噪
效
果
：
标
准
）

电
感
器

类
型

电
容
器
类
型

（
静
噪
效
果
：
高
）

高速信号线

噪
声
频
率

 小
于

1G
Hz

噪
声
频
率

 G
Hz

频
带
（

80
0M

Hz
至

2.
5G

Hz
）

噪
声
频
率

高
GH

z频
带

(1G
Hz 

到
 10

GH
z)

小于10GHz 超出10GHz

低直流电阻型

低直流电阻/高电流型

T形电路滤波器，馈通型

方块型

排列型

T形电路滤波器，馈通型

LC复合

阻容复合

LC复合

排列型（LC复合）

排列型（RC/LC复合）

排列型

排列型

0402(1005)/1-2.2A/Imp.10-120Ω

0402(1005)/0.9-3A/Imp.33-600Ω

0402(1005)/0.35-1.74A/Imp.10-1000Ω

0201(0603)/0.75-0.9A/Imp.22-33Ω

0201(0603)/1-1.8A/Imp.22-80Ω

0201(0603)/0.2-1A/Imp.10-1000Ω

0603(1608)/0.5-3A/Imp.30-470Ω

0603(1608)/1.3-6A/Imp.26-600Ω

0805(2012)/1.5-6A/Imp.22-330Ω

1206(3216)/1.5-6A/Imp.33-600Ω

1806(4516)/1.5-6A/Imp.60-1000Ω

1210(3225)/10A/Imp.30Ω

0603(1608)/1.5-6A/Imp.26-330Ω

01005(0402)/Imp.10-120Ω

0201(0603)/Imp.10-1000Ω

0201(0603)/Imp.190Ω

0402(1005)/Imp.10-1000Ω

0603(1608)/Imp.120-1000Ω

0603(1608)/Imp.120-1000Ω

0603(1608)/Imp.120-1000Ω

0805(2012)/Imp.120-1000Ω

0805(2012)/Imp.120-1000Ω

0804(2010)/Imp.120-1000Ω

1206(3216)/Imp.30-1000Ω

0201(0603)/Imp.10-600Ω

01005(0402)/Imp.150Ω

0402(1005)/Imp.5-1800Ω

0402(1005)/0.25-0.6A/Imp.75-1800Ω

0603(1608)/Imp.5-2500Ω

0805(2012)/Imp.5-2700Ω

0804(2010)/Imp.10-1000Ω

1206(3216)/Imp.120-1000Ω

0603(1608)/2-4A/Cap.0.1-2.2µF

0805(2012)/2-6A/Cap.0.1-4.7µF

0805(2012)/4A/Cap.10µF

1205(3212)/2A/Cap.0.022µF

1206(3216)/6A/Cap.27µF

1206(3216)/6-10A/Cap.0.01-0.1µF

1806(4516)/2-6A/Cap.0.2-1.5µF

1206(3216)/6A/Cap.22-2200pF

2706(6816)/2A/Cap.33-4700pF

10-15A

0603(1608)/Cap.22-22000pF

0402(1005)/Cap.0.047-4.3µF 0402(1005)/Cap.2200-22000pF

0805(2012)/Cap.22-22000pF

1205(3212)/Cap.22-22000pF

1806(4516)/Cap.22-22000pF

1206(3216)/Cap.22-22000pF

1206(3216)/Cap.22-2200pF

2706(6816)/Cap.33-4700pF

0603(1608)/Cut off 50-500MHz

0402(1005)/Cut off 150-500MHz

0603(1608)/Cut off 150-500MHz

0805(2012)/Cut off 10-500MHz

1206(3216)/Cut off 10-500MHz

0805(2012)/22-100Ω/Cap.10-100pF

1206(3216)/6.8-100Ω/Cap.10-100pF

0603(1608)/Cut off 50-480MHz

0805(2012)/Cut off 50-330MHz

0402(1005)/0.7-1.5A/Imp.120-220Ω

0603(1608)/0.5-2A/Imp.100-600Ω

0603(1608)/2A/Cap.0.47-1.0µF

0402(1005)/Imp.600-1000Ω

0201(0603)/Imp.600-1200Ω 0201(0603)/Imp.330-1000Ω

0201(0603)/0.4-0.6A/Imp.25-50Ω

0603(1608)/Imp.470-1000Ω

0603(1608)/Imp.330-1000Ω

0402(1005)/Imp.220-470Ω

0603(1608)/Imp.470Ω

0402(1005)/Imp.600-1800Ω

0402(1005)/Imp.120-220Ω

0603(1608)/Imp.470-1000Ω

0603(1608)/Imp.120-330Ω

0603(1608)/Imp.600-1500Ω0603(1608)/0.5-0.8A/Imp.600-1500Ω

0603(1608)/Cut off 50-500MHz

0603(1608)/Cut off 50-480MHz

0805(2012)/Cut off 50-330MHz

0402(1005)/Imp.75Ω

根据电路和噪声频率选择EMI滤波器根据电路和噪声频率选择EMI滤波器

o片状铁氧体磁珠 / 片状 EMIFILr
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BLM03B

BLM02BX
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BLM15BX
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BLM21B

BLA2AB

BLA31B

NFL18ST

NFL15ST

NFL18SP
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NFW31SP

NFR21GD
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NFA18SL/NFA18SD

NFA21SL

BLM15HD

BLM15HB

BLM18HD

BLM18HB

BLM18HEBLM18HE

NFL18ST

NFA18SL/NFA18SD

NFA21SL

BLM15GA

BLM15AX

BLM03PG

BLM03PX

BLM03AX

BLM15PG/PD

BLM15PX

BLM18P

BLM18K

BLM21P

BLM31P 

BLM41P 

BLE32P

BLM18S 

BLM03HG BLM03HD

BLM03E

NFM18PS
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电路种类?
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频
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一般信号线
电源线

电
感
器
类
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静
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效
果
：
标
准
）

电
容
器
类
型

（
静
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效
果
：
高
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感
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（
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果
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标
准
）
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感
器
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型
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容
器
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型
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静
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果
：
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高速信号线

噪
声
频
率

 小
于

1G
Hz

噪
声
频
率
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Hz

频
带
（

80
0M

Hz
至

2.
5G

Hz
）

噪
声
频
率

高
GH

z频
带

(1G
Hz 

到
 10

GH
z)

小于10GHz 超出10GHz

低直流电阻型

低直流电阻/高电流型

T形电路滤波器，馈通型

方块型

排列型

T形电路滤波器，馈通型

LC复合

阻容复合

LC复合

排列型（LC复合）

排列型（RC/LC复合）

排列型

排列型

0402(1005)/1-2.2A/Imp.10-120Ω

0402(1005)/0.9-3A/Imp.33-600Ω

0402(1005)/0.35-1.74A/Imp.10-1000Ω

0201(0603)/0.75-0.9A/Imp.22-33Ω

0201(0603)/1-1.8A/Imp.22-80Ω

0201(0603)/0.2-1A/Imp.10-1000Ω

0603(1608)/0.5-3A/Imp.30-470Ω

0603(1608)/1.3-6A/Imp.26-600Ω

0805(2012)/1.5-6A/Imp.22-330Ω

1206(3216)/1.5-6A/Imp.33-600Ω

1806(4516)/1.5-6A/Imp.60-1000Ω

1210(3225)/10A/Imp.30Ω

0603(1608)/1.5-6A/Imp.26-330Ω

01005(0402)/Imp.10-120Ω

0201(0603)/Imp.10-1000Ω

0201(0603)/Imp.190Ω

0402(1005)/Imp.10-1000Ω

0603(1608)/Imp.120-1000Ω

0603(1608)/Imp.120-1000Ω

0603(1608)/Imp.120-1000Ω

0805(2012)/Imp.120-1000Ω

0805(2012)/Imp.120-1000Ω

0804(2010)/Imp.120-1000Ω

1206(3216)/Imp.30-1000Ω

0201(0603)/Imp.10-600Ω

01005(0402)/Imp.150Ω

0402(1005)/Imp.5-1800Ω

0402(1005)/0.25-0.6A/Imp.75-1800Ω

0603(1608)/Imp.5-2500Ω

0805(2012)/Imp.5-2700Ω

0804(2010)/Imp.10-1000Ω

1206(3216)/Imp.120-1000Ω

0603(1608)/2-4A/Cap.0.1-2.2µF

0805(2012)/2-6A/Cap.0.1-4.7µF

0805(2012)/4A/Cap.10µF

1205(3212)/2A/Cap.0.022µF

1206(3216)/6A/Cap.27µF

1206(3216)/6-10A/Cap.0.01-0.1µF

1806(4516)/2-6A/Cap.0.2-1.5µF

1206(3216)/6A/Cap.22-2200pF

2706(6816)/2A/Cap.33-4700pF

10-15A

0603(1608)/Cap.22-22000pF

0402(1005)/Cap.0.047-4.3µF 0402(1005)/Cap.2200-22000pF

0805(2012)/Cap.22-22000pF

1205(3212)/Cap.22-22000pF

1806(4516)/Cap.22-22000pF

1206(3216)/Cap.22-22000pF

1206(3216)/Cap.22-2200pF

2706(6816)/Cap.33-4700pF

0603(1608)/Cut off 50-500MHz

0402(1005)/Cut off 150-500MHz

0603(1608)/Cut off 150-500MHz

0805(2012)/Cut off 10-500MHz

1206(3216)/Cut off 10-500MHz

0805(2012)/22-100Ω/Cap.10-100pF

1206(3216)/6.8-100Ω/Cap.10-100pF

0603(1608)/Cut off 50-480MHz

0805(2012)/Cut off 50-330MHz

0402(1005)/0.7-1.5A/Imp.120-220Ω

0603(1608)/0.5-2A/Imp.100-600Ω

0603(1608)/2A/Cap.0.47-1.0µF

0402(1005)/Imp.600-1000Ω

0201(0603)/Imp.600-1200Ω 0201(0603)/Imp.330-1000Ω

0201(0603)/0.4-0.6A/Imp.25-50Ω

0603(1608)/Imp.470-1000Ω

0603(1608)/Imp.330-1000Ω

0402(1005)/Imp.220-470Ω

0603(1608)/Imp.470Ω

0402(1005)/Imp.600-1800Ω

0402(1005)/Imp.120-220Ω

0603(1608)/Imp.470-1000Ω

0603(1608)/Imp.120-330Ω

0603(1608)/Imp.600-1500Ω0603(1608)/0.5-0.8A/Imp.600-1500Ω

0603(1608)/Cut off 50-500MHz

0603(1608)/Cut off 50-480MHz

0805(2012)/Cut off 50-330MHz

0402(1005)/Imp.75Ω

根据电路和噪声频率选择EMI滤波器根据电路和噪声频率选择EMI滤波器

o片状铁氧体磁珠 / 片状 EMIFILr
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DLW5AH

DLW5AT

DLW5BS

DLW5BT

PLT10HH

DLP11SN

DLW21H

DLW21S_S/X

DLP31S

DLW31S

DLW43S

DLP2ADN

DLP1ND

DLP2ADA

DLP31D

DLP11SA

DLP11TB

DLW21S_HQ

DLM11G

DLW5BT

DLP0NSA

DLP11RB

DLW5AT

DLP0NSC/SN

DLP11RN

DLP0QSN

DLP0QSADLM11Sp177

p179

p177

p179

p202

p189

p189

p197

p184

p179

p187

p189

p179

p189

p199

p197

p192

p200

p201

p194

p193

p194

p196

p187

p189

p186

p186p185

oBLM03P用

oBNX022/023用

oNFR21GD用

oNFA18S用

oDLW5BS用

电路种类?

DC电源线 音频线

高速差分信号线

高速信号线 可提供汽车用型

排列型

可提供汽车用型

可提供汽车用大电流型

本图表中的数字指引：

尺寸
(inch)

额定电流

额定电流 有效频率范围

阻抗

尺寸
(inch)

额定电流 阻抗

尺寸
(inch)

电阻值 静电容量

尺寸
(inch)

尺寸
(mm)

尺寸
(mm)

尺寸
(mm)

尺寸
(mm)

截止频率

2014(5036)/0.2A/Imp.4000Ω

2014(5036)/1-6A/Imp.50-2700Ω

2020(5050)/0.5-5A/Imp.190-3000Ω

2020(5050)/1.5-6A/Imp.100-1400Ω

12.9mmx6.6mm
             /6-18A/Imp.45-1000Ω

0504(1210)/Imp.67-330Ω

0805(2012)/Imp.67-180Ω

0805(2012)/Imp.67-500Ω

1206(3216)/Imp.120-550Ω

1206(3216)/Imp.90-2200Ω

1812(4532)

0804(2010)/Imp.67-280Ω

05025(1506)/Imp.35-90Ω

排列型

0804(2010)/Imp.35-90Ω

1206(3216)/Imp.90-440Ω

03025(0806)/Imp.28-120Ω

0504(1210)/Imp.45Ω

025020(0605)/Imp.60Ω

0504(1210)/Imp.35-90Ω

0504(1210)/Imp.80Ω

0805(2012)/Imp.67-120Ω

0504(1210)/Imp.600Ω

2020(5050)/1.5-6A/Imp.100-1400Ω

03025(0806)/Imp.7-15Ω

0504(1210)/Imp.45-90Ω 025020(0605)/Imp.7-35Ω

0504(1210)/Imp.15-40Ω

2014(5036)/1-6A/Imp.50-2700Ω

10-15A/Range1MHz-2GHz

0805(2012)/22-100Ω/Cap.10-100pF

0603(1608)/Cut off 50-480MHz0201(0603)/0.75-0.9A/Imp.22-33Ω

2020(5050)/0.5-5A/Imp.190-3000Ω

(HDMI/DVI/显示端等)(USB/LVDS/IEEE1394/mipi etc.)

o片状共模扼流线圈

根据电路和噪声频率选择EMI滤波器根据电路和噪声频率选择EMI滤波器
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产品指南产品指南

75

470
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220

BLM18G 0603 (1608)

BLM15GG 0402 (1005)

BLM15GA 0402 (1005)

高
G

Hz
用

频
带
噪
声

信
号
线
型

BLM18R

BLM21R

BLM03AG

BLM18A

BLM21A

BLM15B

BLM18B

BLM21B

BLM18P*

BLM21P*

BLM31P*

BLM41P*

BLA31B

0603 (1608)

5

10

33

33
22

30

30

30

22
47

22 60

60

10

10

47 75 240

75
75 140

330150

150
200 330

470
470 75075

75

5 47

470 (1A)220 (1.4A)
330 (1.2A)

120 (2A)
30 (1A)

22 (0.9A)

33 (3A)

33 (0.75A)
22 (1.8A) 80 (1A)

33 (1.5A)

180 (1.5A)60 (0.5A)

10

10

70

70

120

120

120 240

240

600 1000

600 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000 1800 2500

1000 1800 2250

600

600

600

120 220

220

1000600120 220

1000600120 220

1000600120

150

220

120 220

220

220
330

330

470

470

470

600

220

220 470
220

220

420 600 1500 2200

1500 2200 2700
600

470
600

1000
600

470

1000
600

470

1800

420

120

120

120

2210 47 120

120

120

120

150

150

120

70
80

8056

80

10 120 600 1000

70

10

10

5 60

220

1000470
600

120 2200805 (2012)

0201 (0603)

0603 (1608)

0805 (2012)

1206 (3216)

0402 (1005)

0603 (1608)

0805 (2012)

1206 (3216)

0603 (1608)

0805 (2012)

1206 (3216)

1806 (4516)

BLM18S* 0603 (1608)

BLM15AG 0402 (1005)

BLA2AB 0804 (2010)

BLA2AA 0804 (2010)

BLA31A

BLM02AX 01005 (0402)

0402 (1005)

0201 (0603)

BLM18T 0603 (1608)

BLM03B 0201 (0603)

BLM02BX 01005 (0402)

BLM18K* 0603 (1608)

BLM15P* 0402 (1005)

BLM03PG 0201 (0603)

BLM03PX* 0201 (0603)

330

330 (0.5A)

330

100 (2A)

120

120 (2A)

120

600

600

600
1000

600 (0.8A)
1000 (0.6A)

470

600
1000

600 (0.5A)

470

330
600

1000470

470 (0.5A)

600
1000470

390 (0.5A)

1800

220

220

220 (2A/1A)

1500 (0.5A)

1000

1000

BLM18HG

BLM18HD

0603 (1608)

0603 (1608)

0603 (1608)

BLM18HB 0603 (1608)

BLM18HK 0603 (1608)

120 (1.5A)
220 (0.7A)0402 (1005)

BLM15HD 0402 (1005)

0402 (1005)

BLM15HG 0402 (1005)

600
1000

1200BLM03HG

BLM18EG*

BLM15E*

0201 (0603)

BLM03HB 0201 (0603)

BLM03E*

1210 (3225)BLE32P

0201 (0603)

BLM03HD 0201 (0603)

BLM18HE* 0603 (1608)

BLM15HB

600

BLM15AX

BLM03AX

BLp

240

120 (3A)

120 (3A)

100 (3A)
220 (2.5A)

220 (2.2A) 470 (1.5A)
330 (1.7A)

330 (1.5A)

70 (3.5A)
600 (1.3A)26 (6A)

70 (4A)
26 (6A)

30 (5A)

高
速
信
号
线
用

电
源
线
种
类

数
字

接
口
线
用

一
般
信
号
线
用

一
般
频
带
噪
声
用

G
H

z频
带
噪
声
用

信
号
线
型

信
号
线
型

通
用
型

[电
源
线

/信
号
线

]

系列
尺寸代号
英寸 (mm)

100MHz时阻抗（Ω） 有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）

10kHz10 100 1000 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz 10GHz
电感器类型

（4电路排列）

（4电路排列）

（4电路排列）

（4电路排列）

（低直流电阻型）

（低直流电阻型）

通
用
型

[电
源
线

/
信
号
线

]

25 (0.6A)

10 (1A) 60 (1.7A/2.5A)120 (1.3A/2A)30 (2.2A)
80 (1.5A/2.3A)33 (3A) 470 (1A)220 (1.4A)

330 (1.2A)
180 (1.5A)

600 (0.9A)

50 (0.4A)

190

120 (3A)22 (6A) 60 (3.5A) 330 (1.5A)
30 (4A) 220 (2A)

33 (6A) 120 (3.5A) 600 (1.5A)

60 (6A) 180 (3.5A) 1000 (1.5A)
75 (3.5A) 470 (2A)

50 (3.5A) 390 (2A)

p24

p30

p40

p32

p42

p56

p68

p62

p80

p83

p26

p34

p44

p58

p70

p80

p83

p63

p73

p28

p27

p36

p50

p66

p75

p77

p52

p54

p79

p87

p90

p96

p92

p85

p85

p85

p88

p88

p88

p92

p92

p92

p92

p91

p91

p98

*根据每页产品页面所示工作温度，对于一些产品需要降低额定电流。
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（适用频率范围仅供参考。）
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33 (6A) 120 (3.5A) 600 (1.5A)

60 (6A) 180 (3.5A) 1000 (1.5A)
75 (3.5A) 470 (2A)

50 (3.5A) 390 (2A)
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*根据每页产品页面所示工作温度，对于一些产品需要降低额定电流。
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产品指南产品指南
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1806 (4516)
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220

电容器类型

LC（RC）复合型

信
号
线
型

电
源
线
种
类

信
号
线
型

通
用
型

[电
源
线

/
信
号
线

]
10kHz10p 100p 1000p 10000p 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz 10GHz0.1µ 1µ 10µ

10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz 10GHz10 100 500

（4电路排列）

（4电路排列）

NFM21PC

NFM18PC

0805 (2012)

0603 (1608)

NFA18SD 0603 (1608)
（4电路排列）

（4电路排列）

(4 circuits array)

350

系列
尺寸代号
英寸 (mm)

静电容量 (F) 有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）

系列
尺寸代号
英寸 (mm)

截止频率 (MHz) 有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）

*根据每页产品页面所示工作温度，对于一些产品需要降低额定电流。
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产品指南产品指南
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共模扼流线圈
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系列
高度
(mm)

额定电压 
(Vdc)

额定电流
(A) 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz 10GHz

（2 电路排列）

（2 电路排列）

DLP2ADA 0804 (2010)
（2 电路排列）
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（2 电路排列）

音
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信
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高
速
信
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线
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通
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线
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线
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类
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系列
尺寸代号
英寸 (mm)

100MHz时的共模阻抗（Ω） 有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）

系列
尺寸代号
英寸 (mm)

10MHz时的共模阻抗（Ω） 有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）

有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）
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p187
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p224

*根据每页产品页面所示工作温度，对于一些产品需要降低额定电流。
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系列
尺寸代号
英寸 (mm)

100MHz时的共模阻抗（Ω） 有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）

系列
尺寸代号
英寸 (mm)

10MHz时的共模阻抗（Ω） 有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）

有效频率范围
（适用频率范围仅供参考。）
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*根据每页产品页面所示工作温度，对于一些产品需要降低额定电流。
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系列介绍

品名

系列一览表

产品详细类型

!警告/注意事项

焊接和安装

包装

设计辅助工具

片状铁氧体磁珠
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片
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珠
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•片状铁氧体磁珠分类

高GHz频带

高 

GHz频带

噪声频带

低

小电流 大电流额定电流

（小于1A） （1A以上）

适合高GHz
频带噪声

•片状铁氧体磁珠BLM系列的结构示例

内部电极 外部电极

铁素体板

通孔

横截面

系列介绍

•RK（数字接口用）

•AG（一般信号线用）

•Bp（高速信号线用）

•GA（高速信号线用）

•GG（般信号线用）

•HB/HD/HE（高速信号线用）

•HG/HK（一般信号线用）

BLM_G 系列

BLM_H 系列 BLM_E 系列

BLM标准产品 BLE/BLM_P/BLM_K系列
（电源线用）

•BLM_P/K（可达到6A的大电流）

•BLE（可达到10A的大电流）

•AX （一般信号线 / 电源线用）

•EG（一般信号线用）

•EB（一般信号线用/电源线用）
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BLM18BD601SN1

BLM18AG601SN1Z 
(Ω

)

0

300
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1 10 100 1000

频率（MHz）

BLM18AG601SN1

BLM18BD601SN1

29.7cm

7c
m

25MHz
OSC

74HC04 74HC04 74HC00

•BLM A型和B型之间的区别 （HG型与HD/HB/HE型）

A 型: 阻抗曲线从低频率升高。在宽频率范围内，抑制噪声。
B 型: 阻抗曲线急剧升高。对信号波形损害较小。

c阻抗曲线比较 c电阻元件比较

c测试效果比较（25MHz）

测试电路
波形测试点

1cm
铁氧体磁珠

焊盘布局宽度 0.15cm
线路阻抗127Ω

双面玻璃纤维环氧树脂 PCB（ε4.7）
背面是接地PCB，厚度为0.6mm

BLM_B系列对高速信号波形损害较小。

频谱从低频波段降低。 降低噪声频率而不减小低频信号。

波形

频谱

无滤波器 BLM18AG601SN1 BLM18BD601SN1 失真小

BLp 系列介绍
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片状铁氧体磁珠

（品名）

e尺寸（长X宽）

代号

0.4g0.2mm

0.6g0.3mm

1.0g0.5mm

1.6g0.8mm

2.0g1.0mm

2.0g1.25mm

3.2g1.6mm

3.2g2.5mm

4.5g1.6mm

尺寸（长X宽）

01005

0201

0402

0603

0804

0805

1206

1210

1806

EIA

02

03

15

18

2A

21

31

32

41

q型号

BL 片状铁氧体磁珠

型号

w类型

A

E

M

排列型

直流偏压改进型

铁氧体磁珠单列型

代号 类型

r特性/用途

代号 *1

通用型

特性/用途

t阻抗

由3位数字表示。 单位为欧姆 （Ω） at 100MHz。 第1位和第2位数

字为有效数字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

y电极

由字母表示。

u分类

N 标准型

代号 分类

S/T

A

镀锡

镀金

代号 电极

i电路数目

1

4

1 电路

4个电路

代号 电路数目

AG BLM03/15/18/21, BLA2A/31

AX BLM02/03/15

TG BLM18

高速信号线用

电源线用

数字接口用

BA BLM15/18

BB BLM03/15/18/21, BLA2A

BC BLM03/15

BD BLM03/15/18/21, BLA2A/31

BX BLM02/15

PG

RK

BLM03/15/18/21/31/41

PN BLE32

PX BLM03/15

KG
BLM18

PD BLM15

电源线用（低直流电阻值型）
SG

BLM03/15/18

BLM03/15/18

BLM18

BLM18/21

GHz频带一般电路用（低直流电阻型）

GHz频带一般电路用HG

EG

BLM03/15/18

GHz频带高速信号线用（低直流电压型）EB BLM03

BLM15/18

GHz频带高速信号线用HD

HE

HB

GHz频带数字接口HK

BLM15

BLM15/18

BLM18

高GHz频带高速信号线用GA

高GHz频带一般电路用GG

系列

*1 频率特性根据各代号不同而不同。

例如）

品名BLp
t y

102
q

BL
u

S
r

AG
e

18 1
o

D
w

M
i

N
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片状铁氧体磁珠

（品名）

e尺寸（长X宽）

代号

0.4g0.2mm

0.6g0.3mm

1.0g0.5mm

1.6g0.8mm

2.0g1.0mm

2.0g1.25mm

3.2g1.6mm

3.2g2.5mm

4.5g1.6mm

尺寸（长X宽）

01005

0201

0402

0603

0804

0805

1206

1210

1806

EIA

02

03

15

18

2A

21

31

32

41

q型号

BL 片状铁氧体磁珠

型号

w类型

A

E

M

排列型

直流偏压改进型

铁氧体磁珠单列型

代号 类型

r特性/用途

代号 *1

通用型

特性/用途

t阻抗

由3位数字表示。 单位为欧姆 （Ω） at 100MHz。 第1位和第2位数

字为有效数字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

y电极

由字母表示。

u分类

N 标准型

代号 分类

S/T

A

镀锡

镀金

代号 电极

i电路数目

1

4

1 电路

4个电路

代号 电路数目

AG BLM03/15/18/21, BLA2A/31

AX BLM02/03/15

TG BLM18

高速信号线用

电源线用

数字接口用

BA BLM15/18

BB BLM03/15/18/21, BLA2A

BC BLM03/15

BD BLM03/15/18/21, BLA2A/31

BX BLM02/15

PG

RK

BLM03/15/18/21/31/41

PN BLE32

PX BLM03/15

KG
BLM18

PD BLM15

电源线用（低直流电阻值型）
SG

BLM03/15/18

BLM03/15/18

BLM18

BLM18/21

GHz频带一般电路用（低直流电阻型）

GHz频带一般电路用HG

EG

BLM03/15/18

GHz频带高速信号线用（低直流电压型）EB BLM03

BLM15/18

GHz频带高速信号线用HD

HE

HB

GHz频带数字接口HK

BLM15

BLM15/18

BLM18

高GHz频带高速信号线用GA

高GHz频带一般电路用GG

系列

*1 频率特性根据各代号不同而不同。

例如）
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o包装

K
L
B
J
D

BLE, BLM21 *1/31/41

所有系列

BLM03/15/18 *3/21 *2, BLA2A/31
BLM02/03/15/18/21 *2, BLA2A/31

压纹带包装（ø330mm盘卷）

压纹带包装（ø180mm盘卷）

散装

纸带 (ø300mm盘卷)

纸带 (ø180mm盘卷)

代号 包装 系列

*1 仅限于BLM21BD222SN1/BLM21BD272SN1。
*2 不包括 BLM21BD222SN1/BLM21BD272SN1
*3 不包括 BLM18T

BLp 片状铁氧体磁珠   品名
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品名类型
尺寸代号
英寸
(单位
mm)

阻抗
额定电流

at 100MHz/20°C at 1GHz/20°C
BLM02AX100SN1 10ohm±5ohm

01005
(0402)

厚度

(mm)
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

一般信号线用

一般信号线用

通用型

[电源线/信号线]

0201
(0603)

高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）

0402
(1005)

电源线用

750mA-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BLM02AX700SN1 70ohm±25% 300mA
BLM02AX121SN1 120ohm±25% 250mA

-BLM02BX151SN1 150ohm±25% 200mA
BLM03AG100SN1 10ohm(Typ.) 500mA
BLM03AG700SN1 70ohm(Typ.) 200mA
BLM03AG800SN1 80ohm±25% 200mA
BLM03AG121SN1 120ohm±25% 200mA
BLM03AG241SN1 240ohm±25% 200mA
BLM03AG601SN1 600ohm±25% 100mA
BLM03AG102SN1
BLM03AX100SN1
BLM03AX800SN1 
BLM03AX121SN1 
BLM03AX241SN1 
BLM03AX601SN1 
BLM03AX102SN1 

1000ohm±25% 100mA

BLM03BB100SN1 10ohm±25% 300mA
BLM03BB220SN1 22ohm±25% 200mA
BLM03BB470SN1 47ohm±25% 200mA
BLM03BB750SN1 75ohm±25% 200mA

BLM03BD750SN1 75ohm±25% 300mA

BLM03BB121SN1 120ohm±25% 100mA

BLM03BD121SN1 120ohm±25% 250mA
BLM03BD241SN1 240ohm±25% 200mA
BLM03BD471SN1 470ohm±25% 215mA
BLM03BD601SN1 600ohm±25% 200mA

-BLM03BC330SN1 33ohm±25% 150mA
-BLM03BC560SN1 56ohm±25% 100mA
-BLM03BC800SN1 80ohm±25% 100mA

BLM03PG220SN1 22ohm±25% 900mA
BLM03PG330SN1

BLM03HG601SN1
BLM03HG102SN1

33ohm±25% 750mA
-BLM03PX220SN1 22ohm±25% 1800mA
-BLM03PX330SN1 33ohm±25% 1500mA
-BLM03PX800SN1 80ohm±25% 1000mA

BLM15AG100SN1 10ohm(Typ.) 1000mA

120mA
150mA
175mA
200mA

-

1100mA

BLM15AG700SN1 70ohm(Typ.) 600mA
BLM15AG121SN1 120ohm±25% 550mA
BLM15AG221SN1 220ohm±25% 450mA
BLM15AG601SN1 600ohm±25% 300mA
BLM15AG102SN1 1000ohm±25% 300mA
BLM15AX100SN1 10ohm±5ohm 1740mA

BLM15AX700SN1 70ohm±25% 780mA
BLM15AX121SN1 120ohm±25% 700mA
BLM15AX221SN1 220ohm±25% 600mA
BLM15AX601SN1 600ohm±25% 500mA
BLM15AX102SN1 1000ohm±25% 350mA

p24

p26

p32

通用型

[电源线/信号线]

通用型

[电源线/信号线]

高速信号线用

p30

p34

p27

p28

一般信号线用

GHz用
频带噪声

p85

高速

信号线用

p85

p42

p40

10ohm(Typ.) - 1000mA
80ohm±25% - 500mA

120ohm±25% - 450mA
240ohm±25% - 350mA
600ohm±25% - 250mA

1000ohm±25% - 200mA

600ohm±25% 1000ohm±40% 150mA

BLM03EB250SN1
BLM03EB500SN1

通用型

[电源线/信号线]
p87 25ohm±25% 105ohm±40% 600mA

50ohm±25% 255ohm±40%
750ohm±40%

1000ohm±40%
1500ohm±40%
2300ohm±40%

400mA

1000ohm±25%

BLM03HD331SN1 330ohm±25%
BLM03HD471SN1 470ohm±25%
BLM03HD601SN1 600ohm±25%
BLM03HD102SN1 1000ohm±25%

1150ohm±40% 150mABLM03HB191SN1 190ohm±25%

BLM15AX300SN1 30ohm±25%

1800ohm±40% 125mA
BLM03HG122SN1 1200ohm±25% 2000ohm±40% 100mA

接下页。
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品名类型
尺寸代号
英寸
(单位
mm)

阻抗
额定电流

at 100MHz/20°C at 1GHz/20°C
BLM02AX100SN1 10ohm±5ohm

01005
(0402)

厚度

(mm)
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

一般信号线用

一般信号线用

通用型

[电源线/信号线]

0201
(0603)

高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）

0402
(1005)

电源线用

750mA-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BLM02AX700SN1 70ohm±25% 300mA
BLM02AX121SN1 120ohm±25% 250mA

-BLM02BX151SN1 150ohm±25% 200mA
BLM03AG100SN1 10ohm(Typ.) 500mA
BLM03AG700SN1 70ohm(Typ.) 200mA
BLM03AG800SN1 80ohm±25% 200mA
BLM03AG121SN1 120ohm±25% 200mA
BLM03AG241SN1 240ohm±25% 200mA
BLM03AG601SN1 600ohm±25% 100mA
BLM03AG102SN1
BLM03AX100SN1
BLM03AX800SN1 
BLM03AX121SN1 
BLM03AX241SN1 
BLM03AX601SN1 
BLM03AX102SN1 

1000ohm±25% 100mA

BLM03BB100SN1 10ohm±25% 300mA
BLM03BB220SN1 22ohm±25% 200mA
BLM03BB470SN1 47ohm±25% 200mA
BLM03BB750SN1 75ohm±25% 200mA

BLM03BD750SN1 75ohm±25% 300mA

BLM03BB121SN1 120ohm±25% 100mA

BLM03BD121SN1 120ohm±25% 250mA
BLM03BD241SN1 240ohm±25% 200mA
BLM03BD471SN1 470ohm±25% 215mA
BLM03BD601SN1 600ohm±25% 200mA

-BLM03BC330SN1 33ohm±25% 150mA
-BLM03BC560SN1 56ohm±25% 100mA
-BLM03BC800SN1 80ohm±25% 100mA

BLM03PG220SN1 22ohm±25% 900mA
BLM03PG330SN1

BLM03HG601SN1
BLM03HG102SN1

33ohm±25% 750mA
-BLM03PX220SN1 22ohm±25% 1800mA
-BLM03PX330SN1 33ohm±25% 1500mA
-BLM03PX800SN1 80ohm±25% 1000mA

BLM15AG100SN1 10ohm(Typ.) 1000mA

120mA
150mA
175mA
200mA

-

1100mA

BLM15AG700SN1 70ohm(Typ.) 600mA
BLM15AG121SN1 120ohm±25% 550mA
BLM15AG221SN1 220ohm±25% 450mA
BLM15AG601SN1 600ohm±25% 300mA
BLM15AG102SN1 1000ohm±25% 300mA
BLM15AX100SN1 10ohm±5ohm 1740mA

BLM15AX700SN1 70ohm±25% 780mA
BLM15AX121SN1 120ohm±25% 700mA
BLM15AX221SN1 220ohm±25% 600mA
BLM15AX601SN1 600ohm±25% 500mA
BLM15AX102SN1 1000ohm±25% 350mA

p24

p26

p32

通用型

[电源线/信号线]

通用型

[电源线/信号线]

高速信号线用

p30

p34

p27

p28

一般信号线用

GHz用
频带噪声

p85

高速

信号线用

p85

p42

p40

10ohm(Typ.) - 1000mA
80ohm±25% - 500mA

120ohm±25% - 450mA
240ohm±25% - 350mA
600ohm±25% - 250mA

1000ohm±25% - 200mA

600ohm±25% 1000ohm±40% 150mA

BLM03EB250SN1
BLM03EB500SN1

通用型

[电源线/信号线]
p87 25ohm±25% 105ohm±40% 600mA

50ohm±25% 255ohm±40%
750ohm±40%

1000ohm±40%
1500ohm±40%
2300ohm±40%

400mA

1000ohm±25%

BLM03HD331SN1 330ohm±25%
BLM03HD471SN1 470ohm±25%
BLM03HD601SN1 600ohm±25%
BLM03HD102SN1 1000ohm±25%

1150ohm±40% 150mABLM03HB191SN1 190ohm±25%

BLM15AX300SN1 30ohm±25%

1800ohm±40% 125mA
BLM03HG122SN1 1200ohm±25% 2000ohm±40% 100mA

接下页。
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接下页。

BLM15HG601SN1 600ohm±25%

0402
(1005)

GHz用
频带噪声

一般信号线用

高GHz频带

噪声用

通用型

[电源线/信号线]

一般信号线用

高速信号线用

1000ohm±40% 300mA
BLM15HG102SN1 1000ohm±25% 1400ohm±40% 250mA

BLM15HB121SN1 120ohm±25% 500ohm±40% 300mA
BLM15HB221SN1 220ohm±25% 900ohm±40% 250mA

BLM15HD601SN1 600ohm±25% 1400ohm±40% 300mA
BLM15HD102SN1 1000ohm±25% 2000ohm±40% 250mA
BLM15HD182SN1 1800ohm±25% 2700ohm±40% 200mA

BLM15EG121SN1 120ohm±25% 145ohm(Typ.) 1500mA
BLM15EG221SN1 220ohm±25% 270ohm(Typ.) 700mA

BLM15GA750SN1 75ohm±25% 1000ohm±40% 200mA

BLM15GG221SN1 220ohm±25% 600ohm±40% 300mA
BLM15GG471SN1 470ohm±25% 1200ohm±40% 200mA

p88

p88

p90

p91

p91

at 100MHz/20°C at 1GHz/20°C

0.5
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0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

电源线用

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

BLM15BA470SN1 47ohm±25% 200mA
BLM15BA750SN1
BLM15PX330SN1
BLM15PX600SN1
BLM15PX800SN1
BLM15PX121SN1
BLM15PX181SN1
BLM15PX221SN1
BLM15PX331SN1
BLM15PX471SN1
BLM15PX601SN1

75ohm±25%
33ohm±25%

200mA
3000mA

60ohm±25% 2500mA
80ohm±25% 2300mA

120ohm±25% 2000mA
180ohm±25% 1500mA
220ohm±25% 1400mA
330ohm±25% 1200mA
470ohm±25% 1000mA
600ohm±25% 900mA

BLM15PG100SN1 10ohm(Typ.) 1000mA
BLM15PD300SN1 30ohm±25% 2200mA

-

BLM15PD600SN1 60ohm±25% 1700mA
BLM15PD800SN1 80ohm±25% 1500mA
BLM15PD121SN1 120ohm±25% 1300mA

p38
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0.5 -BLM15BA330SN1 33ohm±25% 300mA
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高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）

高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）
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-
-

-
-
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BLM15BD102SN1 1000ohm±25% 200mA
BLM15BD182SN1 1800ohm±25% 100mA

BLM15BA050SN1 5ohm±25% 300mA

BLM15BB050SN1 5ohm±25% 500mA

BLM15BA100SN1 10ohm±25% 300mA

BLM15BB100SN1 10ohm±25% 300mA

BLM15BA220SN1 22ohm±25% 300mA

BLM15BB220SN1 22ohm±25% 300mA
BLM15BB470SN1 47ohm±25% 300mA
BLM15BB750SN1 75ohm±25% 300mA

BLM15BD750SN1

BLM15BX750SN1
BLM15BX121SN1
BLM15BX221SN1
BLM15BX471SN1
BLM15BX601SN1
BLM15BX102SN1
BLM15BX182SN1

75ohm±25% 300mA

75ohm±25% 600mA
120ohm±25% 600mA
220ohm±25% 450mA
470ohm±25% 350mA
600ohm±25% 350mA

1000ohm±25% 300mA
1800ohm±25% 250mA

BLM15BB121SN1 120ohm±25% 300mA

BLM15BD121SN1 120ohm±25% 300mA

BLM15BB221SN1
BLM15BC121SN1
BLM15BC241SN1

220ohm±25% 200mA
-120ohm±25% 350mA
-240ohm±25% 250mA

BLM15BD221SN1 220ohm±25% 300mA
BLM15BD471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM15BD601SN1 600ohm±25% 200mA

p46
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at 100MHz/20°C at 1GHz/20°C

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

数字接口线用

-
-
-
-
-

BLM18RK121SN1 120ohm±25% 200mA
BLM18RK221SN1 220ohm±25% 200mA
BLM18RK471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM18RK601SN1 600ohm±25% 200mA
BLM18RK102SN1 1000ohm±25% 200mA

p63

0603
(1608)

高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）
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-
-
-
-

BLM18BB221SN1 220ohm±25% 450mA

BLM18BD221SN1 220ohm±25% 200mA

BLM18BB331SN1 330ohm±25% 400mA

BLM18BD331SN1 330ohm±25% 200mA
BLM18BD421SN1 420ohm±25% 200mA

BLM18BB471SN1 470ohm±25% 300mA

BLM18BD471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM18BD601SN1 600ohm±25% 200mA
BLM18BD102SN1 1000ohm±25% 100mA
BLM18BD152SN1 1500ohm±25% 50mA
BLM18BD182SN1 1800ohm±25% 50mA
BLM18BD222SN1 2200ohm±25% 50mA
BLM18BD252SN1 2500ohm±25% 50mA

BLM18BA050SN1 5ohm±25% 500mA

BLM18BB050SN1 5ohm±25% 700mA

BLM18BA100SN1 10ohm±25% 500mA

BLM18BB100SN1 10ohm±25% 700mA

BLM18BA220SN1 22ohm±25% 500mA

BLM18BB220SN1 22ohm±25% 600mA

BLM18BA470SN1 47ohm±25% 300mA

BLM18BB470SN1 47ohm±25% 550mA

BLM18BD470SN1 47ohm±25% 500mA

BLM18BB600SN1 60ohm±25% 550mA

BLM18BA750SN1 75ohm±25% 300mA

BLM18BB750SN1 75ohm±25% 500mA

BLM18BA121SN1 120ohm±25% 200mA

BLM18BB121SN1 120ohm±25% 500mA

BLM18BD121SN1 120ohm±25% 200mA

BLM18BB141SN1 140ohm±25% 450mA
BLM18BB151SN1 150ohm±25% 450mA

BLM18BD151SN1 150ohm±25% 200mA
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BLM18AG121SN1 120ohm±25% 500mA
BLM18AG151SN1 150ohm±25% 500mA
BLM18AG221SN1 220ohm±25% 500mA
BLM18AG331SN1 330ohm±25% 500mA
BLM18AG471SN1 470ohm±25% 500mA
BLM18AG601SN1 600ohm±25% 500mA
BLM18AG102SN1 1000ohm±25% 400mA
BLM18TG121TN1 120ohm±25% 200mA
BLM18TG221TN1 220ohm±25% 200mA
BLM18TG601TN1 600ohm±25% 200mA
BLM18TG102TN1 1000ohm±25% 100mA
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at 100MHz/20°C at 1GHz/20°C

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

数字接口线用

-
-
-
-
-

BLM18RK121SN1 120ohm±25% 200mA
BLM18RK221SN1 220ohm±25% 200mA
BLM18RK471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM18RK601SN1 600ohm±25% 200mA
BLM18RK102SN1 1000ohm±25% 200mA

p63

0603
(1608)

高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BLM18BB221SN1 220ohm±25% 450mA

BLM18BD221SN1 220ohm±25% 200mA

BLM18BB331SN1 330ohm±25% 400mA

BLM18BD331SN1 330ohm±25% 200mA
BLM18BD421SN1 420ohm±25% 200mA

BLM18BB471SN1 470ohm±25% 300mA

BLM18BD471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM18BD601SN1 600ohm±25% 200mA
BLM18BD102SN1 1000ohm±25% 100mA
BLM18BD152SN1 1500ohm±25% 50mA
BLM18BD182SN1 1800ohm±25% 50mA
BLM18BD222SN1 2200ohm±25% 50mA
BLM18BD252SN1 2500ohm±25% 50mA

BLM18BA050SN1 5ohm±25% 500mA

BLM18BB050SN1 5ohm±25% 700mA

BLM18BA100SN1 10ohm±25% 500mA

BLM18BB100SN1 10ohm±25% 700mA

BLM18BA220SN1 22ohm±25% 500mA

BLM18BB220SN1 22ohm±25% 600mA

BLM18BA470SN1 47ohm±25% 300mA

BLM18BB470SN1 47ohm±25% 550mA

BLM18BD470SN1 47ohm±25% 500mA

BLM18BB600SN1 60ohm±25% 550mA

BLM18BA750SN1 75ohm±25% 300mA

BLM18BB750SN1 75ohm±25% 500mA

BLM18BA121SN1 120ohm±25% 200mA

BLM18BB121SN1 120ohm±25% 500mA

BLM18BD121SN1 120ohm±25% 200mA

BLM18BB141SN1 140ohm±25% 450mA
BLM18BB151SN1 150ohm±25% 450mA

BLM18BD151SN1 150ohm±25% 200mA
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一般信号线用
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BLM18AG121SN1 120ohm±25% 500mA
BLM18AG151SN1 150ohm±25% 500mA
BLM18AG221SN1 220ohm±25% 500mA
BLM18AG331SN1 330ohm±25% 500mA
BLM18AG471SN1 470ohm±25% 500mA
BLM18AG601SN1 600ohm±25% 500mA
BLM18AG102SN1 1000ohm±25% 400mA
BLM18TG121TN1 120ohm±25% 200mA
BLM18TG221TN1 220ohm±25% 200mA
BLM18TG601TN1 600ohm±25% 200mA
BLM18TG102TN1 1000ohm±25% 100mA
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at 100MHz/20°C at 1GHz/20°C

0603
(1608)

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.5
0.8
0.8
0.5
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0805
(2012)

GHz频带

噪声用

高GHz频带噪声用

一般信号线用

一般信号线用

高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）

数字接口线用

通用型

[电源线/信号线]

BLM18HG471SN1 470ohm±25% 600ohm(Typ.) 200mA
BLM18HG601SN1 600ohm±25% 700ohm(Typ.) 200mA
BLM18HG102SN1 1000ohm±25% 1000ohm(Typ.) 100mA

BLM18HB121SN1 120ohm±25% 500ohm±40% 200mA
BLM18HB221SN1 220ohm±25% 1100ohm±40% 100mA
BLM18HB331SN1 330ohm±25% 1600ohm±40% 50mA

BLM18HD471SN1 470ohm±25% 1000ohm(Typ.) 100mA
BLM18HD601SN1 600ohm±25% 1200ohm(Typ.) 100mA
BLM18HD102SN1 1000ohm±25% 1700ohm(Typ.) 50mA

BLM18HE601SN1 600ohm±25% 600ohm(Typ.) 800mA
BLM18HE102SN1 1000ohm±25% 1000ohm(Typ.) 600mA
BLM18HE152SN1 1500ohm±25% 1500ohm(Typ.) 500mA

BLM18HK331SN1 330ohm±25% 400ohm±40% 200mA
BLM18HK471SN1 470ohm±25% 600ohm±40% 200mA
BLM18HK601SN1 600ohm±25% 700ohm±40% 100mA
BLM18HK102SN1 1000ohm±25% 1200ohm±40% 50mA
BLM18EG101TN1 100ohm±25% 140ohm(Typ.) 2000mA
BLM18EG121SN1 120ohm±25% 145ohm(Typ.) 2000mA
BLM18EG221SN1 220ohm±25% 260ohm(Typ.) 2000mA
BLM18EG221TN1 220ohm±25% 300ohm(Typ.) 1000mA
BLM18EG331TN1 330ohm±25% 450ohm(Typ.) 500mA
BLM18EG391TN1 390ohm±25% 520ohm(Typ.) 500mA
BLM18EG471SN1 470ohm±25% 550ohm(Typ.) 500mA
BLM18EG601SN1 600ohm±25% 700ohm(Typ.) 500mA
BLM18GG471SN1 470ohm±25% 1800ohm±30%

-
-
-
-
-
-
-

200mA
BLM21AG121SN1 120ohm±25% 800mA
BLM21AG151SN1 150ohm±25% 800mA
BLM21AG221SN1 220ohm±25% 800mA
BLM21AG331SN1 330ohm±25% 700mA
BLM21AG471SN1 470ohm±25% 700mA
BLM21AG601SN1 600ohm±25% 600mA
BLM21AG102SN1 1000ohm±25% 500mA

p92

p92

p92

p96

p98

p68

BLM18PG300SN1 30ohm(Typ.)0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

电源线用

标准型

低直流电阻型

1000mA
BLM18PG330SN1 33ohm±25% 3000mA
BLM18PG600SN1 60ohm(Typ.) 500mA
BLM18PG121SN1 120ohm±25% 2000mA
BLM18PG181SN1 180ohm±25% 1500mA
BLM18PG221SN1 220ohm±25% 1400mA
BLM18PG331SN1 330ohm±25% 1200mA
BLM18PG471SN1 470ohm±25% 1000mA
BLM18KG260TN1
BLM18KG300TN1

BLM18KG101TN1

26ohm±25%
30ohm±25%

6000mA
5000mA

BLM18KG700TN1 70ohm±25%
100ohm±25%

3500mA
3000mA

BLM18KG121TN1 120ohm±25% 3000mA
BLM18KG221SN1 220ohm±25% 2200mA
BLM18KG331SN1 330ohm±25% 1700mA
BLM18KG471SN1 470ohm±25% 1500mA
BLM18KG601SN1 600ohm±25% 1300mA
BLM18SG260TN1 26ohm±25% 6000mA
BLM18SG700TN1 70ohm±25% 4000mA
BLM18SG121TN1 120ohm±25% 3000mA
BLM18SG221TN1 220ohm±25% 2500mA
BLM18SG331TN1 330ohm±25% 1500mA-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-p50
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at 100MHz/20°C at 1GHz/20°C
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BLM21PG220SN1 22ohm±25% 6000mA
BLM21PG300SN1 30ohm(Typ.) 4000mA
BLM21PG600SN1 60ohm±25% 3500mA

-120ohm±25% 3000mABLM21PG121SN1
BLM21PG221SN1 220ohm±25% 2000mA
BLM21PG331SN1 330ohm±25% 1500mA
BLM31PG330SN1 33ohm±25% 6000mA
BLM31PG500SN1 50ohm(Typ.) 3500mA
BLM31PG121SN1 120ohm±25% 3500mA
BLM31PG391SN1 390ohm±25% 2000mA
BLM31PG601SN1 600ohm±25% 1500mA
BLM41PG600SN1 60ohm(Typ.) 6000mA
BLM41PG750SN1 75ohm(Typ.) 3500mA
BLM41PG181SN1 180ohm±25% 3500mA
BLM41PG471SN1 470ohm±25% 2000mA
BLM41PG102SN1 1000ohm±25% 1500mA

BLA2AAG121SN4 120ohm±25% 100mA
BLA2AAG221SN4 220ohm±25% 50mA
BLA2AAG601SN4 600ohm±25% 50mA
BLA2AAG102SN4 1000ohm±25% 50mA

BLA2ABB100SN4 10ohm±25% 200mA
BLA2ABB220SN4 22ohm±25% 200mA
BLA2ABB470SN4 47ohm±25% 200mA
BLA2ABB121SN4 120ohm±25% 50mA
BLA2ABB221SN4 220ohm±25% 50mA

BLA2ABD750SN4 75ohm±25% 200mA
BLA2ABD121SN4 120ohm±25% 200mA
BLA2ABD221SN4 220ohm±25% 100mA
BLA2ABD471SN4 470ohm±25% 100mA
BLA2ABD601SN4 600ohm±25% 100mA
BLA2ABD102SN4 1000ohm±25% 50mA

0805
(2012)

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

电源线用

1206
(3216)

电源线用

1806
(4516)

电源线用

-BLE32PN300SN1 30ohm±10ohm 10000mA0.21210
(3225) 电源线用

0804
(2010)

一般信号线用

高速信号线用

p66

p75

p77

p80

p79

p80

接下页。

BLM21BD152SN1 1500ohm±25% 200mA
BLM21BD182SN1 1800ohm±25% 200mA
BLM21BD222TN1 2200ohm±25% 200mA
BLM21BD222SN1 2250ohm(Typ.) 200mA
BLM21BD272SN1 2700ohm±25% 200mA
BLM21BB050SN1 5ohm±25% 1000mA
BLM21BB600SN1 60ohm±25% 800mA
BLM21BB750SN1 75ohm±25% 700mA
BLM21BB121SN1 120ohm±25% 600mA

BLM21BD121SN1 120ohm±25% 200mA-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BLM21BB151SN1 150ohm±25% 600mA

BLM21BD151SN1 150ohm±25% 200mA

BLM21BB201SN1 200ohm±25% 500mA
BLM21BB221SN1 220ohm±25% 500mA

BLM21BD221SN1 220ohm±25% 200mA

BLM21BB331SN1 330ohm±25% 400mA

BLM21BD331SN1 330ohm±25% 200mA
BLM21BD421SN1 420ohm±25% 200mA

BLM21BB471SN1 470ohm±25% 400mA

BLM21BD471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM21BD601SN1 600ohm±25% 200mA
BLM21BD751SN1 750ohm±25% 200mA
BLM21BD102SN1 1000ohm±25% 200mA

BLM21RK121SN1 120ohm±25% 200mA
BLM21RK221SN1 220ohm±25% 200mA
BLM21RK471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM21RK601SN1 600ohm±25% 200mA
BLM21RK102SN1 1000ohm±25% 200mA

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1.25
1.25
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）

数字接口线用

p70

p73

品名类型
尺寸代号
英寸
(单位
mm)

阻抗
额定电流

厚度

(mm)

BLp 片状铁氧体磁珠 系列一览表
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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BLM21PG220SN1 22ohm±25% 6000mA
BLM21PG300SN1 30ohm(Typ.) 4000mA
BLM21PG600SN1 60ohm±25% 3500mA

-120ohm±25% 3000mABLM21PG121SN1
BLM21PG221SN1 220ohm±25% 2000mA
BLM21PG331SN1 330ohm±25% 1500mA
BLM31PG330SN1 33ohm±25% 6000mA
BLM31PG500SN1 50ohm(Typ.) 3500mA
BLM31PG121SN1 120ohm±25% 3500mA
BLM31PG391SN1 390ohm±25% 2000mA
BLM31PG601SN1 600ohm±25% 1500mA
BLM41PG600SN1 60ohm(Typ.) 6000mA
BLM41PG750SN1 75ohm(Typ.) 3500mA
BLM41PG181SN1 180ohm±25% 3500mA
BLM41PG471SN1 470ohm±25% 2000mA
BLM41PG102SN1 1000ohm±25% 1500mA

BLA2AAG121SN4 120ohm±25% 100mA
BLA2AAG221SN4 220ohm±25% 50mA
BLA2AAG601SN4 600ohm±25% 50mA
BLA2AAG102SN4 1000ohm±25% 50mA

BLA2ABB100SN4 10ohm±25% 200mA
BLA2ABB220SN4 22ohm±25% 200mA
BLA2ABB470SN4 47ohm±25% 200mA
BLA2ABB121SN4 120ohm±25% 50mA
BLA2ABB221SN4 220ohm±25% 50mA

BLA2ABD750SN4 75ohm±25% 200mA
BLA2ABD121SN4 120ohm±25% 200mA
BLA2ABD221SN4 220ohm±25% 100mA
BLA2ABD471SN4 470ohm±25% 100mA
BLA2ABD601SN4 600ohm±25% 100mA
BLA2ABD102SN4 1000ohm±25% 50mA

0805
(2012)

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

电源线用

1206
(3216)

电源线用

1806
(4516)

电源线用

-BLE32PN300SN1 30ohm±10ohm 10000mA0.21210
(3225) 电源线用

0804
(2010)

一般信号线用

高速信号线用

p66

p75

p77

p80

p79

p80

接下页。

BLM21BD152SN1 1500ohm±25% 200mA
BLM21BD182SN1 1800ohm±25% 200mA
BLM21BD222TN1 2200ohm±25% 200mA
BLM21BD222SN1 2250ohm(Typ.) 200mA
BLM21BD272SN1 2700ohm±25% 200mA
BLM21BB050SN1 5ohm±25% 1000mA
BLM21BB600SN1 60ohm±25% 800mA
BLM21BB750SN1 75ohm±25% 700mA
BLM21BB121SN1 120ohm±25% 600mA

BLM21BD121SN1 120ohm±25% 200mA-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BLM21BB151SN1 150ohm±25% 600mA

BLM21BD151SN1 150ohm±25% 200mA

BLM21BB201SN1 200ohm±25% 500mA
BLM21BB221SN1 220ohm±25% 500mA

BLM21BD221SN1 220ohm±25% 200mA

BLM21BB331SN1 330ohm±25% 400mA

BLM21BD331SN1 330ohm±25% 200mA
BLM21BD421SN1 420ohm±25% 200mA

BLM21BB471SN1 470ohm±25% 400mA

BLM21BD471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM21BD601SN1 600ohm±25% 200mA
BLM21BD751SN1 750ohm±25% 200mA
BLM21BD102SN1 1000ohm±25% 200mA

BLM21RK121SN1 120ohm±25% 200mA
BLM21RK221SN1 220ohm±25% 200mA
BLM21RK471SN1 470ohm±25% 200mA
BLM21RK601SN1 600ohm±25% 200mA
BLM21RK102SN1 1000ohm±25% 200mA

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1.25
1.25
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

高速信号线用

（尖锐阻抗曲线）

数字接口线用

p70

p73

品名类型
尺寸代号
英寸
(单位
mm)

阻抗
额定电流

厚度

(mm)

BLp 片状铁氧体磁珠 系列一览表
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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at 100MHz/20°C at 1GHz/20°C
BLA31AG300SN4 30ohm±25% 200mA-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BLA31AG600SN4 60ohm±25% 200mA
BLA31AG121SN4 120ohm±25% 150mA
BLA31AG221SN4 220ohm±25% 150mA
BLA31AG601SN4 600ohm±25% 100mA
BLA31AG102SN4 1000ohm±25% 50mA
BLA31BD121SN4 120ohm±25% 150mA
BLA31BD221SN4 220ohm±25% 150mA
BLA31BD471SN4 470ohm±25% 100mA
BLA31BD601SN4 600ohm±25% 100mA
BLA31BD102SN4 1000ohm±25% 50mA

1206
(3216)

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

一般信号线用

高速信号线用

p83

p83

品名类型
尺寸代号
英寸
(单位
mm)

阻抗
额定电流

厚度

(mm)

BLp 片状铁氧体磁珠 系列一览表
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状铁氧体磁珠 BLM02AX

BLM02AX系列 01005/0402 ( 英寸 /mm)
高规格铁氧体磁珠，超低直流电阻。 一般信号线用

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 20000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM02AX100SN1 BLM02AX700SN1 BLM02AX121SN1

c额定值（p: 包装代号) 

0.4±0.02 0.2±0.02

0.
2±

0.
02

0.10+0.04/–0.03

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM02AX100SN1p 10ohm ±5 ohm 750mA 最大 0.07ohm -55°C 到 +125°C    
BLM02AX700SN1p 70ohm±25% 300mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM02AX121SN1p 120ohm±25% 250mA 最大 0.5ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

阻
抗

 （
Ω
）

频率（MHz）
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阻
抗

 （
Ω
）

R

X

Z

0

5

10

15

20

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗

 （
Ω
）

R

X

Z

0

40

80

120

160

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗

 （
Ω
）

R

X

Z

240

200

160

120

80

40

0

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状铁氧体磁珠 BLM02AX

BLM02AX系列 01005/0402 ( 英寸 /mm)
高规格铁氧体磁珠，超低直流电阻。 一般信号线用

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 20000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM02AX100SN1 BLM02AX700SN1 BLM02AX121SN1

c额定值（p: 包装代号) 

0.4±0.02 0.2±0.02

0.
2±

0.
02

0.10+0.04/–0.03

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM02AX100SN1p 10ohm ±5 ohm 750mA 最大 0.07ohm -55°C 到 +125°C    
BLM02AX700SN1p 70ohm±25% 300mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM02AX121SN1p 120ohm±25% 250mA 最大 0.5ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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BLMppAX 系列

对信号线和电源线十分适用！

多功能片状铁氧体磁珠BLMppAX系列

特点

特点优势

a凭借最新工艺，其直流电阻是普通类型的1/2
     新铁氧体材料
     最佳铁氧体烧结条件
     精细叠层技术
     先进的线圈布局设计技术

a热冲击稳定性增加

a产品范围宽：从10至1000Ω（100MHz时），适用于信号线

优势

a高额定电流
     有利于高功率设备小型化

a在铁氧体磁珠处降低电压
     通过节省运行电压裕度，有利于电池驱动设备

a更高的可靠性
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0 200 400 600 800 1000 1200

热冲击周期（周期）
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（

%
）
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-10

5000 1000

直流电阻比较

100MHz时阻抗（Ω）

新型（BLM03AX）
传统型（BLM03AG）

传统型（BLM15AG）

新型（BLM15AX）

大幅度降低

测试结果－热冲击

大幅度降低直流电阻

直
流
电
阻

 （
Ω
）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM02BX

BLM02BX系列 01005/0402 ( 英寸 /mm)
高规格铁氧体磁珠，超低直流电阻。 高速信号线用。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 20000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM02BX151SN1

c额定值（p: 包装代号) 

0.4±0.02 0.2±0.02

0.
2±

0.
02

0.10+0.04/–0.03

（单位：mm）

: 电极

阻
抗
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（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM02BX151SN1p 150ohm±25% 200mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C   
电路数目: 1
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM02BX

BLM02BX系列 01005/0402 ( 英寸 /mm)
高规格铁氧体磁珠，超低直流电阻。 高速信号线用。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 20000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM02BX151SN1

c额定值（p: 包装代号) 

0.4±0.02 0.2±0.02

0.
2±

0.
02

0.10+0.04/–0.03

（单位：mm）

: 电极

阻
抗

 （
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）

频率（MHz）
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（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM02BX151SN1p 150ohm±25% 200mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C   
电路数目: 1
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM03PG

BLM03PG系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
电源线用 0201 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM03PG220SN1 BLM03PG330SN1

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03PG220SN1p 22ohm±25% 900mA 最大 0.065ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03PG330SN1p 33ohm±25% 750mA 最大 0.090ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM03PX

BLM03PX系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
改进后的直流电阻满足较大电流要求。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03PX220SN1p 22ohm±25% 1800mA 最大 0.040ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03PX330SN1p 33ohm±25% 1500mA 最大 0.055ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03PX800SN1p 80ohm±25% 1000mA 最大 0.130ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1
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如果BLM03PX_SN1 系列的工作温度超出

+85°C，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM03PX

BLM03PX系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
改进后的直流电阻满足较大电流要求。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03PX220SN1p 22ohm±25% 1800mA 最大 0.040ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03PX330SN1p 33ohm±25% 1500mA 最大 0.055ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03PX800SN1p 80ohm±25% 1000mA 最大 0.130ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1
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如果BLM03PX_SN1 系列的工作温度超出

+85°C，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM03PX

c 阻抗-频率特性

BLM03PX220SN1 BLM03PX330SN1 BLM03PX800SN1

BLM03PX 系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ]  片状铁氧体磁珠 BLM03AX

BLM03AX系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
高规格铁氧体磁珠，超低直流电阻以及大范围阻抗产品。 适合于信号线和电源线

c 尺寸
0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03AX100SN1p 10ohm（典型值） 1000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX800SN1p 80ohm±25% 500mA 最大 0.18ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX121SN1p 120ohm±25% 450mA 最大 0.23ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX241SN1p 240ohm±25% 350mA 最大 0.38ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX601SN1p 600ohm±25% 250mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX102SN1p 1000ohm±25% 200mA 最大 1.25ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1

c 阻抗-频率特性
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接下页。
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（高频率时，电阻元件成为主导。）

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ]  片状铁氧体磁珠 BLM03AX

BLM03AX系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
高规格铁氧体磁珠，超低直流电阻以及大范围阻抗产品。 适合于信号线和电源线

c 尺寸
0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03AX100SN1p 10ohm（典型值） 1000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX800SN1p 80ohm±25% 500mA 最大 0.18ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX121SN1p 120ohm±25% 450mA 最大 0.23ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX241SN1p 240ohm±25% 350mA 最大 0.38ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX601SN1p 600ohm±25% 250mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03AX102SN1p 1000ohm±25% 200mA 最大 1.25ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1

c 阻抗-频率特性
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c 阻抗-频率特性
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接下页。
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ]  片状铁氧体磁珠 BLM03AX

c 阻抗-频率特性

BLM03AX241SN1 BLM03AX601SN1 BLM03AX102SN1

BLM03AX 系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03AG

BLM03AG系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0201 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM03AG100SN1 BLM03AG700SN1 BLM03AG800SN1

c额定值（p: 包装代号)

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03AG100SN1p 10ohm（典型值） 500mA 最大 0.1ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG700SN1p 70ohm（典型值） 200mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG800SN1p 80ohm±25% 200mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG241SN1p 240ohm±25% 200mA 最大 0.8ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG601SN1p 600ohm±25% 100mA 最大 1.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG102SN1p 1000ohm±25% 100mA 最大 2.5ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03AG

BLM03AG系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0201 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM03AG100SN1 BLM03AG700SN1 BLM03AG800SN1

c额定值（p: 包装代号)

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03AG100SN1p 10ohm（典型值） 500mA 最大 0.1ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG700SN1p 70ohm（典型值） 200mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG800SN1p 80ohm±25% 200mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG241SN1p 240ohm±25% 200mA 最大 0.8ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG601SN1p 600ohm±25% 100mA 最大 1.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03AG102SN1p 1000ohm±25% 100mA 最大 2.5ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03AG

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03B

BLM03B系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0201 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c额定值（p: 包装代号)

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03BD750SN1p 75ohm±25% 300mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BD121SN1p 120ohm±25% 250mA 最大 0.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BD241SN1p 240ohm±25% 200mA 最大 0.8ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BD471SN1p 470ohm±25% 215mA 最大 1.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BD601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 1.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB100SN1p 10ohm±25% 300mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB220SN1p 22ohm±25% 200mA 最大 0.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB470SN1p 47ohm±25% 200mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB750SN1p 75ohm±25% 200mA 最大 1.0ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB121SN1p 120ohm±25% 100mA 最大 1.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BC330SN1p 33ohm±25% 150mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BC560SN1p 56ohm±25% 100mA 最大 1.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BC800SN1p 80ohm±25% 100mA 最大 1.40ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

BLM03BD 系列
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03B

BLM03B系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0201 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c额定值（p: 包装代号)

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03BD750SN1p 75ohm±25% 300mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BD121SN1p 120ohm±25% 250mA 最大 0.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BD241SN1p 240ohm±25% 200mA 最大 0.8ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BD471SN1p 470ohm±25% 215mA 最大 1.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BD601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 1.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB100SN1p 10ohm±25% 300mA 最大 0.4ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB220SN1p 22ohm±25% 200mA 最大 0.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB470SN1p 47ohm±25% 200mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB750SN1p 75ohm±25% 200mA 最大 1.0ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BB121SN1p 120ohm±25% 100mA 最大 1.5ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BC330SN1p 33ohm±25% 150mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BC560SN1p 56ohm±25% 100mA 最大 1.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM03BC800SN1p 80ohm±25% 100mA 最大 1.40ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

BLM03BD 系列

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

0

200

400

600

800

1000

1200

BLM03BD121SN1

BLM03BD750SN1

BLM03BD241SN1

BLM03BD471SN1

BLM03BD601SN1

BLM03BB 系列

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

BLM03BB121SN1

BLM03BB470SN1

BLM03BB220SN1

BLM03BB100SN1

BLM03BB750SN1

800

600

400

200

0

接下页。

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03B
BLM03B 系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)

c 阻抗-频率特性 c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM15PX

BLM15PX系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
最大 3A 用于阻值达 600ohm 电源线的高性能型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

电路数目: 1
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如果BLM15PX系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低

接下页。

（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15PX330SN1p 33ohm±25% 3000mA 最大 0.022ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX600SN1p 60ohm±25% 2500mA 最大 0.032ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX800SN1p 80ohm±25% 2300mA 最大 0.038ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX121SN1p 120ohm±25% 2000mA 最大 0.055ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX181SN1p 180ohm±25% 1500mA 最大 0.090ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX221SN1p 220ohm±25% 1400mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX331SN1p 330ohm±25% 1200mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX471SN1p 470ohm±25% 1000mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX601SN1p 600ohm±25% 900mA 最大 0.23ohm -55°C 到 +125°C    
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM15PX

BLM15PX系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
最大 3A 用于阻值达 600ohm 电源线的高性能型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

电路数目: 1
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如果BLM15PX系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低

接下页。

（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15PX330SN1p 33ohm±25% 3000mA 最大 0.022ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX600SN1p 60ohm±25% 2500mA 最大 0.032ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX800SN1p 80ohm±25% 2300mA 最大 0.038ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX121SN1p 120ohm±25% 2000mA 最大 0.055ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX181SN1p 180ohm±25% 1500mA 最大 0.090ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX221SN1p 220ohm±25% 1400mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX331SN1p 330ohm±25% 1200mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX471SN1p 470ohm±25% 1000mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15PX601SN1p 600ohm±25% 900mA 最大 0.23ohm -55°C 到 +125°C    
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM15PX

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM15PG/BLM15PD

BLM15PG/BLM15PD系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
电源线用 0402 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15PG100SN1p 10ohm（典型值） 1000mA 最大 0.025ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15PD300SN1p 30ohm±25% 2200mA 最大 0.035ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15PD600SN1p 60ohm±25% 1700mA 最大 0.06ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15PD800SN1p 80ohm±25% 1500mA 最大 0.07ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15PD121SN1p 120ohm±25% 1300mA 最大 0.09ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1
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如果BLM15PD系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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接下页。

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM15PG/BLM15PD

BLM15PG/BLM15PD系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
电源线用 0402 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15PG100SN1p 10ohm（典型值） 1000mA 最大 0.025ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15PD300SN1p 30ohm±25% 2200mA 最大 0.035ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15PD600SN1p 60ohm±25% 1700mA 最大 0.06ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15PD800SN1p 80ohm±25% 1500mA 最大 0.07ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15PD121SN1p 120ohm±25% 1300mA 最大 0.09ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1
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如果BLM15PD系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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接下页。

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM15PG/BLM15PD

c 阻抗-频率特性

BLM15PG100SN1

BLM15PD800SN1
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BLM15PD600SN1

BLM15PG/BLM15PD 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ]  片状铁氧体磁珠 BLM15AX

BLM15AX系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
高规格铁氧体磁珠，超低直流电阻以及大范围阻抗产品。 适合于信号线和电源线

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15AX100SN1p 10ohm ±5ohm 1740mA 最大 0.015ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX300SN1p 30ohm±25% 1100mA 最大 0.06ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX700SN1p 70ohm±25% 780mA 最大 0.1ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX121SN1p 120ohm±25% 700mA 最大 0.13ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX221SN1p 220ohm±25% 600mA 最大 0.18ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX601SN1p 600ohm±25% 500mA 最大 0.34ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX102SN1p 1000ohm±25% 350mA 最大 0.49ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1
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）
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ]  片状铁氧体磁珠 BLM15AX

BLM15AX系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
高规格铁氧体磁珠，超低直流电阻以及大范围阻抗产品。 适合于信号线和电源线

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15AX100SN1p 10ohm ±5ohm 1740mA 最大 0.015ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX300SN1p 30ohm±25% 1100mA 最大 0.06ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX700SN1p 70ohm±25% 780mA 最大 0.1ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX121SN1p 120ohm±25% 700mA 最大 0.13ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX221SN1p 220ohm±25% 600mA 最大 0.18ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX601SN1p 600ohm±25% 500mA 最大 0.34ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AX102SN1p 1000ohm±25% 350mA 最大 0.49ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ]  片状铁氧体磁珠 BLM15AX

c 阻抗-频率特性

BLM15AX100SN1

BLM15AX121SN1
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BLM15AX 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15AG

BLM15AG系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0402 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM15AG100SN1 BLM15AG700SN1 BLM15AG121SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15AG100SN1p 10ohm（典型值） 1000mA 最大 0.025ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG700SN1p 70ohm（典型值） 600mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG121SN1p 120ohm±25% 550mA 最大 0.19ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG221SN1p 220ohm±25% 450mA 最大 0.29ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG601SN1p 600ohm±25% 300mA 最大 0.52ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG102SN1p 1000ohm±25% 300mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
铁
氧
体
磁
珠

04
02

/1
00

5 
(英

寸
/m

m
)

42

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15AG

BLM15AG系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0402 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM15AG100SN1 BLM15AG700SN1 BLM15AG121SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15AG100SN1p 10ohm（典型值） 1000mA 最大 0.025ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG700SN1p 70ohm（典型值） 600mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG121SN1p 120ohm±25% 550mA 最大 0.19ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG221SN1p 220ohm±25% 450mA 最大 0.29ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG601SN1p 600ohm±25% 300mA 最大 0.52ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15AG102SN1p 1000ohm±25% 300mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15AG

c 阻抗-频率特性

BLM15AG221SN1 BLM15AG601SN1 BLM15AG102SN1

BLM15AG 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15BX

BLM15BX系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0402 尺寸，低直流电阻

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

电路数目: 1

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
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BLM15BX750SN1

（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15BX750SN1p 75ohm±25% 600mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX121SN1p 120ohm±25% 600mA 最大 0.17ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX221SN1p 220ohm±25% 450mA 最大 0.27ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX471SN1p 470ohm±25% 350mA 最大 0.41ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX601SN1p 600ohm±25% 350mA 最大 0.46ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX102SN1p 1000ohm±25% 300mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX182SN1p 1800ohm±25% 250mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15BX

BLM15BX系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0402 尺寸，低直流电阻

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

电路数目: 1

阻
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（
Ω
）

频率（MHz）
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BLM15BX102SN1
BLM15BX601SN1
BLM15BX471SN1
BLM15BX221SN1
BLM15BX121SN1
BLM15BX750SN1

（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15BX750SN1p 75ohm±25% 600mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX121SN1p 120ohm±25% 600mA 最大 0.17ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX221SN1p 220ohm±25% 450mA 最大 0.27ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX471SN1p 470ohm±25% 350mA 最大 0.41ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX601SN1p 600ohm±25% 350mA 最大 0.46ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX102SN1p 1000ohm±25% 300mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15BX182SN1p 1800ohm±25% 250mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15BX

c 阻抗-频率特性
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BLM15BX 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15B

BLM15B系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0402 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15BD750SN1p 75ohm±25% 300mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD121SN1p 120ohm±25% 300mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD221SN1p 220ohm±25% 300mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD471SN1p 470ohm±25% 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD102SN1p 1000ohm±25% 200mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD182SN1p 1800ohm±25% 100mA 最大 1.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB050SN1p 5ohm±25% 500mA 最大 0.08ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB100SN1p 10ohm±25% 300mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB220SN1p 22ohm±25% 300mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB470SN1p 47ohm±25% 300mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB750SN1p 75ohm±25% 300mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB121SN1p 120ohm±25% 300mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB221SN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BC121SN1p 120ohm±25% 350mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BC241SN1p 240ohm±25% 250mA 最大 0.70ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA050SN1p 5ohm±25% 300mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA100SN1p 10ohm±25% 300mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA220SN1p 22ohm±25% 300mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA330SN1p 33ohm±25% 300mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA470SN1p 47ohm±25% 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA750SN1p 75ohm±25% 200mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15B

BLM15B系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0402 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15BD750SN1p 75ohm±25% 300mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD121SN1p 120ohm±25% 300mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD221SN1p 220ohm±25% 300mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD471SN1p 470ohm±25% 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD102SN1p 1000ohm±25% 200mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BD182SN1p 1800ohm±25% 100mA 最大 1.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB050SN1p 5ohm±25% 500mA 最大 0.08ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB100SN1p 10ohm±25% 300mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB220SN1p 22ohm±25% 300mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB470SN1p 47ohm±25% 300mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB750SN1p 75ohm±25% 300mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB121SN1p 120ohm±25% 300mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BB221SN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BC121SN1p 120ohm±25% 350mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BC241SN1p 240ohm±25% 250mA 最大 0.70ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA050SN1p 5ohm±25% 300mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA100SN1p 10ohm±25% 300mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA220SN1p 22ohm±25% 300mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA330SN1p 33ohm±25% 300mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA470SN1p 47ohm±25% 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15BA750SN1p 75ohm±25% 200mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15B

c 阻抗-频率特性

BLM15BD750SN1

BLM15BD471SN1 BLM15BD601SN1 BLM15BD102SN1

BLM15BD121SN1 BLM15BD221SN1

BLM15B 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15B

c 阻抗-频率特性
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BLM15B 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15B

c 阻抗-频率特性

BLM15BD182SN1

BLM15BB220SN1
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BLM15BA330SN1

BLM15BB100SN1
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BLM15BA470SN1

BLM15B 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15B

c 阻抗-频率特性

BLM15BA750SN1

BLM15B 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18P

BLM18P系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
电源线用 0603 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18PG300SN1p 30ohm（典型值） 1000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG330SN1p 33ohm±25% 3000mA 最大 0.025ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG600SN1p 60ohm（典型值） 500mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG121SN1p 120ohm±25% 2000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG181SN1p 180ohm±25% 1500mA 最大 0.09ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG221SN1p 220ohm±25% 1400mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG331SN1p 330ohm±25% 1200mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG471SN1p 470ohm±25% 1000mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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抗
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）
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如果BLM18PG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低

工作温度（°C）

额
定
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流
（
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）
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18P

BLM18P系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
电源线用 0603 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18PG300SN1p 30ohm（典型值） 1000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG330SN1p 33ohm±25% 3000mA 最大 0.025ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG600SN1p 60ohm（典型值） 500mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG121SN1p 120ohm±25% 2000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG181SN1p 180ohm±25% 1500mA 最大 0.09ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG221SN1p 220ohm±25% 1400mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG331SN1p 330ohm±25% 1200mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18PG471SN1p 470ohm±25% 1000mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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如果BLM18PG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18P

c 阻抗-频率特性
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BLM18PG471SN1

BLM18PG600SN1

BLM18PG221SN1

BLM18P 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

00

10

20

30

40

Z

R

X

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

Z
R

X

0

10

20

30

40

50

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

Z

R

X

0

25

50

75

100

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

200

150

100

50

0

Z

R

X

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

Z

R

X

0

100

200

300

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

R

X

0

100

200

300

Z

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

X

0

150

300

450

Z
R

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

X

0

150

300

450

600

Z R

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
铁
氧
体
磁
珠

06
03

/1
60

8 
(英

寸
/m

m
)

52

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18K

BLM18K系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
最大 6A 用于阻值达 600ohm 电源线的高性能型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

T

（单位：mm）

: 电极

品名 T
BLM18KG_TN 0.6±0.15
BLM18KG_SN 0.8±0.15

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18KG260TN1p 26ohm±25% 6000mA 最大 0.007ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG300TN1p 30ohm±25% 5000mA 最大 0.010ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG700TN1p 70ohm±25% 3500mA 最大 0.022ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG101TN1p 100ohm±25% 3000mA 最大 0.030ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG121TN1p 120ohm±25% 3000mA 最大 0.030ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG221SN1p 220ohm±25% 2200mA 最大 0.050ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG331SN1p 330ohm±25% 1700mA 最大 0.080ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG471SN1p 470ohm±25% 1500mA 最大 0.130ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG601SN1p 600ohm±25% 1300mA 最大 0.150ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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如果BLM18KG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18K

BLM18K系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
最大 6A 用于阻值达 600ohm 电源线的高性能型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

T

（单位：mm）

: 电极

品名 T
BLM18KG_TN 0.6±0.15
BLM18KG_SN 0.8±0.15

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18KG260TN1p 26ohm±25% 6000mA 最大 0.007ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG300TN1p 30ohm±25% 5000mA 最大 0.010ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG700TN1p 70ohm±25% 3500mA 最大 0.022ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG101TN1p 100ohm±25% 3000mA 最大 0.030ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG121TN1p 120ohm±25% 3000mA 最大 0.030ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG221SN1p 220ohm±25% 2200mA 最大 0.050ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG331SN1p 330ohm±25% 1700mA 最大 0.080ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG471SN1p 470ohm±25% 1500mA 最大 0.130ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18KG601SN1p 600ohm±25% 1300mA 最大 0.150ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
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如果BLM18KG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18K

c 阻抗-频率特性

BLM18KG260TN1

BLM18KG101TN1

BLM18KG331SN1

BLM18KG300TN1

BLM18KG121TN1

BLM18KG471SN1

BLM18KG700TN1

BLM18KG221SN1

BLM18KG601SN1

BLM18K 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18S

BLM18S系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
最大 6A 用于电源线的高性能型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 30000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

0.
5±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18SG260TN1p 26ohm±25% 6000mA 最大 0.007ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18SG700TN1p 70ohm±25% 4000mA 最大 0.020ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18SG121TN1p 120ohm±25% 3000mA 最大 0.025ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18SG221TN1p 220ohm±25% 2500mA 最大 0.040ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18SG331TN1p 330ohm±25% 1500mA 最大 0.070ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

阻
抗
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）

频率（MHz）
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如果BLM18KG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18S

BLM18S系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
最大 6A 用于电源线的高性能型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 30000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

0.
5±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18SG260TN1p 26ohm±25% 6000mA 最大 0.007ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18SG700TN1p 70ohm±25% 4000mA 最大 0.020ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18SG121TN1p 120ohm±25% 3000mA 最大 0.025ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18SG221TN1p 220ohm±25% 2500mA 最大 0.040ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18SG331TN1p 330ohm±25% 1500mA 最大 0.070ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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如果BLM18KG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM18S

c 阻抗-频率特性

BLM18SG260TN1

BLM18SG221TN1

BLM18SG700TN1

BLM18SG331TN1

BLM18SG121TN1

BLM18S 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18A

BLM18A系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0603 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM18AG121SN1 BLM18AG151SN1 BLM18AG221SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

接下页。

* 关于小型产品，请参见 BLM15A。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18AG121SN1p 120ohm±25% 500mA 最大 0.18ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG151SN1p 150ohm±25% 500mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG221SN1p 220ohm±25% 500mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG331SN1p 330ohm±25% 500mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG471SN1p 470ohm±25% 500mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG601SN1p 600ohm±25% 500mA 最大 0.38ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG102SN1p 1000ohm±25% 400mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18A

BLM18A系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0603 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM18AG121SN1 BLM18AG151SN1 BLM18AG221SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

接下页。

* 关于小型产品，请参见 BLM15A。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18AG121SN1p 120ohm±25% 500mA 最大 0.18ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG151SN1p 150ohm±25% 500mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG221SN1p 220ohm±25% 500mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG331SN1p 330ohm±25% 500mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG471SN1p 470ohm±25% 500mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG601SN1p 600ohm±25% 500mA 最大 0.38ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18AG102SN1p 1000ohm±25% 400mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18A

c 阻抗-频率特性

BLM18AG331SN1
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BLM18A 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18B

BLM18B系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0603 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

接下页。

* 关于小型产品，请参见 BLM15B。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18BD470SN1p 47ohm±25% 500mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD151SN1p 150ohm±25% 200mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD221SN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD331SN1p 330ohm±25% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD421SN1p 420ohm±25% 200mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD471SN1p 470ohm±25% 200mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD102SN1p 1000ohm±25% 100mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD152SN1p 1500ohm±25% 50mA 最大 1.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD182SN1p 1800ohm±25% 50mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD222SN1p 2200ohm±25% 50mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD252SN1p 2500ohm±25% 50mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB050SN1p 5ohm±25% 700mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB100SN1p 10ohm±25% 700mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB220SN1p 22ohm±25% 600mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB470SN1p 47ohm±25% 550mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB600SN1p 60ohm±25% 550mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB750SN1p 75ohm±25% 500mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB121SN1p 120ohm±25% 500mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB141SN1p 140ohm±25% 450mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB151SN1p 150ohm±25% 450mA 最大 0.37ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB221SN1p 220ohm±25% 450mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB331SN1p 330ohm±25% 400mA 最大 0.58ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB471SN1p 470ohm±25% 300mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA050SN1p 5ohm±25% 500mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA100SN1p 10ohm±25% 500mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA220SN1p 22ohm±25% 500mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA470SN1p 47ohm±25% 300mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA750SN1p 75ohm±25% 300mA 最大 0.70ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18B

BLM18B系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0603 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

接下页。

* 关于小型产品，请参见 BLM15B。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18BD470SN1p 47ohm±25% 500mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD151SN1p 150ohm±25% 200mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD221SN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD331SN1p 330ohm±25% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD421SN1p 420ohm±25% 200mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD471SN1p 470ohm±25% 200mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD102SN1p 1000ohm±25% 100mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD152SN1p 1500ohm±25% 50mA 最大 1.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD182SN1p 1800ohm±25% 50mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD222SN1p 2200ohm±25% 50mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BD252SN1p 2500ohm±25% 50mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB050SN1p 5ohm±25% 700mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB100SN1p 10ohm±25% 700mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB220SN1p 22ohm±25% 600mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB470SN1p 47ohm±25% 550mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB600SN1p 60ohm±25% 550mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB750SN1p 75ohm±25% 500mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB121SN1p 120ohm±25% 500mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB141SN1p 140ohm±25% 450mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB151SN1p 150ohm±25% 450mA 最大 0.37ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB221SN1p 220ohm±25% 450mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB331SN1p 330ohm±25% 400mA 最大 0.58ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BB471SN1p 470ohm±25% 300mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA050SN1p 5ohm±25% 500mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA100SN1p 10ohm±25% 500mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA220SN1p 22ohm±25% 500mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA470SN1p 47ohm±25% 300mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA750SN1p 75ohm±25% 300mA 最大 0.70ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18BA121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18B

c 阻抗-频率特性

BLM18BD470SN1 BLM18BD121SN1 BLM18BD151SN1

BLM18B 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

c 阻抗-频率特性
BLM18BA 系列 (47ohm 到 420ohm)

BLM18BA 系列 (5ohm 到 75ohm)

BLM18BA 系列 (5ohm 到 220ohm)

BLM18BA 系列 (470ohm 到 2500ohm)

BLM18BA 系列 (120ohm 到 470ohm)

BLM18BA 系列 (47ohm 到 120ohm)

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

0

250

500

750

1000

BLM18BD421SN1
BLM18BD331SN1
BLM18BD221SN1
BLM18BD151SN1
BLM18BD121SN1
BLM18BD470SN1

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

0

500

1000

1500

2000

2500

BLM18BD252SN1
BLM18BD222SN1
BLM18BD182SN1
BLM18BD152SN1
BLM18BD102SN1
BLM18BD601SN1
BLM18BD471SN1

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

BLM18BB750SN1
BLM18BB600SN1
BLM18BB470SN1
BLM18BB220SN1
BLM18BB100SN1
BLM18BB050SN1

0

100

200

300
阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

2000

1500

1000

500

0

BLM18BB471SN1
BLM18BB331SN1
BLM18BB221SN1
BLM18BB151SN1
BLM18BB141SN1
BLM18BB121SN1

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

0

100

200

300

400

500

BLM18BA220SN1
BLM18BA100SN1
BLM18BA050SN1

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

0

10000

7500

5000

2500

BLM18BA121SN1
BLM18BA750SN1
BLM18BA470SN1

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

X

0

50

100

150

R
Z

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
） Z

0

100

200

300

R

X

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

400

200

300

100

0

Z
R

X

接下页。

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
铁
氧
体
磁
珠

06
03

/1
60

8 
(英

寸
/m

m
)

60

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18B

c 阻抗-频率特性

BLM18BD221SN1
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BLM18BD152SN1

BLM18BD252SN1

BLM18BB220SN1

BLM18BD331SN1

BLM18BD601SN1

BLM18BD182SN1

BLM18BB050SN1

BLM18BB470SN1

BLM18BD421SN1

BLM18BD102SN1

BLM18BD222SN1

BLM18BB100SN1

BLM18BB600SN1

BLM18B 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

接下页。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18B

c 阻抗-频率特性

BLM18BD221SN1

BLM18BD471SN1

BLM18BD152SN1

BLM18BD252SN1

BLM18BB220SN1

BLM18BD331SN1

BLM18BD601SN1

BLM18BD182SN1

BLM18BB050SN1

BLM18BB470SN1

BLM18BD421SN1

BLM18BD102SN1

BLM18BD222SN1

BLM18BB100SN1

BLM18BB600SN1

BLM18B 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

接下页。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18B

c 阻抗-频率特性

BLM18BB750SN1

BLM18BB151SN1

BLM18BB471SN1

BLM18BA220SN1

BLM18BA121SN1

BLM18BB121SN1

BLM18BB221SN1

BLM18BA050SN1

BLM18BA470SN1

BLM18BB141SN1

BLM18BB331SN1

BLM18BA100SN1

BLM18BA750SN1

BLM18B 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18T

BLM18T系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0603 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性 c 阻抗-频率特性

BLM18TG221TN1 BLM18TG601TN1 BLM18TG102TN1

BLM18TG121TN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

0.
6±

0.
10

（单位：mm）

: 电极

电路数目: 1
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品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18TG121TN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C

BLM18TG221TN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C

BLM18TG601TN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C

BLM18TG102TN1p 1000ohm±25% 100mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18T

BLM18T系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0603 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性 c 阻抗-频率特性

BLM18TG221TN1 BLM18TG601TN1 BLM18TG102TN1

BLM18TG121TN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

0.
6±

0.
10

（单位：mm）

: 电极

电路数目: 1
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品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18TG121TN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C

BLM18TG221TN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C

BLM18TG601TN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C

BLM18TG102TN1p 1000ohm±25% 100mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18R

BLM18R系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
数据接口用 降低由谐振产生的波形失真。

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM18RK121SN1 BLM18RK221SN1 BLM18RK471SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

接下页。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18RK121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C

BLM18RK221SN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C

BLM18RK471SN1p 470ohm±25% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C

BLM18RK601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C

BLM18RK102SN1p 1000ohm±25% 200mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C
电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18R

c 阻抗-频率特性

BLM18RK601SN1 BLM18RK102SN1

BLM18R 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18R

c 阻抗-频率特性

BLM18RK601SN1 BLM18RK102SN1

BLM18R 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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AC04 AC00

1MHz

测量电路

滤波器

测量点

布局20cm

BLMppR 系列的波形失真抑制性能

滤波器型 EMI 静噪效果/ 描述

初始
（无滤波器）

采用了
电阻（47Ω）

使用了
BLM18RK221SN1

（100MHz时为220Ω）

信号波形产生瞬时扰动。

这种瞬时扰动包含几百MHz谐波分量并产生噪声。

信号波形（100nsec/div，2V/div） 扩展（10nsec/div，2V/div） 频谱

与初始波形相比，瞬时扰动被抑制了一点。

但仍然存在高电平波形失真。

信号波形（100nsec/div，2V/div） 扩展（10nsec/div，2V/div） 频谱

BLM18R具有卓越的噪声抑制和波形失真抑制性能。

BLM18R不仅能显著抑制100MHz以上频带的频谱电平，还能抑制波形失真。

信号波形（100nsec/div，2V/div） 扩展（10nsec/div，2V/div） 频谱

EMI
静噪效果

BLMppR 系列 
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM21P

BLM21P系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
电源线用 0805 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。  * 关于小型产品，请参见 BLM18K。

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

2.0±0.2

0.5±0.2

1.25±0.2

EIA 代号 : 0805

0.
85

±0
.2

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM21PG220SN1p 22ohm±25% 6000mA 最大 0.009ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG300SN1p 30ohm（典型值） 4000mA 最大 0.014ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG600SN1p 60ohm±25% 3500mA 最大 0.02ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG121SN1p 120ohm±25% 3000mA 最大 0.03ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG221SN1p 220ohm±25% 2000mA 最大 0.045ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG331SN1p 330ohm±25% 1500mA 最大 0.07ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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抗
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Ω
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频率（MHz）
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如果BLM21PG 系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低

工作温度（°C）

额
定
电
流
（

m
A
）

850 125
0

1000

2000

3000

1500

6000

4000

3500

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM21P

BLM21P系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
电源线用 0805 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。  * 关于小型产品，请参见 BLM18K。

c 阻抗-频率特性 c 注意事项（额定值）

接下页。

2.0±0.2

0.5±0.2

1.25±0.2

EIA 代号 : 0805

0.
85

±0
.2

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM21PG220SN1p 22ohm±25% 6000mA 最大 0.009ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG300SN1p 30ohm（典型值） 4000mA 最大 0.014ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG600SN1p 60ohm±25% 3500mA 最大 0.02ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG121SN1p 120ohm±25% 3000mA 最大 0.03ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG221SN1p 220ohm±25% 2000mA 最大 0.045ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21PG331SN1p 330ohm±25% 1500mA 最大 0.07ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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如果BLM21PG 系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM21P

c 阻抗-频率特性

BLM21PG220SN1

BLM21PG121SN1

BLM21PG300SN1

BLM21PG221SN1

BLM21PG600SN1

BLM21PG331SN1

BLM21P 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21A

BLM21A系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0805 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM21AG121SN1 BLM21AG151SN1 BLM21AG221SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

接下页。

2.0±0.2

0.5±0.2

1.25±0.2

EIA 代号 : 0805

0.
85

±0
.2

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM21AG121SN1p 120ohm±25% 800mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG151SN1p 150ohm±25% 800mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG221SN1p 220ohm±25% 800mA 最大 0.13ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG331SN1p 330ohm±25% 700mA 最大 0.16ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG471SN1p 470ohm±25% 700mA 最大 0.19ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG601SN1p 600ohm±25% 600mA 最大 0.21ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG102SN1p 1000ohm±25% 500mA 最大 0.28ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21A

BLM21A系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
一般信号线用 0805 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM21AG121SN1 BLM21AG151SN1 BLM21AG221SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

接下页。

2.0±0.2

0.5±0.2

1.25±0.2

EIA 代号 : 0805

0.
85

±0
.2

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM21AG121SN1p 120ohm±25% 800mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG151SN1p 150ohm±25% 800mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG221SN1p 220ohm±25% 800mA 最大 0.13ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG331SN1p 330ohm±25% 700mA 最大 0.16ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG471SN1p 470ohm±25% 700mA 最大 0.19ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG601SN1p 600ohm±25% 600mA 最大 0.21ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21AG102SN1p 1000ohm±25% 500mA 最大 0.28ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21A

c 阻抗-频率特性

BLM21AG331SN1

BLM21AG102SN1
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BLM21A 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21B

BLM21B系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0805 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000
J 330mm卷装纸带 10000
B 散装（包） 1000

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装塑料带 3000
K 330mm卷装塑料带 10000
B 散装（包） 1000

接下页。

2.0±0.2

E

1.25±0.2

T

（单位：mm）

: 电极

品名 T

BLM21B
（不包括以下各项）

0.85±0.2

BLM21BD222SN1 1.25±0.2
BLM21BD272SN1 1.25±0.2

E

0.5±0.2

0.5±0.2
0.3±0.2

• 全部适合，不包括 BLM21BD222SN1/21BD272SN1

• 仅用于 BLM21BD222SN1/21BD272SN1

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM21BD121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD151SN1p 150ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD221SN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD331SN1p 330ohm±25% 200mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD421SN1p 420ohm±25% 200mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD471SN1p 470ohm±25% 200mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD751SN1p 750ohm±25% 200mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD102SN1p 1000ohm±25% 200mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD152SN1p 1500ohm±25% 200mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD182SN1p 1800ohm±25% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD222TN1p 2200ohm±25% 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD222SN1p 2250ohm（典型值） 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD272SN1p 2700ohm±25% 200mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB050SN1p 5ohm±25% 1000mA 最大 0.02ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB600SN1p 60ohm±25% 800mA 最大 0.13ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB750SN1p 75ohm±25% 700mA 最大 0.16ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB121SN1p 120ohm±25% 600mA 最大 0.19ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB151SN1p 150ohm±25% 600mA 最大 0.21ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB201SN1p 200ohm±25% 500mA 最大 0.26ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB221SN1p 220ohm±25% 500mA 最大 0.26ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB331SN1p 330ohm±25% 400mA 最大 0.33ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB471SN1p 470ohm±25% 400mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21B

BLM21B系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
高速信号线用 0805 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000
J 330mm卷装纸带 10000
B 散装（包） 1000

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装塑料带 3000
K 330mm卷装塑料带 10000
B 散装（包） 1000

接下页。

2.0±0.2

E

1.25±0.2

T

（单位：mm）

: 电极

品名 T

BLM21B
（不包括以下各项）

0.85±0.2

BLM21BD222SN1 1.25±0.2
BLM21BD272SN1 1.25±0.2

E

0.5±0.2

0.5±0.2
0.3±0.2

• 全部适合，不包括 BLM21BD222SN1/21BD272SN1

• 仅用于 BLM21BD222SN1/21BD272SN1

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM21BD121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD151SN1p 150ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD221SN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD331SN1p 330ohm±25% 200mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD421SN1p 420ohm±25% 200mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD471SN1p 470ohm±25% 200mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD751SN1p 750ohm±25% 200mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD102SN1p 1000ohm±25% 200mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD152SN1p 1500ohm±25% 200mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD182SN1p 1800ohm±25% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD222TN1p 2200ohm±25% 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD222SN1p 2250ohm（典型值） 200mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BD272SN1p 2700ohm±25% 200mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB050SN1p 5ohm±25% 1000mA 最大 0.02ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB600SN1p 60ohm±25% 800mA 最大 0.13ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB750SN1p 75ohm±25% 700mA 最大 0.16ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB121SN1p 120ohm±25% 600mA 最大 0.19ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB151SN1p 150ohm±25% 600mA 最大 0.21ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB201SN1p 200ohm±25% 500mA 最大 0.26ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB221SN1p 220ohm±25% 500mA 最大 0.26ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB331SN1p 330ohm±25% 400mA 最大 0.33ohm -55°C 到 +125°C    
BLM21BB471SN1p 470ohm±25% 400mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21B

c 阻抗-频率特性

BLM21BD121SN1

BLM21BD331SN1

BLM21BD601SN1

BLM21BD151SN1

BLM21BD421SN1

BLM21BD751SN1

BLM21BD221SN1

BLM21BD471SN1

BLM21BD102SN1

BLM21B 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)

c 阻抗-频率特性

接下页。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21B

c 阻抗-频率特性
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BLM21B 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21B

c 阻抗-频率特性

BLM21BD152SN1

BLM21BD222SN1

BLM21BB600SN1

BLM21BB151SN1

BLM21BB331SN1

BLM21BD182SN1

BLM21BD272SN1

BLM21BB750SN1

BLM21BB201SN1

BLM21BB471SN1

BLM21BD222TN1

BLM21BB050SN1

BLM21BB121SN1

BLM21BB221SN1

BLM21B 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21R

BLM21R系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
数据接口用 降低由谐振产生的波形失真。

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM21RK121SN1 BLM21RK221SN1 BLM21RK471SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

接下页。

2.0±0.2

0.5±0.2

1.25±0.2

EIA 代号 : 0805

0.
85

±0
.2

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM21RK121SN1p 120ohm±25% 200mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C

BLM21RK221SN1p 220ohm±25% 200mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C

BLM21RK471SN1p 470ohm±25% 200mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C

BLM21RK601SN1p 600ohm±25% 200mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C

BLM21RK102SN1p 1000ohm±25% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C
电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21R

c 阻抗-频率特性

BLM21RK601SN1 BLM21RK102SN1

BLM21R 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM21R

c 阻抗-频率特性

BLM21RK601SN1 BLM21RK102SN1

BLM21R 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM31P

BLM31P系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
电源线用 1206 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

K 330mm卷装压纹带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

c 注意事项（额定值）

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

1.
1±

0.
2

3.2±0.2 1.6±0.2

0.7±0.3

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM31PG330SN1p 33ohm±25% 6000mA 最大 0.009ohm -55°C 到 +125°C    
BLM31PG500SN1p 50ohm（典型值） 3500mA 最大 0.015ohm -55°C 到 +125°C    
BLM31PG121SN1p 120ohm±25% 3500mA 最大 0.02ohm -55°C 到 +125°C    
BLM31PG391SN1p 390ohm±25% 2000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM31PG601SN1p 600ohm±25% 1500mA 最大 0.08ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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如果BLM31PG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低

工作温度（°C）

额
定
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流
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m
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）
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1500

6000

3500

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
铁
氧
体
磁
珠

12
06

/3
21

6 
(英

寸
/m

m
)

76

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM31P

c 阻抗-频率特性

BLM31PG330SN1

BLM31PG391SN1

BLM31PG500SN1

BLM31PG601SN1

BLM31PG121SN1

BLM31P 系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM31P

c 阻抗-频率特性

BLM31PG330SN1

BLM31PG391SN1

BLM31PG500SN1

BLM31PG601SN1

BLM31PG121SN1

BLM31P 系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM41P

BLM41P系列 1806/4516 ( 英寸 /mm)
电源线用 1806 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2500

K 330mm卷装压纹带 8000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

BLM41BA 系列 (60ohm 到 75ohm)

BLM41BA 系列 (180ohm 到 1000ohm)

c 注意事项（额定值）

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

0.7±0.3

4.5±0.2 1.6±0.2

1.
6±

0.
2

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM41PG600SN1p 60ohm（典型值） 6000mA 最大 0.009ohm -55°C 到 +125°C    
BLM41PG750SN1p 75ohm（典型值） 3500mA 最大 0.015ohm -55°C 到 +125°C    
BLM41PG181SN1p 180ohm±25% 3500mA 最大 0.02ohm -55°C 到 +125°C    
BLM41PG471SN1p 470ohm±25% 2000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C    
BLM41PG102SN1p 1000ohm±25% 1500mA 最大 0.09ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

0

50

100

150

BLM41PG750SN1 

BLM41PG600SN1 

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

1200

900

600

300

0

BLM41PG102SN1

BLM41PG471SN1

BLM41PG181SN1

如果BLM41PG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM41P

c 阻抗-频率特性

BLM41PG600SN1

BLM41PG471SN1

BLM41PG750SN1

BLM41PG102SN1

BLM41PG181SN1

BLM41P 系列 1806/4516 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLM41P

c 阻抗-频率特性

BLM41PG600SN1

BLM41PG471SN1
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BLE 系列 电源线型 片状铁氧体磁珠 BLE32P

BLE32P系列 1210/3225 ( 英寸 /mm)
最大 10A 大电流片状铁氧体磁珠电感器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 1500

K 330mm卷装压纹带 7000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLE32PN300SN1

c额定值（p: 包装代号)

2.
0±

0.
2

3.2±0.2 2.5±0.2

0.7±0.3

（单位：mm）

: 电极

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLE32PN300SN1p 30ohm ±10ohm 10000mA 最大 1.6m ohm -55°C 到 +125°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLA 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLA2AA/BLA2AB

BLA2AA/BLA2AB系列 0804/2010 ( 英寸 /mm)
4 电路排列型，0804 尺寸。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

2.0±0.2

0.25±0.15 0.5±0.1

0.
2±

0.
15

1.
0±

0.
2

0.
5±

0.
1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLA2AAG121SN4p 120ohm±25% 100mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C

BLA2AAG221SN4p 220ohm±25% 50mA 最大 0.70ohm -55°C 到 +125°C

BLA2AAG601SN4p 600ohm±25% 50mA 最大 1.10ohm -55°C 到 +125°C

BLA2AAG102SN4p 1000ohm±25% 50mA 最大 1.30ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD750SN4p 75ohm±25% 200mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD121SN4p 120ohm±25% 200mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD221SN4p 220ohm±25% 100mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD471SN4p 470ohm±25% 100mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD601SN4p 600ohm±25% 100mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD102SN4p 1000ohm±25% 50mA 最大 1.00ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB100SN4p 10ohm±25% 200mA 最大 0.1ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB220SN4p 22ohm±25% 200mA 最大 0.2ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB470SN4p 47ohm±25% 200mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB121SN4p 120ohm±25% 50mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB221SN4p 220ohm±25% 50mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C
电路数目: 4

BLA2AAG 系列

阻
抗
（
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无极性。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLA 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLA2AA/BLA2AB

BLA2AA/BLA2AB系列 0804/2010 ( 英寸 /mm)
4 电路排列型，0804 尺寸。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

2.0±0.2

0.25±0.15 0.5±0.1

0.
2±

0.
15

1.
0±

0.
2

0.
5±

0.
1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLA2AAG121SN4p 120ohm±25% 100mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C

BLA2AAG221SN4p 220ohm±25% 50mA 最大 0.70ohm -55°C 到 +125°C

BLA2AAG601SN4p 600ohm±25% 50mA 最大 1.10ohm -55°C 到 +125°C

BLA2AAG102SN4p 1000ohm±25% 50mA 最大 1.30ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD750SN4p 75ohm±25% 200mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD121SN4p 120ohm±25% 200mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD221SN4p 220ohm±25% 100mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD471SN4p 470ohm±25% 100mA 最大 0.65ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD601SN4p 600ohm±25% 100mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABD102SN4p 1000ohm±25% 50mA 最大 1.00ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB100SN4p 10ohm±25% 200mA 最大 0.1ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB220SN4p 22ohm±25% 200mA 最大 0.2ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB470SN4p 47ohm±25% 200mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB121SN4p 120ohm±25% 50mA 最大 0.60ohm -55°C 到 +125°C

BLA2ABB221SN4p 220ohm±25% 50mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C
电路数目: 4
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLA 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLA2AA/BLA2AB

c 阻抗-频率特性

BLA2AAG121SN4

BLA2AAG102SN4

BLA2ABD221SN4

BLA2ABD750SN4

BLA2ABD471SN4

BLA2ABD121SN4

BLA2ABD601SN4

BLA2AAG221SN4 BLA2AAG601SN4

BLA2AA/BLA2AB 系列 0804/2010 ( 英寸 /mm)

c 阻抗-频率特性

接下页。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLA 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLA2AA/BLA2AB

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLA 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLA2AA/BLA2AB

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLA 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLA31A/BLA31B

BLA31A/BLA31B系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
4 电路排列型，1206 尺寸。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

0.8±0.10.4±0.2

3.2±0.2

1.
6±

0.
2

0.
8±

0.
2

0.
3±

0.
2

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLA31AG300SN4p 30ohm±25% 200mA 最大 0.10ohm -55°C 到 +125°C

BLA31AG600SN4p 60ohm±25% 200mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C

BLA31AG121SN4p 120ohm±25% 150mA 最大 0.20ohm -55°C 到 +125°C

BLA31AG221SN4p 220ohm±25% 150mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C

BLA31AG601SN4p 600ohm±25% 100mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C

BLA31AG102SN4p 1000ohm±25% 50mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C

BLA31BD121SN4p 120ohm±25% 150mA 最大 0.30ohm -55°C 到 +125°C

BLA31BD221SN4p 220ohm±25% 150mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C

BLA31BD471SN4p 470ohm±25% 100mA 最大 0.40ohm -55°C 到 +125°C

BLA31BD601SN4p 600ohm±25% 100mA 最大 0.45ohm -55°C 到 +125°C

BLA31BD102SN4p 1000ohm±25% 50mA 最大 0.55ohm -55°C 到 +125°C
电路数目: 4

BLA31AG 系列

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

1200

900

600

300

0

BLA31AG601SN4
BLA31AG102SN4

BLA31AG600SN4
BLA31AG300SN4

BLA31AG221SN4
BLA31AG121SN4

BLA31BD 系列

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

1500

300

600

900

1200

0

BLA31BD121SN4

BLA31BD601SN4
BLA31BD102SN4

BLA31BD471SN4
BLA31BD221SN4

无极性。

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
铁
氧
体
磁
珠

12
06

/3
21

6 
(英

寸
/m

m
)

84

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLA 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLA31A/BLA31B

c 阻抗-频率特性
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BLA31AG221SN4

BLA31BD121SN4

BLA31BD601SN4

BLA31AG600SN4

BLA31AG601SN4

BLA31BD221SN4

BLA31BD102SN4

BLA31AG121SN4

BLA31AG102SN4

BLA31BD471SN4

BLA31A/BLA31B 系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLA 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLA31A/BLA31B

c 阻抗-频率特性
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BLA31A/BLA31B 系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03H

BLM03H系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用 0201 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

接下页。

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03HG601SN1p 600ohm±25% 1000ohm±40% 150mA 最大 1.6ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03HG102SN1p 1000ohm±25% 1800ohm±40% 125mA 最大 2.6ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03HG122SN1p 1200ohm±25% 2000ohm±40% 100mA 最大 3.5ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03HD331SN1p 330ohm±25% 750ohm±40% 200mA 最大 1.0ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03HD471SN1p 470ohm±25% 1000ohm±40% 175mA 最大 1.3ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03HD601SN1p 600ohm±25% 1500ohm±40% 150mA 最大 1.7ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03HD102SN1p 1000ohm±25% 2300ohm±40% 120mA 最大 2.9ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03HB191SN1p 190ohm±25% 1150ohm±40% 150mA 最大 2.0ohm -55°C 到 +125°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03H

c 阻抗-频率特性

BLM03HD471SN1
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BLM03H 系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM03H

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状铁氧体磁珠 BLM03E

BLM03E系列 0201/0603 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用，还可用于大电流。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM03EB250SN1 BLM03EB500SN1

0.6±0.03 0.3±0.03

0.
3±

0.
03

0.15±0.05

（单位：mm）

: 电极

c额定值（p: 包装代号)

电路数目: 1

c 注意事项（额定值）
如果BLM03E 系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流。 
请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM03EB250SN1p 25ohm±25% 105ohm±40% 600mA 最大 0.26ohm -55°C 到 +125°C   
BLM03EB500SN1p 50ohm±25% 255ohm±40% 400mA 最大 0.58ohm -55°C 到 +125°C   

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
铁
氧
体
磁
珠

04
02

/1
00

5 
(英

寸
/m

m
)

88

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15H

BLM15H系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用 0402 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15HG601SN1p 600ohm±25% 1000ohm±40% 300mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HG102SN1p 1000ohm±25% 1400ohm±40% 250mA 最大 1.1ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HD601SN1p 600ohm±25% 1400ohm±40% 300mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HD102SN1p 1000ohm±25% 2000ohm±40% 250mA 最大 1.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HD182SN1p 1800ohm±25% 2700ohm±40% 200mA 最大 2.2ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HB121SN1p 120ohm±25% 500ohm±40% 300mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HB221SN1p 220ohm±25% 900ohm±40% 250mA 最大 1.0ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

BLM15HG系列（一般信号线用）
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15H

BLM15H系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用 0402 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15HG601SN1p 600ohm±25% 1000ohm±40% 300mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HG102SN1p 1000ohm±25% 1400ohm±40% 250mA 最大 1.1ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HD601SN1p 600ohm±25% 1400ohm±40% 300mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HD102SN1p 1000ohm±25% 2000ohm±40% 250mA 最大 1.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HD182SN1p 1800ohm±25% 2700ohm±40% 200mA 最大 2.2ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HB121SN1p 120ohm±25% 500ohm±40% 300mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15HB221SN1p 220ohm±25% 900ohm±40% 250mA 最大 1.0ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

BLM15HG系列（一般信号线用）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15H

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状铁氧体磁珠 BLM15E

BLM15E系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用，还可用于大电流。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM15EG121SN1 BLM15EG221SN1

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

c额定值（p: 包装代号)

电路数目: 1

c 注意事项（额定值）

额定电流降低

如果BLM15E系列的工作温度超出+85°C，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线图。

1500

900

额
定
电
流
（

m
A
）

额
定
电
流
（

m
A
）

工作温度（°C）
85 125

BLM15EG121SN1

700

500

工作温度（°C）
85 125

BLM15EG221SN1

0 0 0 0

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 3000

0

300

200

100

BLM15EG221SN1
BLM15EG121SN1

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

0

50

100

150

200

Z

R

X

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

阻
抗
（
Ω
）

0

300

200

100

Z

R

X

（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15EG121SN1p 120ohm±25% 145ohm（典型值） 1500mA 最大 0.095ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15EG221SN1p 220ohm±25% 270ohm（典型值） 700mA 最大 0.28ohm -55°C 到 +125°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状铁氧体磁珠 BLM15E

BLM15E系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用，还可用于大电流。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM15EG121SN1 BLM15EG221SN1

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

c额定值（p: 包装代号)

电路数目: 1

c 注意事项（额定值）

额定电流降低

如果BLM15E系列的工作温度超出+85°C，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线图。
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（高频率时，电阻元件成为主导。）

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15EG121SN1p 120ohm±25% 145ohm（典型值） 1500mA 最大 0.095ohm -55°C 到 +125°C   
BLM15EG221SN1p 220ohm±25% 270ohm（典型值） 700mA 最大 0.28ohm -55°C 到 +125°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM15G

BLM15G系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
适合高 GHz 频带噪声

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM15GG221SN1 BLM15GG471SN1 BLM15GA750SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

J 330mm卷装纸带 50000

B 散装（包） 1000

0.5±0.05

0.
5±

0.
05

1.0±0.05

0.25±0.1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM15GG221SN1p 220ohm±25% 600ohm±40% 300mA 最大 0.7ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15GG471SN1p 470ohm±25% 1200ohm±40% 200mA 最大 1.3ohm -55°C 到 +125°C    
BLM15GA750SN1p 75ohm±25% 1000ohm±40% 200mA 最大 1.3ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18H

BLM18H系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用 0603 尺寸  BLM18HE 还可支持电源线

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

* 关于小型产品，请参见 BLM15H。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18HG471SN1p 470ohm±25% 600ohm（典型值） 200mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HG601SN1p 600ohm±25% 700ohm（典型值） 200mA 最大 1.00ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HG102SN1p 1000ohm±25% 1000ohm（典型值） 100mA 最大 1.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HE601SN1p 600ohm±25% 600ohm（典型值） 800mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HE102SN1p 1000ohm±25% 1000ohm（典型值） 600mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HE152SN1p 1500ohm±25% 1500ohm（典型值） 500mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HD471SN1p 470ohm±25% 1000ohm（典型值） 100mA 最大 1.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HD601SN1p 600ohm±25% 1200ohm（典型值） 100mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HD102SN1p 1000ohm±25% 1700ohm（典型值） 50mA 最大 1.80ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HB121SN1p 120ohm±25% 500ohm±40% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HB221SN1p 220ohm±25% 1100ohm±40% 100mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HB331SN1p 330ohm±25% 1600ohm±40% 50mA 最大 1.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HK331SN1p 330ohm±25% 400ohm±40% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HK471SN1p 470ohm±25% 600ohm±40% 200mA 最大 0.70ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HK601SN1p 600ohm±25% 700ohm±40% 100mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HK102SN1p 1000ohm±25% 1200ohm±40% 50mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

BLM18HG 系列 (一般信号线用)
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18H

BLM18H系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用 0603 尺寸  BLM18HE 还可支持电源线

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

* 关于小型产品，请参见 BLM15H。

0.4±0.2

1.6±0.15 0.8±0.15

0.
8±

0.
15

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18HG471SN1p 470ohm±25% 600ohm（典型值） 200mA 最大 0.85ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HG601SN1p 600ohm±25% 700ohm（典型值） 200mA 最大 1.00ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HG102SN1p 1000ohm±25% 1000ohm（典型值） 100mA 最大 1.60ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HE601SN1p 600ohm±25% 600ohm（典型值） 800mA 最大 0.25ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HE102SN1p 1000ohm±25% 1000ohm（典型值） 600mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HE152SN1p 1500ohm±25% 1500ohm（典型值） 500mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HD471SN1p 470ohm±25% 1000ohm（典型值） 100mA 最大 1.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HD601SN1p 600ohm±25% 1200ohm（典型值） 100mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HD102SN1p 1000ohm±25% 1700ohm（典型值） 50mA 最大 1.80ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HB121SN1p 120ohm±25% 500ohm±40% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HB221SN1p 220ohm±25% 1100ohm±40% 100mA 最大 0.80ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HB331SN1p 330ohm±25% 1600ohm±40% 50mA 最大 1.20ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HK331SN1p 330ohm±25% 400ohm±40% 200mA 最大 0.50ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HK471SN1p 470ohm±25% 600ohm±40% 200mA 最大 0.70ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HK601SN1p 600ohm±25% 700ohm±40% 100mA 最大 0.90ohm -55°C 到 +125°C    
BLM18HK102SN1p 1000ohm±25% 1200ohm±40% 50mA 最大 1.50ohm -55°C 到 +125°C    

电路数目: 1

BLM18HG 系列 (一般信号线用)
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18H

c 阻抗-频率特性

BLM18HG471SN1

BLM18HE601SN1 BLM18HE102SN1 BLM18HE152SN1

BLM18HG601SN1 BLM18HG102SN1

BLM18H 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

c 阻抗-频率特性

接下页。

BLM18HD 系列 (高速信号线用)
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如果BLM18HE系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18H

c 阻抗-频率特性

BLM18HD471SN1

BLM18HB121SN1

BLM18HK331SN1

BLM18HK102SN1

BLM18HD601SN1

BLM18HB221SN1

BLM18HK471SN1

BLM18HD102SN1

BLM18HB331SN1

BLM18HK601SN1

BLM18H 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18H

c 阻抗-频率特性

BLM18HD471SN1

BLM18HB121SN1
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BLM18HD601SN1
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BLM18HK601SN1

BLM18H 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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3m距离处测得的辐射

BLM

BLM18H在UHF频带中的静噪效果

滤波器型 EMI 静噪效果/ 描述

BLM18HG102SN1和BLM18AG102SN1（传统型） 比较

初始
（无滤波器）

传统型
BLM18AG102SN1

（1000W at 100MHz）

GHz静噪用
BLM18HG102SN1

（1000W at 100MHz）

测试线路

传统型BLM18AG对300MHz和700MHz
之间频率范围内的噪声抑制十分有效。

除了传统型BLM的有效性外，BLM18HG
还可抑制700MHz以上频率范围的噪声。

BLM18H 系列EMI
静噪效果
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状铁氧体磁珠 BLM18E

BLM18E系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用，还可用于大电流。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

T

（单位：mm）

品名 T
BLM18EGpppTN1 0.5±0.15
BLM18EGpppSN1 0.8±0.15

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18EG101TN1p 100ohm±25% 140ohm（典型值） 2000mA 最大 0.045ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG121SN1p 120ohm±25% 145ohm（典型值） 2000mA 最大 0.04ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG221SN1p 220ohm±25% 260ohm（典型值） 2000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG221TN1p 220ohm±25% 300ohm（典型值） 1000mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG331TN1p 330ohm±25% 450ohm（典型值） 500mA 最大 0.21ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG391TN1p 390ohm±25% 520ohm（典型值） 500mA 最大 0.3ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG471SN1p 470ohm±25% 550ohm（典型值） 500mA 最大 0.21ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG601SN1p 600ohm±25% 700ohm（典型值） 500mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1

BLM18EG_TN1 系列

阻
抗
（
Ω
）
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c 注意事项（额定值）
如果BLM18EG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低

工作温度（°C）

额
定
电
流
（

m
A
）

850 125
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1000

2000

500

（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状铁氧体磁珠 BLM18E

BLM18E系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
GHz 频带噪声用，还可用于大电流。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 阻抗-频率特性

接下页。

1.6±0.15 0.8±0.15

0.4±0.2

T

（单位：mm）

品名 T
BLM18EGpppTN1 0.5±0.15
BLM18EGpppSN1 0.8±0.15

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18EG101TN1p 100ohm±25% 140ohm（典型值） 2000mA 最大 0.045ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG121SN1p 120ohm±25% 145ohm（典型值） 2000mA 最大 0.04ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG221SN1p 220ohm±25% 260ohm（典型值） 2000mA 最大 0.05ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG221TN1p 220ohm±25% 300ohm（典型值） 1000mA 最大 0.15ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG331TN1p 330ohm±25% 450ohm（典型值） 500mA 最大 0.21ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG391TN1p 390ohm±25% 520ohm（典型值） 500mA 最大 0.3ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG471SN1p 470ohm±25% 550ohm（典型值） 500mA 最大 0.21ohm -55°C 到 +125°C   
BLM18EG601SN1p 600ohm±25% 700ohm（典型值） 500mA 最大 0.35ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目: 1

BLM18EG_TN1 系列

阻
抗
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）
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c 注意事项（额定值）
如果BLM18EG系列的工作温度超出+85°C，
就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低

工作温度（°C）
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状铁氧体磁珠 BLM18E

c 阻抗-频率特性
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BLM18EG221TN1
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BLM18EG331TN1
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BLM18EG221SN1
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BLM18E 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18G

BLM18G系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
适合高 GHz 频带噪声

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM18GG471SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

0.35±0.15

1.6±0.1 0.8±0.1

0.
8±

0.
1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18GG471SN1p 470ohm±25% 1800ohm±30% 200mA 1.0ohm ±0.3ohm -55°C 到 +125°C    
电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BLM 系列 信号线型 片状铁氧体磁珠 BLM18G

BLM18G系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
适合高 GHz 频带噪声

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅100至103页中的内容。

c 阻抗-频率特性

c 阻抗-频率特性

BLM18GG471SN1

c额定值（p: 包装代号)

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

J 330mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

0.35±0.15

1.6±0.1 0.8±0.1

0.
8±

0.
1

（单位：mm）

: 电极

品名
阻抗

(at 100MHz/20°C)
阻抗

(at 1GHz/20°C) 额定电流 直流电阻
工作

温度范围

BLM18GG471SN1p 470ohm±25% 1800ohm±30% 200mA 1.0ohm ±0.3ohm -55°C 到 +125°C    
电路数目: 1
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（高频率时，电阻元件成为主导。）
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片状铁氧体磁珠 !警告/注意事项

1. 关于额定电流

不要使用超出额定电流的产品，因为这可能导致过热，

并破坏绝缘抗性。

2. 关于过浪涌电流

超过额定电流的过浪涌电流（脉冲电流或冲击电流） 
会造成致命性失效，例如开路，温升过大导致烧焦。

如果需使用浪涌电流，请事先向本公司咨询。

o 焊接和安装

• 自热 
将片状铁氧体磁珠BLM_AX/P/K/S系列安装在靠近会辐

射热量的其他产品时，请给予特别注意。 
其他产品产生的热量可能会使绝缘电阻劣化并引起该元

件过热。

o 额定值

o 保管和使用条件

o 注意事项（焊接与安装）

<使用环境>
不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用产品。

切勿在有机溶剂周围使用本产品。

<保管和使用要求>
1. 保管期限

BLM15E/15H/15G系列应在12个月内使用；其他产品

应在6个月内使用。 
如果超过该期间，检查产品的可焊性。  

2. 储存条件

 (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
   相对湿度： 15% 到 85%
   避免温度和湿度的突然改变。

 (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀

性气体中。

1. 清洗

清洗方法不当可能引起故障及退化。 当在不处于安装

信息情况下进行洗涤时，请联系我司。

2. 焊接  
如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。 请在安装

信息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. 其他

由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可

能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、安装位

置及其他运行条件而变化。 一定要检查及事先确定各

滤波器的静噪效果（在实际电路中等），然后方可把滤

波器用于商用型设备设计。

o 使用

1. 树脂涂层

使用树脂进行涂层和封膜处理会影响本产品的性能。 
因此，请谨慎选用树脂。

使用前，请对贴装有本产品的装置进行可靠性评估。

!警告

注意事项

2. 基片的操作

在将产品安装于基片上之后，在修切基片，向基片上插

入或从基片上拔出接头，或固紧基片螺钉时，不得因为

基片的弯曲或扭动而向产品施加任何应力。 
过度的机械应力可能导致产品破裂。

弯曲 扭结
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BLp

BLM02
BLM03 

BLM15

BLM18

BLM21

• BLM03PG•PX•EB/15AX•PD•PG•PX/18PG•
KG•SG/21PG除外。 BLM02/03/15/18G型特

别适宜于回流焊接。

回流

回流

回流

波峰

（不包括18G）

回流

波峰/
回流

类型

0.16-0.2

0.2-0.3

0.4

0.7

1.2

a

0.4-0.56

0.6-0.9

1.2-1.4

2.2-2.6

1.8-2.0

3.0-4.0

b焊接

0.2-0.23

0.3

0.5

0.7

1.0

c

o回流和波峰

BLE32PN·BLMppAX/P/K/S/EBLM 系列
BLE32
BLM02
BLM03
BLM15
BLM18
BLM21
BLM31
BLM41

c

a
b a

b

d（
布
局
）

c

焊盘布局

焊盘布局 
+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

1. 标准焊盘尺寸

焊接和安装片状铁氧体磁珠

BLA2A
BLA31

o回流焊接 o回流和波峰

BLA2A BLA31

• 如果布局上有较高的自热量，PCB和元件的触点可能会损
坏。

0.40.8 中心距

2.
2-

2.
6

2.8

0.
8

0.250.5 中心距

1.
5

1.75

0.
5

BLM03AX
BLM03Pp
BLM03EB
BLM15AX
BLM15PD
BLM15PG
BLM15PX

BLM18PG
BLM18KG
BLM18SG

BLM21PG

BLM31PG

BLM41PG

最大 0.9

最大 1.8

最大 1.5

最大 2.2

最大 3.0

0.5-1.5

1.7-2.5

3-4

5-6

1.5

2

3-4

6

1.5-2

3.5

6

1.5-2

3.5

6

0.3

0.5

0.7

1.0

1.2

0.2-0.3

0.4

0.7

1.2

2.0

3.0

3.0-4.0

4.2-5.2

5.5-6.5

0.3

1.2

0.5

1.2

2.4

0.7

1.2

2.4

6.4

1.0

1.2

2.4

6.4

1.2

2.4

6.4

1.2

2.4

6.4

0.3

0.7

0.5
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1.2

3.3

1.0

1.0

1.2

3.3
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1.2

3.3

1.2

1.2

3.3

0.3

0.3
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1.65

1.0
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1.0

1.65
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1.2
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1.2

1.65

18µm 35µm 70µm

0.6-0.9

1.2-1.4

类型
焊盘布局厚度和尺寸d额定

电流
（A）

a b c焊接

• 关于BLE32PN焊盘布局厚度，请注意温度上限。

• 不要使用比上面对 BLMppAX/P/K/S 列出的更窄布局。

窄布局会导致过热或开路。

回流

BLE32PN 10 2.71.9

- 4.0 （温度
不超出85°C）

-

- 8.0（温度
不超出125°C）

-

3.6
波峰/
回流

回流

 波峰 
2.2-2.6
回流

1.8-2.0

波峰/
回流
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BLp

BLM02
BLM03 

BLM15

BLM18

BLM21

• BLM03PG•PX•EB/15AX•PD•PG•PX/18PG•
KG•SG/21PG除外。 BLM02/03/15/18G型特

别适宜于回流焊接。

回流

回流

回流

波峰

（不包括18G）

回流

波峰/
回流

类型

0.16-0.2

0.2-0.3

0.4

0.7

1.2

a

0.4-0.56

0.6-0.9

1.2-1.4

2.2-2.6

1.8-2.0

3.0-4.0

b焊接

0.2-0.23

0.3

0.5

0.7

1.0

c

o回流和波峰

BLE32PN·BLMppAX/P/K/S/EBLM 系列
BLE32
BLM02
BLM03
BLM15
BLM18
BLM21
BLM31
BLM41

c

a
b a

b

d（
布
局
）

c

焊盘布局

焊盘布局 
+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

1. 标准焊盘尺寸

焊接和安装片状铁氧体磁珠

BLA2A
BLA31

o回流焊接 o回流和波峰

BLA2A BLA31

• 如果布局上有较高的自热量，PCB和元件的触点可能会损
坏。

0.40.8 中心距
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18µm 35µm 70µm
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1.2-1.4

类型
焊盘布局厚度和尺寸d额定

电流
（A）

a b c焊接

• 关于BLE32PN焊盘布局厚度，请注意温度上限。

• 不要使用比上面对 BLMppAX/P/K/S 列出的更窄布局。

窄布局会导致过热或开路。

回流

BLE32PN 10 2.71.9

- 4.0 （温度
不超出85°C）

-

- 8.0（温度
不超出125°C）

-

3.6
波峰/
回流

回流

 波峰 
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回流
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波峰/
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2. 锡膏印刷和粘合剂涂布

在对片状铁氧体磁珠和磁珠电感器进行回流焊时，印刷必

须按照以下焊膏印刷条件进行。 
如果使用了过多的焊料，芯片将很容易因PCB的机械和热

应力而损坏并可能碎裂。  
对于阻焊图案和铜箔图案，应使用标准焊盘尺寸。

当对片状铁氧体磁珠和磁珠电感器进行波峰焊接时，根据

下列条件使用粘合剂。 
如果粘合剂使用过多，可能会溢出流入到焊盘或端子区，

造成可焊性差。

反之，如果粘合剂用量不足，或者粘合剂没有充分硬化，

芯片可能就会在波峰焊接时脱落。

BLM
BLE

BLM18/21/31/41 系列
（不包括BLM18G系列）
下图显示了涂敷量。

（单位：mm）

o确保焊料平滑地加到元件的端面上，最小高度为
0.2mm到0.3mm。
o焊膏的标准厚度: 

50-80µm: BLM02
100-150µm: BLM03
100-200µm: BLM15/18/21/31/41/BLE32

最
小

 0
.2

–0
.3

m
m

a: 20–70µm
b: 30–35µm
c: 50–105µm

c

a

b

片状实心电感器

粘合剂

焊盘PCB

BLA BLA31 系列 
下图显示了涂敷量。

o焊膏的标准厚度: 
100-150µm: BLA2A
150-200µm: BLA31

a: 20–70µm
b: 30–35µm
c: 50–105µm

c

a

b

片状实心电感器

粘合剂

焊盘PCB

系列 焊膏印刷 粘合剂应用

0.4
1.75

0.
5

0.
5

0.
5

1.
5

0.8

0.25 0.25

0.
8

0.
7

0.
7

BLA31 BLA2A

o PCB翘曲

PCB的设计应确保产品不会因为PCB板的翘曲而受到机械

应力。

不良示例

产品应位于机械应力的侧面方向（长度：a<b）。

良好示例

a

b

BLp 片状铁氧体磁珠 焊接和安装
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o波峰焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu焊料）

BLM（不包括BLM02/03/15/18G）
BLE
BLA31

系列
预热

标准温度曲线 极限温度曲线

加热

温度 (T1) 温度 (T2)时间 (t1)

150°C 最小60秒 250°C 4 到 6 秒 最大2次 最大5秒 最大2次265±3°C

时间 (t2)

加热
波峰周期

温度 (T3) 时间 (t2)
波峰周期

T1

T3
T2

温
度
（
℃
）

预热 时间（秒）

t2
加热 极限温度曲线

标准温度曲线

t1

(2) 焊接温度曲线

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

BLM
BLE
BLA

系列

标准温度曲线 极限温度曲线

温度 (T1) 时间 (t1)

加热

最小150°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最大2次最小150°C 260°C/10秒最大60秒

回流次数 回流次数峰值温度
（T2）

峰值温度
（T4）温度 (T3) 时间 (t2)

加热

150
180

T2
T4
T3

T1

温
度
（
℃
）

90s±30秒 时间（秒）

t2

t1
极限温度曲线

标准温度曲线
预热

3. 标准焊接条件

(1) 焊接方法

仅限使用波峰焊接和回流焊接方式。

在焊接片状铁氧体磁珠和磁珠电感器时，请使用标准焊接

条件。

在焊接几个不同的部件时，由于每个部件具有不同的焊接

条件，因此要选用需要最低热量和最短时间的那些焊接条

件。

焊料: 使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。 使用Sn-Zn基焊料会导

致产品性能下降。  
如果对BLA系列产品使用Sn-Zn基焊料，请预先与村

田联系。

助焊剂：

o 使用基于松香的焊剂。

若使用RA型焊料，则应对本产品进行彻底清洁，确保无任

何残留焊剂。

o 不要使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.20wt%）

o 请勿使用水溶性助焊剂。

有关其他安装方法，请联系村田公司。

BLp 片状铁氧体磁珠 焊接和安装
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o波峰焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu焊料）

BLM（不包括BLM02/03/15/18G）
BLE
BLA31

系列
预热

标准温度曲线 极限温度曲线

加热

温度 (T1) 温度 (T2)时间 (t1)

150°C 最小60秒 250°C 4 到 6 秒 最大2次 最大5秒 最大2次265±3°C

时间 (t2)

加热
波峰周期

温度 (T3) 时间 (t2)
波峰周期

T1

T3
T2

温
度
（
℃
）

预热 时间（秒）

t2
加热 极限温度曲线

标准温度曲线

t1

(2) 焊接温度曲线

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

BLM
BLE
BLA

系列

标准温度曲线 极限温度曲线

温度 (T1) 时间 (t1)

加热

最小150°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最大2次最小150°C 260°C/10秒最大60秒

回流次数 回流次数峰值温度
（T2）

峰值温度
（T4）温度 (T3) 时间 (t2)

加热

150
180

T2
T4
T3

T1

温
度
（
℃
）

90s±30秒 时间（秒）

t2

t1
极限温度曲线

标准温度曲线
预热

3. 标准焊接条件

(1) 焊接方法

仅限使用波峰焊接和回流焊接方式。

在焊接片状铁氧体磁珠和磁珠电感器时，请使用标准焊接

条件。

在焊接几个不同的部件时，由于每个部件具有不同的焊接

条件，因此要选用需要最低热量和最短时间的那些焊接条

件。

焊料: 使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。 使用Sn-Zn基焊料会导

致产品性能下降。  
如果对BLA系列产品使用Sn-Zn基焊料，请预先与村

田联系。

助焊剂：

o 使用基于松香的焊剂。

若使用RA型焊料，则应对本产品进行彻底清洁，确保无任

何残留焊剂。

o 不要使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.20wt%）

o 请勿使用水溶性助焊剂。

有关其他安装方法，请联系村田公司。
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BLp 片状铁氧体磁珠 焊接和安装

4. 清洗

清洗片状铁氧体磁珠时应遵循以下条件。

(1) 清洁温度 最大 350°C（对于酒精型清洁剂，40℃）

(2) 超声  
输出：最大20W/liter
持续时间：最长5分钟

频率：28 到 40kHz
(3) 清洁剂 

下列清洗液已在个别元件上经过测试。 生产之前应对装配

完成品进行评估。

(a) 酒精清洗液

异丙醇（IPA）
(b) 水溶性清洗液

Pine Alpha ST-100S
(4) 确保彻底清除残留助焊剂。

使用去离子水清除水溶性清洗液后，应使器件完全晾干。  
(5) BLM_G型产品采用树脂处理。 在清洗本产品时，使用超

声波清洗可能会影响产品中树脂的质量。 使用超声波清洗

时，要根据清洗条件确认其产品的可靠性。

(3) 使用烙铁焊接

使用烙铁时必须严格遵守下列条件。

（不包括BLM02系列）

预热：150°C 60秒以上

烙铁功率输出/烙铁头直径：  
最大 80W / 最大 ø3mm 

烙铁头温度 / 焊接时间 / 次数：

最大 350°C / 3-4s / 2次
不得让烙铁头直接接触片体。

有关上述以外的烙铁焊接方法，请向村田技术部门咨询。
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BLp 包装片状铁氧体磁珠

品名
尺寸

最少订购数量（件）

BLM02
BLM03
BLM15
BLM18A/B/P/R/H/G
BLM18EG/KG_TN
BLM18EG/KG_SN
BLM18S
BLM18T
BLM21
BLM31
BLM21BD222SN1/272SN1
BLE32
BLA2A
BLA31

ø1.5

供给方向
a

c
∗1 4.0±0.1

∗2 2.0±0.05
4.0±0.1

∗3
 3

.5
±0

.0
5

8.
0±

0.
3

1.
75

±0
.1

c

c: 腔体深度
（压纹带）

c: 编带总厚度
（纸带）

从底部测量压纹带空腔的尺寸。

从底部测量空腔的尺寸。

d

<压纹>

b

+0.1
-0

仅BLM21BD222SN1/BD272SN1和BLM31的腔中有孔。
ø1.0 +0.3 -0.
仅适用于BLE32  ø1.0 +0.2 -0.

ø180mm 盘卷

纸带 压纹带 纸带 压纹带dcba
ø330mm 盘卷

散装

    最少订购数量和8mm宽度纸／压纹带包装尺寸

0.45

0.70

1.15

1.85

1.85

1.85

1.85

2.25

3.5

2.25

3.2

2.2

3.4

0.25

0.40

0.65

1.05

1.05

1.05

1.05

1.45

1.9

1.45

2.8

1.2

1.8

最大0.40

最大0.55

最大0.8

最大1.1

最大0.85

最大1.1

最大0.90

最大0.90

最大1.1

1.3

1.3

2.3

最大0.8

最大1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000

3000

1500

-

-

-

50000

50000

10000

10000

30000

-

10000

-

-

-

50000

10000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

20000

15000

10000

4000

4000

10000

10000

4000

-

-

-

10000

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

10000

10000

7000

-

-

∗1 BLM02/03/15: 2.0±0.05
    BLM18S/18T/BLA2A: 2.0±0.1
∗2 BLA2A/31: 2.0±0.1
∗3 BLA2A/31: 3.5±0.1

<纸>

BLM02/03

c

（单位：mm）

（单位：mm）

ø1.5

供给方向

a

c

c: 腔体深度

“最少订购数量” 为每次交货或订货的数量单位。 该数量为 “最少订购数量” 的整数倍。

4.0±0.1
2.0±0.05

4.0±0.1

5.
5±

0.
05

12
.0

±0
.3

1.
75

±0
.1

0.3±0.1

 ø1.5 +0.3
-0

b

+0.1
-0

    最少订购数量和12mm宽度压纹带尺寸

BLM41

品名
尺寸 最少订购数量（件）

4.8 1.9 1.75 2500 8000

ø180mm 盘卷cba ø330mm 盘卷

1000

散装
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BLp 包装片状铁氧体磁珠

品名
尺寸

最少订购数量（件）

BLM02
BLM03
BLM15
BLM18A/B/P/R/H/G
BLM18EG/KG_TN
BLM18EG/KG_SN
BLM18S
BLM18T
BLM21
BLM31
BLM21BD222SN1/272SN1
BLE32
BLA2A
BLA31

ø1.5

供给方向

a

c
∗1 4.0±0.1

∗2 2.0±0.05
4.0±0.1

∗3
 3

.5
±0

.0
5

8.
0±

0.
3

1.
75

±0
.1

c

c: 腔体深度
（压纹带）

c: 编带总厚度
（纸带）

从底部测量压纹带空腔的尺寸。

从底部测量空腔的尺寸。

d

<压纹>

b

+0.1
-0

仅BLM21BD222SN1/BD272SN1和BLM31的腔中有孔。
ø1.0 +0.3 -0.
仅适用于BLE32  ø1.0 +0.2 -0.

ø180mm 盘卷

纸带 压纹带 纸带 压纹带dcba
ø330mm 盘卷

散装

    最少订购数量和8mm宽度纸／压纹带包装尺寸

0.45

0.70

1.15

1.85

1.85

1.85

1.85

2.25

3.5

2.25

3.2

2.2

3.4

0.25

0.40

0.65

1.05

1.05

1.05

1.05

1.45

1.9

1.45

2.8

1.2

1.8

最大0.40

最大0.55

最大0.8

最大1.1

最大0.85

最大1.1

最大0.90

最大0.90

最大1.1

1.3

1.3

2.3

最大0.8

最大1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000

3000

1500

-

-

-

50000

50000

10000

10000

30000

-

10000

-

-

-

50000

10000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

20000

15000

10000

4000

4000

10000

10000

4000

-

-

-

10000

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

10000

10000

7000

-

-

∗1 BLM02/03/15: 2.0±0.05
    BLM18S/18T/BLA2A: 2.0±0.1
∗2 BLA2A/31: 2.0±0.1
∗3 BLA2A/31: 3.5±0.1

<纸>

BLM02/03

c

（单位：mm）

（单位：mm）

ø1.5

供给方向

a

c

c: 腔体深度

“最少订购数量” 为每次交货或订货的数量单位。 该数量为 “最少订购数量” 的整数倍。

4.0±0.1
2.0±0.05

4.0±0.1

5.
5±

0.
05

12
.0

±0
.3

1.
75

±0
.1

0.3±0.1

 ø1.5 +0.3
-0

b

+0.1
-0

    最少订购数量和12mm宽度压纹带尺寸

BLM41

品名
尺寸 最少订购数量（件）

4.8 1.9 1.75 2500 8000

ø180mm 盘卷cba ø330mm 盘卷

1000

散装
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BLM15AG100SN1
BLM15AG700SN1
BLM15AG121SN1
BLM15AG221SN1
BLM15AG601SN1
BLM15AG102SN1
BLM15AX100SN1
BLM15AX300SN1

1
2
3
4
5
6
7
8

20
20
20
20
20
20
20
20

10Ω (Typ.)
70Ω (Typ.)
120Ω±25%
220Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
10Ω±5Ω

30Ω±25%

1000
600
550
450
300
300

1740
1100

0.025
0.15
0.19
0.29
0.52
0.65

0.015
0.06

BLM02AX100SN1
BLM02AX700SN1
BLM02AX121SN1
BLM03AG100SN1
BLM03AG700SN1
BLM03AG800SN1
BLM03AG121SN1
BLM03AG241SN1
BLM03AG601SN1
BLM03AG102SN1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10Ω±5Ω
70Ω±25%

120Ω±25%
10Ω (Typ.)
70Ω (Typ.)
80Ω±25%

120Ω±25%
240Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%

750
300
250
500
200
200
200
200
100
100

0.07
0.4
0.5
0.1
0.4
0.4
0.5
0.8
1.5
2.5

BLM03HD331SN1
BLM03HD471SN1
BLM03HD601SN1
BLM03HD102SN1
BLM03PG220SN1
BLM03PG330SN1
BLM03PX220SN1
BLM03PX330SN1
BLM03PX800SN1

35
36
37
38
39
40
41
42
43

30
31
32
33
34

20
20
20
20
20
20
20
20
20

330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
22Ω±25%
33Ω±25%
22Ω±25%
33Ω±25%
80Ω±25%

200
175
150
120
900
750

1800
1500
1000

1.0
1.3
1.7
2.9

0.065
0.090
0.040
0.055
0.130

BLM03AX100SN1
BLM03AX800SN1
BLM03AX121SN1
BLM03AX241SN1
BLM03AX601SN1
BLM03AX102SN1

11
12
13
14
15
16

20
20
20
20
20
20

10Ω (Typ.)
80Ω±25%

120Ω±25%
240Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%

1000
500
450
350
250
200

0.05
0.18
0.23
0.38
0.85
1.25

BLM03EB250SN1
BLM03EB500SN1
BLM03HG601SN1
BLM03HG102SN1
BLM03HB191SN1

20
20
20
20
20

25Ω±25%
50Ω±25%

600Ω±25%
1000Ω±25%
190Ω±25%

600
400
150
125
150

0.26
0.58
1.6
2.6
2.0

BLM03BB100SN1
BLM03BB220SN1
BLM03BB470SN1
BLM03BB750SN1
BLM03BB121SN1
BLM03BD750SN1
BLM03BD121SN1
BLM03BD241SN1
BLM03BD471SN1
BLM03BD601SN1
BLM03BC330SN1
BLM03BC560SN1
BLM03BC800SN1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10Ω±25%
22Ω±25%
47Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
240Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%
33Ω±25%
56Ω±25%
80Ω±25%

300
200
200
200
100
300
250
200
215
200
150
100
100

0.4
0.5
0.7
1.0
1.5
0.4
0.5
0.8
1.5
1.7
0.85
1.05
1.40

oEKEMBL03AJ-KIT（片状铁氧体磁珠）

oEKEMBL15AJ-KIT（片状铁氧体磁珠）

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

（at 100MHz, 20 degrees C）

订购数量

（件）

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

（at 100MHz, 20 degrees C）

订购数量

（件）

设计辅助工具片状铁氧体磁珠BLp

接下页。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状
铁
氧
体
磁
珠

设
计
辅
助
工
具

BLM15HB221SN1
BLM15EG121SN1
BLM15EG221SN1
BLM15GG221SN1
BLM15GG471SN1
BLM15GA750SN1
BLM15PG100SN1
BLM15PD300SN1
BLM15PD600SN1
BLM15PD800SN1
BLM15PD121SN1
BLM15PX330SN1
BLM15PX600SN1
BLM15PX800SN1
BLM15PX121SN1
BLM15PX181SN1
BLM15PX221SN1
BLM15PX331SN1
BLM15PX471SN1
BLM15PX601SN1

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

220Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
220Ω±25%
470Ω±25%
75Ω±25%
10Ω (Typ.)
30Ω±25%
60Ω±25%
80Ω±25%

120Ω±25%
33Ω±25%
60Ω±25%
80Ω±25%

120Ω±25%
180Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

250
1500
700
300
200
200

1000
2200
1700
1500
1300
3000
2500
2300
2000
1500
1400
1200
1000
900

1.00
0.095
0.28
0.70
1.30
1.30

0.025
0.035
0.06
0.07
0.09

0.022
0.032
0.038
0.055
0.090 
0.10
0.15
0.20
0.23

BLM15BB470SN1
BLM15BB750SN1
BLM15BB121SN1
BLM15BB221SN1
BLM15BC121SN1
BLM15BC241SN1
BLM15BD750SN1
BLM15BD121SN1
BLM15BD221SN1
BLM15BD471SN1
BLM15BD601SN1
BLM15BD102SN1
BLM15BD182SN1
BLM15BX750SN1
BLM15BX121SN1
BLM15BX221SN1
BLM15BX471SN1
BLM15BX601SN1
BLM15BX102SN1
BLM15BX182SN1
BLM15HD601SN1
BLM15HD102SN1
BLM15HD182SN1
BLM15HG601SN1
BLM15HG102SN1
BLM15HB121SN1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

47Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
120Ω±25%
240Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1800Ω±25%

75Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1800Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1800Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
120Ω±25%

300
300
300
200
350
250
300
300
300
200
200
200
100
600
600
450
350
350
300
250
300
250
200
300
250
300

0.35
0.40
0.55
0.80
0.45
0.70
0.20
0.30
0.40
0.60
0.65
0.90
1.40
0.15
0.17
0.27
0.41
0.46
0.65
0.90
0.85
1.25
2.20
0.70
1.10
0.70

BLM15BA100SN1
BLM15BA220SN1
BLM15BA330SN1
BLM15BA470SN1
BLM15BA750SN1
BLM15BB050SN1
BLM15BB100SN1
BLM15BB220SN1

15
16
17
18
19
20
21
22

20
20
20
20
20
20
20
20

10Ω±25%
22Ω±25%
33Ω±25%
47Ω±25%
75Ω±25%
5Ω±25%

10Ω±25%
22Ω±25%

300
300
300
200
200
500
300
300

0.20
0.30
0.40
0.60
0.80
0.08
0.10
0.20

BLM15AX601SN1
BLM15AX102SN1
BLM15BA050SN1

12
13
14

20
20
20

600Ω±25%
1000Ω±25%

5Ω±25%

500
350
300

0.34
0.49
0.10

BLM15AX700SN1
BLM15AX121SN1
BLM15AX221SN1

9
10
11

20
20
20

70Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%

780
700
600

0.10
0.13
0.18

设计辅助工具

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

（at 100MHz, 20 degrees C）

订购数量

（件）

接上页。

BLp 片状铁氧体磁珠
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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BLM15HB221SN1
BLM15EG121SN1
BLM15EG221SN1
BLM15GG221SN1
BLM15GG471SN1
BLM15GA750SN1
BLM15PG100SN1
BLM15PD300SN1
BLM15PD600SN1
BLM15PD800SN1
BLM15PD121SN1
BLM15PX330SN1
BLM15PX600SN1
BLM15PX800SN1
BLM15PX121SN1
BLM15PX181SN1
BLM15PX221SN1
BLM15PX331SN1
BLM15PX471SN1
BLM15PX601SN1

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

220Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
220Ω±25%
470Ω±25%
75Ω±25%
10Ω (Typ.)
30Ω±25%
60Ω±25%
80Ω±25%
120Ω±25%
33Ω±25%
60Ω±25%
80Ω±25%
120Ω±25%
180Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

250
1500
700
300
200
200
1000
2200
1700
1500
1300
3000
2500
2300
2000
1500
1400
1200
1000
900

1.00
0.095
0.28
0.70
1.30
1.30
0.025
0.035
0.06
0.07
0.09
0.022
0.032
0.038
0.055
0.090 
0.10
0.15
0.20
0.23

BLM15BB470SN1
BLM15BB750SN1
BLM15BB121SN1
BLM15BB221SN1
BLM15BC121SN1
BLM15BC241SN1
BLM15BD750SN1
BLM15BD121SN1
BLM15BD221SN1
BLM15BD471SN1
BLM15BD601SN1
BLM15BD102SN1
BLM15BD182SN1
BLM15BX750SN1
BLM15BX121SN1
BLM15BX221SN1
BLM15BX471SN1
BLM15BX601SN1
BLM15BX102SN1
BLM15BX182SN1
BLM15HD601SN1
BLM15HD102SN1
BLM15HD182SN1
BLM15HG601SN1
BLM15HG102SN1
BLM15HB121SN1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

47Ω±25%
75Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
120Ω±25%
240Ω±25%
75Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%
1000Ω±25%
1800Ω±25%

75Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%
1000Ω±25%
1800Ω±25%
600Ω±25%
1000Ω±25%
1800Ω±25%
600Ω±25%
1000Ω±25%
120Ω±25%

300
300
300
200
350
250
300
300
300
200
200
200
100
600
600
450
350
350
300
250
300
250
200
300
250
300

0.35
0.40
0.55
0.80
0.45
0.70
0.20
0.30
0.40
0.60
0.65
0.90
1.40
0.15
0.17
0.27
0.41
0.46
0.65
0.90
0.85
1.25
2.20
0.70
1.10
0.70

BLM15BA100SN1
BLM15BA220SN1
BLM15BA330SN1
BLM15BA470SN1
BLM15BA750SN1
BLM15BB050SN1
BLM15BB100SN1
BLM15BB220SN1

15
16
17
18
19
20
21
22

20
20
20
20
20
20
20
20

10Ω±25%
22Ω±25%
33Ω±25%
47Ω±25%
75Ω±25%
5Ω±25%
10Ω±25%
22Ω±25%

300
300
300
200
200
500
300
300

0.20
0.30
0.40
0.60
0.80
0.08
0.10
0.20

BLM15AX601SN1
BLM15AX102SN1
BLM15BA050SN1

12
13
14

20
20
20

600Ω±25%
1000Ω±25%

5Ω±25%

500
350
300

0.34
0.49
0.10

BLM15AX700SN1
BLM15AX121SN1
BLM15AX221SN1

9
10
11

20
20
20

70Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%

780
700
600

0.10
0.13
0.18

设计辅助工具

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

（at 100MHz, 20 degrees C）

订购数量

（件）

接上页。

BLp 片状铁氧体磁珠

106

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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BLM18HG471SN1
BLM18HG601SN1
BLM18HG102SN1

1
2
3

0.85
1.00
1.60

200
200
100

470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%

600Ω (Typ.)
700Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)

20
20
20

oEKEMBL8GAB-KIT（片状铁氧体磁珠/高频率型用）

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

(at 100MHz, 20 degrees C)
标准阻抗值

(at 1GHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

BLM18BD601SN1
BLM18BD102SN1
BLM18BD152SN1
BLM18BD182SN1
BLM18BD222SN1
BLM18BD252SN1
BLM18PG300SN1
BLM18PG330SN1
BLM18PG600SN1
BLM18PG121SN1
BLM18PG181SN1
BLM18PG221SN1
BLM18PG331SN1
BLM18PG471SN1
BLM18KG260TN1
BLM18KG300TN1
BLM18KG700TN1
BLM18KG101TN1
BLM18KG121TN1
BLM18KG221SN1
BLM18KG331SN1
BLM18KG471SN1
BLM18KG601SN1
BLM18SG260TN1
BLM18SG700TN1
BLM18SG121TN1
BLM18SG221TN1
BLM18SG331TN1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

0.65
0.85
1.20
1.50
1.50
1.50
0.05

0.025
0.10
0.05
0.09
0.10
0.15
0.20

0.007
0.010
0.022
0.030
0.030
0.050
0.080
0.130
0.150
0.007
0.020
0.025
0.040
0.070

200
100
50
50
50
50

1000
3000
500

2000
1500
1400
1200
1000
6000
5000
3500
3000
3000
2200
1700
1500
1300
6000
4000
3000
2500
1500

600Ω±25%
1000Ω±25%
1500Ω±25%
1800Ω±25%
2200Ω±25%
2500Ω±25%
30Ω (Typ.)
33Ω±25%
60Ω (Typ.)
120Ω±25%
180Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
26Ω±25%
30Ω±25%
70Ω±25%

100Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%
26Ω±25%
70Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

BLM18BD470SN1
BLM18BD121SN1
BLM18BD151SN1
BLM18BD221SN1
BLM18BD331SN1
BLM18BD421SN1
BLM18BD471SN1

24
25
26
27
28
29
30

0.30
0.40
0.40
0.45
0.50
0.55
0.55

500
200
200
200
200
200
200

47Ω±25%
120Ω±25%
150Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
420Ω±25%
470Ω±25%

20
20
20
20
20
20
20

BLM18BB221SN1
BLM18BB331SN1
BLM18BB471SN1

21
22
23

0.45
0.58
0.85

450
400
300

220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%

20
20
20

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

（at 100MHz, 20 degrees C）

订购数量

（件）

oEKEMBL18AJ-KIT（片状铁氧体磁珠）

BLM18AG121SN1
BLM18AG151SN1
BLM18AG221SN1
BLM18AG331SN1
BLM18AG471SN1
BLM18AG601SN1
BLM18AG102SN1
BLM18BA050SN1
BLM18BA100SN1
BLM18BA470SN1
BLM18BA750SN1
BLM18BA121SN1
BLM18BB050SN1
BLM18BB100SN1
BLM18BB220SN1
BLM18BB470SN1
BLM18BB600SN1
BLM18BB750SN1
BLM18BB121SN1
BLM18BB151SN1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.18
0.25
0.25
0.30
0.35
0.38
0.50
0.20
0.25
0.55
0.70
0.90
0.05
0.10
0.20
0.25
0.25
0.30
0.30
0.37

500
500
500
500
500
500
400
500
500
300
300
200
700
700
600
550
550
500
500
450

120Ω±25%
150Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
5Ω±25%

10Ω±25%
47Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
5Ω±25%

10Ω±25%
22Ω±25%
47Ω±25%
60Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
150Ω±25%

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

接下页。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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BLM21AG471SN1
BLM21AG601SN1
BLM21AG102SN1
BLM21BB050SN1
BLM21BB600SN1
BLM21BB750SN1
BLM21BB121SN1
BLM21BB221SN1
BLM21BB331SN1
BLM21BB471SN1
BLM21BD121SN1
BLM21BD221SN1
BLM21BD421SN1
BLM21BD471SN1
BLM21BD601SN1
BLM21BD102SN1
BLM21BD152SN1
BLM21BD182SN1
BLM21BD222SN1
BLM21BD222TN1
BLM21BD272SN1
BLM21PG220SN1
BLM21PG300SN1
BLM21PG600SN1
BLM21PG121SN1
BLM21PG221SN1
BLM21PG331SN1
BLM31PG330SN1
BLM31PG500SN1
BLM31PG121SN1
BLM31PG391SN1
BLM31PG601SN1
BLM41PG600SN1
BLM41PG750SN1
BLM41PG181SN1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0.19
0.21
0.28
0.02
0.13
0.16
0.19
0.26
0.33
0.40
0.25
0.25
0.30
0.35
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.60
0.80

0.009
0.014
0.02
0.03

0.045
0.07

0.009
0.015
0.02
0.05
0.08

0.009
0.015
0.02

700
600
500

1000
800
700
600
500
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

6000
4000
3500
3000
2000
1500
6000
3500
3500
2000
1500
6000
3500
3500

470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
5Ω±25%

60Ω±25%
75Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
420Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1500Ω±25%
1800Ω±25%
2250Ω (Typ.)
2200Ω±25%
2700Ω±25%

22Ω±25%
30Ω (Typ.)
60Ω±25%

120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
33Ω±25%
50Ω (Typ.)
120Ω±25%
390Ω±25%
600Ω±25%
60Ω (Typ.)
75Ω (Typ.)
180Ω±25%
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20
20
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20
20
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BLM21AG121SN1
BLM21AG151SN1
BLM21AG221SN1
BLM21AG331SN1

1
2
3
4

0.10
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0.13
0.16

800
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800
700

120Ω±25%
150Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%

20
20
20
20

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

（at 100MHz, 20 degrees C）

订购数量

（件）

oEKEMBL21AF-KIT（片状铁氧体磁珠 / 大电流 P 型）

BLM18EG601SN1
BLM18GG471SN1

24
25

0.35
1.30

500
200

600Ω±25%
470Ω±25%

700Ω ( Typ.)
1800Ω±30%

20
20

BLM18HB121SN1
BLM18HB221SN1
BLM18HB331SN1
BLM18HD471SN1
BLM18HD601SN1
BLM18HD102SN1
BLM18HE601SN1
BLM18HE102SN1
BLM18HE152SN1
BLM18HK331SN1
BLM18HK471SN1
BLM18HK601SN1
BLM18HK102SN1
BLM18EG101TN1
BLM18EG121SN1
BLM18EG221TN1
BLM18EG221SN1
BLM18EG331TN1
BLM18EG391TN1
BLM18EG471SN1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0.50
0.80
1.20
1.20
1.50
1.80
0.25
0.35
0.50
0.50
0.70
0.90
1.50
0.045
0.04
0.15
0.05
0.21
0.30
0.21

200
100
50

100
100
50

800
600
500
200
200
100
50

2000
2000
1000
2000
500
500
500

120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1500Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
100Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
390Ω±25%
470Ω±25%

500Ω±40%
1100Ω±40%
1600Ω±40%
1000Ω (Typ.)
1200Ω (Typ.)
1700Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)
1500Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)
700Ω (Typ.)

1200Ω (Typ.)
140Ω (Typ.)
145Ω (Typ.)
300Ω (Typ.)
260Ω (Typ.)
450Ω (Typ.)
520Ω (Typ.)
550Ω (Typ.)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

设计辅助工具

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

(at 100MHz, 20 degrees C)
标准阻抗值

(at 1GHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

接上页。
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BLM21AG471SN1
BLM21AG601SN1
BLM21AG102SN1
BLM21BB050SN1
BLM21BB600SN1
BLM21BB750SN1
BLM21BB121SN1
BLM21BB221SN1
BLM21BB331SN1
BLM21BB471SN1
BLM21BD121SN1
BLM21BD221SN1
BLM21BD421SN1
BLM21BD471SN1
BLM21BD601SN1
BLM21BD102SN1
BLM21BD152SN1
BLM21BD182SN1
BLM21BD222SN1
BLM21BD222TN1
BLM21BD272SN1
BLM21PG220SN1
BLM21PG300SN1
BLM21PG600SN1
BLM21PG121SN1
BLM21PG221SN1
BLM21PG331SN1
BLM31PG330SN1
BLM31PG500SN1
BLM31PG121SN1
BLM31PG391SN1
BLM31PG601SN1
BLM41PG600SN1
BLM41PG750SN1
BLM41PG181SN1
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9

10
11
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13
14
15
16
17
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19
20
21
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23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

0.19
0.21
0.28
0.02
0.13
0.16
0.19
0.26
0.33
0.40
0.25
0.25
0.30
0.35
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.60
0.80
0.009
0.014
0.02
0.03
0.045
0.07
0.009
0.015
0.02
0.05
0.08
0.009
0.015
0.02

700
600
500
1000
800
700
600
500
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
6000
4000
3500
3000
2000
1500
6000
3500
3500
2000
1500
6000
3500
3500

470Ω±25%
600Ω±25%
1000Ω±25%

5Ω±25%
60Ω±25%
75Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
420Ω±25%
470Ω±25%
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1000Ω±25%
1500Ω±25%
1800Ω±25%
2250Ω (Typ.)
2200Ω±25%
2700Ω±25%

22Ω±25%
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120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
33Ω±25%
50Ω (Typ.)
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390Ω±25%
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180Ω±25%
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20
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(Ω)
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（mA）

标准阻抗值

（at 100MHz, 20 degrees C）

订购数量

（件）

oEKEMBL21AF-KIT（片状铁氧体磁珠 / 大电流 P 型）

BLM18EG601SN1
BLM18GG471SN1

24
25

0.35
1.30

500
200

600Ω±25%
470Ω±25%

700Ω ( Typ.)
1800Ω±30%

20
20

BLM18HB121SN1
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BLM18HB331SN1
BLM18HD471SN1
BLM18HD601SN1
BLM18HD102SN1
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BLM18HE152SN1
BLM18HK331SN1
BLM18HK471SN1
BLM18HK601SN1
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23

0.50
0.80
1.20
1.20
1.50
1.80
0.25
0.35
0.50
0.50
0.70
0.90
1.50
0.045
0.04
0.15
0.05
0.21
0.30
0.21

200
100
50
100
100
50
800
600
500
200
200
100
50

2000
2000
1000
2000
500
500
500

120Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
1500Ω±25%
330Ω±25%
470Ω±25%
600Ω±25%

1000Ω±25%
100Ω±25%
120Ω±25%
220Ω±25%
220Ω±25%
330Ω±25%
390Ω±25%
470Ω±25%

500Ω±40%
1100Ω±40%
1600Ω±40%
1000Ω (Typ.)
1200Ω (Typ.)
1700Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)
1000Ω (Typ.)
1500Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)
700Ω (Typ.)
1200Ω (Typ.)
140Ω (Typ.)
145Ω (Typ.)
300Ω (Typ.)
260Ω (Typ.)
450Ω (Typ.)
520Ω (Typ.)
550Ω (Typ.)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

设计辅助工具

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

(at 100MHz, 20 degrees C)
标准阻抗值

(at 1GHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）
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BLM41PG471SN1
BLM41PG102SN1

40
41

0.05
0.09

2000
1500

470Ω±25%
1000Ω±25%

20
20

BLp 片状铁氧体磁珠 设计辅助工具

品名No. 最大直流电阻

(Ω)
额定电流

（mA）

标准阻抗值

（at 100MHz, 20 degrees C）

订购数量

（件）

接上页。
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系列介绍

品名

系列一览表

产品详细类型

!警告/注意事项

焊接和安装

包装

设计辅助工具
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NFM21CC
NFM18PC

NFM21PC

NFL18ST
NFL15ST

NFL18SP
NFL21SP
NFW31SP

NFA21SL
NFA18SL
NFA18SD

NFR21GD
NFA31GD

NFE31PT
NFE61PT

NFp

接地端子

接地端子

接地端子

输入（输出）终端

输出（输入）端子

三端子电容器结构示例
片状三端子电容器用于噪声抑制。 其内部结构，例如穿心电容器，

使其接地阻抗十分小。 由于此类结构，三端子电容器在高频带（高

达几百 MHz）具有很强的噪声抑制效果。

内部穿心
电极

横截面

系列 等效电路图 品名

NFM 系列 
（3-三端子电容器）

NFL / NFW 
系列  
（LC滤波器）

NFR 系列
（RC滤波器）

NFE 系列
带有铁氧体

磁芯穿心

电容器

系列介绍
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NFp

接地端子

接地端子

接地端子

输入（输出）终端

输出（输入）端子

三端子电容器结构示例
片状三端子电容器用于噪声抑制。 其内部结构，例如穿心电容器，

使其接地阻抗十分小。 由于此类结构，三端子电容器在高频带（高

达几百 MHz）具有很强的噪声抑制效果。

内部穿心
电极

横截面

系列 等效电路图 品名

NFM 系列 
（3-三端子电容器）

NFL / NFW 
系列  
（LC滤波器）

NFR 系列
（RC滤波器）

NFE 系列
带有铁氧体

磁芯穿心

电容器

系列介绍
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NFp 系列介绍

NFM_CC

NFM_PC

NFL_ST

NFL_SP

NFW_SP

NFA_SL
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频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

多层电容器
1608mm尺寸1mF

三端子电容器
1608mm尺寸1mF

插入损耗示例
特点 分类 用途

示例

三端子电容器标准

急剧插入损耗曲线
可以使减少信号波
形损害。

使用电阻器抑制噪
声，也可以回送至
地面。

由于穿心结构适合
大电流用途，具有
良好的高频性能。

不同电容的标准型

适合大电流，高电容，
适用于电源线。

T型滤波器，对低阻抗电
路有效

π型滤波器，对高阻抗线
路有效

π型滤波器，设计用于低
阻抗电路

4电路排列型，适用于总
线线路或平电缆

低速信号线噪声抑制

电源线噪声抑制

高速信号线静噪

不稳定接地信号线噪声
抑制

电源线／低阻抗线噪声
抑制

• 单独IC电源线

• 高速接口线
• 总线

液晶线
相机接口

• 高速模拟线
RGB / D端子

• 接口线
• 时钟线

• 各种电源线
• 传感器

• 低速接口线 
• 传感器

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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膜
片

片
状

EM
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r

品名片状 EMIFILrNFp

e尺寸（长g宽）

代号

1.0g0.5mm

1.6g0.8mm

2.0g1.25mm

3.2g1.25mm

3.2g1.6mm

4.5g1.6mm

尺寸（长g宽）

0402

0603

0805

1205

1206

1806

EIA

15
18
21
3D
31
41

q型号

NF 片状 EMIFILr

型号

w结构

M
A

电容器类型

电容排列型

代号 结构

r特点

代号

信号线用电容器型

大电流用电容器型

大电流用高插入损耗型

超大电流电容器型

特点

CC
PC
PS
KC

t静电容量

由3位数字表示。 单位为皮法（pF）。 第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

y特性

B
C
D
F
R
U
S

±10%, ±12.5%, +10/-13%

±22%

+22/-33%

+30/-80%, +30/-84%

±15%, +15/-18%

-750 ±120ppm/°C

+350 to -1000ppm/°C

代号 静电容量温度特性

o包装

L
B
D

NFM3D/NFM31/NFM41
所有系列

NFM15/NFM18/NFM21/NFAppCC

压纹带包装（ø180mm盘卷）

散装

纸带（ø180mm盘卷）

代号 包装 系列

3 镀锡

代号 电极

NFM
系列

u额定电压

0E
0G
0J
1A
1C
1E
1H
2A

2.5V

4V

6.3V

10V

16V

25V

50V

100V

代号 额定电压

i电极／其它（NFM系列）

4 4个电路

代号 电路数目

i电路数目（NFAppCC 系列）

 电容器 

（品名）

t

102
q

NF
y

R
r

CC
e

3D
w

M
u

1H
i

3
o

L *NFApp系列，请参阅116页内容（LC复合（2））。

*NFApp系列，请参阅116页内容（RC复合（2））。

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名片状 EMIFILrNFp

e尺寸（长g宽）

代号

1.0g0.5mm

1.6g0.8mm

2.0g1.25mm

3.2g1.25mm

3.2g1.6mm

4.5g1.6mm

尺寸（长g宽）

0402

0603

0805

1205

1206

1806

EIA

15
18
21
3D
31
41

q型号

NF 片状 EMIFILr

型号

w结构

M
A

电容器类型

电容排列型

代号 结构

r特点

代号

信号线用电容器型

大电流用电容器型

大电流用高插入损耗型

超大电流电容器型

特点

CC
PC
PS
KC

t静电容量

由3位数字表示。 单位为皮法（pF）。 第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

y特性

B
C
D
F
R
U
S

±10%, ±12.5%, +10/-13%

±22%

+22/-33%

+30/-80%, +30/-84%

±15%, +15/-18%

-750 ±120ppm/°C

+350 to -1000ppm/°C

代号 静电容量温度特性

o包装

L
B
D

NFM3D/NFM31/NFM41
所有系列

NFM15/NFM18/NFM21/NFAppCC

压纹带包装（ø180mm盘卷）

散装

纸带（ø180mm盘卷）

代号 包装 系列

3 镀锡

代号 电极

NFM
系列

u额定电压

0E
0G
0J
1A
1C
1E
1H
2A

2.5V

4V

6.3V

10V

16V

25V

50V

100V

代号 额定电压

i电极／其它（NFM系列）

4 4个电路

代号 电路数目

i电路数目（NFAppCC 系列）

 电容器 

（品名）

t

102
q

NF
y

R
r

CC
e

3D
w

M
u

1H
i

3
o

L *NFApp系列，请参阅116页内容（LC复合（2））。

*NFApp系列，请参阅116页内容（RC复合（2））。

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名NFp 片状 EMIFILr

（品名）

e尺寸（长g宽）

代号

1.0g0.5mm

1.6g0.8mm

2.0g1.25mm

3.2g1.6mm

6.8g1.6mm

尺寸（长g宽）

0402

0603

0805

1206

2706

EIA

15
18
21
31
61

q型号

NF 片状 EMIFILr

型号

w结构

W
L
E

绕线型，LC复合型

多层型，LC复合型

块状，LC复合型

代号 结构

y特性（NFL/NFW 系列）

H/X 截止频率

代号 特性

o包装

K
L
B
D

NFW31/NFE
NFW31/NFE
NFL18/NFL21/NFE
NFL15/NFL18/NFL21

压纹带包装（ø330mm盘卷）

压纹带包装（ø180mm盘卷）

散装

纸带（ø180mm盘卷）

代号 包装 系列

3/7
4
9

镀锡

无铅焊料涂层

其他

代号 电极

NFL
NFW
NFE

系列

u额定电压

1A
1C
1E
1H
2A

10V

16V

25V

50V

100V

代号 额定电压

t截止频率（NFL/NFW系列）

由3位数字表示。 单位为赫兹（Hz）。 第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

r特点

代号

信号线用π形电路

信号线用T形电路

大电流用T形电路

特点

SP
ST
PT

i电极

y特性（NFE 系列）

B
C
D
E
F
R
U
Z

±10%

±20%, ±22%

+20/-30%, +22/-33%

+20/-55%, +22/-56%

+30/-80%, +22/-82%

±15%

-750 ±120ppm/ ˚C

其他

代号 静电容量温度特性

t静电容量（NFE 系列）

由3位数字表示。 单位为皮法（pF）。 第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

 LC复合 (1)

t

107
q

NF
y

X
r

ST
e

18 3
i o

L
w

L
u

1C

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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品名NFp 片状 EMIFILr

 LC复合 (2)
（品名）

t

207
q

NF
y

X
r

SL
e

21
w

A
u

1A
i

4
o

5
!0

L

e尺寸（长g宽）

代号

1.6g0.8mm

2.0g1.25mm

尺寸（长g宽）

0603

0805

EIA

18
21

q型号

NF 片状 EMIFILr

型号

w结构

A 排列型

代号 结构

r特点 (1)

代号

信号线用L型电路

差分信号线用L型电路

特点

SL
SD

t截止频率

由3位数字表示。 单位为赫兹（Hz）。 第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

y特点 (2)

X
V

由字母表示

代号 特点

o尺寸 (T)

5
8

薄型

认证机构

代号 尺寸 (T)

!0包装

B
L

散装

压纹带包装（ø180mm盘卷）

代号 包装

4 4个电路

代号 电路数目

u额定电压

1A 10V

代号 额定电压

i电路数目

阻容复合

（品名）

t

470
y

470
q

NF
r

GD
e

21 2
u i

L
w

R

e尺寸（长g宽）

代号

2.0g1.25mm

3.2g1.6mm

尺寸（长g宽）

21
31

q型号

NF 片状 EMIFILr

型号

w结构

R
A

阻容复合型

阻容复合排列型

代号 结构

i包装

L
B
D

压纹带包装（ø180mm盘卷）

散装

纸带（ø180mm盘卷）

代号 包装

NFR
所有系列

NFAppGD

系列

2 镀锡

代号 电极

t静电容量

由3位数字表示。 单位为皮法（pF）。 第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

r特点

代号

信号线用阻容复合型

特点

GD

y电阻值

由三位字母数字表示。 单位为欧姆（Ω）。 第1位和第2位数字为有

效数字，第3位数字表示有效数字后的零个数。 有小数点时以大写

字母“R”表示。 此时，有数字均为有效数字。

u电极／其它（NFR系列）

4 4个电路

代号 电路数目

u电路数目（NFAppGD 系列）

0805

1206

EIA

*NFAppCC 系列，请参阅114页内容。

*NFAppGD 系列，请参阅116页内容（RC复合）。

*NFAppCC 系列，请参阅114页内容。

*NFAppSL/SD 系列，请参阅116页内容（LC复合（2））。

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

116

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状

EM
IF

IL
r

品名NFp 片状 EMIFILr

 LC复合 (2)
（品名）

t

207
q

NF
y

X
r

SL
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21
w

A
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1A
i

4
o

5
!0

L

e尺寸（长g宽）

代号

1.6g0.8mm

2.0g1.25mm

尺寸（长g宽）

0603

0805

EIA

18
21

q型号

NF 片状 EMIFILr

型号

w结构

A 排列型

代号 结构

r特点 (1)

代号

信号线用L型电路

差分信号线用L型电路

特点

SL
SD

t截止频率

由3位数字表示。 单位为赫兹（Hz）。 第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

y特点 (2)

X
V

由字母表示

代号 特点

o尺寸 (T)

5
8

薄型

认证机构

代号 尺寸 (T)

!0包装

B
L

散装

压纹带包装（ø180mm盘卷）

代号 包装

4 4个电路

代号 电路数目

u额定电压

1A 10V

代号 额定电压

i电路数目

阻容复合

（品名）

t

470
y

470
q

NF
r

GD
e

21 2
u i

L
w

R

e尺寸（长g宽）

代号

2.0g1.25mm

3.2g1.6mm

尺寸（长g宽）

21
31

q型号

NF 片状 EMIFILr

型号

w结构

R
A

阻容复合型

阻容复合排列型

代号 结构

i包装

L
B
D

压纹带包装（ø180mm盘卷）

散装

纸带（ø180mm盘卷）

代号 包装

NFR
所有系列

NFAppGD

系列

2 镀锡

代号 电极

t静电容量

由3位数字表示。 单位为皮法（pF）。 第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

r特点

代号

信号线用阻容复合型

特点

GD

y电阻值

由三位字母数字表示。 单位为欧姆（Ω）。 第1位和第2位数字为有

效数字，第3位数字表示有效数字后的零个数。 有小数点时以大写

字母“R”表示。 此时，有数字均为有效数字。

u电极／其它（NFR系列）

4 4个电路

代号 电路数目

u电路数目（NFAppGD 系列）

0805

1206

EIA

*NFAppCC 系列，请参阅114页内容。

*NFAppGD 系列，请参阅116页内容（RC复合）。

*NFAppCC 系列，请参阅114页内容。

*NFAppSL/SD 系列，请参阅116页内容（LC复合（2））。

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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接下页。

品名 额定电压 静电容量 标称截止频率 额定电流

NFM18CC220U1C3 22pF+20%-20% -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

400mA16Vdc
NFM18CC470U1C3 47pF+20%-20% 400mA16Vdc
NFM18CC101R1C3 100pF+20%-20% 500mA16Vdc
NFM18CC221R1C3 220pF+20%-20% 500mA16Vdc
NFM18CC471R1C3 470pF+20%-20% 500mA16Vdc
NFM18CC102R1C3 1000pF+20%-20% 600mA16Vdc
NFM18CC222R1C3 2200pF+20%-20% 700mA16Vdc
NFM18CC223R1C3 22000pF+20%-20% 1000mA16Vdc
NFM21CC220U1H3 22pF+20%-20% 700mA50Vdc
NFM21CC470U1H3 47pF+20%-20% 700mA50Vdc
NFM21CC101U1H3 100pF+20%-20% 700mA50Vdc
NFM21CC221R1H3 220pF+20%-20% 700mA50Vdc
NFM21CC471R1H3 470pF+20%-20% 1000mA50Vdc
NFM21CC102R1H3 1000pF+20%-20% 1000mA50Vdc
NFM21CC222R1H3 2200pF+20%-20% 1000mA50Vdc
NFM21CC223R1H3 22000pF+20%-20% 2000mA50Vdc
NFM3DCC220U1H3 22pF+50%-20% 300mA50Vdc
NFM3DCC470U1H3 47pF+50%-20% 300mA50Vdc
NFM3DCC101U1H3 100pF+50%-20% 300mA50Vdc
NFM3DCC221R1H3 220pF+50%-20% 300mA50Vdc
NFM3DCC471R1H3 470pF+50%-20% 300mA50Vdc
NFM3DCC102R1H3 1000pF+50%-20% 300mA50Vdc
NFM3DCC222R1H3 2200pF+50%-20% 300mA50Vdc
NFM3DCC223R1H3 22000pF+50%-20% 300mA50Vdc
NFM41CC220U2A3 22pF+50%-20% 300mA100Vdc
NFM41CC470U2A3 47pF+50%-20% 300mA100Vdc
NFM41CC101U2A3 100pF+50%-20% 300mA100Vdc
NFM41CC221U2A3 220pF+50%-20% 300mA100Vdc
NFM41CC471R2A3 470pF+50%-20% 300mA100Vdc
NFM41CC102R2A3 1000pF+50%-20% 300mA100Vdc
NFM41CC222R2A3 2200pF+50%-20% 300mA100Vdc
NFM41CC223R2A3 22000pF+50%-20% 300mA100Vdc
NFA31CC220S1E4 22pF+20%-20% 200mA25Vdc
NFA31CC470S1E4 47pF+20%-20% 200mA25Vdc
NFA31CC101S1E4 100pF+20%-20% 200mA25Vdc
NFA31CC221S1E4 220pF+20%-20% 200mA25Vdc
NFA31CC471R1E4 470pF+20%-20% 200mA25Vdc
NFA31CC102R1E4 1000pF+20%-20% 200mA25Vdc
NFA31CC222R1E4 2200pF+20%-20% 200mA25Vdc
NFA31CC223R1C4 22000pF+20%-20% 200mA16Vdc

类型
尺寸代号

英寸 (mm)

信号线用
电容器型

信号线用
电容排列型

0603
(1608)

厚度

(mm)

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

0805
(2012)

1205
(3212)

1806
(4516)

1206
(3216)

p135

NFM15CC222D1A3 2200pF+20%-20% - 1A10Vdc
0402

(1005)

0.4
NFM15CC222D1C3 2200pF+20%-20% - 1A16Vdc0.4
NFM15CC223C1A3 22000pF+20%-20% - 1A10Vdc0.4
NFM15CC223C1C3 22000pF+20%-20% - 1A16Vdc0.4

p134

p136

p137

p138

p139

片状 EMIFILr 系列一览表NFp

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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NFE31PT220R1E9 22pF+30%-30% 6A25Vdc
NFE31PT470C1E9 47pF+50%-20% 6A25Vdc
NFE31PT101C1E9 100pF+80%-20% 6A25Vdc
NFE31PT221D1E9 220pF+50%-20% 6A25Vdc
NFE31PT471F1E9 470pF+50%-20% 6A25Vdc
NFE31PT152Z1E9 1500pF+50%-20% 6A25Vdc

NFE61PT330B1H9 33pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT680B1H9 68pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT101Z1H9 100pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT181B1H9 180pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT361B1H9 360pF+20%-20% 2A50Vdc
NFE61PT681B1H9 680pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT102E1H9 1000pF+80%-20% 2A50Vdc -

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

电源线和信号线用
LC复合型

1206
(3216)

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

NFE31PT222Z1E9 2200pF+50%-50% 6A25Vdc

NFE61PT472C1H9 4700pF+80%-20% 2A50Vdc -

-1.6

1.6

2706
(6816)

p121

p122

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

NFM18PS474R0J3 0.47µF+20%-20% 2A6.3Vdc

NFM18PS105R0J3 1.0µF+20%-20% 2A6.3Vdc

NFM18PC225B1A3 2.2µF+20%-20% 4A10Vdc

NFM18PC104R1C3 0.1µF+20%-20% 2A16Vdc
NFM18PC224R0J3 0.22µF+20%-20% 2A6.3Vdc
NFM18PC474R0J3 0.47µF+20%-20% 2A6.3Vdc
NFM18PC105R0J3 1.0µF+20%-20% 4A6.3Vdc
NFM18PC225B0J3 2.2µF+20%-20% 2A6.3Vdc

NFM21PC104R1E3 0.1µF+20%-20% 2A25Vdc
NFM21PC224R1C3 0.22µF+20%-20% 2A16Vdc
NFM21PC474R1C3 0.47µF+20%-20% 2A16Vdc
NFM21PC105B1A3 1.0µF+20%-20% 4A10Vdc
NFM21PC105B1C3 1.0µF+20%-20% 4A16Vdc
NFM21PC225B0J3 2.2µF+20%-20% 4A6.3Vdc
NFM21PC475B1A3 4.7µF+20%-20% 6A10Vdc
NFM3DPC223R1H3 0.022µF+20%-20% 2A50Vdc
NFM31PC276B0J3 27µF+20%-20% 6A6.3Vdc

NFM41PC204F1H3 0.2µF+80%-20% 2A50Vdc
NFM41PC155B1E3 1.5µF+20%-20% 6A25Vdc

电源线用
电容器型

0.6
-NFM18PS105D0J3 1.0µF+20%-20% 2A6.3Vdc0.6

0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.6
0.8

0.85
-NFM21PS106B0J3 10µF+20%-20% 4A6.3Vdc0.85

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.7
1.3

-NFM31KC103R1H3 10000pF+20%-20% 10A50Vdc1.3
-NFM31KC103R2A3 10000pF+20%-20% 10A100Vdc

100Vdc

100Vdc

100Vdc

1.3
-NFM31KC153R1H3 15000pF+20%-20% 10A50Vdc1.3

-NFM31KC223R1H3 22000pF+20%-20% 10A50Vdc1.3

-

-

-

-
NFM31KC104R1H3

NFM31KC153R2A3

NFM31KC223R2A3

NFM31KC104R2A3
100000pF+20%-20%

15000pF+20%-20%

22000pF+20%-20%

100000pF+20%-20%
6A

10A

10A

6A
50Vdc1.3

1.3

1.3

1.3
1.0
1.0

-NFM41PC155B1H3 1.5µF+20%-20% 6A50Vdc1.0

0603
(1608)

0805
(2012)

1205
(3212)

1206
(3216)

1806
(4516)

p125

-NFM15PC473C1A3 0.047µF+20%-20% 1A10Vdc0.4
-NFM15PC473C1C3 0.047µF+20%-20% 1A16Vdc0.4
-NFM15PC104D0J3 0.1µF+20%-20% 2A6.3Vdc0.4
-NFM15PC104R1A3 0.1µF+20%-20% 2A10Vdc0.4
-NFM15PC224D0J3 0.22µF+20%-20% 2A6.3Vdc0.4
-NFM15PC224R1A3 0.22µF+20%-20% 2A10Vdc0.4
-NFM15PC474D0G3 0.47µF+20%-20% 2A4Vdc0.3
-NFM15PC474R0J3 0.47µF+20%-20% 2A6.3Vdc0.3
-NFM15PC105R0G3 1µF+20%-20% 2A4Vdc0.3
-NFM15PC435R0E3 4.3µF+20%-20% 2A2.5Vdc0.4

0402
(1005)

p123

p126

p128

p129

p130

p131

p132

p133

NFp 片状 EMIFILr

品名 额定电压 静电容量 标称截止频率 额定电流类型
尺寸代号

英寸 (mm)
厚度

(mm)

系列一览表

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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NFE31PT220R1E9 22pF+30%-30% 6A25Vdc
NFE31PT470C1E9 47pF+50%-20% 6A25Vdc
NFE31PT101C1E9 100pF+80%-20% 6A25Vdc
NFE31PT221D1E9 220pF+50%-20% 6A25Vdc
NFE31PT471F1E9 470pF+50%-20% 6A25Vdc
NFE31PT152Z1E9 1500pF+50%-20% 6A25Vdc

NFE61PT330B1H9 33pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT680B1H9 68pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT101Z1H9 100pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT181B1H9 180pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT361B1H9 360pF+20%-20% 2A50Vdc
NFE61PT681B1H9 680pF+30%-30% 2A50Vdc
NFE61PT102E1H9 1000pF+80%-20% 2A50Vdc -

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

电源线和信号线用
LC复合型

1206
(3216)

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

NFE31PT222Z1E9 2200pF+50%-50% 6A25Vdc

NFE61PT472C1H9 4700pF+80%-20% 2A50Vdc -

-1.6

1.6

2706
(6816)

p121

p122

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

NFM18PS474R0J3 0.47µF+20%-20% 2A6.3Vdc

NFM18PS105R0J3 1.0µF+20%-20% 2A6.3Vdc

NFM18PC225B1A3 2.2µF+20%-20% 4A10Vdc

NFM18PC104R1C3 0.1µF+20%-20% 2A16Vdc
NFM18PC224R0J3 0.22µF+20%-20% 2A6.3Vdc
NFM18PC474R0J3 0.47µF+20%-20% 2A6.3Vdc
NFM18PC105R0J3 1.0µF+20%-20% 4A6.3Vdc
NFM18PC225B0J3 2.2µF+20%-20% 2A6.3Vdc

NFM21PC104R1E3 0.1µF+20%-20% 2A25Vdc
NFM21PC224R1C3 0.22µF+20%-20% 2A16Vdc
NFM21PC474R1C3 0.47µF+20%-20% 2A16Vdc
NFM21PC105B1A3 1.0µF+20%-20% 4A10Vdc
NFM21PC105B1C3 1.0µF+20%-20% 4A16Vdc
NFM21PC225B0J3 2.2µF+20%-20% 4A6.3Vdc
NFM21PC475B1A3 4.7µF+20%-20% 6A10Vdc
NFM3DPC223R1H3 0.022µF+20%-20% 2A50Vdc
NFM31PC276B0J3 27µF+20%-20% 6A6.3Vdc

NFM41PC204F1H3 0.2µF+80%-20% 2A50Vdc
NFM41PC155B1E3 1.5µF+20%-20% 6A25Vdc

电源线用
电容器型

0.6
-NFM18PS105D0J3 1.0µF+20%-20% 2A6.3Vdc0.6

0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.6
0.8

0.85
-NFM21PS106B0J3 10µF+20%-20% 4A6.3Vdc0.85

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.7
1.3

-NFM31KC103R1H3 10000pF+20%-20% 10A50Vdc1.3
-NFM31KC103R2A3 10000pF+20%-20% 10A100Vdc

100Vdc

100Vdc

100Vdc

1.3
-NFM31KC153R1H3 15000pF+20%-20% 10A50Vdc1.3

-NFM31KC223R1H3 22000pF+20%-20% 10A50Vdc1.3

-

-

-

-
NFM31KC104R1H3

NFM31KC153R2A3

NFM31KC223R2A3

NFM31KC104R2A3
100000pF+20%-20%

15000pF+20%-20%

22000pF+20%-20%

100000pF+20%-20%
6A

10A

10A

6A
50Vdc1.3

1.3

1.3

1.3
1.0
1.0

-NFM41PC155B1H3 1.5µF+20%-20% 6A50Vdc1.0

0603
(1608)

0805
(2012)

1205
(3212)

1206
(3216)

1806
(4516)

p125

-NFM15PC473C1A3 0.047µF+20%-20% 1A10Vdc0.4
-NFM15PC473C1C3 0.047µF+20%-20% 1A16Vdc0.4
-NFM15PC104D0J3 0.1µF+20%-20% 2A6.3Vdc0.4
-NFM15PC104R1A3 0.1µF+20%-20% 2A10Vdc0.4
-NFM15PC224D0J3 0.22µF+20%-20% 2A6.3Vdc0.4
-NFM15PC224R1A3 0.22µF+20%-20% 2A10Vdc0.4
-NFM15PC474D0G3 0.47µF+20%-20% 2A4Vdc0.3
-NFM15PC474R0J3 0.47µF+20%-20% 2A6.3Vdc0.3
-NFM15PC105R0G3 1µF+20%-20% 2A4Vdc0.3
-NFM15PC435R0E3 4.3µF+20%-20% 2A2.5Vdc0.4

0402
(1005)

p123

p126

p128

p129

p130

p131

p132

p133

NFp 片状 EMIFILr

品名 额定电压 静电容量 标称截止频率 额定电流类型
尺寸代号

英寸 (mm)
厚度

(mm)

系列一览表

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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-
-
-
-
-
-
-
-
-

NFW31SP106X1E4 10MHz
NFW31SP206X1E4 20MHz
NFW31SP506X1E4 50MHz
NFW31SP107X1E4 100MHz
NFW31SP157X1E4 150MHz
NFW31SP207X1E4 200MHz
NFW31SP307X1E4 300MHz
NFW31SP407X1E4 400MHz
NFW31SP507X1E4 500MHz

信号线用
LC复合绕线型

1206
(3216)

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

p150

NFL21SP106X1C3 10MHz670pF+20%-20%16Vdc 100mA
NFL21SP206X1C7 20MHz240pF+20%-20%16Vdc 100mA
NFL21SP506X1C3 50MHz84pF+20%-20%16Vdc 150mA
NFL21SP706X1C3 70MHz76pF+20%-20%16Vdc 150mA
NFL21SP107X1C3 100MHz44pF+20%-20%16Vdc 200mA
NFL21SP157X1C3 150MHz28pF+20%-20%16Vdc 200mA
NFL21SP207X1C3 200MHz22pF+20%-20%16Vdc 250mA
NFL21SP307X1C3 300MHz19pF+10%-10%16Vdc 300mA
NFL21SP407X1C3 400MHz16pF+10%-10%16Vdc 300mA
NFL21SP507X1C3 500MHz12pF+10%-10%

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

16Vdc 300mA
NFA18SL137V1A45 130MHz10Vdc 50mA
NFA18SL187V1A45 180MHz10Vdc 50mA
NFA18SL207V1A45
NFA18SL227V1A45

NFA18SD187X1A45
NFA18SD207X1A45

200MHz
220MHz

10Vdc
10Vdc

50mA
25mA

NFA18SL307V1A45 300MHz10Vdc 100mA

NFA18SL407V1A45 400MHz10Vdc 100mA
NFA18SL487V1A45 480MHz10Vdc 100mA
NFA18SL506X1A45 50MHz

180MHz
200MHz

10Vdc
10Vdc
10Vdc

25mA
25mA
25mA

NFA21SL287V1A45 280MHz10Vdc 100mA

NFA21SL287V1A48 280MHz10Vdc 100mA

NFA21SL317V1A45 310MHz10Vdc 100mA

NFA21SL317V1A48 310MHz10Vdc 100mA

NFA21SL337V1A45 330MHz10Vdc 100mA

NFA21SL337V1A48 330MHz10Vdc 100mA

NFA21SL506X1A48 50MHz10Vdc 20mA
NFA21SL806X1A48 80MHz10Vdc 20mA

NFA21SL207X1A45 200MHz10Vdc 100mA

NFA21SL207X1A48 200MHz10Vdc 100mA

NFA21SL307X1A45 300MHz10Vdc 100mA

NFA21SL307X1A48 300MHz10Vdc 100mA
25Vdc 200mA
25Vdc 200mA
25Vdc 200mA
25Vdc 200mA
25Vdc 200mA
25Vdc 200mA
25Vdc 200mA
25Vdc 200mA
25Vdc 200mA

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5

-NFA18SL357V1A45 350MHz10Vdc 35mA0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.85
0.85
0.85
0.5
0.5
0.85
0.85
0.85
0.85

信号线用
LC复合排列型

0805
(2012)

0603
(1608)

0805
(2012)

p144

p145

p147

p146

p148

p149

NFL18ST207X1C3 200MHz25pF+20%-20%16Vdc 150mA

NFL18ST506H1A3 50MHz110pF (Typ.)10Vdc 75mA
NFL18ST706H1A3 70MHz70pF (Typ.)10Vdc 75mA
NFL18ST107H1A3 100MHz50pF (Typ.)10Vdc 75mA

NFL18ST307X1C3 300MHz18pF+20%-20%16Vdc 200mA
NFL18ST507X1C3 500MHz10pF+20%-20%16Vdc 200mA
NFL18SP157X1A3 150MHz34pF+20%-20%10Vdc 100mA
NFL18SP207X1A3 200MHz24pF+20%-20%10Vdc 100mA
NFL18SP307X1A3 300MHz19pF+20%-20%10Vdc 100mA
NFL18SP507X1A3 500MHz11pF+20%-20%10Vdc 100mA

0.8

0.6
NFL18ST207H1A3 200MHz22pF (Typ.)10Vdc 100mA0.6
NFL18ST307H1A3 300MHz16pF (Typ.)10Vdc 100mA0.6
NFL18ST507H1A3 500MHz10pF (Typ.)10Vdc 100mA0.6

0.6
0.6

NFL15ST157X0J3 150MHz22pF (Typ.)6.3Vdc 50mA0.3
NFL15ST207X0J3 200MHz17pF (Typ.)6.3Vdc 50mA0.3
NFL15ST307X0J3 300MHz12pF (Typ.)6.3Vdc 50mA0.3
NFL15ST507X0J3 500MHz7pF (Typ.)6.3Vdc 50mA0.3

0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6

信号线用
LC复合多层型

0603
(1608)

0402
(1005)

p140

p142

p141

p143

接下页。

品名 额定电压 静电容量 标称截止频率 额定电流类型
尺寸代号

英寸 (mm)
厚度

(mm)

NFp 片状 EMIFILr 系列一览表

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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NFR21GD1012202 100pF+20%-20% 50mA50Vdc
NFR21GD1014702 100pF+20%-20% 35mA50Vdc
NFR21GD1016802 100pF+20%-20% 30mA50Vdc
NFR21GD1011012 100pF+20%-20% 25mA50Vdc

NFR21GD1002202 10pF+20%-20% 50mA-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

50Vdc

信号线用
阻容复合型

0805
(2012)

信号线用
阻容复合排列型

1206
(3216)

NFR21GD1004702 10pF+20%-20% 35mA50Vdc
NFR21GD4702202 47pF+20%-20% 50mA50Vdc
NFR21GD4704702 47pF+20%-20% 35mA50Vdc
NFR21GD4706802 47pF+20%-20% 30mA50Vdc
NFR21GD4701012 47pF+20%-20% 25mA50Vdc

NFA31GD1006R84 10pF+20%-20% 50mA6Vdc
NFA31GD1004704 10pF+20%-20% 20mA6Vdc
NFA31GD1001014 10pF+20%-20% 15mA6Vdc
NFA31GD4706R84 47pF+20%-20% 50mA6Vdc
NFA31GD4703304 47pF+20%-20% 20mA6Vdc
NFA31GD4704704 47pF+20%-20% 20mA6Vdc
NFA31GD4701014 47pF+20%-20% 15mA6Vdc
NFA31GD1016R84 100pF+20%-20% 50mA6Vdc
NFA31GD1014704 100pF+20%-20% 20mA6Vdc
NFA31GD1011014 100pF+20%-20% 15mA6Vdc

p152

p153

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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NFp 片状 EMIFILr

品名 额定电压 静电容量 标称截止频率 额定电流类型
尺寸代号

英寸 (mm)
厚度

(mm)

系列一览表

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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NFR21GD1012202 100pF+20%-20% 50mA50Vdc
NFR21GD1014702 100pF+20%-20% 35mA50Vdc
NFR21GD1016802 100pF+20%-20% 30mA50Vdc
NFR21GD1011012 100pF+20%-20% 25mA50Vdc

NFR21GD1002202 10pF+20%-20% 50mA-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

50Vdc

信号线用
阻容复合型

0805
(2012)

信号线用
阻容复合排列型

1206
(3216)

NFR21GD1004702 10pF+20%-20% 35mA50Vdc
NFR21GD4702202 47pF+20%-20% 50mA50Vdc
NFR21GD4704702 47pF+20%-20% 35mA50Vdc
NFR21GD4706802 47pF+20%-20% 30mA50Vdc
NFR21GD4701012 47pF+20%-20% 25mA50Vdc

NFA31GD1006R84 10pF+20%-20% 50mA6Vdc
NFA31GD1004704 10pF+20%-20% 20mA6Vdc
NFA31GD1001014 10pF+20%-20% 15mA6Vdc
NFA31GD4706R84 47pF+20%-20% 50mA6Vdc
NFA31GD4703304 47pF+20%-20% 20mA6Vdc
NFA31GD4704704 47pF+20%-20% 20mA6Vdc
NFA31GD4701014 47pF+20%-20% 15mA6Vdc
NFA31GD1016R84 100pF+20%-20% 50mA6Vdc
NFA31GD1014704 100pF+20%-20% 20mA6Vdc
NFA31GD1011014 100pF+20%-20% 15mA6Vdc

p152

p153
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NFp 片状 EMIFILr

品名 额定电压 静电容量 标称截止频率 额定电流类型
尺寸代号

英寸 (mm)
厚度

(mm)

系列一览表

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFE 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状 EMIFILr NFE31PT

NFE31PT系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
适合 6A，T 型滤波器带有内置铁氧体磁珠。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2000

K 330mm卷装压纹带 8000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

1.0±0.20.7±0.2

3.2±0.35 1.6±0.15

0.7±0.2

1.
6±

0.
15

(1) (2) (3)

（单位：mm）

: 电极

电路数目： 1

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)0

10

20

30

40

60

50

1 10 100 1000 2000

NFE31PT101C1E9

NFE31PT221D1E9

NFE31PT471F1E9

NFE31PT152Z1E9

NFE31PT222Z1E9

NFE31PT220R1E9
NFE31PT470C1E9

输入（输出） 输出（输入）

GND

无极性。

(1) (3)

(2)

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFE31PT220R1E9p 22pF ±30% 6A 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE31PT470C1E9p 47pF 50/-20% 6A 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE31PT101C1E9p 100pF 80/-20% 6A 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE31PT221D1E9p 220pF 50/-20% 6A 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE31PT471F1E9p 470pF 50/-20% 6A 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE31PT152Z1E9p 1500pF 50/-20% 6A 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE31PT222Z1E9p 2200pF ±50% 6A 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFE 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状 EMIFILr NFE61PT

NFE61PT系列 2706/6816 ( 英寸 /mm)
T 型滤波器带有内置铁氧体磁珠。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2500

K 330mm卷装压纹带 8000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

2.6±0.3

6.8±0.5

0.7±0.20.7±0.2

1.6±0.3

1.
6±

0.
3

(1) (2) (3)

（单位：mm）

: 电极

电路数目： 1

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)
0

10

20

30

40

50

60
0.1 1 10 100 20001000

NFE61PT361B1H9

NFE61PT681B1H9

NFE61PT102E1H9

NFE61PT472C1H9

NFE61PT330B1H9

NFE61PT680B1H9
NFE61PT101Z1H9

NFE61PT181B1H9

输入（输出） 输出（输入）

GND

无极性。

(1) (3)

(2)

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFE61PT330B1H9p 33pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT680B1H9p 68pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT101Z1H9p 100pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT181B1H9p 180pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT361B1H9p 360pF ±20% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT681B1H9p 680pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT102E1H9p 1000pF 80/-20% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT472C1H9p 4700pF 80/-20% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFE 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状 EMIFILr NFE61PT

NFE61PT系列 2706/6816 ( 英寸 /mm)
T 型滤波器带有内置铁氧体磁珠。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2500

K 330mm卷装压纹带 8000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

2.6±0.3

6.8±0.5

0.7±0.20.7±0.2

1.6±0.3

1.
6±

0.
3

(1) (2) (3)

（单位：mm）

: 电极

电路数目： 1

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)
0

10

20

30

40

50

60
0.1 1 10 100 20001000

NFE61PT361B1H9

NFE61PT681B1H9

NFE61PT102E1H9

NFE61PT472C1H9

NFE61PT330B1H9

NFE61PT680B1H9
NFE61PT101Z1H9

NFE61PT181B1H9

输入（输出） 输出（输入）

GND

无极性。

(1) (3)

(2)

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFE61PT330B1H9p 33pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT680B1H9p 68pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT101Z1H9p 100pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT181B1H9p 180pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT361B1H9p 360pF ±20% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT681B1H9p 680pF ±30% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT102E1H9p 1000pF 80/-20% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
NFE61PT472C1H9p 4700pF 80/-20% 2A 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM15PC

NFM15PC系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
电源线用 0402 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 500

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

NFM15PC (0.047, 0.1, 0.22, 4.3μF)

NFM15PCC (0.47 到 1μF)

0.
4±

0.
1

0.
5±

0.
2

1.0±0.1

0.5±0.20.17±0.1
0.35±0.1

0.15±0.1

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

0.
3±

0.
05

0.
5±

0.
1

1.0±0.1

0.5±0.10.15±0.1
0.3±0.1

0.15±0.1

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

电路数目： 1

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM15PC473C1A3p 0.047μF ±20% 1A 10Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM15PC473C1C3p 0.047μF ±20% 1A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C    
NFM15PC104D0J3p 0.1μF ±20% 2A 6.3Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM15PC104R1A3p 0.1μF ±20% 2A 10Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C    
NFM15PC224D0J3p 0.22μF ±20% 2A 6.3Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM15PC224R1A3p 0.22μF ±20% 2A 10Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C    
NFM15PC474D0G3p 0.47μF ±20% 2A 4Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM15PC474R0J3p 0.47μF ±20% 2A 6.3Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C    
NFM15PC105R0G3p 1μF ±20% 2A 4Vdc 500M ohm -55°C 到 +85°C    
NFM15PC435R0E3p 4.3μF ±20% 2A 2.5Vdc 25M ohm -55°C 到 +85°C    

接下页。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

c 插入损耗特性

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM15PC473C1A3/C1C3

NFM15PC104D0J3/R1A3

NFM15PC224D0J3/R1A3

NFM15PC474D0G3/R0J3

NFM15PC105R0G3
NFM15PC435R0E3

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM15PC
NFM15PC 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

c 插入损耗特性

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40
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0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
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dB
）

NFM15PC473C1A3/C1C3

NFM15PC104D0J3/R1A3

NFM15PC224D0J3/R1A3

NFM15PC474D0G3/R0J3

NFM15PC105R0G3
NFM15PC435R0E3

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM15PC
NFM15PC 系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM18PS

NFM18PS系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
电源线用三端子电容器，减小接地阻抗。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

1.6±0.1

0.4±0.1

0.
6±

0.
1

0.8

0.
8±

0.
1

(2)

(1)
(3)

(2)

0.15+0.2
–0.1

0.
15

+0
.2

–0
.1

+0.2
–0.1

最小0.2

（单位：mm）

: 电极

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM18PS474R0J3

NFM18PS105R0J3/D0J3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM18PS474R0J3p 0.47μF ±20% 2A 6.3Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM18PS105D0J3p 1.0μF ±20% 2A 6.3Vdc 500M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM18PS105R0J3p 1.0μF ±20% 2A 6.3Vdc 500M ohm -55°C 到 +105°C    
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM18PC

NFM18PC系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
最大 4A 电源线用 0402 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

NFM18PC (0.1 到 0.47μF, 2.2μF - 6.3V)

NFM18PC (1V)

最小0.2

0.
6±

0.
1

0.
8±

0.
1

1.6±0.1

0.4±0.1 0.8±0.10.25±0.1

0.2±0.1

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

最小0.2

0.25±0.1 0.25±0.1

0.
8±

0.
1

0.8±0.1

0.4±0.1

1.6±0.1

最小0.2

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM18PC104R1C3p 0.1μF ±20% 2A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM18PC224R0J3p 0.22μF ±20% 2A 6.3Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM18PC474R0J3p 0.47μF ±20% 2A 6.3Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM18PC105R0J3p 1.0μF ±20% 4A 6.3Vdc 500M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM18PC225B0J3p 2.2μF ±20% 2A 6.3Vdc 200M ohm -40°C 到 +85°C    
NFM18PC225B1A3p 2.2μF ±20% 4A 10Vdc 200M ohm -40°C 到 +85°C    

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM18PC104R1C3

NFM18PC224R0J3

NFM18PC474R0J3

NFM18PC105R0J3

NFM18PC225B0J3 (6.3V)

NFM18PC225B1A3 (10V)

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM18PC

NFM18PC系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
最大 4A 电源线用 0402 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

NFM18PC (0.1 到 0.47μF, 2.2μF - 6.3V)

NFM18PC (1V)

最小0.2

0.
6±

0.
1

0.
8±

0.
1

1.6±0.1

0.4±0.1 0.8±0.10.25±0.1

0.2±0.1

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

最小0.2

0.25±0.1 0.25±0.1

0.
8±

0.
1

0.8±0.1

0.4±0.1

1.6±0.1

最小0.2

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM18PC104R1C3p 0.1μF ±20% 2A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM18PC224R0J3p 0.22μF ±20% 2A 6.3Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM18PC474R0J3p 0.47μF ±20% 2A 6.3Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM18PC105R0J3p 1.0μF ±20% 4A 6.3Vdc 500M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM18PC225B0J3p 2.2μF ±20% 2A 6.3Vdc 200M ohm -40°C 到 +85°C    
NFM18PC225B1A3p 2.2μF ±20% 4A 10Vdc 200M ohm -40°C 到 +85°C    

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM18PC104R1C3

NFM18PC224R0J3

NFM18PC474R0J3

NFM18PC105R0J3

NFM18PC225B0J3 (6.3V)

NFM18PC225B1A3 (10V)

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。
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频率（MHz）

MLCC MLCC NFM

GND

• NFM18PS系列高频性能

• 使用片状三端子电容器优化旁路电容器

旁路电容器性能比较

NFM18PS 系列EMI
静噪效果

片状三端子电容器

与普通片状三端子电容器相比，NFM18PS系列具有更高的高频性能。

没有电容器 有MLCC 0.22μF×4 有片状三端子电容器
（NFM） 1μF×1

二端子MLCC： 2012mm 尺寸
（0.1μF×10件并联）

NFM18PC105R0J3  1pc
: 1608mm 尺寸 (1.0µFx1)

旁路电容器 片状三端子电容器

NFM18PS105R0J3  1pc
: 1608mm 尺寸 (1.0µFx1)

可减少的部件数量

内部叠层
电源布局

微型电脑 微型电脑 微型电脑

电源线

NFM系列静噪效果优于MLCCs系列（1个NFM优于4个MLCCs）。

• 减少PCB空间
• 减少贴装成本
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM21PS

NFM21PS系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
0805 尺寸片状三端子电容器，极低接地阻抗

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

（单位：mm）

: 电极

2.0±0.2

1.25±0.1

0.6±0.2

0.
85

±0
.1

(2)

(1) (3)

(2)

0.2+0.2
–0.1

0.
2+0

.2
–0

.1

最小0.2

1.2±0.3

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM21PS106B0J3p 10μF ±20% 4A 6.3Vdc 50M ohm -40°C 到 +85°C   
电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM21PS106B0J3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM21PS

NFM21PS系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
0805 尺寸片状三端子电容器，极低接地阻抗

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

（单位：mm）

: 电极

2.0±0.2

1.25±0.1

0.6±0.2

0.
85

±0
.1

(2)

(1) (3)

(2)

0.2+0.2
–0.1

0.
2+0

.2
–0

.1

最小0.2

1.2±0.3

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM21PS106B0J3p 10μF ±20% 4A 6.3Vdc 50M ohm -40°C 到 +85°C   
电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM21PS106B0J3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM21PC

NFM21PC系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
最大 6A 电源线用 0402 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

0.3±0.2 0.4±0.2

(1) (3)

(2)

(2)

1.25±0.12.0±0.2

0.6±0.2

0.
85

±0
.1

0.
25

±0
.2

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM21PC104R1E3p 0.1μF ±20% 2A 25Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM21PC224R1C3p 0.22μF ±20% 2A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM21PC474R1C3p 0.47μF ±20% 2A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM21PC105B1A3p 1.0μF ±20% 4A 10Vdc 500M ohm -40°C 到 +85°C    
NFM21PC105B1C3p 1.0μF ±20% 4A 16Vdc 500M ohm -40°C 到 +85°C    
NFM21PC225B0J3p 2.2μF ±20% 4A 6.3Vdc 200M ohm -40°C 到 +85°C    
NFM21PC475B1A3p 4.7μF ±20% 6A 10Vdc 100M ohm -40°C 到 +85°C    

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM21PC104R1E3

NFM21PC224R1C3

NFM21PC474R1C3
NFM21PC105B1A3 (10V)/1C3 (16V)

NFM21PC225B0J3

NFM21PC475B1A3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

C31C-8.pdf
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM3DPC

NFM3DPC系列 1205/3212 ( 英寸 /mm)
电源线用 1205 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

1.1±0.3

3.2±0.2

0.3±0.2

1.25±0.2

0.
7±

0.
2

0.
25

±0
.2

(1)

(2)

(2)

(3)

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM3DPC223R1H3p 0.022μF ±20% 2A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
电路数目： 1

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

0.1 1 10 100 1000 6000
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20

40

60

80
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NFM3DPC223R1H3

c 注意事项（额定值）

额定电流降低

当NFM3KC系列使用环境的工作温度超出

+85°C时，就有必要降低额定电流。 
请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

工作温度（°C）

额
定
电
流
（

A
）

0

2.0

85 125
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-55

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM3DPC

NFM3DPC系列 1205/3212 ( 英寸 /mm)
电源线用 1205 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

1.1±0.3

3.2±0.2

0.3±0.2

1.25±0.2

0.
7±

0.
2

0.
25

±0
.2

(1)

(2)

(2)

(3)

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM3DPC223R1H3p 0.022μF ±20% 2A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
电路数目： 1

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

0.1 1 10 100 1000 6000

0

20

40

60

80

100

NFM3DPC223R1H3

c 注意事项（额定值）

额定电流降低

当NFM3KC系列使用环境的工作温度超出

+85°C时，就有必要降低额定电流。 
请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM31PC

NFM31PC系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
6A/27microF，电源线用 1206 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

3.2±0.2

1.
6±

0.
2

1.
3±

0.
2

(1)

(2)

(2)

(3)

0.3±0.2

1.1±0.3 0.4±0.3 1.6±0.20.4±0.3

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM31PC276B0J3p 27μF ±20% 6A 6.3Vdc 20M ohm -40°C 到 +85°C   
电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000
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 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
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dB
）

NFM31PC276B0J3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

C31C-8.pdf
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM31KC

NFM31KC系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
最大适用电流 10A 大电流三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性 c 注意事项（额定值）

0.4±0.3 0.4±0.31.2±0.3 1.6±0.2

(1) (3)

(2)

(2)

3.2±0.2

（单位：mm）

: 电极

1.
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1.
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0.
2

0.
3±

0.
2

电路数目： 1
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0.1 1 10 100 60001000

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

NFM31KC104R1H3/R2A3
NFM31KC223R1H3/R2A3
NFM31KC153R1H3/R2A3

NFM31KC103R1H3
NFM31KC103R2A3

当NFM31KC系列使用环境的工作温度超出

+105°C时，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
（不包括 NFM31KC 153/223/104 R2A3, 
NFM31KC104R1H3）

0

6
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2

10

8

12

-55 105 125
工作温度（°C）

额
定
电
流
（

A
）

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM31KC103R1H3p 10000pF ±20% 10A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC103R2A3p 10000pF ±20% 10A 100Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC153R1H3p 15000pF ±20% 10A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC153R2A3p 15000pF ±20% 10A 100Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM31KC223R1H3p 22000pF ±20% 10A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC223R2A3p 22000pF ±20% 10A 100Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM31KC104R1H3p 100000pF ±20% 6A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC104R2A3p 100000pF ±20% 6A 100Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C   

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM31KC

NFM31KC系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
最大适用电流 10A 大电流三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性 c 注意事项（额定值）

0.4±0.3 0.4±0.31.2±0.3 1.6±0.2

(1) (3)

(2)

(2)

3.2±0.2

（单位：mm）

: 电极
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2

电路数目： 1
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频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

NFM31KC104R1H3/R2A3
NFM31KC223R1H3/R2A3
NFM31KC153R1H3/R2A3

NFM31KC103R1H3
NFM31KC103R2A3

当NFM31KC系列使用环境的工作温度超出

+105°C时，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
（不包括 NFM31KC 153/223/104 R2A3, 
NFM31KC104R1H3）
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工作温度（°C）

额
定
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流
（

A
）

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM31KC103R1H3p 10000pF ±20% 10A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC103R2A3p 10000pF ±20% 10A 100Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC153R1H3p 15000pF ±20% 10A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC153R2A3p 15000pF ±20% 10A 100Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM31KC223R1H3p 22000pF ±20% 10A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC223R2A3p 22000pF ±20% 10A 100Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM31KC104R1H3p 100000pF ±20% 6A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C    
NFM31KC104R2A3p 100000pF ±20% 6A 100Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C   
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 电源线型 片状 EMIFILr NFM41PC

NFM41PC系列 1806/4516 ( 英寸 /mm)
最大 6A 电源线用 0402 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

* 请参见适用于电源线和信号线的产品。

1.5±0.3

4.5±0.3
0.7 min.

(1) (3)

(2)

(2)

1.6±0.3

1.
0±

0.
2

0.4±0.3

1.
6±

0.
3

0.3+0.3
–0.2

（单位：mm）

: 电极

电路数目： 1

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

10.1 10 100 1000 6000

0

20

40

60

80

100

NFM41PC155B1E3/1H3

NFM41PC204F1H3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM41PC204F1H3p 0.2μF 80/-20% 2A 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C     
NFM41PC155B1E3p 1.5μF ±20% 6A 25Vdc 300M ohm -55°C 到 +85°C     
NFM41PC155B1H3p 1.5μF ±20% 6A 50Vdc 100M ohm -55°C 到 +85°C     

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

c额定值（p: 包装代号)

NFM 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFM15CC

NFM15CC系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
信号线用 0402 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 500

0.
4±

0.
1

0.
5±

0.
2

1.0±0.1

0.5±0.20.17±0.1
0.35±0.1

0.15±0.1

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

c 插入损耗特性

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM15CC222D1A3/D1C3

NFM15CC223C1A3/C1C3

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM15CC222D1A3p 2200pF ±20% 1A 10Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM15CC222D1C3p 2200pF ±20% 1A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C    
NFM15CC223C1A3p 22000pF ±20% 1A 10Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM15CC223C1C3p 22000pF ±20% 1A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C    

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

c额定值（p: 包装代号)

NFM 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFM15CC

NFM15CC系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
信号线用 0402 尺寸片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 500

0.
4±

0.
1

0.
5±

0.
2

1.0±0.1

0.5±0.20.17±0.1
0.35±0.1

0.15±0.1

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

c 插入损耗特性

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM15CC222D1A3/D1C3

NFM15CC223C1A3/C1C3

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM15CC222D1A3p 2200pF ±20% 1A 10Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM15CC222D1C3p 2200pF ±20% 1A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C    
NFM15CC223C1A3p 22000pF ±20% 1A 10Vdc 1000M ohm -55°C 到 +105°C    
NFM15CC223C1C3p 22000pF ±20% 1A 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +85°C    

片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状

EM
IF

IL
r

信
号
线
型

135

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFM18CC

NFM18CC系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
0603 尺寸一般片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

最小0.2

0.
6±

0.
1

0.
8±

0.
1

1.6±0.1

0.4±0.1 0.8±0.10.25±0.1

0.2±0.1

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM18CC220U1C3p 22pF ±20% 400mA 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM18CC470U1C3p 47pF ±20% 400mA 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM18CC101R1C3p 100pF ±20% 500mA 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM18CC221R1C3p 220pF ±20% 500mA 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM18CC471R1C3p 470pF ±20% 500mA 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM18CC102R1C3p 1000pF ±20% 600mA 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM18CC222R1C3p 2200pF ±20% 700mA 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM18CC223R1C3p 22000pF ±20% 1000mA 16Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

NFM18CC223R1C3

NFM18CC222R1C3

NFM18CC102R1C3
NFM18CC471R1C3

NFM18CC221R1C3

NFM18CC101R1C3

NFM18CC470U1C3

NFM18CC220U1C3

插
入
损
耗
（

dB
）

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

C31C-8.pdf
15.04.01
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFM21CC

NFM21CC系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
0805 尺寸一般片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

0.3±0.2

(1) (3)

(2)

(2)

1.25±0.12.0±0.2

0.6±0.2

0.
85

±0
.1

+0
.2

–0
.1

0.
2

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM21CC220U1H3p 22pF ±20% 700mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC470U1H3p 47pF ±20% 700mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC101U1H3p 100pF ±20% 700mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC221R1H3p 220pF ±20% 700mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC471R1H3p 470pF ±20% 1000mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC102R1H3p 1000pF ±20% 1000mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC222R1H3p 2200pF ±20% 1000mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC223R1H3p 22000pF ±20% 2000mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM21CC101U1H3

NFM21CC220U1H3

NFM21CC470U1H3

NFM21CC221R1H3
NFM21CC471R1H3

NFM21CC102R1H3

NFM21CC222R1H3

NFM21CC223R1H3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFM21CC

NFM21CC系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
0805 尺寸一般片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

0.3±0.2

(1) (3)

(2)

(2)

1.25±0.12.0±0.2

0.6±0.2

0.
85

±0
.1

+0
.2

–0
.1

0.
2

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM21CC220U1H3p 22pF ±20% 700mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC470U1H3p 47pF ±20% 700mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC101U1H3p 100pF ±20% 700mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC221R1H3p 220pF ±20% 700mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC471R1H3p 470pF ±20% 1000mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC102R1H3p 1000pF ±20% 1000mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC222R1H3p 2200pF ±20% 1000mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   
NFM21CC223R1H3p 22000pF ±20% 2000mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C   

电路数目： 1

频率（MHz）
0.1 1 10 100 1000 6000

100

60

80

40

20

0
 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM21CC101U1H3

NFM21CC220U1H3

NFM21CC470U1H3

NFM21CC221R1H3
NFM21CC471R1H3

NFM21CC102R1H3

NFM21CC222R1H3

NFM21CC223R1H3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFM3DCC

NFM3DCC系列 1205/3212 ( 英寸 /mm)
1205 尺寸一般片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

1.1±0.3

3.2±0.2

0.3±0.2

1.25±0.2

0.
7±

0.
2

0.
25

±0
.2

(1)

(2)

(2)

(3)

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM3DCC220U1H3p 22pF +50/-20% 300mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM3DCC470U1H3p 47pF +50/-20% 300mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM3DCC101U1H3p 100pF +50/-20% 300mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM3DCC221R1H3p 220pF +50/-20% 300mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM3DCC471R1H3p 470pF +50/-20% 300mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM3DCC102R1H3p 1000pF +50/-20% 300mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM3DCC222R1H3p 2200pF +50/-20% 300mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM3DCC223R1H3p 22000pF +50/-20% 300mA 50Vdc 1000M ohm -55°C 到 +125°C
电路数目： 1

0

20

40

60

80

100
1 10 100 10000.1 2000

频率（MHz）

 (50Ω - 50Ω)

NFM3DCC470U1H3
NFM3DCC220U1H3

NFM3DCC101U1H3
NFM3DCC221R1H3

NFM3DCC471R1H3
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输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。
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C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFM41CC

NFM41CC系列 1806/4516 ( 英寸 /mm)
1806 尺寸一般片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

(1)

(2)

(2)

(3)

1.5±0.3

4.5±0.3

0.4±0.3

1.6±0.3

1.
0±

0.
2

0.
3+0

.3
–0

.2

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM41CC220U2A3p 22pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC470U2A3p 47pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC101U2A3p 100pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC221U2A3p 220pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC471R2A3p 470pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC102R2A3p 1000pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC222R2A3p 2200pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC223R2A3p 22000pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C
电路数目： 1
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频率（MHz）

 (50Ω - 50Ω)

插
入
损
耗
（

dB
）

NFM41CC223R2A3

NFM41CC222R2A3

NFM41CC102R2A3

NFM41CC471R2A3

NFM41CC221U2A3

NFM41CC101U2A3

NFM41CC470U2A3

NFM41CC220U2A3

输入（输出）
(1)

输出（输入）
(3)

(2)

GND
无极性。

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFM41CC

NFM41CC系列 1806/4516 ( 英寸 /mm)
1806 尺寸一般片状三端子电容器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

(1)

(2)

(2)

(3)

1.5±0.3

4.5±0.3

0.4±0.3

1.6±0.3

1.
0±

0.
2

0.
3+0

.3
–0

.2

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFM41CC220U2A3p 22pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC470U2A3p 47pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC101U2A3p 100pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC221U2A3p 220pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC471R2A3p 470pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC102R2A3p 1000pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC222R2A3p 2200pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C

NFM41CC223R2A3p 22000pF +50/-20% 300mA 100Vdc 10000M ohm -55°C 到 +125°C
电路数目： 1
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA31CC

NFA31CC系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
4 路片状三端子电容器排列，1206 尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 100

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

3.2±0.2

0.8±0.1 1.6±0.2

0.4±0.2 1.1±0.5

0.
8±

0.
2

(1)

(7) (8) (9) (10)

(3) (4) (5) (6)

(2)
最小0.05

最
小

0.
05

（单位：mm）

: 电极

品名 静电容量 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFA31CC220S1E4p 22pF ±20% 200mA 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C    
NFA31CC470S1E4p 47pF ±20% 200mA 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C    
NFA31CC101S1E4p 100pF ±20% 200mA 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C    
NFA31CC221S1E4p 220pF ±20% 200mA 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C    
NFA31CC471R1E4p 470pF ±20% 200mA 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C    
NFA31CC102R1E4p 1000pF ±20% 200mA 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C    
NFA31CC222R1E4p 2200pF ±20% 200mA 25Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C    
NFA31CC223R1C4p 22000pF ±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C    

电路数目： 4

1 10 100 1000 2000
频率（MHz）

 (50Ω - 50Ω)

插
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耗
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dB
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无极性。
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(3) (4) (5) (6)

C31C-8.pdf
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C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFL 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFL15ST

NFL15ST系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
T 型 LC 滤波器，0402 超紧凑尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

（顶视图）

（侧视图）

（底视图） 0.
3±

0.
05

0.5±0.15 0.35±0.15

1.0±0.05

0.15±0.10

0.15±0.10

0.5±0.05

(1) (3)

(4)

(2)

（单位：mm）

: 电极

方向标识

品名
标称 

截止频率
静电容量 电感值 插入损耗 1 插入损耗 2 额定

电流

额定

电压

NFL15ST157X0J3p 150MHz 22pF（典型值） 115nH (Typ.) 最大 6dB（0到150MHz）最小 25dB(400 到 1000MHz) 50mA 6.3Vdc   
NFL15ST207X0J3p 200MHz 17pF（典型值） 105nH (Typ.) 最大 6dB（0到200MHz）最小 25dB(600 到 1000MHz) 50mA 6.3Vdc   
NFL15ST307X0J3p 300MHz 12pF（典型值） 95nH (Typ.) 最大 6dB（0到300MHz）最小 25dB(800 到 1000MHz) 50mA 6.3Vdc   
NFL15ST507X0J3p 500MHz 7pF（典型值） 60nH (Typ.) 最大 6dB（0到500MHz） 最小 25dB(1000MHz) 50mA 6.3Vdc   

绝缘电阻（最小值）： 1000M ohm 承受电压： 18.9Vdc 工作温度范围： -40°C to +85°C 电路数目： 1
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输入
（输出）

(1)
GND
(2)

NC
(4)

输出
（输入）

(3)

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFL 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFL15ST

NFL15ST系列 0402/1005 ( 英寸 /mm)
T 型 LC 滤波器，0402 超紧凑尺寸

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

（顶视图）

（侧视图）

（底视图） 0.
3±

0.
05

0.5±0.15 0.35±0.15

1.0±0.05

0.15±0.10

0.15±0.10

0.5±0.05

(1) (3)

(4)

(2)

（单位：mm）

: 电极

方向标识

品名
标称 

截止频率
静电容量 电感值 插入损耗 1 插入损耗 2 额定

电流

额定

电压

NFL15ST157X0J3p 150MHz 22pF（典型值） 115nH (Typ.) 最大 6dB（0到150MHz）最小 25dB(400 到 1000MHz) 50mA 6.3Vdc   
NFL15ST207X0J3p 200MHz 17pF（典型值） 105nH (Typ.) 最大 6dB（0到200MHz）最小 25dB(600 到 1000MHz) 50mA 6.3Vdc   
NFL15ST307X0J3p 300MHz 12pF（典型值） 95nH (Typ.) 最大 6dB（0到300MHz）最小 25dB(800 到 1000MHz) 50mA 6.3Vdc   
NFL15ST507X0J3p 500MHz 7pF（典型值） 60nH (Typ.) 最大 6dB（0到500MHz） 最小 25dB(1000MHz) 50mA 6.3Vdc   

绝缘电阻（最小值）： 1000M ohm 承受电压： 18.9Vdc 工作温度范围： -40°C to +85°C 电路数目： 1

0

20

40

60

80
1 10 100 1000 3000

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

NFL15ST157X0J3

NFL15ST207X0J3

NFL15ST307X0J3

NFL15ST507X0J3

输入
（输出）

(1)
GND
(2)

NC
(4)

输出
（输入）

(3)

片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状

EM
IF

IL
r

信
号
线
型

141

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFL 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFL18ST

NFL18ST系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
T 型 LC 滤波器 减小高速信号波型失真。

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 1000

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性
NFL18ST_H 系列

NFL18ST_H

NFL18ST_X

（顶视图）

（侧视图）

（底视图）

最小0.2

0.
6±

0.
1

1.6±0.1

*1 方向标识

*1 无电流极性。 但在产品的顶部，有一个方向标识，用于识别内部
物理方向。

0.3±0.1

0.
8±

0.
1

0.2±0.1 0.2±0.1

0.15±0.1

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

最小0.2

0.25±0.1 0.25±0.1

0.
8±

0.
1

0.8±0.1

0.4±0.1

1.6±0.1

最小0.2

(1) (3)

(2)

(2)

（单位：mm）

: 电极

品名
标称 

截止频率
静电容量 电感值 插入损耗 1 插入损耗 2 额定

电流

额定

电压

NFL18ST506H1A3p 50MHz 110pF（典型值）350nH (Typ.) 最大 6dB（0到50MHz）最小 30dB(200 到 1000MHz) 75mA 10Vdc   
NFL18ST706H1A3p 70MHz 70pF（典型值）230nH (Typ.) 最大 6dB（0到70MHz）最小 30dB(300 到 1000MHz) 75mA 10Vdc   
NFL18ST107H1A3p 100MHz 50pF（典型值）150nH (Typ.) 最大 6dB（0到100MHz）最小 30dB(400 到 1000MHz) 75mA 10Vdc   
NFL18ST207H1A3p 200MHz 22pF（典型值）110nH (Typ.) 最大 6dB（0到200MHz）最小 30dB(800 到 2000MHz) 100mA 10Vdc   
NFL18ST307H1A3p 300MHz 16pF（典型值） 74nH (Typ.) 最大 6dB（0到300MHz）最小 30dB(1200 到 2000MHz) 100mA 10Vdc   
NFL18ST507H1A3p 500MHz 10pF（典型值） 42nH (Typ.) 最大 6dB（0到500MHz）最小 30dB(1700 到 2000MHz) 100mA 10Vdc   

绝缘电阻（最小值）： 1000M ohm 承受电压： 30Vdc 工作温度范围： -55°C to +125°C 电路数目： 1
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接下页。

输入（输出）
(1)

GND
(2)

输出（输入）
(3)

无极性。

输入（输出）
(1)

GND
(2)

输出（输入）
(3)

无极性。
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFL 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFL18ST

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性
NFL18ST_X 系列

NFL18ST 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

品名
标称

截止频率
静电容量 电感值

额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

工作

温度范围

NFL18ST207X1C3p 200MHz 25pF±20% 110nH±20% 150mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL18ST307X1C3p 300MHz 18pF±20% 62nH±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL18ST507X1C3p 500MHz 10pF±20% 43nH±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  

电路数目: 1

频率（MHz）

NFL18ST307X1C3

NFL18ST507X1C3

NFL18ST207X1C3

1 10 100 50001000
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 (50Ω - 50Ω)

插
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFL 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFL18ST

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性
NFL18ST_X 系列

NFL18ST 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

品名
标称

截止频率
静电容量 电感值

额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

工作

温度范围

NFL18ST207X1C3p 200MHz 25pF±20% 110nH±20% 150mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL18ST307X1C3p 300MHz 18pF±20% 62nH±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL18ST507X1C3p 500MHz 10pF±20% 43nH±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  

电路数目: 1

频率（MHz）

NFL18ST307X1C3

NFL18ST507X1C3

NFL18ST207X1C3
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFL 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFL18SP

NFL18SP系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
PI 型 LC 滤波器 减小高速信号波型失真。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

0.2 min.

0.
6±

0.
1

0.
8±

0.
1

1.6±0.1

(2)

(3)

(3)

(1)

(1)

(2)

0.4±0.10.3±0.1 0.3±0.1 0.15±0.1

0.15±0.1

0.15±0.1

（单位：mm）

: 电极

GND
(2)

输入（输出） 输出（输入）

无极性。

(3)(1)

品名
标称

截止频率
静电容量 电感值

额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

工作

温度范围

NFL18SP157X1A3p 150MHz 34pF±20% 100nH±20% 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL18SP207X1A3p 200MHz 24pF±20% 80nH±20% 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL18SP307X1A3p 300MHz 19pF±20% 60nH±20% 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL18SP507X1A3p 500MHz 11pF±20% 38nH±20% 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc -55°C 到 +125°C  

电路数目: 1

c 插入损耗特性

频率（MHz）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFL 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFL21SP

NFL21SP系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
PI 型 LC 滤波器 减小高速信号波型失真。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

1.
25

±0
.1

0.25±0.2

0.3±0.2 0.4±0.2

2.0±0.2

0.6±0.2

0.
85

±0
.1

(2)

(2)

(3)(1)

（单位：mm）

: 电极

GND
(2)

输入（输出） 输出（输入）

无极性。

(3)(1)

品名
标称
截止
频率

静电容量 电感值
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

工作

温度范围

NFL21SP106X1C3p 10MHz 670pF±20% 680nH±20% 100mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP206X1C7p 20MHz 240pF±20% 700nH±20% 100mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP506X1C3p 50MHz 84pF±20% 305nH±20% 150mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP706X1C3p 70MHz 76pF±20% 185nH±20% 150mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP107X1C3p 100MHz 44pF±20% 135nH±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP157X1C3p 150MHz 28pF±20% 128nH±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP207X1C3p 200MHz 22pF±20% 72nH±20% 250mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP307X1C3p 300MHz 19pF±10% 45nH±10% 300mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP407X1C3p 400MHz 16pF±10% 34nH±10% 300mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP507X1C3p 500MHz 12pF±10% 31nH±10% 300mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  

电路数目: 1

c 插入损耗特性

频率（MHz）
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFL 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFL21SP

NFL21SP系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
PI 型 LC 滤波器 减小高速信号波型失真。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

1.
25

±0
.1

0.25±0.2

0.3±0.2 0.4±0.2

2.0±0.2

0.6±0.2

0.
85

±0
.1

(2)

(2)

(3)(1)

（单位：mm）

: 电极

GND
(2)

输入（输出） 输出（输入）

无极性。

(3)(1)

品名
标称
截止
频率

静电容量 电感值
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

工作

温度范围

NFL21SP106X1C3p 10MHz 670pF±20% 680nH±20% 100mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP206X1C7p 20MHz 240pF±20% 700nH±20% 100mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP506X1C3p 50MHz 84pF±20% 305nH±20% 150mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP706X1C3p 70MHz 76pF±20% 185nH±20% 150mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP107X1C3p 100MHz 44pF±20% 135nH±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP157X1C3p 150MHz 28pF±20% 128nH±20% 200mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP207X1C3p 200MHz 22pF±20% 72nH±20% 250mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP307X1C3p 300MHz 19pF±10% 45nH±10% 300mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP407X1C3p 400MHz 16pF±10% 34nH±10% 300mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  
NFL21SP507X1C3p 500MHz 12pF±10% 31nH±10% 300mA 16Vdc 1000M ohm 50Vdc -55°C 到 +125°C  

电路数目: 1

c 插入损耗特性

频率（MHz）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA18SL

NFA18SL 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
移动电话用 LC 滤波器 4 路排列型

c 尺寸

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 1000

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 1000

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

NFA18SL 137/187/207/357 V1A45
NFA18SL506X1A45

NFA18SL227V1A45

NFA18SL 307/407/487 V1A45

接下页。

(3)(4)(5)(6): 输入（输出）
(7)(8)(9)(10): 输出（输入）0.2±0.1

0.15±0.1

0.2±0.1

0.25±0.1

T

1.6±0.1

0.
8±

0.
1

0.4±0.05

(3) (5) (6)

方向标识

(4)

(7) (9) (10)(8)

（顶视图）

（侧视图）

（底视图）

GND (2)(1) GND

（单位：mm）

: 电极

品名 T
NFA18SL357V1A45 0.5±0.1

NFA18SL187V1A45
NFA18SL137V1A45

NFA18SL207V1A45
NFA18SL506X1A45

0.6+0.05
–0.1

(3)(4)(5)(6): 输入（输出）
(7)(8)(9)(10): 输出（输入）0.2±0.1

0.15±0.1

0.2±0.1

0.25±0.1

0.
6+0

.0
5

–0
.1

1.6±0.1

0.
8±

0.
1

0.4±0.05

(3) (5) (6)

方向标识

(4)

(7) (9) (10)(8)

（顶视图）

（侧视图）

（底视图）

GND (2)(1) GND

（单位：mm）

: 电极

（单位：mm）

: 电极

(3)(4)(5)(6): 输入（输出）
(7)(8)(9)(10): 输出（输入）

0.20±0.1

0.
15

±0
.1

0.2±0.1 0.25±0.1

0.
5±

0.
1

1.6±0.1

0.
8±

0.
1

0.4±0.05

(3) (5) (6)

方向标识

(4)

(7) (9) (10)(8)

（顶视图）

（侧视图）

（底视图）

(2) GNDGND (1)

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

GND (1)

*请根据电路条件改变输入/输出。

(2) GND

(10)

(3)(4)(5)(6): 输入（输出）
(7)(8)(9)(10): 输出（输入）

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

GND (1) (2) GND

(10)

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

GND (1)

*请根据电路条件改变输入/输出。

(2) GND

(10)

(3)(4)(5)(6): 输入（输出）
(7)(8)(9)(10): 输出（输入）

工作温度范围: -40°C 到 +85°C (NFA18SL 137/187/207/227/357 V1A45), -55°C 到 +125°C (NFA18SL 307/407/487 V1A45) 电路数目： 4 

品名
标称

截止频率

插入损耗

(截止频率)
插入损耗
(470MHz)
(最小值)

插入损耗
(800MHz)
(最小值)

插入损耗
(900MHz)
(最小值)

插入损耗
(2000MHz)

(最小值)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

NFA18SL137V1A45p 130MHz 最大 6dB 25dB - 25dB - 50mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   
NFA18SL187V1A45p 180MHz 最大 6dB 20dB - 20dB - 50mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   
NFA18SL207V1A45p 200MHz 最大 6dB 15dB - 15dB - 50mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   
NFA18SL227V1A45p 220MHz 最大 6dB - - 30dB 30dB 25mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   
NFA18SL307V1A45p 300MHz 最大 6dB - 20dB 20dB - 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   
NFA18SL357V1A45p 350MHz 最大 6dB - - 15dB 13dB 35mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   
NFA18SL407V1A45p 400MHz 最大 6dB - 18dB 18dB - 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   
NFA18SL487V1A45p 480MHz 最大 6dB - 15dB 15dB - 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA18SL

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

c 插入损耗特性

NFA18SL_X

NFA18SL 137/187/207 V1A45 NFA18SL227V1A45

NFA18SL 307/407/487 V1A45 NFA18SL357V1A45

NFA18SL 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

20

40

60

80
10 100 1000 3000

NFA18SL137V1A45

NFA18SL207V1A45

NFA18SL187V1A45

 (50Ω - 50Ω)

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

20

40

60

80
10 100 1000 3000

NFA18SL227V1A45

 (50Ω - 50Ω)

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

10 100 30001000

0

20

40

60

80

NFA18SL307V1A45
NFA18SL407V1A45

NFA18SL487V1A45

0

20

40

60

80
10 100 1000 3000

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

NFA18SL357V1A45

 (50Ω - 50Ω)

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)
0

20

40

60

80
10 100 1000 3000

NFA18SL506X1A45

工作温度范围: -40°C to +85°C 电路数目： 4 

品名
标称截止

频率

插入损耗

(截止频率)
插入损耗

(500MHz) (最小)
插入损耗

(1000MHz) (最小)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

NFA18SL506X1A45p 50MHz 最大 6dB 30dB 25dB 25mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA18SL

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

c 插入损耗特性

NFA18SL_X

NFA18SL 137/187/207 V1A45 NFA18SL227V1A45

NFA18SL 307/407/487 V1A45 NFA18SL357V1A45

NFA18SL 系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

20

40

60

80
10 100 1000 3000

NFA18SL137V1A45

NFA18SL207V1A45

NFA18SL187V1A45

 (50Ω - 50Ω)

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

20

40

60

80
10 100 1000 3000

NFA18SL227V1A45

 (50Ω - 50Ω)

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

10 100 30001000

0

20

40

60

80

NFA18SL307V1A45
NFA18SL407V1A45

NFA18SL487V1A45

0

20

40

60

80
10 100 1000 3000

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

NFA18SL357V1A45

 (50Ω - 50Ω)

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)
0

20

40

60

80
10 100 1000 3000

NFA18SL506X1A45

工作温度范围: -40°C to +85°C 电路数目： 4 

品名
标称截止

频率

插入损耗

(截止频率)
插入损耗

(500MHz) (最小)
插入损耗

(1000MHz) (最小)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

NFA18SL506X1A45p 50MHz 最大 6dB 30dB 25dB 25mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA18SD

NFA18SD系列 0603/1608 ( 英寸 /mm)
用于移动电话液晶显示屏或摄像头的差分信号接口。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)
0

10

20

30

40

50
10 100 1000 3000

NFA18SD207X1A45

NFA18SD187X1A45

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

GND (1) (2) GND

(10)

工作温度范围: -40°C to +85°C 电路数目： 4 

(3)(4)(5)(6): 输入（输出）
(7)(8)(9)(10): 输出（输入）0.2±0.1

0.15±0.1

0.2±0.1

0.25±0.1

0.
6+0

.0
5

–0
.1

1.6±0.1

0.
8±

0.
1

0.4±0.05

(3) (5) (6)

方向标识

(4)

(7) (9) (10)(8)

（顶视图）

（侧视图）

（底视图）

GND (2)(1) GND

（单位：mm）

: 电极

品名
标称

截止频率

插入损耗

(截止频率)
插入损耗

(500MHz) (最小)
插入损耗

(900MHz) (最小)
插入损耗

(1500MHz) (最小)
插入损耗

(2000MHz) (最小)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

NFA18SD187X1A45p 180MHz 最大 6dB 15dB 20dB 20dB 20dB 25mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   
NFA18SD207X1A45p 200MHz 最大 6dB 13dB 20dB 20dB 20dB 25mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc   

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA21SL

NFA21SL 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
移动电话用 L 型 LC 滤波器 4 路排列型

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

接下页。

c 插入损耗特性
NFA21SL_V1A45 NFA21SL_V1A48

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)0

20

40

80

60

10 100 1000 3000

NFA21SL317V1A45
NFA21SL287V1A45

NFA21SL337V1A45

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

20

40

60

80

0

10 100 30001000

NFA21SL337V1A48

NFA21SL287V1A48

NFA21SL317V1A48

2.0±0.1

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

0.25±0.1 最小0.15

0.5±0.05

0.25±0.1

0.
2±

0.
15

0.2±0.15

1.
25

±0
.1

T

(1) GND GND (2)

（顶视图）

（底视图）

(10)

0.
25

±0
.1

方向标识

(3)(4)(5)(6): 输入（输出）
(7)(8)(9)(10): 输出（输入）

（单位：mm）: 电极

品名 T
NFA21SLpppX1A45p

0.5±0.1
NFA21SLpppV1A45p
NFA21SLpppX1A48p

0.85±0.1
NFA21SLpppV1A48p

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(1) GND GND (2)

(10)

工作温度范围: -55°C to +125°C 电路数目： 4 

品名
标称

截止频率

插入损耗

(截止频率)
插入损耗

(800MHz) (最小)
插入损耗

(900MHz) (最小)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

NFA21SL287V1A45p 280MHz 最大 6dB 25dB 25dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL317V1A45p 310MHz 最大 6dB 20dB 20dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL337V1A45p 330MHz 最大 6dB 15dB 15dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL287V1A48p 280MHz 最大 6dB 25dB 25dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL317V1A48p 310MHz 最大 6dB 20dB 20dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL337V1A48p 330MHz 最大 6dB 20dB 20dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA21SL

NFA21SL 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
移动电话用 L 型 LC 滤波器 4 路排列型

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

接下页。

c 插入损耗特性
NFA21SL_V1A45 NFA21SL_V1A48

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)0

20

40

80

60

10 100 1000 3000

NFA21SL317V1A45
NFA21SL287V1A45

NFA21SL337V1A45

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

20

40

60

80

0

10 100 30001000

NFA21SL337V1A48

NFA21SL287V1A48

NFA21SL317V1A48

2.0±0.1

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

0.25±0.1 最小0.15

0.5±0.05

0.25±0.1

0.
2±

0.
15

0.2±0.15

1.
25

±0
.1

T

(1) GND GND (2)

（顶视图）

（底视图）

(10)

0.
25

±0
.1

方向标识

(3)(4)(5)(6): 输入（输出）
(7)(8)(9)(10): 输出（输入）

（单位：mm）: 电极

品名 T
NFA21SLpppX1A45p

0.5±0.1
NFA21SLpppV1A45p
NFA21SLpppX1A48p

0.85±0.1
NFA21SLpppV1A48p

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(1) GND GND (2)

(10)

工作温度范围: -55°C to +125°C 电路数目： 4 

品名
标称

截止频率

插入损耗

(截止频率)
插入损耗

(800MHz) (最小)
插入损耗

(900MHz) (最小)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

NFA21SL287V1A45p 280MHz 最大 6dB 25dB 25dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL317V1A45p 310MHz 最大 6dB 20dB 20dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL337V1A45p 330MHz 最大 6dB 15dB 15dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL287V1A48p 280MHz 最大 6dB 25dB 25dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL317V1A48p 310MHz 最大 6dB 20dB 20dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL337V1A48p 330MHz 最大 6dB 20dB 20dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

c额定值（p: 包装代号)

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA21SL
NFA21SL 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)

c 插入损耗特性
NFA21SL_X

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

60

80

40

20

0

1 10 100 30001000

NFA21SL806X1A48
NFA21SL207X1A45(48)

NFA21SL307X1A45(48)

NFA21SL506X1A48

工作温度范围: -55°C to +125°C 电路数目： 4 

品名
标称

截止频率

插入损耗

(截止频率)
插入损耗

(500MHz) (最小)
插入损耗

(800MHz) (最小)
插入损耗

(1000MHz) (最小)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压

NFA21SL207X1A45p 200MHz 2dB 到 7dB 13dB 25dB 25dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL307X1A45p 300MHz 2dB 到 7dB 7dB 20dB 25dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL506X1A48p 50MHz 0dB 到 6dB 30dB - 20dB 20mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL806X1A48p 80MHz 2dB 到 7dB 25dB - 25dB 20mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL207X1A48p 200MHz 2dB 到 7dB 13dB 25dB 25dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  
NFA21SL307X1A48p 300MHz 2dB 到 7dB 7dB 20dB 25dB 100mA 10Vdc 1000M ohm 30Vdc  

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状

EM
IF

IL
r

信
号
线
型

150

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFW 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFW31SP

NFW31SP系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
绕线 PI 型 LC 滤波器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2000

K 330mm卷装压纹带 7500

c额定值（p: 包装代号)

(1): 输入电极
(2): 接地电极
(3): 输出电极

(1) (2) (3)

2.3±0.2

0.7±0.3
0.65±0.2

0.7±0.3

1.
8±

0.
2

1.6±0.23.2±0.3

* 无极性。

（单位：mm）

: 电极

GND
(2)

输入（输出） 输出（输入）

无极性。

(3)(1)

额定电流: 200mA电压： 25Vdc 工作温度范围： -40°C至+85°C   电路数目： 1 

c 插入损耗特性

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)
0

20

40

80
1 10 100 1000 2000

NFW31SP106X1E4

NFW31SP207X1E4

NFW31SP507X1E4

NFW31SP506X1E460
NFW31SP206X1E4

NFW31SP157X1E4

NFW31SP107X1E4

NFW31SP307X1E4

NFW31SP407X1E4

品名
标称
截止
频率

插入损耗

at 10MHz
插入损耗

at 20MHz
插入损耗

at 50MHz
插入损耗

at 100MHz
插入损耗

at 150MHz
插入损耗

at 200MHz
插入损耗

at 300MHz
插入损耗

at 400MHz
插入损耗

at 500MHz
插入损耗

at 1000MHz

NFW31SP106X1E4p 10MHz 最大 6dB 最小 5dB 最小 25dB 最小 25dB - 最小 25dB - - 最小 30dB 最小 30dB  
NFW31SP206X1E4p 20MHz - 最大 6dB 最小 5dB 最小 25dB - 最小 25dB - - 最小 30dB 最小 30dB  
NFW31SP506X1E4p 50MHz - - 最大 6dB 最小 10dB - 最小 30dB - - 最小 30dB 最小 30dB  
NFW31SP107X1E4p 100MHz - - - 最大 6dB - 最小 5dB - - 最小 20dB 最小 30dB  
NFW31SP157X1E4p 150MHz - - - - 最大 6dB - 最小 10dB 最小 20dB 最小 30dB 最小 30dB  
NFW31SP207X1E4p 200MHz - - - - - 最大 6dB - - 最小 10dB 最小 30dB  
NFW31SP307X1E4p 300MHz - - - - - - 最大 6dB - 最小 5dB 最小 15dB  
NFW31SP407X1E4p 400MHz - - - - - - - 最大 6dB - 最小 10dB  
NFW31SP507X1E4p 500MHz - - - - - - - - 最大 6dB 最小 10dB  
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFW 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFW31SP

NFW31SP系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
绕线 PI 型 LC 滤波器

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2000

K 330mm卷装压纹带 7500

c额定值（p: 包装代号)

(1): 输入电极
(2): 接地电极
(3): 输出电极

(1) (2) (3)

2.3±0.2

0.7±0.3
0.65±0.2

0.7±0.3

1.
8±

0.
2

1.6±0.23.2±0.3

* 无极性。

（单位：mm）

: 电极

GND
(2)

输入（输出） 输出（输入）

无极性。

(3)(1)

额定电流: 200mA电压： 25Vdc 工作温度范围： -40°C至+85°C   电路数目： 1 

c 插入损耗特性

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)
0

20

40

80
1 10 100 1000 2000

NFW31SP106X1E4

NFW31SP207X1E4

NFW31SP507X1E4

NFW31SP506X1E460
NFW31SP206X1E4

NFW31SP157X1E4

NFW31SP107X1E4

NFW31SP307X1E4

NFW31SP407X1E4

品名
标称
截止
频率

插入损耗

at 10MHz
插入损耗

at 20MHz
插入损耗

at 50MHz
插入损耗

at 100MHz
插入损耗

at 150MHz
插入损耗

at 200MHz
插入损耗

at 300MHz
插入损耗

at 400MHz
插入损耗

at 500MHz
插入损耗

at 1000MHz

NFW31SP106X1E4p 10MHz 最大 6dB 最小 5dB 最小 25dB 最小 25dB - 最小 25dB - - 最小 30dB 最小 30dB  
NFW31SP206X1E4p 20MHz - 最大 6dB 最小 5dB 最小 25dB - 最小 25dB - - 最小 30dB 最小 30dB  
NFW31SP506X1E4p 50MHz - - 最大 6dB 最小 10dB - 最小 30dB - - 最小 30dB 最小 30dB  
NFW31SP107X1E4p 100MHz - - - 最大 6dB - 最小 5dB - - 最小 20dB 最小 30dB  
NFW31SP157X1E4p 150MHz - - - - 最大 6dB - 最小 10dB 最小 20dB 最小 30dB 最小 30dB  
NFW31SP207X1E4p 200MHz - - - - - 最大 6dB - - 最小 10dB 最小 30dB  
NFW31SP307X1E4p 300MHz - - - - - - 最大 6dB - 最小 5dB 最小 15dB  
NFW31SP407X1E4p 400MHz - - - - - - - 最大 6dB - 最小 10dB  
NFW31SP507X1E4p 500MHz - - - - - - - - 最大 6dB 最小 10dB  
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NFW31S的陡峭衰减特性意味着不影

响波形卓越的EMI静噪功能。

三端子电容会同时抑制EMI频率和信

号频率，因而会造成信号波形失真。

电感器和电容器的组合可产生陡峭衰

减特性，但它们需要占用相当大的安

装空间。

而且，其在高频处的EMI静噪效果不

及使用NFW31S获得的效果好。

信号波形 20ns/div
1V/div( ) 噪声频谱

（10:1 有源探头）

100

80

60

40

20

0
100 200 300 400 500

频率（MHz）

噪
音
水
平

 (d
B

µV
/m

)

100

80

60

40

20

0
100 200 300 400 500

频率（MHz）

噪
音
水
平
（

dB
µV

/m
）

滤波器安装
  前的电平

100
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40
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0
100 200 300 400 500

频率（MHz）

噪
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平
（

dB
µV

/m
）

滤波器安装
    前的电平

100

80

60

40

20

0
100 200 300 400 500

频率（MHz）

噪
音
水
平
（

dB
µV

/m
）

滤波器安装
    前的电平

10MHz

74ALS04 74ALS00EMI 静噪滤波器

测量点

实际电路中的EMI静噪示例

滤波器型 / EMI 静噪效果/ 描述信号波形

滤波器安装前的

信号波形和噪声频谱

NFW31SP 系列

（截止频率50MHz）

传统片状实心型

EMI静噪滤波器

(NFM41CC 470pF)

与传统LC组合

在一起的滤波器

测量电路

20ns/div
1V/div

L: 片状电感器
C: 片状电容器
                 (270pF)

L

C

L

NFW31 系列EMI
静噪效果

)(
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFR 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFR21GD

NFR21GD系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
三端子阻容滤波器，抑制噪声电流并返回地平面。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

1.0±0.35

0.
5±

0.
2

2.0±0.2

0.95±0.35

1.25±0.2

（底视图）

（顶视图）

(1)

(2)

(2)

(3)

最大 1.0

0.
3+0

.2
–0

.2
5

0.3+0.2
–0.25

（单位：mm）

: 电极

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

NFR21GD1002202
NFR21GD1004702

NFR21GD4702202

NFR21GD4704702
NFR21GD4706802

NFR21GD1012202
NFR21GD1014702

NFR21GD1016802

1 10 100 1000

0

10

20

30

40

50

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

NFR21GD1011012

NFR21GD4701012

1 10 100 1000

0

10

20

30

40

50

GND
(2)

无极性。

输入（输出） 输出（输入）
(3)(1)

电路数目： 1

品名 静电容量 电阻值 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFR21GD1002202p 10pF ±20% 22ohm±30% 50mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1004702p 10pF ±20% 47ohm±30% 35mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD4702202p 47pF ±20% 22ohm±30% 50mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD4704702p 47pF ±20% 47ohm±30% 35mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD4706802p 47pF ±20% 68ohm±30% 30mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD4701012p 47pF ±20% 100ohm±30% 25mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1012202p 100pF ±20% 22ohm±30% 50mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1014702p 100pF ±20% 47ohm±30% 35mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1016802p 100pF ±20% 68ohm±30% 30mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1011012p 100pF ±20% 100ohm±30% 25mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFR 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFR21GD

NFR21GD系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
三端子阻容滤波器，抑制噪声电流并返回地平面。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

1.0±0.35

0.
5±

0.
2

2.0±0.2

0.95±0.35

1.25±0.2

（底视图）

（顶视图）

(1)

(2)

(2)

(3)

最大 1.0

0.
3+0

.2
–0

.2
5

0.3+0.2
–0.25

（单位：mm）

: 电极

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

NFR21GD1002202
NFR21GD1004702

NFR21GD4702202

NFR21GD4704702
NFR21GD4706802

NFR21GD1012202
NFR21GD1014702

NFR21GD1016802

1 10 100 1000
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插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

NFR21GD1011012

NFR21GD4701012

1 10 100 1000

0

10

20

30

40

50

GND
(2)

无极性。

输入（输出） 输出（输入）
(3)(1)

电路数目： 1

品名 静电容量 电阻值 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFR21GD1002202p 10pF ±20% 22ohm±30% 50mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1004702p 10pF ±20% 47ohm±30% 35mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD4702202p 47pF ±20% 22ohm±30% 50mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD4704702p 47pF ±20% 47ohm±30% 35mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD4706802p 47pF ±20% 68ohm±30% 30mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD4701012p 47pF ±20% 100ohm±30% 25mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1012202p 100pF ±20% 22ohm±30% 50mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1014702p 100pF ±20% 47ohm±30% 35mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1016802p 100pF ±20% 68ohm±30% 30mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFR21GD1011012p 100pF ±20% 100ohm±30% 25mA 50Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NFA 系列 信号线型 片状 EMIFILr NFA31GD

NFA31GD系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
三端子阻容滤波器排列型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅156至162页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 4000

B 散装（包） 100

c额定值（p: 包装代号)

c 插入损耗特性

1.1±0.5

1.6±0.23.2±0.2

0.
8±

0.
2

0.8±0.1

最小0.05最小0.05

0.4±0.15

（顶视图）

（底视图）

(1) (2)

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10)

（单位：mm）

: 电极

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)0

10

20

30

40

50

NFA31GD1006R84

NFA31GD1016R84

NFA31GD4706R84

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)0

10

20

30

40

50

NFA31GD1004704

NFA31GD4704704

NFA31GD1014704

1 10 100 1000 3000

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)0

10

20

30

40

50

NFA31GD1001014

NFA31GD4701014

NFA31GD1011014

1 10 100 1000 3000
频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)0

10

20

30

40

50

NFA31GD4703304

1 10 100 1000 3000

(2)GND

(3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10)

输出（输入）

输入（输出）

无极性。

(1)GND

电路数目： 4

品名 静电容量 电阻值 额定电流 额定电压
绝缘电阻

(最小值)
工作

温度范围

NFA31GD1006R84p 10pF ±20% 6.8ohm±40% 50mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD1004704p 10pF ±20% 47ohm±30% 20mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD1001014p 10pF ±20% 100ohm±30% 15mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD4706R84p 47pF ±20% 6.8ohm±40% 50mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD4703304p 47pF ±20% 33ohm±30% 20mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD4704704p 47pF ±20% 47ohm±30% 20mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD4701014p 47pF ±20% 100ohm±30% 15mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD1016R84p 100pF ±20% 6.8ohm±40% 50mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD1014704p 100pF ±20% 47ohm±30% 20mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C

NFA31GD1011014p 100pF ±20% 100ohm±30% 15mA 6Vdc 1000M ohm -40°C 到 +85°C
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o 注意事项（焊接与安装）

<使用环境>
不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用产品。

切勿在有机溶剂周围使用本产品。

<保管和使用要求>
1. 保管期限

应在12个月内使用。 
如果超过该期间，检查产品的可焊性。  

2. 储存条件

  (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
       相对湿度：15% 到 85%
       避免温度和湿度的突然改变。

  (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀性

气体中。

1. 清洗

清洗方法不当可能引起故障及退化。 当在不处于安装

信息情况下进行洗涤时，请联系我司。

2. 焊接 
如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。请在安装信

息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. NFM焊盘样式注意事项

片状电容器因PCB材料和结构的不同而受到不同的应力

负荷。

如果片状电容器被安装在含铝材料的PCB上时，因为金

属PCB与片状电容器本身之间热表达系数的不同，PCB
的热胀冷缩会导致片状电容碎裂。 

如果安装0402或更小尺寸的NFM于单层玻璃环氧板上

时，片状电容器会因为同样的原因碎裂。

4. 部件安装： 0402尺寸或更小的NFM
如果吸嘴的下止点过低，因为安装期间过多的力会被施

加到片状电容器上，因此片状电容器会碎裂。因此，必

须将吸嘴的下止点设置在PCB上表面上/上方。如果需

要通过校正PCB板翘曲的方式设置下止点时，应进行调

整。建议采用比片状电容器长度更大一些的吸嘴，以避

免冲击力被集中在部件的中点位置。 装配前，请确定

其安装精度处于最佳状态。  

5. 其他

由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可

能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、安装位

置及其他运行条件而变化。 一定要检查及事先确定各

滤波器的静噪效果（在实际电路中等），然后方可把滤

波器用于商用型设备设计。

不要使用超出额定电流及额定电压的产品，因为这可能导

致过热，并破坏绝缘抗性。

2. NFL15ST_X系列安装方向

由于产品具有方向性，因此请以正确的方向安装产品。 
错误的方向与正确的方向成180°角，由于输入或输出信

号端与地线短路，因此会导致产品被烧掉或部分变色。

!警告

注意事项

1. 自热

将片状 EMIFILr NFMppP/K 系列安装在靠近会辐射

热量的其他产品时，请给予特别注意。 
其他产品产生的热量可能会使绝缘电阻劣化并引起该元

件过热。

o 焊接和安装

o 额定值

o 保管和使用条件

输入 q
（输出）

e 输出
（输入）

NC
r

w
GND

输入 e
（输出）

q 输出
（输入）

NC
w

r
GND

正确连接 错误方向

 

吸嘴

部件分布中吸嘴的位置

下止点位置调节

正确 错误 吸嘴的较长方向

吸嘴形状

接下页。
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片状 EMIFILr !警告/注意事项

o 注意事项（焊接与安装）

<使用环境>
不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用产品。

切勿在有机溶剂周围使用本产品。

<保管和使用要求>
1. 保管期限

应在12个月内使用。 
如果超过该期间，检查产品的可焊性。  

2. 储存条件

  (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
       相对湿度：15% 到 85%
       避免温度和湿度的突然改变。

  (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀性

气体中。

1. 清洗

清洗方法不当可能引起故障及退化。 当在不处于安装

信息情况下进行洗涤时，请联系我司。

2. 焊接 
如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。请在安装信

息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. NFM焊盘样式注意事项

片状电容器因PCB材料和结构的不同而受到不同的应力

负荷。

如果片状电容器被安装在含铝材料的PCB上时，因为金

属PCB与片状电容器本身之间热表达系数的不同，PCB
的热胀冷缩会导致片状电容碎裂。 

如果安装0402或更小尺寸的NFM于单层玻璃环氧板上

时，片状电容器会因为同样的原因碎裂。

4. 部件安装： 0402尺寸或更小的NFM
如果吸嘴的下止点过低，因为安装期间过多的力会被施

加到片状电容器上，因此片状电容器会碎裂。因此，必

须将吸嘴的下止点设置在PCB上表面上/上方。如果需

要通过校正PCB板翘曲的方式设置下止点时，应进行调

整。建议采用比片状电容器长度更大一些的吸嘴，以避

免冲击力被集中在部件的中点位置。 装配前，请确定

其安装精度处于最佳状态。  

5. 其他

由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可

能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、安装位

置及其他运行条件而变化。 一定要检查及事先确定各

滤波器的静噪效果（在实际电路中等），然后方可把滤

波器用于商用型设备设计。

不要使用超出额定电流及额定电压的产品，因为这可能导

致过热，并破坏绝缘抗性。

2. NFL15ST_X系列安装方向

由于产品具有方向性，因此请以正确的方向安装产品。 
错误的方向与正确的方向成180°角，由于输入或输出信

号端与地线短路，因此会导致产品被烧掉或部分变色。

!警告

注意事项

1. 自热

将片状 EMIFILr NFMppP/K 系列安装在靠近会辐射

热量的其他产品时，请给予特别注意。 
其他产品产生的热量可能会使绝缘电阻劣化并引起该元

件过热。

o 焊接和安装

o 额定值

o 保管和使用条件

输入 q
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e 输出
（输入）
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r

w
GND

输入 e
（输出）

q 输出
（输入）
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w

r
GND

正确连接 错误方向
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接下页。
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1. 树脂涂层

使用树脂进行涂层和封膜处理会影响本产品的性能。 
因此，请谨慎选用树脂。

使用前，请对贴装有本产品的装置进行可靠性评估。

2. 使用警告（NFW 系列） 
在用摄子固定产品时，请固定产品侧面。切勿使用诸如

镊子头或其它材料如清洁刷毛等尖锐物触碰线圈部分，

以防止导线断裂。不得将机械冲击施加到安装于板上的

产品上，以防止核断裂。 

o 使用

3. 基片的操作

在将产品安装于基片上之后，在修切基片，向基片上插

入或从基片上拔出接头，或固紧基片螺钉时，不得因为

基片的弯曲或扭动而向产品施加任何应力。 
过度的机械应力可能导致产品破裂。

弯曲 盘曲

片状 EMIFILr !警告/注意事项
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1. 标准焊盘尺寸

焊接和安装片状 EMIFILrNFp
NFp 通过将高频噪声元件接地的方式抑制噪音。 因此，为了让这些滤波器的性能最大化，在PCB设计阶段，接地焊盘应尽可

能设计为最大尺寸。 如下所示，PCD的一侧用于片状元件的安装，别一侧用于接地。

使用小直径通孔将PCB每一面上的地连接起来。 这样可降低接地的高频阻抗并使滤波器的性能达到最大化。

NFA31CC
NFA31GD
NFM15CC
NFM15PC
NFM18CC
NFM18PC
NFM18PS
NFM21CC
NFM21PC
NFM21PS
NFR21GD

焊盘布局

焊盘布局
+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

o 回流焊接

o 回流焊接 o 波峰焊接片状电容器安装侧 片状电容器安装侧

NFM3DCC
NFM3DPC

NFM31PC

NFM41CC
NFM41PC

4.4

4.4

6.0

1.4

1.4

2.0

品名
尺寸（mm）

d

1.0

1.2

1.2

e

2.0

2.6

2.6

f

2.4

3.0

3.0

g

1.0

1.0

1.5

a b

2.5

2.5

3.5

c

NFM3DCC
NFM3DPC
NFM31PC
NFM31KC
NFM41CC
NFM41PC

NFM3DCC
NFM3DPC

NFM31PC

NFM41CC
NFM41PC

4.4

4.4

6.0

1.4

1.4

2.0

品名
尺寸（mm）

d

1.0

1.2

1.2

e

2.0

2.6

2.6

f

2.4

3.0

3.0

g

1.0

1.0

1.5

a b

2.5

2.5

3.5

c

a

e0.
6 f g

b
c
d

小直径通孔ø0.4小直径通孔ø0.4

b
a

e0.
6 f g

c
d

NFM3DCC/NFM3DPC/NFM31PC/NFM41CC/NFM41PC

小直径通孔ø0.4

10mm或
更大
（如为10A）

1.4
1.0

1.
2

0.
6

2.
6

3.
0

2.5
4.4

NFM31KC*1

小直径通孔ø0.4

1.4
1.0

1.
2

0.
6

2.
6

3.
0

2.5
4.4

NFM31KC*1

10mm或
更大
（如为10A）

接下页。

NFM18PS

NFM21PS

0.4
0.6
1.0

1.
5

2.2

0.
4

0.
6

1.
2

小直径通孔ø0.2-ø00.3

如果使用比18μm还薄的连接盘，请跟我们联系。

1.
2

1.
5

0.
4

0.1

1.2
0.8

2.0
0.05

小直径通孔ø0.2

NFM18CC/NFM18PC

0.
85

1.
25

1.
85

2.
350.
6

0.
4

1.6
1.8

1.2
0.8

2.6

小直径通孔ø0.2-ø0.3

0.25
0.7
1.3

0.2
5

0.
3

0.
6

0.
75

通过ø0.15
填充

NFA31CC/NFA31GD NFM15CC/NFM15PC
2.6

0.3 0.8 中心距

2.
2

3.8

0.
4

1.
0

为了实现高耐压，R0.1至R0.2范围
为最佳值。

4.2

ø0.4

NFM21CC/NFM21PC/NFR21GD

0.6

0.
8

0.
6

1.
9

2.
3

1.4
2.6

小直径通孔ø0.4

*1  对于大电流设计而言，
信号焊盘的宽度应每1A
不超出1mm
（1mm/A）。 

 比如，如果是10A，信
号焊盘的宽度应不得小
于10mm。

 （1mm/A*10A=10mm）

*1  对于大电流设计而言，
信号焊盘的宽度应每1A
不超出1mm
（1mm/A）。 

 比如，如果是10A，信
号焊盘的宽度应不得小
于10mm。
（1mm/A*10A=10mm）
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1. 标准焊盘尺寸

焊接和安装片状 EMIFILrNFp
NFp 通过将高频噪声元件接地的方式抑制噪音。 因此，为了让这些滤波器的性能最大化，在PCB设计阶段，接地焊盘应尽可

能设计为最大尺寸。 如下所示，PCD的一侧用于片状元件的安装，别一侧用于接地。

使用小直径通孔将PCB每一面上的地连接起来。 这样可降低接地的高频阻抗并使滤波器的性能达到最大化。
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NFM18PS
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NFM21PC
NFM21PS
NFR21GD

焊盘布局

焊盘布局
+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

o 回流焊接

o 回流焊接 o 波峰焊接片状电容器安装侧 片状电容器安装侧
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*1  对于大电流设计而言，
信号焊盘的宽度应每1A
不超出1mm
（1mm/A）。 

 比如，如果是10A，信
号焊盘的宽度应不得小
于10mm。

 （1mm/A*10A=10mm）

*1  对于大电流设计而言，
信号焊盘的宽度应每1A
不超出1mm
（1mm/A）。 

 比如，如果是10A，信
号焊盘的宽度应不得小
于10mm。
（1mm/A*10A=10mm）
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+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

o 回流和波峰 NFW31SP
o 回流焊 NFE31PT

NFW31SP
NFE31PT

o 回流焊接NFL15ST
NFL18SP
NFL18ST
NFL21SP

NFA18SL
NFA18SD
NFA21SL

小直径通孔ø0.4

2.
6

3.
0

1.2
2.2
4.2

0.6

1.
0

NFL18SPNFL15ST

0.4

1.0

1.
2

小直径通孔ø0.2-ø0.3 小直径通孔ø0.2-ø0.3

2.0

0.8
0.8

0.
4

0.25
0.70

0.2
50

.25
0.

75

1.30

q

w
e

r

方向标识

通过ø0.15填充 0.4
0.6
1.0

1.
5

2.2

0.
4

0.
6

1.
2

NFL18ST

NFL21SP

0.6

0.
8

0.
6

1.
9

2.
3

1.4
2.6

小直径通孔ø0.4

o 回流焊接
0.

25
0.

25

0.25
2.5

1.5

0.25

0.
25

0.
5

1.
75

0.
5

小直径通孔ø0.2

NFA21SLNFA18SL/NFA18SD

2.35
2.0
1.3

0.5

0.05

通过ø0.1
填充

0.40.175

1.375

0.
5

0.
35

1.
2

0.225

0.
17

5
0.

27
5

接下页。

如果使用比18μm还薄的连接盘，请跟我们联系。
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焊盘布局

焊盘布局
+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

o PCB翘曲

PCB的设计应确保产品不会因为PCB板的翘曲而受到机械

应力。

不良示例

产品应位于机械应力的侧面方向（长度：a<b）。

良好示例

a

b

o 回流焊接NFE61PT o 波峰焊接
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阻焊层 （单位：mm）

o PCB翘曲

PCB的设计应确保产品不会因为PCB板的翘曲而受到机械

应力。

不良示例

产品应位于机械应力的侧面方向（长度：a<b）。

良好示例

a

b
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2. 锡膏印刷和粘合剂涂布

在对片状EMI抑制滤波器进行回流焊时，印刷必须按照以

下焊膏印刷条件进行。 
如果使用了过多的焊料，芯片将很容易因PCB的机械和热

应力而损坏并可能碎裂。  
对于阻焊图案和铜箔图案，应使用标准焊盘尺寸。

在对EMI抑制滤波器进行波峰焊时，应根据以下条件涂布

粘合剂。 
如果粘合剂使用过多，可能会溢出流入到焊盘或端子区，

造成可焊性差。

反之，如果粘合剂用量不足，或者粘合剂没有充分硬化，

芯片可能就会在波峰焊接时脱落。

（单位：mm）

系列 焊膏印刷 粘合剂应用

NFM15CC
NFM15PC
NFM18CC
NFM18PC
NFM18PS
NFM21CC
NFM21PC
NFM21PS
NFM3DCC
NFM3DPC
NFM31PC
NFM31KC
NFM41CC
NFM41PC
NFR21GD

o焊膏的标准厚度:
100-150µm: NFM15/18/21/3D/31, NFR
100-200µm: NFM41

NFM3D/31/41 系列
在每个芯片上使用 0.1mg（NFM41C/41） , 
0.06mg（NFM3D/NFM31P）的粘合剂。 不要盖
住电极。

粘合剂

粘合剂的涂敷
位置

接下页。
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（单位：mm）

系列 焊膏印刷 粘合剂应用

NFE61PT o焊膏的标准厚度：
150-200µm

对每个芯片使用1.0mg粘合剂。
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NFW31SP
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NFW31SP 系列
对每个芯片使用0.2mg粘合剂。

o焊膏的标准厚度：
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（单位：mm）

系列 焊膏印刷 粘合剂应用

NFE61PT o焊膏的标准厚度：
150-200µm

对每个芯片使用1.0mg粘合剂。
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NFA18SL
NFA18SD
NFA21SL

o焊膏的标准厚度：
100-150µm: NFL, NFA18SL/18SD/21SL

NFA31CC/31GD

NFA21SLNFA18SL/18SD

0.3 0.8 Pitch

2.
2

0.
4

1.
0

2.6 0.6

0.5 1.5
0.25 0.25

0.5

1.
75

0.
25

0.
75

1.375

0.4
0.175 0.225

1.3

0.05

2.0

0.
17

5

0.
5

1.
2

0.
35

NFL21SP

NFL18SPNFL15ST

2.2
1.0
0.4

0.
6

1.
2

NFL18ST

0.
4

0.4
1.0
2.0

0.
4

1.
2

1.4
2.6

0.6

0.
8

0.
6

1.
9

1.30
0.70

0.25

0.2
5

0.
750.2

5
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3. 标准焊接条件

(1) 焊接方法

仅限使用波峰焊接和回流焊接方式。

在焊接片状EMI抑制滤波器时，使用标准焊接条件。

在焊接几个不同的部件时，由于每个部件具有不同的焊接

条件，因此要选用需要最低热量和最短时间的那些焊接条

件。

焊料:  使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。 使用Sn-Zn基焊料会导致

产品性能下降。  
  如果对NFM系列产品使用Sn-Zn基焊料，请预先与村

田联系。

助焊剂：

o 使用基于松香的焊剂。

若使用RA型焊料，则应对本产品进行彻底清洁，确保无任

何残留焊剂。

o 不要使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.20wt%）

o 请勿使用水溶性助焊剂。

有关其他安装方法，请联系村田公司。

o波峰焊接温度曲线
   (Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料)

T1

T3
T2

温
度
（
℃
）

加热 时间（秒）

t2
预热 极限温度曲线

标准温度曲线

t1

(2) 焊接温度曲线

o波峰焊接温度曲线
   (Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料)

150
180

T2
T4
T3

T1

温
度
（
℃
）

90s±30秒 时间（秒）

t2

t1
极限温度曲线

标准温度曲线
预热

系列
预热

标准温度曲线 极限温度曲线

加热

温度 (T1) 温度 (T2)时间 (t1) 时间 (t2)

加热

温度 (T3) 时间 (t2)

NFE61PT

NFW31SP

150°C 最小60秒 250°C 4 到 6秒 最大2次 最大5秒 最大2次265±3°C

150°C 最小60秒 250°C 4 到 6秒 最大2次 最大5秒 最大2次265±3°C

150°C 最小60秒 250°C 4 到 6秒 最大2次 最大5秒 最大1次265±3°C

NFM3D/31/41

系列

标准温度曲线 极限温度曲线

温度 (T1) 时间 (t1)

加热

NFM
NFA31CC/31GD, NFR 最小220°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最小230°C 260°C/10s 最大2次最大60秒

最小220°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最小230°C 260°C/10s 最大2次最大60秒

最小220°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最小230°C 260°C/10s 最大1次最大60秒

温度 (T3) 时间 (t2)

加热

NFA18S/21S 
(不包括 NFA31CC/31GD)
NFE, NFL

NFW31SP

波峰
周期

波峰
周期

峰值温度
（T2） 回流次数 回流次数峰值温度

（T4）
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4. 清洗

(3) 使用烙铁焊接

使用烙铁时必须严格遵守下列条件。

预热：150°C 60秒以上

烙铁功率输出/烙铁头直径： 
最大 30W / 最大 ø3mm。*1

 *1 NFM15: 最大 30W / 最大 ø2mm
烙铁头温度 / 焊接时间 / 次数：

最大 350°C / 3-4s / 2次*2

*2 NFM15: 最大 350°C / 3-4s / 1次
NFE31PT152Z1E9: 最大 280°C / 最大10s / 2 次

不得让烙铁头直接接触片体。

有关上述以外的烙铁焊接方法，请向村田技术部门咨询。

清洗片状EMI滤波器时，应遵守以下条件。

(1) 清洁温度 最大 350°C（对于酒精型清洁剂，40℃）

(2) 超声  
输出：最大20W/liter
持续时间：最长5分钟

频率：28 到 40kHz
(3) 清洁剂 

下列清洗液已在个别元件上经过测试。 生产之前应对装配

完成品进行评估。

(a) 酒精清洗液

异丙醇（IPA）
(b) 水溶性清洗液

Pine Alpha ST-100S
(4) 确保彻底清除残留助焊剂。

使用去离子水清除水溶性清洗液后，应使器件完全晾干。
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4. 清洗

(3) 使用烙铁焊接

使用烙铁时必须严格遵守下列条件。

预热：150°C 60秒以上

烙铁功率输出/烙铁头直径： 
最大 30W / 最大 ø3mm。*1

 *1 NFM15: 最大 30W / 最大 ø2mm
烙铁头温度 / 焊接时间 / 次数：

最大 350°C / 3-4s / 2次*2

*2 NFM15: 最大 350°C / 3-4s / 1次
NFE31PT152Z1E9: 最大 280°C / 最大10s / 2 次

不得让烙铁头直接接触片体。

有关上述以外的烙铁焊接方法，请向村田技术部门咨询。

清洗片状EMI滤波器时，应遵守以下条件。

(1) 清洁温度 最大 350°C（对于酒精型清洁剂，40℃）

(2) 超声  
输出：最大20W/liter
持续时间：最长5分钟

频率：28 到 40kHz
(3) 清洁剂 

下列清洗液已在个别元件上经过测试。 生产之前应对装配

完成品进行评估。

(a) 酒精清洗液

异丙醇（IPA）
(b) 水溶性清洗液

Pine Alpha ST-100S
(4) 确保彻底清除残留助焊剂。

使用去离子水清除水溶性清洗液后，应使器件完全晾干。
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片状 EMIFILrNFp

品名
尺寸

最少订购数量（件）

NFM15CC/
NFM15PC (不包括474/105)

NFM15PC474/105

NFM18PC105R/225B1A
NFL18SP/NFL18ST_H
NFL18ST_X
NFL21SP
NFM21CC/21PC/21PS
NFM3DCC/3DPC
NFM31PC/31KC
NFA18SL/18SD
NFA21SL_45
NFA21SL_48
NFA31GD/31CC
NFE31PT
NFR21GD
NFW31SP

NFM18CC/
NFM18PC (不包括105R/225B1A)
NFM18PS

ø1.5

供给方向

a

c
4.0±0.1

2.0±0.05
4.0±0.1

3.
5±

0.
05

8.
0

1.
75

±0
.1

c

c: 腔体深度
（压纹带）

c: 编带总厚度
（纸带）

从底部测量压纹带空腔的尺寸。

d

<压纹>

b

+0.1
-0

仅 NFM31，
NFA18S 和NFA21S_48的腔中有孔。 
NFA18S: ø0.8±0.1, NFA21S_48: ø1.0
NFM31: ø1.0
∗1 NFM31: 3.5±0.1

+0.2
-0+0.2

-0

ø180mm 盘卷

纸带 压纹带 纸带 压纹带dcba
ø330mm 盘卷

散装

    最少订购数量和8mm宽度纸／压纹带包装尺寸

1.15

1.15

1.85

1.85

2.3

2.3

3.4

3.5

1.8

2.30

2.25

3.5

3.6

2.3

3.6

0.75

0.65

1.05

1.05

1.55

1.55

1.4

1.9

1.0

1.55

1.45

2.0

1.8

1.55

1.9

最大0.75

最大0.6

最大0.9

最大1.1

最大0.9

最大1.1

最大1.1

最大1.1

0.85

1.5

0.7

0.7

1.05

最大1.1

1.85

0.7

2.0

-

-

-

-

-

-

0.2

0.25

0.25

0.25

0.25

-

0.2

0.25

0.2

-

-

-

-

-

-

4000

3000

4000

4000

4000

-

2000

4000

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

1000

500

500

500

1000

1000

1000

100

500

500

-

10000

10000

4000

4000

4000

4000

-

-

-

-

-

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8000

-

7500

<纸>

（单位：mm）

品名
尺寸

最少订购数量（件）

NFL15ST

ø180mm 盘卷

纸带 压纹带 纸带 压纹带dcba

ø330mm 盘卷
散装

1.12 0.62 最大 0.8 - - - 50010000 -

（单位：mm）

包装

“最少订购数量” 为每次交货或订货的数量单位。 该数量为 “最少订购数量” 的整数倍。

ø1.5

供给方向
a

2.0±0.05

4.0±0.1

3.
5±

0.
05

∗1

8.
0

1.
75

±0
.1

c

c: 编带总厚度

b

+0.1
-0

（纸带）

（压纹带/纸带共用）

接下页。
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从底部测量空腔的尺寸。
（单位：mm）

ø1.5

供给方向

a

c

c: 腔体深度

4.0±0.1
2.0±0.05

4.0±0.1

5.
5±

0.
05

12
.0

1.
75

±0
.1

0.3

b

+0.1
-0

    最少订购数量和12mm宽度压纹带尺寸

NFM41CC/41PC
NFE61PT

品名
尺寸 最少订购数量（件）

4.8

7.2

1.8

1.9

1.1

1.75

4000

2500

-

8000

ø180mm 盘卷cba ø330mm 盘卷

500

500

散装

“最少订购数量” 为每次交货或订货的数量单位。 该数量为 “最少订购数量” 的整数倍。

NFp 片状 EMIFILr 包装
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（单位：mm）

ø1.5

供给方向

a

c

c: 腔体深度

4.0±0.1
2.0±0.05

4.0±0.1

5.
5±

0.
05

12
.0

1.
75

±0
.1

0.3

b

+0.1
-0

    最少订购数量和12mm宽度压纹带尺寸

NFM41CC/41PC
NFE61PT

品名
尺寸 最少订购数量（件）

4.8

7.2

1.8

1.9

1.1

1.75

4000

2500

-

8000

ø180mm 盘卷cba ø330mm 盘卷

500

500

散装

“最少订购数量” 为每次交货或订货的数量单位。 该数量为 “最少订购数量” 的整数倍。

NFp 片状 EMIFILr 包装
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品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）静电容量
订购数量

（件）

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）静电容量
订购数量

（件）

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）静电容量
订购数量

（件）

NFM15CC222D1A3
NFM15CC222D1C3
NFM15CC223C1A3
NFM15CC223C1C3
NFM18CC220U1C3
NFM18CC470U1C3
NFM18CC101R1C3
NFM18CC221R1C3
NFM18CC471R1C3
NFM18CC102R1C3
NFM18CC222R1C3
NFM18CC223R1C3
NFM21CC220U1H3
NFM21CC470U1H3
NFM21CC101U1H3
NFM21CC221R1H3
NFM21CC471R1H3
NFM21CC102R1H3
NFM21CC222R1H3
NFM21CC223R1H3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1000
1000
1000
1000
400
400
500
500
500
600
700

1000
700
700
700
700

1000
1000
1000
2000

10
16
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
50
50
50
50
50
50
50
50

2200pF±20%
2200pF±20%

22000pF±20%
22000pF±20%

22pF±20%
47pF±20%

100pF±20%
220pF±20%
470pF±20%

1000pF±20%
2200pF±20%

22000pF±20%
22pF±20%
47pF±20%

100pF±20%
220pF±20%
470pF±20%

1000pF±20%
2200pF±20%

22000pF±20%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

NFA31CC220S1E4
NFA31CC470S1E4
NFA31CC101S1E4
NFA31CC221S1E4
NFA31CC471R1E4
NFA31CC102R1E4
NFA31CC222R1E4
NFA31CC223R1C4

1
2
3
4
5
6
7
8

200
200
200
200
200
200
200
200

25
25
25
25
25
25
25
16

22pF±20%
47pF±20%

100pF±20%
220pF±20%
470pF±20%

1000pF±20%
2200pF±20%

22000pF±20%

10
10
10
10
10
10
10
10

NFL15ST157X0J3
NFL15ST207X0J3
NFL15ST307X0J3
NFL15ST507X0J3
NFL18ST506H1A3
NFL18ST706H1A3
NFL18ST107H1A3
NFL18ST207H1A3
NFL18ST307H1A3
NFL18ST507H1A3
NFL18ST207X1C3
NFL18ST307X1C3
NFL18ST507X1C3
NFL18SP157X1A3
NFL18SP207X1A3
NFL18SP307X1A3
NFL18SP507X1A3
NFL21SP106X1C3
NFL21SP206X1C7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

150MHz
200MHz
300MHz
500MHz
50MHz
70MHz

100MHz
200MHz
300MHz
500MHz
200MHz
300MHz
500MHz
150MHz
200MHz
300MHz
500MHz
10MHz
20MHz

6.3
6.3
6.3
6.3
10
10
10
10
10
10
16
16
16
10
10
10
10
16
16

50
50
50
50
75
75
75

100
100
100
150
200
200
100
100
100
100
100
100

oEKEMFA31E-KIT（片状EMIFILr电容器排列类型 / 阻容复合排列型）

oEKEMFL18AG-KIT（片状 EMIFILr LC 复合型）

oEKEMNFMCC-KIT （信号线用片状EMIFILr电容器）

片状 EMIFILrNFp 设计辅助工具
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名No. 订购数量

（件）
截止频率

衰耗（dB min.）
额定电流 额定电压

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）截止频率
订购数量

（件）

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）截止频率
订购数量

（件）

NFW31SP106X1E4
NFW31SP206X1E4
NFW31SP506X1E4
NFW31SP107X1E4
NFW31SP157X1E4
NFW31SP207X1E4
NFW31SP307X1E4
NFW31SP407X1E4
NFW31SP507X1E4

28
29
30
31
32
33
34
35
36

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10MHz
20MHz
50MHz

100MHz
150MHz
200MHz
300MHz
400MHz
500MHz

最大 6dB
-
-
-
-
-
-
-
-

5
最大 6dB

-
-
-
-
-
-
-

25
5

最大 6dB
-
-
-
-
-
-

25
25
10

最大 6dB
-
-
-
-
-

-
-
-
-

最大 6dB
-
-
-
-

25
25
30
5
-

最大 6dB
-
-
-

-
-
-
-

10
-

最大 6dB
-
-

-
-
-
-

20
-
-

最大 6dB
-

30
30
30
20
30
10
5
-

最大 6dB

30
30
30
30
30
30
15
10
10

200mA
200mA
200mA
200mA
200mA
200mA
200mA
200mA
200mA

25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V

NFA18SL506X1A45
NFA18SL137V1A45
NFA18SL187V1A45
NFA18SL207V1A45
NFA18SL227V1A45
NFA18SL307V1A45
NFA18SL357V1A45
NFA18SL407V1A45
NFA18SL487V1A45
NFA18SD187X1A45
NFA18SD207X1A45
NFA21SL506X1A48
NFA21SL806X1A48
NFA21SL207X1A45
NFA21SL207X1A48
NFA21SL307X1A45
NFA21SL307X1A48
NFA21SL287V1A45
NFA21SL287V1A48
NFA21SL317V1A45
NFA21SL317V1A48
NFA21SL337V1A45
NFA21SL337V1A48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50MHz
130MHz
180MHz
200MHz
220MHz
300MHz
350MHz
400MHz
480MHz
180MHz
200MHz
50MHz
80MHz

200MHz
200MHz
300MHz
300MHz
280MHz
280MHz
310MHz
310MHz
330MHz
330MHz

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

25
50
50
50
25

100
35

100
100
25
25
20
20

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

NFM15CC222D1A3
NFM15CC222D1C3
NFM15CC223C1A3
NFM15CC223C1C3
NFM15PC473C1A3
NFM15PC473C1C3
NFM15PC104D0J3
NFM15PC104R1A3
NFM15PC224D0J3
NFM15PC224R1A3
NFM15PC474D0G3
NFM15PC474R0J3
NFM15PC105R0G3
NFM15PC435R0E3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

10
16
10
16
10
16
6.3
10
6.3
10
4

6.3
4

2.5

2200pF±20%
2200pF±20%

22000pF±20%
22000pF±20%
0.047µF±20%
0.047µF±20%
0.1µF±20%
0.1µF±20%

0.22µF±20%
0.22µF±20%
0.47µF±20%
0.47µF±20%

1µF±20%
4.3µF±20%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10MHz 20MHz 50MHz 100MHz 150MHz 200MHz 300MHz 400MHz 500MHz 1GHz

oEKEMFA20AH-KIT（片状EMIFILr LC 复合排列型）

oEKEMNFMPAN-KIT（大电流用片状EMIFILr）

NFL21SP506X1C3
NFL21SP706X1C3
NFL21SP107X1C3
NFL21SP157X1C3
NFL21SP207X1C3
NFL21SP307X1C3
NFL21SP407X1C3
NFL21SP507X1C3

20
21
22
23
24
25
26
27

10
10
10
10
10
10
10
10

50MHz
70MHz

100MHz
150MHz
200MHz
300MHz
400MHz
500MHz

16
16
16
16
16
16
16
16

150
150
200
200
250
300
300
300

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）静电容量
订购数量

（件）

接上页。
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品名No. 订购数量

（件）
截止频率

衰耗（dB min.）
额定电流 额定电压

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）截止频率
订购数量

（件）

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）截止频率
订购数量

（件）

NFW31SP106X1E4
NFW31SP206X1E4
NFW31SP506X1E4
NFW31SP107X1E4
NFW31SP157X1E4
NFW31SP207X1E4
NFW31SP307X1E4
NFW31SP407X1E4
NFW31SP507X1E4

28
29
30
31
32
33
34
35
36

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10MHz
20MHz
50MHz

100MHz
150MHz
200MHz
300MHz
400MHz
500MHz

最大 6dB
-
-
-
-
-
-
-
-

5
最大 6dB

-
-
-
-
-
-
-

25
5

最大 6dB
-
-
-
-
-
-

25
25
10

最大 6dB
-
-
-
-
-

-
-
-
-

最大 6dB
-
-
-
-

25
25
30
5
-

最大 6dB
-
-
-

-
-
-
-

10
-

最大 6dB
-
-

-
-
-
-

20
-
-

最大 6dB
-

30
30
30
20
30
10
5
-

最大 6dB

30
30
30
30
30
30
15
10
10

200mA
200mA
200mA
200mA
200mA
200mA
200mA
200mA
200mA

25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V

NFA18SL506X1A45
NFA18SL137V1A45
NFA18SL187V1A45
NFA18SL207V1A45
NFA18SL227V1A45
NFA18SL307V1A45
NFA18SL357V1A45
NFA18SL407V1A45
NFA18SL487V1A45
NFA18SD187X1A45
NFA18SD207X1A45
NFA21SL506X1A48
NFA21SL806X1A48
NFA21SL207X1A45
NFA21SL207X1A48
NFA21SL307X1A45
NFA21SL307X1A48
NFA21SL287V1A45
NFA21SL287V1A48
NFA21SL317V1A45
NFA21SL317V1A48
NFA21SL337V1A45
NFA21SL337V1A48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50MHz
130MHz
180MHz
200MHz
220MHz
300MHz
350MHz
400MHz
480MHz
180MHz
200MHz
50MHz
80MHz

200MHz
200MHz
300MHz
300MHz
280MHz
280MHz
310MHz
310MHz
330MHz
330MHz

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

25
50
50
50
25
100
35
100
100
25
25
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

NFM15CC222D1A3
NFM15CC222D1C3
NFM15CC223C1A3
NFM15CC223C1C3
NFM15PC473C1A3
NFM15PC473C1C3
NFM15PC104D0J3
NFM15PC104R1A3
NFM15PC224D0J3
NFM15PC224R1A3
NFM15PC474D0G3
NFM15PC474R0J3
NFM15PC105R0G3
NFM15PC435R0E3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

10
16
10
16
10
16
6.3
10
6.3
10
4

6.3
4

2.5

2200pF±20%
2200pF±20%

22000pF±20%
22000pF±20%
0.047µF±20%
0.047µF±20%
0.1µF±20%
0.1µF±20%

0.22µF±20%
0.22µF±20%
0.47µF±20%
0.47µF±20%

1µF±20%
4.3µF±20%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10MHz 20MHz 50MHz 100MHz 150MHz 200MHz 300MHz 400MHz 500MHz 1GHz

oEKEMFA20AH-KIT（片状EMIFILr LC 复合排列型）

oEKEMNFMPAN-KIT（大电流用片状EMIFILr）

NFL21SP506X1C3
NFL21SP706X1C3
NFL21SP107X1C3
NFL21SP157X1C3
NFL21SP207X1C3
NFL21SP307X1C3
NFL21SP407X1C3
NFL21SP507X1C3

20
21
22
23
24
25
26
27

10
10
10
10
10
10
10
10

50MHz
70MHz

100MHz
150MHz
200MHz
300MHz
400MHz
500MHz

16
16
16
16
16
16
16
16

150
150
200
200
250
300
300
300

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）静电容量
订购数量

（件）

接上页。
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NFM41PC155B1E334 6251.5µF±20%10
NFM31KC103R1H3
NFM31KC103R2A3
NFM31KC153R1H3
NFM31KC153R2A3
NFM31KC223R1H3
NFM31KC223R2A3
NFM31KC104R1H3
NFM31KC104R2A3

35
36
37
38
39
40
41
42

10
10
10
10
10
10
6
6

50
100
50

100
50

100
50

100

10000pF±20%
10000pF±20%
15000pF±20%
15000pF±20%
22000pF±20%
22000pF±20%

100000pF±20%
100000pF±20%

10
10
10
10
10
10
10
10

NFE31PT152Z1E9
NFE31PT222Z1E9
NFE61PT102E1H9
NFE61PT472C1H9

43
44
45
46

6
6
2
2

25
25
50
50

1500pF+50/-20%
2200pF±50%

1000pF+80/-20%
4700pF+80/-20%

10
10
10
10

NFM18PC104R1C3
NFM18PC224R0J3
NFM18PC474R0J3
NFM18PC105R0J3
NFM18PC225B0J3
NFM18PC225B1A3
NFM18PS474R0J3
NFM18PS105R0J3
NFM18PS105D0J3
NFM21PC104R1E3
NFM21PC224R1C3
NFM21PC474R1C3
NFM21PC105B1A3
NFM21PC105B1C3
NFM21PC225B0J3
NFM21PC475B1A3
NFM21PS106B0J3
NFM31PC276B0J3
NFM41PC204F1H3

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
4
6
2

16
6.3
6.3
6.3
6.3
10
6.3
6.3
6.3
25
16
16
10
16
6.3
10
6.3
6.3
50

0.1µF±20%
0.22µF±20%
0.47µF±20%

1µF±20%
2.2µF±20%
2.2µF±20%

0.47µF±20%
1µF±20%
1µF±20%

0.1µF±20%
0.22µF±20%
0.47µF±20%

1µF±20%
1µF±20%

2.2µF±20%
4.7µF±20%
10µF±20%
27µF±20%

0.2µF+80/-20%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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系列一览表

产品详细类型

!警告/注意事项

焊接和安装

包装

设计辅助工具

片状共模扼流线圈
可提供汽车用大电流共模扼流线圈
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DLp 系列介绍

共模电流

差模电流

共模电流产生的磁通量累积起来并起到电感
器的作用。

DLP0QSA
DLP0NSA
DLP11SA
DLP11RB
DLP11TB
DLP2ADA

DLW21SN_HQ2
DLW21HN_HQ2

DLP0QSN
DLP0NS
DLP11SN
DLP11RN
DLP2AD
DLW21SN_SQ2
DLW31S
DLW21HN_SQ2

DLP31S
DLP31D

DLW5AH

DLW5BS

DLW5AT

DLW5BT

DLM11G

高截止频率高耦合
（高速差分信号线用）

超高截止频率
高速差分信号
线用

高截止频率高速
差分信号线用

一般差分信号线用

薄膜型

薄膜型

薄膜型

绕线型

绕线型

绕线型

多层型

多层型

大电流高耦合
（电源线用）

较高差模阻抗低耦合
（音频线用）

• 薄型，小尺寸，适合移动设备。
• 紧密端子间距实现了更高密度安装.
• 超高截止频率以及与线路阻抗相匹配使高速信号传
输良好。

• 超高自谐振频率使高截止频率成为可能。
• 与线路阻抗相匹配使高速信号传输良好。

• 薄型，小尺寸，适合移动设备。
• 紧密端子间距实现了更高密度安装.
• 高截止频率使高速信号传输良好。

• 超高自谐振频率使高截止频率成为可能。 
• DLW21H被设计为薄膜型。

• 实现差分信号线的噪声抑制而不会导致高速信号传
输失真。

• 薄型，小尺寸，适合移动设备。
• 紧密端子间距实现了更高密度安装。

• 大电流（最大 6A），适用于 AC 适配器的输入连接器。
• DLW5AT/DLW5BT 被设计为薄膜型。

• 改进后的差模阻抗高于其它共模扼流线圈。 此特性
使其可以同时抑制共模噪声和差模噪声。

• 为保证音频信号的低失真率的理想产品。

分类 特点，分类 结构 品名 说明

PLT10HH绕线型
封装结构

可提供汽车用大电流型 
（电源线用）

• 大电流，高可靠性，适用于汽车电机。

DLM11SN

差模电流产生的磁通量相互抵消且起不到电

感器的作用。

最大可提供18A

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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DLp 系列介绍

共模电流

差模电流

共模电流产生的磁通量累积起来并起到电感
器的作用。

DLP0QSA
DLP0NSA
DLP11SA
DLP11RB
DLP11TB
DLP2ADA

DLW21SN_HQ2
DLW21HN_HQ2

DLP0QSN
DLP0NS
DLP11SN
DLP11RN
DLP2AD
DLW21SN_SQ2
DLW31S
DLW21HN_SQ2

DLP31S
DLP31D

DLW5AH

DLW5BS

DLW5AT

DLW5BT

DLM11G

高截止频率高耦合
（高速差分信号线用）

超高截止频率
高速差分信号
线用

高截止频率高速
差分信号线用

一般差分信号线用

薄膜型

薄膜型

薄膜型

绕线型

绕线型

绕线型

多层型

多层型

大电流高耦合
（电源线用）

较高差模阻抗低耦合
（音频线用）

• 薄型，小尺寸，适合移动设备。
• 紧密端子间距实现了更高密度安装.
• 超高截止频率以及与线路阻抗相匹配使高速信号传
输良好。

• 超高自谐振频率使高截止频率成为可能。
• 与线路阻抗相匹配使高速信号传输良好。

• 薄型，小尺寸，适合移动设备。
• 紧密端子间距实现了更高密度安装.
• 高截止频率使高速信号传输良好。

• 超高自谐振频率使高截止频率成为可能。 
• DLW21H被设计为薄膜型。

• 实现差分信号线的噪声抑制而不会导致高速信号传
输失真。

• 薄型，小尺寸，适合移动设备。
• 紧密端子间距实现了更高密度安装。

• 大电流（最大 6A），适用于 AC 适配器的输入连接器。
• DLW5AT/DLW5BT 被设计为薄膜型。

• 改进后的差模阻抗高于其它共模扼流线圈。 此特性
使其可以同时抑制共模噪声和差模噪声。

• 为保证音频信号的低失真率的理想产品。

分类 特点，分类 结构 品名 说明

PLT10HH绕线型
封装结构

可提供汽车用大电流型 
（电源线用）

• 大电流，高可靠性，适用于汽车电机。

DLM11SN

差模电流产生的磁通量相互抵消且起不到电

感器的作用。

最大可提供18A

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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DLW21SN900HQ2 DLP11SA900HL2

噪声抑制示例

共模扼流线圈菱形失真改进效果

共模扼流线圈菱形失真改进示例
（用脉冲发生器波型测试）

波形相当于1000Mbps信号。

刻意菱形失真波形（菱形失真：100ps） 使用共模扼流线圈改进菱形失真

菱形失真改进机制

波形上升（或下降）

当前变化在铁氧体
磁芯上产生磁通量

另外一条线上
产生电动势

这种电动势起到减小
波形延误的作用

使用共模扼流线圈抑制HDMI线上的噪声
测试装置/发送器游戏机 
 /接收器：投影机 
 /电缆：HDMI类别2，3米电缆
测试分辨率/1080p 深色12位（数据1.11GHz） DVD播放模式

无滤波器 无滤波器

HDMI1.3的测试示例波形传输

~使用静电保护器件 
        LXES15AAA1-100 (0.05pF)~
信号频率：1.11GHz（深色12位）

时钟

数据

过渡时间
上升时间：83.4ps
下降时间：77.4ps

上升时间：90.4ps
下降时间：85.5ps

上升时间：100ps
下降时间：97.4ps

视频信号发生器

共模扼流线圈 静电保护器件0.05pF

仅适用于静电保护器件
薄膜类型DLP11SN900HL2
（截止频率为下表最低。）

截止频率

判断

绕线型
DLW21SN900HQ2

薄膜型
DLP11SA900HL2

薄膜型排列
DLP2ADN900HL4

超出10GHz 6GHz左右 4GHz左右

满足规格 满足规格 满足规格

满足规格

各共模扼流线圈都可以保持波形，满足规格。

噪
音
水
平
（

dB
µV

/m
）

噪
音
水
平
（

dB
µV

/m
）

DLP/DLW 系列

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名

（品名）

DLp

t
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371
q
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r
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w
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i

Q

片状共模扼流线圈

e尺寸（长g宽）

代号

0.65g0.5mm

0.85g0.65mm

1.25g1.0mm

1.5g0.65mm

2.0g1.2mm

2.0g1.0mm

3.2g1.6mm

4.5g3.2mm

5.0g3.6mm

5.0g5.0mm

尺寸（长g宽）

025020

03025

0504

05025

0805

0804

1206

1812

2014

2020

EIA

0Q
0N
11
1N
21
2A
31
43
5A
5B

q型号

DL 片状共模扼流线圈

型号

w结构

W
M
P

绕线型

多层型

薄膜型

代号 结构

t分类

A
B

N
R

由字母表示。

代号 分类

C
H
M

S
D
H
G

R/T

机械屏蔽一路型

机械屏蔽二路型

开放磁式一路型

机械屏蔽声频型

一路薄型

代号 类型

!0包装

K
L
B
D

DLW5AH/DLW5BS/DLW5BT

DLP0QS/DLM11G

所有系列

所有系列

压纹带包装（ø330mm盘卷）

压纹带包装（ø180mm盘卷）

散装

纸带（ø180mm盘卷）

代号 包装 系列

2
4

两线

四线

代号 信号线数目

D
K
P
L
Q
Y

由字母表示。

由字母表示。

代号 特点

i特点 (2)

r特点 (1)

y阻抗

100MHz时的典型阻抗以三个数字表示。 单位为欧姆（Ω）。 第1
位和第2位数字为有效数字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

y电感值（DLW43SH）

由3位数字表示。 单位是微亨（μH）。 第1位和2第位数字为有效

数字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

u电路

S
M
H
U
T
X

代号 电路

o信号线数目

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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片状共模扼流线圈

e尺寸（长g宽）

代号

0.65g0.5mm

0.85g0.65mm

1.25g1.0mm

1.5g0.65mm

2.0g1.2mm

2.0g1.0mm

3.2g1.6mm

4.5g3.2mm

5.0g3.6mm

5.0g5.0mm

尺寸（长g宽）

025020

03025

0504

05025

0805

0804

1206

1812

2014

2020

EIA

0Q
0N
11
1N
21
2A
31
43
5A
5B

q型号

DL 片状共模扼流线圈

型号

w结构

W
M
P

绕线型

多层型

薄膜型

代号 结构

t分类

A
B

N
R

由字母表示。

代号 分类

C
H
M

S
D
H
G

R/T

机械屏蔽一路型

机械屏蔽二路型

开放磁式一路型

机械屏蔽声频型

一路薄型

代号 类型

!0包装

K
L
B
D

DLW5AH/DLW5BS/DLW5BT

DLP0QS/DLM11G

所有系列

所有系列

压纹带包装（ø330mm盘卷）

压纹带包装（ø180mm盘卷）

散装

纸带（ø180mm盘卷）

代号 包装 系列

2
4

两线

四线

代号 信号线数目

D
K
P
L
Q
Y

由字母表示。

由字母表示。

代号 特点

i特点 (2)

r特点 (1)

y阻抗

100MHz时的典型阻抗以三个数字表示。 单位为欧姆（Ω）。 第1
位和第2位数字为有效数字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

y电感值（DLW43SH）

由3位数字表示。 单位是微亨（μH）。 第1位和2第位数字为有效

数字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

u电路

S
M
H
U
T
X

代号 电路

o信号线数目

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名

（品名）

PLp 共模扼流线圈

e用途

q型号

PL 共模扼流线圈

型号

w类型

T DC 型

代号 类型

10H 直流电源线高频型用

代号 用途

t阻抗

H 用于汽车

代号 特点

o包装

B
L
K

PLT10H
PLT10H
PLT10H

散装

压纹带包装（ø178mm/ø180mm盘卷）

压纹带包装（ø330mm盘卷）

代号 包装 系列

N 无铅端子（SMD）

对齐绕线模式

代号 引线尺寸

i引线尺寸

r特点

y额定电流

由3位数字表示。单位为安培（A）。第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。 
小数点由大写字母“R”表示。此时，所有数字均为有效数字。

由3位数字表示。 单位为欧姆（Ω）。第1位和第2位数字为有效数

字，第3位数字表示有效数字后的零个数。

u绕线模式

P
代号 绕线模式

t

102
r

H
y

6R0
q

PL
e

10H
w

T
u

P
i

N
o

B

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名类型
尺寸代号

英寸 (mm) 额定电流
共模阻抗

（at 100MHz/20°C）

DLM11GN601SD2
DLM11SN450HY2
DLM11SN900HY20504(1210)

0504(1210)

厚度

（mm）

0.5
0.5
0.5

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45
0.45

0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82

1.15
1.15
1.15

0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

03025(0806)

0504(1210)

1206(3216)

0804(2010)

1206(3216)

多层型，
用于差分信号线

多层型，用于音频线

薄膜型，
用于差分信号线

薄膜排列型，
用于差分信号线

600ohm±25% 100mA
45ohm±25% 100mA
90ohm±25% 100mA

DLP0NSN670HL2
DLP0NSN350HL2
DLP0NSC280HL2

DLP0NSA070HL2
DLP0NSA150HL2

67ohm±20%
35ohm±10ohm

110mA

28ohm±20%

7ohm±2ohm

100mA
100mA

100mA
0.45 15ohm±5ohm 100mA

DLP0NSN900HL2 90ohm±20% 100mA
DLP0NSN121HL2 120ohm±20% 90mA

DLP11SA350HL2 35ohm±20% 170mA
DLP11SA670HL2 67ohm±20% 150mA

DLP11SN670SL2 67ohm±20% 180mA

DLP11SA900HL2

DLP11TB800UL2

90ohm±20% 150mA

0.5 DLP11RB150UL2 15ohm±5ohm 100mA
0.5 DLP11RB400UL2 40ohm±10ohm 100mA

0.5 DLP11RN450UL2 45ohm±25% 100mA

0.3 80ohm±25% 100mA

DLP11SN900HL2 90ohm±20% 150mA

DLP11SN121SL2 120ohm±20% 140mA
DLP11SN161SL2 160ohm±20% 120mA

DLP11SN201HL2 200ohm±20% 110mA
DLP11SN241HL2 240ohm±20% 100mA
DLP11SN281HL2 280ohm±20% 90mA
DLP11SN331HL2 330ohm±20% 80mA

DLP31SN121ML2 120ohm±20% 100mA
DLP31SN221ML2 220ohm±20% 100mA
DLP31SN551ML2 550ohm±20% 100mA

DLP2ADN670HL4
DLP2ADA900HL4
DLP2ADA670HL4
DLP2ADA350HL4

DLP1NDN350HL4
DLP1NDN670HL4
DLP1NDN900HL4

67ohm±20% 140mA
90ohm±20% 120mA
67ohm±20% 130mA
35ohm±20% 150mA

0.45 35ohm±20% 100mA
0.45 67ohm±20% 80mA
0.45 90ohm±20% 60mA

DLP2ADN900HL4 90ohm±20% 130mA
DLP2ADN121HL4 120ohm±20% 120mA
DLP2ADN161HL4 160ohm±20% 100mA
DLP2ADN201HL4 200ohm±20% 90mA
DLP2ADN241HL4 240ohm±20% 80mA
DLP2ADN281HL4 280ohm±20% 80mA
DLP31DN900ML4 90ohm±20% 160mA
DLP31DN131ML4 130ohm±20% 120mA
DLP31DN201ML4 200ohm±20% 100mA
DLP31DN321ML4 320ohm±20% 80mA
DLP31DN441ML4 440ohm±20% 70mA

p184

p185

DLP0QSN600HL2

025020(0605)

0.3
0.3
0.3
0.3

60ohm±25% 50mA
DLP0QSA070HL2 7ohm±2ohm 100mA
DLP0QSA150HL2 15ohm±5ohm 100mA
DLP0QSA350HL2 35ohm±10ohm 100mA

p186

p187

p189

p190

p191

p192

05025(1506)
p193

p194

p196

接下页。

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1.2
1.2
1.2

0805(2012)

绕线型，
用于差分信号线

DLW21SN670SQ2 67ohm±25% 400mA

1.2 DLW21SN501SK2 500ohm±25% 250mA

DLW21SN900SQ2 90ohm±25% 330mA
DLW21SN121SQ2 120ohm±25% 370mA
DLW21SN181SQ2 180ohm±25% 330mA
DLW21SN261SQ2 260ohm±25% 300mA
DLW21SN371SQ2 370ohm±25% 280mA

DLW21SN670HQ2 67ohm±25% 320mA
DLW21SN900HQ2 90ohm±25% 280mA
DLW21SN121HQ2 120ohm±25% 280mA

1.2 DLW21SN181XQ2 180ohm±25% 240mA
1.2 DLW21SN261XQ2 260ohm±25% 220mA

p197

p198

片状共模扼流线圈 系列一览表DLp

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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品名类型
尺寸代号

英寸 (mm) 额定电流
共模阻抗

（at 100MHz/20°C）

DLM11GN601SD2
DLM11SN450HY2
DLM11SN900HY20504(1210)

0504(1210)

厚度

（mm）

0.5
0.5
0.5

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45
0.45

0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82

1.15
1.15
1.15

0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

03025(0806)

0504(1210)

1206(3216)

0804(2010)

1206(3216)

多层型，
用于差分信号线

多层型，用于音频线

薄膜型，
用于差分信号线

薄膜排列型，
用于差分信号线

600ohm±25% 100mA
45ohm±25% 100mA
90ohm±25% 100mA

DLP0NSN670HL2
DLP0NSN350HL2
DLP0NSC280HL2

DLP0NSA070HL2
DLP0NSA150HL2

67ohm±20%
35ohm±10ohm

110mA

28ohm±20%

7ohm±2ohm

100mA
100mA

100mA
0.45 15ohm±5ohm 100mA

DLP0NSN900HL2 90ohm±20% 100mA
DLP0NSN121HL2 120ohm±20% 90mA

DLP11SA350HL2 35ohm±20% 170mA
DLP11SA670HL2 67ohm±20% 150mA

DLP11SN670SL2 67ohm±20% 180mA

DLP11SA900HL2

DLP11TB800UL2

90ohm±20% 150mA

0.5 DLP11RB150UL2 15ohm±5ohm 100mA
0.5 DLP11RB400UL2 40ohm±10ohm 100mA

0.5 DLP11RN450UL2 45ohm±25% 100mA

0.3 80ohm±25% 100mA

DLP11SN900HL2 90ohm±20% 150mA

DLP11SN121SL2 120ohm±20% 140mA
DLP11SN161SL2 160ohm±20% 120mA

DLP11SN201HL2 200ohm±20% 110mA
DLP11SN241HL2 240ohm±20% 100mA
DLP11SN281HL2 280ohm±20% 90mA
DLP11SN331HL2 330ohm±20% 80mA

DLP31SN121ML2 120ohm±20% 100mA
DLP31SN221ML2 220ohm±20% 100mA
DLP31SN551ML2 550ohm±20% 100mA

DLP2ADN670HL4
DLP2ADA900HL4
DLP2ADA670HL4
DLP2ADA350HL4

DLP1NDN350HL4
DLP1NDN670HL4
DLP1NDN900HL4

67ohm±20% 140mA
90ohm±20% 120mA
67ohm±20% 130mA
35ohm±20% 150mA

0.45 35ohm±20% 100mA
0.45 67ohm±20% 80mA
0.45 90ohm±20% 60mA

DLP2ADN900HL4 90ohm±20% 130mA
DLP2ADN121HL4 120ohm±20% 120mA
DLP2ADN161HL4 160ohm±20% 100mA
DLP2ADN201HL4 200ohm±20% 90mA
DLP2ADN241HL4 240ohm±20% 80mA
DLP2ADN281HL4 280ohm±20% 80mA
DLP31DN900ML4 90ohm±20% 160mA
DLP31DN131ML4 130ohm±20% 120mA
DLP31DN201ML4 200ohm±20% 100mA
DLP31DN321ML4 320ohm±20% 80mA
DLP31DN441ML4 440ohm±20% 70mA

p184

p185

DLP0QSN600HL2

025020(0605)

0.3
0.3
0.3
0.3

60ohm±25% 50mA
DLP0QSA070HL2 7ohm±2ohm 100mA
DLP0QSA150HL2 15ohm±5ohm 100mA
DLP0QSA350HL2 35ohm±10ohm 100mA

p186

p187

p189

p190

p191

p192

05025(1506)
p193

p194

p196

接下页。

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1.2
1.2
1.2

0805(2012)

绕线型，
用于差分信号线

DLW21SN670SQ2 67ohm±25% 400mA

1.2 DLW21SN501SK2 500ohm±25% 250mA

DLW21SN900SQ2 90ohm±25% 330mA
DLW21SN121SQ2 120ohm±25% 370mA
DLW21SN181SQ2 180ohm±25% 330mA
DLW21SN261SQ2 260ohm±25% 300mA
DLW21SN371SQ2 370ohm±25% 280mA

DLW21SN670HQ2 67ohm±25% 320mA
DLW21SN900HQ2 90ohm±25% 280mA
DLW21SN121HQ2 120ohm±25% 280mA

1.2 DLW21SN181XQ2 180ohm±25% 240mA
1.2 DLW21SN261XQ2 260ohm±25% 220mA

p197

p198

片状共模扼流线圈 系列一览表DLp

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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4.3

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35

2.35

2020(5050)

2014(5036)

绕线型，用于
电源线和信号线

DLW5BSM302SQ2 3000ohm (Typ.) 500mA

DLW5AHN402SQ2 4000ohm (Typ.) 200mA
2.2 DLW5ATN111SQ2 110ohm (Typ.) 5000mA
2.2 DLW5ATN401SQ2 400ohm (Typ.) 2000mA
2.2 DLW5ATN501SQ2 500ohm (Typ.) 1500mA
2.2 DLW5ATN851SQ2 850ohm (Typ.) 1500mA
2.2
2.2
2.2
2.2

2.2
2.2
2.2

2.2

DLW5ATN272SQ2
DLW5ATN500MQ2
DLW5ATN151MQ2
DLW5ATN331MQ2

DLW5ATN112MQ2
DLW5ATN111TQ2
DLW5ATN231TQ2

DLW5ATN501TQ2

2700ohm (Typ.)
50ohm (Typ.)
150ohm (Typ.)
330ohm (Typ.)

1100ohm (Typ.)
100ohm (Typ.)
230ohm (Typ.)

500ohm (Typ.)

1000mA
6000mA
5000mA
4000mA

2.2 DLW5ATN501MQ2 500ohm (Typ.) 2500mA
2000mA
5000mA
4000mA

2.2 DLW5ATN401TQ2 400ohm (Typ.) 2500mA
2000mA

DLW5BSM191SQ2 190ohm (Typ.) 5000mA
4.5 DLW5BSM801TQ2 800ohm (Typ.) 2000mA
4.5 DLW5BSM601TQ2 600ohm (Typ.) 1400mA
4.5 DLW5BSM501TQ2 500ohm (Typ.) 1000mA

DLW5BSM351SQ2 350ohm (Typ.) 2000mA
DLW5BSM102SQ2 1000ohm (Typ.) 1500mA
DLW5BSM152SQ2 1500ohm (Typ.) 1000mA

DLW5BTM101SQ2 100ohm (Typ.) 6000mA
DLW5BTM251SQ2 250ohm (Typ.) 5000mA
DLW5BTM501SQ2 500ohm (Typ.) 4000mA
DLW5BTM102SQ2 1000ohm (Typ.) 2000mA
DLW5BTM142SQ2
DLW5BTM101TQ2
DLW5BTM251TQ2
DLW5BTM501TQ2

DLW5BTM142TQ2

1400ohm (Typ.)
100ohm (Typ.)
250ohm (Typ.)
500ohm (Typ.)

1400ohm (Typ.)

1500mA
6000mA
5000mA
4000mA

2000mA
2.35 DLW5BTM102TQ2 1000ohm (Typ.) 2500mA

p177

2.6

1812(4532)绕线型，用于汽车
差分信号线类型

DLW43SH110XK2 - 360mA
2.6 DLW43SH220XK2 - 310mA
2.6 DLW43SH510XK2 - 230mA
2.6 DLW43SH101XK2 - 200mA
2.7 DLW43SH101XP2 - 170mA

p201

p179

p182

p182

p177

p179

1.2
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9

0805(2012)

1206(3216)

绕线型，
用于差分信号线 DLW21SR670HQ2 67ohm±25% 400mA

1.2 DLW21SN491XQ2 490ohm±25% 190mA

DLW21HN670SQ2 67ohm±25% 330mA
DLW21HN900SQ2 90ohm±25% 330mA
DLW21HN121SQ2 120ohm±25% 280mA
DLW21HN181SQ2
DLW21HN670HQ2
DLW21HN900HQ2
DLW21HN121HQ2

180ohm±25%
67ohm±25%
90ohm±25%
120ohm±25%

250mA
240mA
220mA
200mA

DLW31SN900SQ2 90ohm±25% 370mA
DLW31SN161SQ2 160ohm±25% 340mA
DLW31SN261SQ2 260ohm±25% 310mA
DLW31SN601SQ2 600ohm±25% 260mA
DLW31SN102SQ2 1000ohm±25% 230mA
DLW31SN222SQ2 2200ohm±25% 200mA

p198

p197

p199

p200

品名类型
尺寸代号

英寸 (mm) 额定电流
共模阻抗

（at 100MHz/20°C）

厚度

（mm）

DLp 片状共模扼流线圈 系列一览表

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名类型
尺寸代号

英寸 (mm) 额定电流
共模阻抗

（at 100MHz/20°C）

厚度

（mm）

PLT10HH401100PN
PLT10HH501100PN
PLT10HH9016R0PN
PLT10HH1026R0PN

400ohm (Typ.)
(12.9x6.6)

9.4
9.4
9.4
9.4

可提供汽车用
大电流共模扼流线圈

10A
PLT10HH101150PN 100ohm (Typ.)9.4 15A
PLT10HH450180PN 45ohm (Typ.)9.4 18A

500ohm (Typ.) 10A
900ohm (Typ.) 6A
1000ohm (Typ.) 6A

p202

可提供汽车用大电流共模扼流线圈 系列一览表PLp

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名类型
尺寸代号

英寸 (mm) 额定电流
共模阻抗

（at 100MHz/20°C）

厚度

（mm）

PLT10HH401100PN
PLT10HH501100PN
PLT10HH9016R0PN
PLT10HH1026R0PN

400ohm (Typ.)
(12.9x6.6)

9.4
9.4
9.4
9.4

可提供汽车用
大电流共模扼流线圈

10A
PLT10HH101150PN 100ohm (Typ.)9.4 15A
PLT10HH450180PN 45ohm (Typ.)9.4 18A

500ohm (Typ.) 10A
900ohm (Typ.) 6A
1000ohm (Typ.) 6A

p202

可提供汽车用大电流共模扼流线圈 系列一览表PLp

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AH/DLW5BS

DLW5AH/DLW5BS系列 
最大 5A 电源线用共模扼流线圈

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 400

K 330mm卷装压纹带 1500

B 散装（包） 100

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 400

K 330mm卷装压纹带 1500

B 散装（包） 100

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

DLW5AH

DLW5BS

(L) 5.0±0.3

(T
) 最

大
4.

3

(W) 3.6±0.3

最小 0.5

最
小

 0
.4

5

1.
7

±0
.3

(2)(1)

(4) (3)

1.
7

±0
.3

1.
3

±0
.3

1.3
±0.3

1.3
±0.3

0.9
±0.3

接线开始位置应以松香覆盖。* 

*
*

（单位：mm）

: 电极

(L) 5.0±0.3

(T
) 最

大
4.

53.6±0.3
(W) 5.0±0.3

最小 0.5

最
小

 0
.4

5

1.
7±

0.
3

(2)(1)

(4) (3)

1.
7±

0.
3

1.3±0.31.3±0.3
0.9±0.3

3.0±0.5

1.
3±

0.
3

（单位：mm）

: 电极

: 标记

（上面）

（底部）

0.
5±

0.
3

工作温度范围: -25℃ 到 +85℃ (DLW5AH), -40℃ 到 +105℃ (DLW5BS_TQ2), -40℃ 到 +85℃ (DLW5BS_SQ2) 电路数目： 1

接下页。

2014/5036 ( 英寸 /mm)
2020/5050 ( 英寸 /mm)

品名
共模阻抗

(at 10MHz/20℃)
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW5AHN402SQ2p - 4000ohm（典型值） 200mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 3.0ohm     
DLW5BSM501TQ2p 2800ohm±40% 500ohm（典型值） 1000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.23ohm     
DLW5BSM601TQ2p 1200ohm±40% 600ohm（典型值） 1400mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.12ohm     
DLW5BSM801TQ2p 550ohm±40% 800ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm     
DLW5BSM191SQ2p - 190ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.02ohm     
DLW5BSM351SQ2p - 350ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.04ohm     
DLW5BSM102SQ2p - 1000ohm（典型值） 1500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.06ohm     
DLW5BSM152SQ2p - 1500ohm（典型值） 1000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.1ohm     
DLW5BSM302SQ2p - 3000ohm（典型值） 500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.3ohm     

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

c 注意事项（额定值）

额定电流降低

如果DLW5BSM191SQ2系列的工作温度超

出+75°C，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

工作温度（°C）

额
定
电
流
（

A
）

4.5

4.75

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80
75°C 85°C

90 100

DLW5BSM191SQ2

如果DLW5BS_TQ2系列的工作温度超出

+65°C，就有必要降低额定电流。请参照工

作温度与额定电流降低关系的曲线图。

额定电流降低
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1400

DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AH/DLW5BS
DLW5AH 系列 2014/5036 ( 英寸 /mm) / DLW5BS 系列 2020/5050 ( 英寸 /mm)

阻
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频率（MHz）
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c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

100000
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DLW5AHN402SQ2
DLW5BSM302SQ2
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DLW5BSM191SQ2

共模

DLW5AHN402SQ2
DLW5BSM302SQ2
DLW5BSM152SQ2

DLW5BSM102SQ2
DLW5BSM351SQ2
DLW5BSM191SQ2差模

DLW5AH_SQ2/DLW5BS_SQ2 系列 DLW5BS_TQ2 系列 
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

c 注意事项（额定值）

额定电流降低

如果DLW5BSM191SQ2系列的工作温度超

出+75°C，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。
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如果DLW5BS_TQ2系列的工作温度超出

+65°C，就有必要降低额定电流。请参照工

作温度与额定电流降低关系的曲线图。

额定电流降低
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DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AH/DLW5BS
DLW5AH 系列 2014/5036 ( 英寸 /mm) / DLW5BS 系列 2020/5050 ( 英寸 /mm)
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c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

100000

10000

1000

100

10
1 10 100 1000

DLW5AHN402SQ2
DLW5BSM302SQ2
DLW5BSM152SQ2
DLW5BSM102SQ2
DLW5BSM351SQ2
DLW5BSM191SQ2

共模

DLW5AHN402SQ2
DLW5BSM302SQ2
DLW5BSM152SQ2

DLW5BSM102SQ2
DLW5BSM351SQ2
DLW5BSM191SQ2差模

DLW5AH_SQ2/DLW5BS_SQ2 系列 DLW5BS_TQ2 系列 

片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
共
模
扼
流
线
圈

通
用
型

 [电
源
线

/信
号
线

]

179

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AT/DLW5BT

DLW5AT/DLW5BT系列 
电源线用薄型绕线共模扼流线圈

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 700

K 330mm卷装压纹带 2500

B 散装（包） 100

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

(L) 5.0±0.3(W) 3.6±0.3
最小 0.5

(T
) 2

.2
0±

0.
15

最
小

 0
.4

5

（单位：mm）

: 电极

1.
7±

0.
3

1.
7±

0.
3

1.
3±

0.
3

1.3±0.31.3±0.3
0.9±0.3

(2)(1)

(4) (3)

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

接下页。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 700

K 330mm卷装压纹带 2500

B 散装（包） 100

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

（上面）

(L) 5.0±0.3

3.6±0.3

(W) 5.0±0.3

最小 0.5

最
小

 0
.4

5

1.
7±

0.
3

(2)(1)

(4) (3)

1.
7±

0.
3

1.3±0.3

0.9±0.3

1.
3±

0.
3

（单位：mm）

(T
) 2

.3
5±

0.
15

1.3±0.3 : 电极

: 标记

（底部）

3.0±0.5

0.
5±

0.
3

DLW5AT

DLW5BT

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW5ATN111SQ2p 110ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.020ohm    
DLW5ATN401SQ2p 400ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.034ohm    
DLW5ATN501SQ2p 500ohm（典型值） 1500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm    
DLW5ATN851SQ2p 850ohm（典型值） 1500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.073ohm    
DLW5ATN272SQ2p 2700ohm（典型值） 1000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.12ohm    
DLW5BTM101SQ2p 100ohm（典型值） 6000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.013ohm    
DLW5BTM251SQ2p 250ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.020ohm    
DLW5BTM501SQ2p 500ohm（典型值） 4000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.027ohm    
DLW5BTM102SQ2p 1000ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.034ohm    
DLW5BTM142SQ2p 1400ohm（典型值） 1500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm    

2014/5036 ( 英寸 /mm)
2020/5050 ( 英寸 /mm)

C31C-8.pdf
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• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1
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共模

DLW5BTM101SQ2

DLW5BTM251SQ2

DLW5BTM501SQ2
DLW5BTM102SQ2

DLW5BTM142SQ2

DLW5BTM101SQ2
DLW5BTM251SQ2

DLW5BTM501SQ2
DLW5BTM102SQ2

DLW5BTM142SQ2 差模

额定电流降低

如果以下DLW5BT系列部件名称的工作温

度超出+60°C，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。
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c 注意事项（额定值）

如果DLW5AT 列的工作温度超出+60°C，

就有必要降低额定电流。请参照工作温度与

额定电流降低关系的曲线图。

额定电流降低
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c 阻抗-频率特性
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DLW5AT 系列 DLW5BT 系列 

DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AT/DLW5BT
DLW5AT 系列 2014/5036 ( 英寸 /mm) / DLW5BT 系列 2020/5050 ( 英寸 /mm)
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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DLW5BTM142SQ2 差模

额定电流降低

如果以下DLW5BT系列部件名称的工作温

度超出+60°C，就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。
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c 注意事项（额定值）

如果DLW5AT 列的工作温度超出+60°C，

就有必要降低额定电流。请参照工作温度与

额定电流降低关系的曲线图。
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c 阻抗-频率特性
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DLW5AT 系列 DLW5BT 系列 

DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AT/DLW5BT
DLW5AT 系列 2014/5036 ( 英寸 /mm) / DLW5BT 系列 2020/5050 ( 英寸 /mm)
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DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AT/DLW5BT

DLW5AT/DLW5BT系列（105℃可用型）

电源线用薄型绕线共模扼流线圈 （105℃可用型）

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 700

K 330mm卷装压纹带 2500

B 散装（包） 100

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 700

K 330mm卷装压纹带 2500

B 散装（包） 100

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。
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接下页。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 700

K 330mm卷装压纹带 2500

B 散装（包） 100

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

（上面）

(L) 5.0±0.3
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1.3±0.3 : 电极

: 标记

（底部）
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3
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c 阻抗-频率特性
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DLW5AT_MQ2 系列 

DLW5BT_TQ2 系列 

DLW5AT_TQ2 系列 

DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AT/DLW5BT
DLW5AT/DLW5BT 系列（105℃可用型）

c额定值（p: 包装代号)

工作温度范围: -40℃至+105℃  电路数目： 1

接下页。

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW5ATN500MQ2p 50ohm（典型值） 6000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.013ohm       
DLW5ATN151MQ2p 150ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.020ohm       
DLW5ATN331MQ2p 330ohm（典型值） 4000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.027ohm       
DLW5ATN501MQ2p 500ohm（典型值） 2500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.034ohm       
DLW5ATN112MQ2p 1100ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm       
DLW5ATN111TQ2p 110ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.020ohm       
DLW5ATN231TQ2p 230ohm（典型值） 4000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.027ohm       
DLW5ATN401TQ2p 400ohm（典型值） 2500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.034ohm       
DLW5ATN501TQ2p 500ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm       
DLW5BTM101TQ2p 100ohm（典型值） 6000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.013ohm       
DLW5BTM251TQ2p 250ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.020ohm       
DLW5BTM501TQ2p 500ohm（典型值） 4000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.027ohm       
DLW5BTM102TQ2p 1000ohm（典型值） 2500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.034ohm       
DLW5BTM142TQ2p 1400ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm       
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• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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c 阻抗-频率特性
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DLW5AT_MQ2 系列 

DLW5BT_TQ2 系列 

DLW5AT_TQ2 系列 

DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AT/DLW5BT
DLW5AT/DLW5BT 系列（105℃可用型）

c额定值（p: 包装代号)

工作温度范围: -40℃至+105℃  电路数目： 1

接下页。

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW5ATN500MQ2p 50ohm（典型值） 6000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.013ohm       
DLW5ATN151MQ2p 150ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.020ohm       
DLW5ATN331MQ2p 330ohm（典型值） 4000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.027ohm       
DLW5ATN501MQ2p 500ohm（典型值） 2500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.034ohm       
DLW5ATN112MQ2p 1100ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm       
DLW5ATN111TQ2p 110ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.020ohm       
DLW5ATN231TQ2p 230ohm（典型值） 4000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.027ohm       
DLW5ATN401TQ2p 400ohm（典型值） 2500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.034ohm       
DLW5ATN501TQ2p 500ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm       
DLW5BTM101TQ2p 100ohm（典型值） 6000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.013ohm       
DLW5BTM251TQ2p 250ohm（典型值） 5000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.020ohm       
DLW5BTM501TQ2p 500ohm（典型值） 4000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.027ohm       
DLW5BTM102TQ2p 1000ohm（典型值） 2500mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.034ohm       
DLW5BTM142TQ2p 1400ohm（典型值） 2000mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.056ohm       
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如果DLW5AT系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流（105℃可用型）。 
请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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c 注意事项（额定值）

如果DLW5AT系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流（105℃可用型）。 
请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。
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如果DLW5BT系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流（105℃可用型）。 
请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。
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DLW 系列 通用型 [ 电源线 / 信号线 ] 片状共模扼流线圈 DLW5AT/DLW5BT
DLW5AT/DLW5BT 系列（105℃可用型）
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DLM 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLM11G

DLM11G系列 0504/1210 ( 英寸 /mm)
音频线用共模扼流线圈，也可适用于差模。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。1.

25
±0

.1
5

0.
65

±0
.1

0.
35

±0
.1

5

0.2±0.15

1.0±0.15

0.5±0.1

(2)(1)

(3)(4)

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

工作

温度范围

DLM11GN601SD2p 600ohm±25% 100mA 5Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 0.8ohm -40℃ 到 +85℃
电路数目： 1

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLM 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLM11G

DLM11G系列 0504/1210 ( 英寸 /mm)
音频线用共模扼流线圈，也可适用于差模。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 10000

B 散装（包） 1000

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。1.

25
±0

.1
5

0.
65

±0
.1

0.
35

±0
.1

5

0.2±0.15

1.0±0.15

0.5±0.1

(2)(1)

(3)(4)

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

工作

温度范围

DLM11GN601SD2p 600ohm±25% 100mA 5Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 0.8ohm -40℃ 到 +85℃
电路数目： 1

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000

共模

差模

DLM11GN601SD2

DLM11GN601SD2
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLM 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLM11S

DLM11S系列 0504/1210 ( 英寸 /mm)
0504 尺寸多层型片状共模扼流线圈

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 4000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

1.
0±

0.
1

1.25±0.1

0.
5±

0.
1

0.3±0.1

0.
55

±0
.1

0.2±0.15

(1)
(2)

(3)
(4)

（单位：mm）

: 电极

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

c 阻抗-频率特性 c差模传输特性（典型值）

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

DLM11SN900HY2
DLM11SN450HY2

DLM11SN900HY2
DLM11SN450HY2

共模

差模

插
入
损
耗
（

dB
）

频率（MHz）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLM11SN450HY2
DLM11SN900HY2

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受 
电压

直流电阻

DLM11SN450HY2p 45ohm±25% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.7ohm±25%    
DLM11SN900HY2p 90ohm±25% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.1ohm±25%    

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP0QS

DLP0QS系列 025020/0605 ( 英寸 /mm)
025020 尺寸，超小片状共模扼流线圈，截止频率最高 8GHz。 其中一部分适用于显示端口或 SATA

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

0.20±0.10

0.
30

±0
.0

5
(0

.4
0)

0.50±0.05

0.
65

±0
.0

5

0.15±0.07

（单位：mm）

: 电极

(1) (2)

(4) (3)

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

DLP0QSN600HL2

DLP0QSN600HL2

共模

差模

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

DLP0QSA350HL2
DLP0QSA150HL2
DLP0QSA070HL2

DLP0QSA350HL2
DLP0QSA150HL2
DLP0QSA070HL2

共模

差模

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

c差模传输特性（典型值）

插
入
损
耗
（

dB
）

频率（MHz）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP0QSN600HL2

插
入
损
耗
（

dB
）

频率（MHz）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP0QSA070HL2
DLP0QSA150HL2
DLP0QSA350HL2

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

DLP0QSN 系列 DLP0QSA 系列

DLP0QSN 系列 DLP0QSA 系列

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP0QSN600HL2p 60ohm±25% 50mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.8ohm±25%     
DLP0QSA070HL2p 7ohm ±2ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.7ohm±25%     
DLP0QSA150HL2p 15ohm ±5ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.8ohm±25%     
DLP0QSA350HL2p 35ohm ±10ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.2ohm±25%     
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP0QS

DLP0QS系列 025020/0605 ( 英寸 /mm)
025020 尺寸，超小片状共模扼流线圈，截止频率最高 8GHz。 其中一部分适用于显示端口或 SATA

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

D 180mm卷装纸带 15000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

0.20±0.10

0.
30

±0
.0

5
(0

.4
0)

0.50±0.05

0.
65

±0
.0

5

0.15±0.07

（单位：mm）

: 电极

(1) (2)

(4) (3)

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

DLP0QSN600HL2

DLP0QSN600HL2

共模

差模

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

DLP0QSA350HL2
DLP0QSA150HL2
DLP0QSA070HL2

DLP0QSA350HL2
DLP0QSA150HL2
DLP0QSA070HL2

共模

差模

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

c差模传输特性（典型值）

插
入
损
耗
（

dB
）

频率（MHz）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP0QSN600HL2

插
入
损
耗
（

dB
）

频率（MHz）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP0QSA070HL2
DLP0QSA150HL2
DLP0QSA350HL2

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

DLP0QSN 系列 DLP0QSA 系列

DLP0QSN 系列 DLP0QSA 系列

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP0QSN600HL2p 60ohm±25% 50mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.8ohm±25%     
DLP0QSA070HL2p 7ohm ±2ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.7ohm±25%     
DLP0QSA150HL2p 15ohm ±5ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.8ohm±25%     
DLP0QSA350HL2p 35ohm ±10ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.2ohm±25%     
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP0NS

DLP0NS系列 03025/0806 ( 英寸 /mm)
03025 尺寸，超小片状共模扼流线圈，截止频率最高 8GHz。 其中一部分适用于 MIPI，显示端口或 SATA

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 10000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

接下页。

0.27±0.1

0.
45

±0
.0

5
0.

85
±0

.0
5

0.65±0.05

(2)

(3)

(1)

(4)
0.

5±
0.

1

0.20+0.05
–0.10

（单位：mm）

: 电极

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

c 阻抗-频率特性

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

DLP0NSC/DLP0NSN 系列 DLP0NSA 系列

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 10000

1

10

100

1000

10000

差模

共模

DLP0NSN121HL2

DLP0NSN900HL2

DLP0NSN670HL2

DLP0NSN350HL2

DLP0NSC280HL2

DLP0NSN121HL2

DLP0NSN900HL2

DLP0NSN670HL2
DLP0NSN350HL2

DLP0NSC280HL2

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 10000

0.1

1

10

100

1000

差模

共模

DLP0NSA150HL2

DLP0NSA070HL2

DLP0NSA150HL2

DLP0NSA070HL2

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP0NSC280HL2p 28ohm±20% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.3ohm±25%     
DLP0NSN350HL2p 35ohm ±10ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.2ohm±25%     
DLP0NSN670HL2p 67ohm±20% 110mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.4ohm±25%     
DLP0NSN900HL2p 90ohm±20% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.0ohm±25%     
DLP0NSN121HL2p 120ohm±20% 90mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.8ohm±25%     
DLP0NSA070HL2p 7ohm ±2ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.6ohm±25%     
DLP0NSA150HL2p 15ohm ±5ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.95ohm±25%     
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• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP0NS
DLP0NS 系列 03025/0806 ( 英寸 /mm)

DLP0NSA 系列

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP0NSC280HL2
DLP0NSN350HL2
DLP0NSN670HL2
DLP0NSN900HL2
DLP0NSN121HL2

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP0NSA070HL2
DLP0NSA150HL2

c差模传输特性（典型值）
DLP0NSC/DLP0NSN 系列
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP0NS
DLP0NS 系列 03025/0806 ( 英寸 /mm)

DLP0NSA 系列

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP0NSC280HL2
DLP0NSN350HL2
DLP0NSN670HL2
DLP0NSN900HL2
DLP0NSN121HL2

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP0NSA070HL2
DLP0NSA150HL2

c差模传输特性（典型值）
DLP0NSC/DLP0NSN 系列
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP11S/DLP11R/DLP11T

DLP11S/DLP11R/DLP11T系列 0504/1210 ( 英寸 /mm)
8GHz 截止频率（HDMI/USB3.0 用）可用

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L
180mm 盘卷

压纹带

3000 (DLP11S)

4000 (DLP11RN/RB)

5000 (DLP11T)

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

接下页。

DLP11SA 系列 DLP11SN 系列 

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP11SN670SL2p 67ohm±20% 180mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.3ohm±25%     
DLP11SN121SL2p 120ohm±20% 140mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.0ohm±25%     
DLP11SN161SL2p 160ohm±20% 120mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.7ohm±25%     
DLP11SN900HL2p 90ohm±20% 150mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.5ohm±25%     
DLP11SN201HL2p 200ohm±20% 110mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.1ohm±25%     
DLP11SN241HL2p 240ohm±20% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.5ohm±25%     
DLP11SN281HL2p 280ohm±20% 90mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 4.2ohm±25%     
DLP11SN331HL2p 330ohm±20% 80mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 4.9ohm±25%     
DLP11SA350HL2p 35ohm±20% 170mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.9ohm±25%     
DLP11SA670HL2p 67ohm±20% 150mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.2ohm±25%     
DLP11SA900HL2p 90ohm±20% 150mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.4ohm±25%     

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

1.
0±

0.
1

1.25±0.1

T

0.3±0.1

0.
55

±0
.1

0.25+0.1
–0.05

(1)
(2)

(3)
(4)

（单位：mm）

: 电极

品名 T
DLP11S 0.82±0.1
DLP11R 0.5±0.1
DLP11T 0.3±0.05

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000

共模

差模DLP11SN670SL2

DLP11SN281HL2

DLP11SN241HL2
DLP11SN281HL2

DLP11SN331HL2

DLP11SN201HL2

DLP11SN201HL2
DLP11SN241HL2

DLP11SN331HL2

DLP11SN900HL2
DLP11SN121SL2

DLP11SN161SL2

DLP11SN670SL2
DLP11SN900HL2

DLP11SN121SL2
DLP11SN161SL2

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

DLP11SA900HL2
DLP11SA670HL2

DLP11SA350HL2

DLP11SA900HL2
DLP11SA670HL2

DLP11SA350HL2

共模

差模

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP11S/DLP11R/DLP11T
DLP11S/DLP11R/DLP11T 系列 0504/1210 ( 英寸 /mm)

DLP11SN 系列 DLP11SA 系列 

c额定值（p: 包装代号)

接下页。

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1
2.5GHz时的共模转换特性为差模(Scd21)
DLP11RB: -40dB
信号线之间的阻抗特性Z0（TDR于50ps）
DLP11RB: 90ohm±15ohm

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c差模传输特性（典型值）

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP11SN900HL2

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP11SA900HL2

c 阻抗-频率特性
DLP11RN 系列 

DLP11RN 系列 

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

DLP11RN450UL2

DLP11RN450UL2

共模

差模

DLP11RB 系列 

DLP11RB 系列 

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

共模

差模

DLP11RB150UL2
DLP11RB400UL2

DLP11RB150UL2
DLP11RB400UL2

c差模传输特性（典型值）

10

8

6

4

2

0

1 10 100 1000 10000
频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

DLP11RN450UL2

频率（MHz）

10
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1 10 100 1000 10000

插
入
损
耗
（

dB
）

DLP11RB400UL2

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP11RN450UL2p 45ohm±25% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.8ohm±25%     
DLP11RB150UL2p 15ohm ±5ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.8ohm±25%     
DLP11RB400UL2p 40ohm ±10ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.3ohm±25%      
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP11S/DLP11R/DLP11T
DLP11S/DLP11R/DLP11T 系列 0504/1210 ( 英寸 /mm)

DLP11SN 系列 DLP11SA 系列 

c额定值（p: 包装代号)

接下页。

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1
2.5GHz时的共模转换特性为差模(Scd21)
DLP11RB: -40dB
信号线之间的阻抗特性Z0（TDR于50ps）
DLP11RB: 90ohm±15ohm

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c差模传输特性（典型值）

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP11SN900HL2

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0
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4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLP11SA900HL2

c 阻抗-频率特性
DLP11RN 系列 

DLP11RN 系列 

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

DLP11RN450UL2

DLP11RN450UL2

共模

差模

DLP11RB 系列 

DLP11RB 系列 

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

共模

差模

DLP11RB150UL2
DLP11RB400UL2

DLP11RB150UL2
DLP11RB400UL2

c差模传输特性（典型值）

10
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4

2

0

1 10 100 1000 10000
频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

DLP11RN450UL2

频率（MHz）

10

8

6

4

2

0

1 10 100 1000 10000

插
入
损
耗
（

dB
）

DLP11RB400UL2

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP11RN450UL2p 45ohm±25% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.8ohm±25%     
DLP11RB150UL2p 15ohm ±5ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.8ohm±25%     
DLP11RB400UL2p 40ohm ±10ohm 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.3ohm±25%      
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP11S/DLP11R/DLP11T
DLP11S/DLP11R/DLP11T 系列 0504/1210 ( 英寸 /mm)

DLP11TB 系列 DLP11TB 系列 

c额定值（p: 包装代号)

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP11TB800UL2p 80ohm±25% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.5ohm±25%    
工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1
2.5GHz时的共模转换特性为差模(Scd21)
DLP11TB: -40dB
信号线之间的阻抗特性Z0（TDR于50ps）
DLP11TB: 90ohm±15ohm

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

共模

差模

DLP11TB800UL2

DLP11TB800UL2

c差模传输特性（典型值）

频率（MHz）
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耗
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dB
）

DLP11TB800UL2
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP31S

DLP31S系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
1206 薄膜型片状共模扼流线圈

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。3.2±0.15

(2.1)1.6±0.15

0.3±0.2

(1)

(3)

(2)

(4)

0.7±0.2

1.
15

±0
.1

5
（单位：mm）

: 电极

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（

W
）

频率（MHz）
10 100

1000

10000

100

10

1
10001

DLP31SN551ML2
DLP31SN221ML2

DLP31SN121ML2

DLP31SN551ML2
DLP31SN221ML2

DLP31SN121ML2

共模

差模

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP31SN121ML2p 120ohm±20% 100mA 16Vdc 100M ohm 40Vdc 最大 2.0ohm    
DLP31SN221ML2p 220ohm±20% 100mA 16Vdc 100M ohm 40Vdc 最大 2.5ohm    
DLP31SN551ML2p 550ohm±20% 100mA 16Vdc 100M ohm 40Vdc 最大 3.6ohm    

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP31S

DLP31S系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
1206 薄膜型片状共模扼流线圈

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。3.2±0.15

(2.1)1.6±0.15

0.3±0.2

(1)

(3)

(2)

(4)

0.7±0.2

1.
15

±0
.1

5

（单位：mm）

: 电极

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（

W
）

频率（MHz）
10 100

1000

10000

100

10

1
10001

DLP31SN551ML2
DLP31SN221ML2

DLP31SN121ML2

DLP31SN551ML2
DLP31SN221ML2

DLP31SN121ML2

共模

差模

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP31SN121ML2p 120ohm±20% 100mA 16Vdc 100M ohm 40Vdc 最大 2.0ohm    
DLP31SN221ML2p 220ohm±20% 100mA 16Vdc 100M ohm 40Vdc 最大 2.5ohm    
DLP31SN551ML2p 550ohm±20% 100mA 16Vdc 100M ohm 40Vdc 最大 3.6ohm    

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP1ND

DLP1ND系列 05025/1506 ( 英寸 /mm)
2 路，05025 尺寸，适用于 HDMI 线

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 5000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(5) (6) (7) (8)

(2) (3) (4)

无极性。0.
45

±0
.0

5

0.2±0.1 0.4±0.1

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)
1.5±0.1

0.
65

±0
.1

0.
2±

0.
1

（单位：mm）

最
小

0.
1

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP1NDN350HL4p 35ohm±20% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.8ohm±25%    
DLP1NDN670HL4p 67ohm±20% 80mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.9ohm±25%    
DLP1NDN900HL4p 90ohm±20% 60mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.7ohm±25%    

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 2 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP2AD

DLP2AD系列 0804/2010 ( 英寸 /mm)
2 路内置式，0804 尺寸，HDMI 适用型，截止频率最高 6GHz。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(5) (6) (7) (8)

(2) (3) (4)

无极性。

DLP2ADA 系列 DLP2ADN 系列 

接下页。

0.
82

±0
.1

0.25±0.1 0.5±0.1

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

2.0±0.1

1.
0±

0.
1

0.
25

±0
.1

5

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP2ADA350HL4p 35ohm±20% 150mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.8ohm±25%     
DLP2ADA670HL4p 67ohm±20% 130mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.0ohm±25%     
DLP2ADA900HL4p 90ohm±20% 120mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.4ohm±25%     
DLP2ADN670HL4p 67ohm±20% 140mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.3ohm±25%     
DLP2ADN900HL4p 90ohm±20% 130mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.7ohm±25%     
DLP2ADN121HL4p 120ohm±20% 120mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.0ohm±25%     
DLP2ADN161HL4p 160ohm±20% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.5ohm±25%     
DLP2ADN201HL4p 200ohm±20% 90mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.2ohm±25%     
DLP2ADN241HL4p 240ohm±20% 80mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.8ohm±25%     
DLP2ADN281HL4p 280ohm±20% 80mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 4.6ohm±25%     

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 2 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c 阻抗-频率特性
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）

 1000

100

10

1
1 10 100 1000 10000

DLP2ADA900HL4

共模

差模

DLP2ADA900HL4

DLP2ADA670HL4

DLP2ADA350HL4

DLP2ADA670HL4

DLP2ADA350HL4

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000 10000

1

10

100

1000

10000

DLP2ADN281HL4

DLP2ADN281HL4

差模

共模

DLP2ADN241HL4
DLP2ADN201HL4

DLP2ADN161HL4
DLP2ADN121HL4

DLP2ADN900HL4DLP2ADN670HL4

DLP2ADN241HL4
DLP2ADN201HL4

DLP2ADN161HL4
DLP2ADN121HL4

DLP2ADN900HL4
DLP2ADN670HL4

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
共
模
扼
流
线
圈

信
号
线
型

194

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP2AD

DLP2AD系列 0804/2010 ( 英寸 /mm)
2 路内置式，0804 尺寸，HDMI 适用型，截止频率最高 6GHz。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(5) (6) (7) (8)

(2) (3) (4)

无极性。

DLP2ADA 系列 DLP2ADN 系列 

接下页。

0.
82

±0
.1

0.25±0.1 0.5±0.1

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

2.0±0.1

1.
0±

0.
1

0.
25

±0
.1

5

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP2ADA350HL4p 35ohm±20% 150mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 0.8ohm±25%     
DLP2ADA670HL4p 67ohm±20% 130mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.0ohm±25%     
DLP2ADA900HL4p 90ohm±20% 120mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.4ohm±25%     
DLP2ADN670HL4p 67ohm±20% 140mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.3ohm±25%     
DLP2ADN900HL4p 90ohm±20% 130mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 1.7ohm±25%     
DLP2ADN121HL4p 120ohm±20% 120mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.0ohm±25%     
DLP2ADN161HL4p 160ohm±20% 100mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 2.5ohm±25%     
DLP2ADN201HL4p 200ohm±20% 90mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.2ohm±25%     
DLP2ADN241HL4p 240ohm±20% 80mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 3.8ohm±25%     
DLP2ADN281HL4p 280ohm±20% 80mA 5Vdc 100M ohm 12.5Vdc 4.6ohm±25%     

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 2 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP2AD
DLP2AD 系列 0804/2010 ( 英寸 /mm)

c差模传输特性（典型值）
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插
入
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）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP31D

DLP31D系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
2 路内置式，1206 尺寸 , 适用于 IEEE1394、USB、LVDS。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(5) (6) (7) (8)

(2) (3) (4)

无极性。

0.4±0.2

1.
15

±0
.1

5

3.2±0.15

0.
3±

0.
2

1.
6±

0.
15

0.8±0.1

(5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4)

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP31DN900ML4p 90ohm±20% 160mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 1.1ohm    
DLP31DN131ML4p 130ohm±20% 120mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 1.1ohm    
DLP31DN201ML4p 200ohm±20% 100mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 2.2ohm    
DLP31DN321ML4p 320ohm±20% 80mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 3.5ohm    
DLP31DN441ML4p 440ohm±20% 70mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 4.3ohm    

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 2 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLP 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLP31D

DLP31D系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
2 路内置式，1206 尺寸 , 适用于 IEEE1394、USB、LVDS。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(5) (6) (7) (8)

(2) (3) (4)

无极性。

0.4±0.2

1.
15

±0
.1

5

3.2±0.15

0.
3±

0.
2

1.
6±

0.
15

0.8±0.1

(5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4)

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLP31DN900ML4p 90ohm±20% 160mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 1.1ohm    
DLP31DN131ML4p 130ohm±20% 120mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 1.1ohm    
DLP31DN201ML4p 200ohm±20% 100mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 2.2ohm    
DLP31DN321ML4p 320ohm±20% 80mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 3.5ohm    
DLP31DN441ML4p 440ohm±20% 70mA 10Vdc 100M ohm 25Vdc 最大 4.3ohm    

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 2 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c 阻抗-频率特性
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLW21S

DLW21S系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
绕线型共模扼流线圈，HDMI 适用型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。2.0±0.2

(0
.4

)
(0

.4
)

1.
2±

0.
2

1.2±0.2

(0.45) (0.45)

(1) (2)

(3)(4)

(0
.1

7)

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW21SN670SQ2p 67ohm±25% 400mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.25ohm   
DLW21SN900SQ2p 90ohm±25% 330mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.35ohm   
DLW21SN121SQ2p 120ohm±25% 370mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.30ohm   
DLW21SN181SQ2p 180ohm±25% 330mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.35ohm   
DLW21SN261SQ2p 260ohm±25% 300mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.40ohm   
DLW21SN371SQ2p 370ohm±25% 280mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.45ohm   
DLW21SN501SK2p 500ohm±25% 250mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.5ohm   

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW21SN670HQ2p 67ohm±25% 320mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.31ohm    
DLW21SN900HQ2p 90ohm±25% 280mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.41ohm    
DLW21SN121HQ2p 120ohm±25% 280mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.41ohm    
DLW21SR670HQ2p 67ohm±25% 400mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.25ohm    

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1
当使用静电保护器件时，使用DLW21SR670HQ2来校正线路阻抗。

c阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

10000

1000

100

10

1

0.1
1 10 100 1000

DLW21SN371SQ2
DLW21SN261SQ2

DLW21SN181SQ2
DLW21SN121SQ2

DLW21SN900SQ2

DLW21SN670SQ2

DLW21SN501SK2共模

差模

DLW21SN371SQ2
DLW21SN501SK2

DLW21SN261SQ2
DLW21SN181SQ2

DLW21SN121SQ2
DLW21SN900SQ2
DLW21SN670SQ2

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

接下页。

DLW21SN_SQ2/SK2 系列 
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLW21S
DLW21S 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)

DLW21SN_HQ2 系列 

DLW21SN_HQ2 系列 

DLW21SR_HQ2 系列 
c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

0.1

1

10

100

1000

10 100 1000

共模

差模

DLW21SN670HQ2
DLW21SN900HQ2

DLW21SN121HQ2

DLW21SN670HQ2

DLW21SN900HQ2

DLW21SN121HQ2

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000

0.1

1

10

100

1000

共模

差模

DLW21SR670HQ2

DLW21SR670HQ2

c差模传输特性（典型值）

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLW21SN900HQ2

c额定值（p: 包装代号)

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW21SN181XQ2p 180ohm±25% 240mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.39ohm    
DLW21SN261XQ2p 260ohm±25% 220mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.59ohm    
DLW21SN491XQ2p 490ohm±25% 190mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.77ohm    

DLW21SN_XQ2 系列 DLW21SN_XQ2 系列 
c 阻抗-频率特性 c差模传输特性（典型值）

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
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差模

频率（MHz）
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耗
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）
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10
1 10 100 1000 10000

DLW21SN181XQ2
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLW21S
DLW21S 系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)

DLW21SN_HQ2 系列 

DLW21SN_HQ2 系列 

DLW21SR_HQ2 系列 
c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）

0.1

1

10

100

1000

10 100 1000

共模

差模

DLW21SN670HQ2
DLW21SN900HQ2

DLW21SN121HQ2

DLW21SN670HQ2

DLW21SN900HQ2

DLW21SN121HQ2

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
1 10 100 1000
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共模

差模

DLW21SR670HQ2

DLW21SR670HQ2

c差模传输特性（典型值）

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLW21SN900HQ2

c额定值（p: 包装代号)

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1 HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW21SN181XQ2p 180ohm±25% 240mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.39ohm    
DLW21SN261XQ2p 260ohm±25% 220mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.59ohm    
DLW21SN491XQ2p 490ohm±25% 190mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.77ohm    

DLW21SN_XQ2 系列 DLW21SN_XQ2 系列 
c 阻抗-频率特性 c差模传输特性（典型值）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLW21H

DLW21H系列 0805/2012 ( 英寸 /mm)
薄型绕线型共模扼流线圈，HDMI 适用型。

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 3000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

（单位：mm）

: 电极

1.2±0.22.0±0.2

0.
9±

0.
1

(0
.1

7)

(0.45)

(1) (2)

(0.45)

(4) (3)

(0
.4

)
(0

.4
)

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（
Ω
）

频率（MHz）
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10000

1 10 100 1000
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差模
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DLW21HN121SQ2

DLW21HN900SQ2
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DLW21HN121SQ2

DLW21HN900SQ2

DLW21HN181SQ2

DLW21HN181SQ2

阻
抗
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Ω
）

频率（MHz）
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差模

共模

DLW21HN121HQ2
DLW21HN900HQ2

DLW21HN670HQ2

DLW21HN670HQ2
DLW21HN900HQ2

DLW21HN121HQ2

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用

c差模传输特性（典型值）

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

0

2

4

6

8

10
1 10 100 1000 10000

DLW21HN670HQ2
DLW21HN900HQ2
DLW21HN121HQ2

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW21HN670SQ2p 67ohm±25% 330mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.35ohm   
DLW21HN900SQ2p 90ohm±25% 330mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.35ohm   
DLW21HN121SQ2p 120ohm±25% 280mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.45ohm   
DLW21HN181SQ2p 180ohm±25% 250mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.50ohm   
DLW21HN670HQ2p 67ohm±25% 240mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.49ohm     
DLW21HN900HQ2p 90ohm±25% 220mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.59ohm     
DLW21HN121HQ2p 120ohm±25% 200mA 20Vdc 10M ohm 50Vdc 最大 0.68ohm     
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLW31S

DLW31S系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
1206 尺寸绕线共模扼流线圈

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

3.2±0.2

(0
.6

)
(0

.6
)

1.
9±

0.
2

(0
.2

5)

1.6±0.2

(0.6) (0.6)

(1) (2)

(3)(4)

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW31SN900SQ2p 90ohm±25% 370mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.3ohm    
DLW31SN161SQ2p 160ohm±25% 340mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.4ohm    
DLW31SN261SQ2p 260ohm±25% 310mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.5ohm    
DLW31SN601SQ2p 600ohm±25% 260mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.8ohm    
DLW31SN102SQ2p 1000ohm±25% 230mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 1.0ohm    
DLW31SN222SQ2p 2200ohm±25% 200mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 1.2ohm    

c 阻抗-频率特性

阻
抗
（

W
）

频率（MHz）

10000
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10
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0.1
1 10 100 1000
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DLW31SN601SQ2
DLW31SN261SQ2

DLW31SN161SQ2
DLW31SN900SQ2

DLW31SN222SQ2
DLW31SN102SQ2

DLW31SN601SQ2
DLW31SN261SQ2

DLW31SN161SQ2
DLW31SN900SQ2

共模

差模

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLW31S

DLW31S系列 1206/3216 ( 英寸 /mm)
1206 尺寸绕线共模扼流线圈

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 2000

B 散装（包） 500

c额定值（p: 包装代号)

工作温度范围: -40℃至+85℃  电路数目： 1

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

3.2±0.2

(0
.6

)
(0

.6
)

1.
9±

0.
2

(0
.2

5)

1.6±0.2

(0.6) (0.6)

(1) (2)

(3)(4)

（单位：mm）

: 电极

品名
共模阻抗

(at 100MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘电阻

(最小值)
承受

电压
直流电阻

DLW31SN900SQ2p 90ohm±25% 370mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.3ohm    
DLW31SN161SQ2p 160ohm±25% 340mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.4ohm    
DLW31SN261SQ2p 260ohm±25% 310mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.5ohm    
DLW31SN601SQ2p 600ohm±25% 260mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.8ohm    
DLW31SN102SQ2p 1000ohm±25% 230mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 1.0ohm    
DLW31SN222SQ2p 2200ohm±25% 200mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 1.2ohm    

c 阻抗-频率特性

阻
抗
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W
）

频率（MHz）
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差模

HD: 高速差分信号线用UD ： 超高速差分信号线用
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW 系列 信号线型 片状共模扼流线圈 DLW43S

DLW43S系列 1812/4532 ( 英寸 /mm)
汽车用型 1812 尺寸绕线共模扼流线圈 

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅 205 至 209 页中的内容。

c额定值（p: 包装代号)

电路数目： 1

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

（单位：mm）

3.2±0.2

2.
6±

0.
2

4.5±0.2 (0.8)

(0
.3

0)

(1) (2)

(4) (3)
(0.6): 100µH
(0.7): 11, 22, 51µH

c 阻抗-频率特性
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c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 500

K 330mm卷装压纹带 2500

B 散装（包） 100

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

（单位：mm）

3.2±0.2

2.
7±

0.
2

4.5±0.2 (0.8)
(0

.3
0)

(1) (2)

(4) (3)

(0.6)

DLW43S_XK

DLW43S_XP

DLW43S_XK 系列 DLW43S_XP 系列 

c 包装

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 500

K 330mm卷装压纹带 2500

B 散装（包） 100

品名 共模电感
额定

电流

额定

电压

绝缘

电阻（最小值）

承受

电压

DC
电阻值

工作

温度范围

DLW43SH110XK2p 11μH -30%/+50% (at 0.1MHz) 360mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.5ohm -40℃ 到 +125℃

DLW43SH220XK2p 22μH -30%/+50% (at 0.1MHz) 310mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 0.6ohm -40℃ 到 +125℃

DLW43SH510XK2p 51μH -30%/+50% (at 1MHz) 230mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 1.0ohm -40℃ 到 +125℃

DLW43SH101XK2p 100μH -30%/+50% (at 1MHz) 200mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 2.0ohm -40℃ 到 +125℃

DLW43SH101XP2p 100μH -30%/+80% (at 0.1MHz) 170mA 50Vdc 10M ohm 125Vdc 最大 2.0ohm -40℃ 到 +125℃
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PLT 系列 电源线型 可提供汽车用大电流共模扼流线圈 PLT10H

PLT10H系列 (12.9x6.6mm)
可用于汽车，最高达 18A

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 210 至 211 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 125

K 330mm卷装压纹带 500

B 散装（包） 50

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

(1) (2)

(4) (3)
6.6±0.2

3.2±0.3
1.0±0.2 1.0±0.2

12.9±0.2

最
大

9.
4

2.
0±

0.
3

2.
1±

0.
3

2.
1±

0.
3

9.
1±

0.
2

最
大

13
.4

（单位：mm）

: 电极

102

c 阻抗-频率特性
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c 注意事项（额定值）

如果PLT10H系列的工作温度超出+65°C，

就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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工作温度范围（包括自身温升） -55℃ 到 +105℃ (PLT10HH 501100/1026R0 PN), -55℃ 到 +125℃ (PLT10HH 450180/101150/401100/9016R0 PN) 电路数目： 1

品名
共模
阻抗

(at 10MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压
直流电阻 电感值

PLT10HH450180PNp 45ohm（典型值） 18A 300Vdc 10M ohm 750Vdc 1.3m ohm±0.5m ohm 最小 0.8μH    
PLT10HH101150PNp 100ohm（典型值） 15A 300Vdc 10M ohm 750Vdc 1.8m ohm±0.5m ohm 最小 2.0μH    
PLT10HH401100PNp 400ohm（典型值） 10A 100Vdc 10M ohm 250Vdc 3.6m ohm±0.5m ohm 最小 6μH    
PLT10HH501100PNp 500ohm（典型值） 10A 100Vdc 10M ohm 250Vdc 3.6m ohm±0.5m ohm 最小 9μH    
PLT10HH9016R0PNp 900ohm（典型值） 6A 100Vdc 10M ohm 250Vdc 8.0m ohm±0.5m ohm 最小 14μH    
PLT10HH1026R0PNp 1000ohm（典型值） 6A 100Vdc 10M ohm 250Vdc 8.0m ohm±0.5m ohm 最小 20μH    
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• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PLT 系列 电源线型 可提供汽车用大电流共模扼流线圈 PLT10H

PLT10H系列 (12.9x6.6mm)
可用于汽车，最高达 18A

c 尺寸 c 等效电路图

c 包装

关于安装信息，请参阅 210 至 211 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 125

K 330mm卷装压纹带 500

B 散装（包） 50

c额定值（p: 包装代号)

(1)

(4)

(2)

(3)
无极性。

(1) (2)

(4) (3)
6.6±0.2

3.2±0.3
1.0±0.2 1.0±0.2

12.9±0.2

最
大

9.
4

2.
0±

0.
3

2.
1±

0.
3

2.
1±

0.
3

9.
1±

0.
2

最
大
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.4

（单位：mm）

: 电极

102

c 阻抗-频率特性
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c 注意事项（额定值）

如果PLT10H系列的工作温度超出+65°C，

就有必要降低额定电流。

请参照工作温度与额定电流降低关系的曲线

图。

额定电流降低
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工作温度范围（包括自身温升） -55℃ 到 +105℃ (PLT10HH 501100/1026R0 PN), -55℃ 到 +125℃ (PLT10HH 450180/101150/401100/9016R0 PN) 电路数目： 1

品名
共模
阻抗

(at 10MHz/20℃)
额定

电流

额定

电压

绝缘
电阻值

(最小值)
承受

电压
直流电阻 电感值

PLT10HH450180PNp 45ohm（典型值） 18A 300Vdc 10M ohm 750Vdc 1.3m ohm±0.5m ohm 最小 0.8μH    
PLT10HH101150PNp 100ohm（典型值） 15A 300Vdc 10M ohm 750Vdc 1.8m ohm±0.5m ohm 最小 2.0μH    
PLT10HH401100PNp 400ohm（典型值） 10A 100Vdc 10M ohm 250Vdc 3.6m ohm±0.5m ohm 最小 6μH    
PLT10HH501100PNp 500ohm（典型值） 10A 100Vdc 10M ohm 250Vdc 3.6m ohm±0.5m ohm 最小 9μH    
PLT10HH9016R0PNp 900ohm（典型值） 6A 100Vdc 10M ohm 250Vdc 8.0m ohm±0.5m ohm 最小 14μH    
PLT10HH1026R0PNp 1000ohm（典型值） 6A 100Vdc 10M ohm 250Vdc 8.0m ohm±0.5m ohm 最小 20μH    
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DLp 片状共模扼流线圈 !警告/注意事项

不要使用超出额定电流及额定电压的产品，因为这可能导
致过热，并破坏绝缘抗性。请务必在您的产品上配备适当
的自动保险功能，以防止由我们产品的异常操作或失效可
能引起的继发损坏。

2. 贴装方向
以正确方向安装片状共模扼流线圈。如果反转90°贴装，
则不仅会导致断路或短路，而且还会引起火灾或其他严
重事故。

o 注意事项（焊接与安装）

<使用环境>
不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用产品。
切勿在有机溶剂周围使用本产品。
<保管和使用要求>
1. 保管期限

DLW11G/系列应在6个月内使用；其他产品应在12个
月内使用。 
如果超过该期间，检查产品的可焊性。  

2. 储存条件
 (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
  相对湿度：15% 到 85%
  避免温度和湿度的突然改变。
 (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀

性气体中。

1. 清洗  
清洗方法不当可能引起故障及退化。 当在不处于安装
信息情况下进行洗涤时，请联系我司。

2. 焊接 
如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。 请在安装
信息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. 其他
由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可
能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、安装位
置及其他运行条件而变化。 一定要检查及事先确定各
滤波器的静噪效果（在实际电路中等），然后方可把滤
波器用于商用型设备设计。

o 使用

1. 树脂涂层（除DLW系列）
使用树脂进行涂层和封膜处理会影响本产品的性能。 
因此，请谨慎选用树脂。
使用前，请对贴装有本产品的装置进行可靠性评估。

2. 树脂涂层（DLW系列） 
如果使用树脂涂层／模制本产品，由于树脂的固化应力
较高，可能会使阻抗值发生变化。 由于树脂、树脂的
量或固化形状或操作条件等原因而产生的机械应力会导
致断路。 在某些操作条件下，一些含有杂质或氯化物
的树脂可能因水解而释放出氯气，因而会对线圈导线造
成腐蚀，进而导致断路。
因此，在使用树脂涂层／模制本产品时，请小心选用树
脂。 使用树脂前，应确认在将本产品装配到电路板上
后不会影响其可靠性。

3. 使用警告（DLW 系列） 
在用摄子固定产品时，请固定产品侧面。 切勿使用诸
如镊子头等尖锐物触碰线圈部分，以防止导线断裂。 
不得将机械冲击施加到安装于板上的产品上，以防止核
断裂。  

4. 刷洗
当清洁产品周围时，如连接器引脚，清洗刷不得触及卷
绕部分以防止导线断裂。

5. 基片的操作
在将产品安装于基片上之后，在修切基片，向基片上插
入或从基片上拔出接头，或固紧基片螺钉时，不得因为
基片的弯曲或扭动而向产品施加任何应力。 过度的机
械应力可能导致产品破裂。

o 焊接和安装
1. 自热 
将片状共模扼流线圈DLW5系列安装在靠近会辐射热量
的其他产品时，请给予特别注意。 
其他产品产生的热量可能会使绝缘电阻劣化并引起该元
件过热。 正确方向 错误方向

Z Z

o 保管和使用条件

注意事项

o 额定值

!警告

弯曲 盘曲

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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PLp 片状共模扼流线圈 !警告/注意事项

1. 不要使用超出额定电流及额定电压的产品，因为这可能

导致过热，并破坏绝缘抗性。

2. 请务必在您的产品上配备适当的自动保险功能，以防止

由我们产品的异常操作或失效可能引起的继发损坏。

2. 贴装方向

以正确方向安装片状共模扼流线圈。如果反转90°贴装，

则不仅会导致断路或短路，而且还会引起火灾或其他严

重事故。

o 注意事项（焊接与安装）

o 使用

<使用环境>
不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用产品。

切勿在有机溶剂周围使用本产品。

<保管和使用要求>
1. 保管期限

PLT10H系列应在12个月内使用。 
如果超过该期间，检查产品的可焊性。  

2. 储存条件
 (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
  相对湿度：15% 到 85%
  避免温度和湿度的突然改变。
 (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀性

气体中。

1. 清洗  
清洗方法不当可能引起故障及退化。当在不处于安装信

息情况下进行洗涤时，请联系我司。

2. 焊接

如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。请在安装信

息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. 其他

由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可

能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、安装位

置及其他运行条件而变化。一定要检查及事先确定各滤

波器的静噪效果（在实际电路中等），然后方可把滤波

器用于商用型设备设计。

o 焊接和安装
1. 自热  

将片状共模扼流线圈安装在靠近会辐射热量的其他产品

时，请给予特别注意。 
其他产品产生的热量可能会使绝缘电阻劣化并引起该元

件过热。

正确方向 错误方向

Z Z

o 保管和使用条件

注意事项

o 额定值

!警告

1. 基片的操作

在将产品安装于基片上之后，在修切基片，向基片上插

入或从基片上拔出接头，或固紧基片螺钉时，不得因为

基片的弯曲或扭动而向产品施加任何应力。 
过度的机械应力可能导致产品破裂。

弯曲 盘曲
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PLp 片状共模扼流线圈 !警告/注意事项

1. 不要使用超出额定电流及额定电压的产品，因为这可能

导致过热，并破坏绝缘抗性。

2. 请务必在您的产品上配备适当的自动保险功能，以防止

由我们产品的异常操作或失效可能引起的继发损坏。

2. 贴装方向

以正确方向安装片状共模扼流线圈。如果反转90°贴装，

则不仅会导致断路或短路，而且还会引起火灾或其他严

重事故。

o 注意事项（焊接与安装）

o 使用

<使用环境>
不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用产品。

切勿在有机溶剂周围使用本产品。

<保管和使用要求>
1. 保管期限

PLT10H系列应在12个月内使用。 
如果超过该期间，检查产品的可焊性。  

2. 储存条件
 (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
  相对湿度：15% 到 85%
  避免温度和湿度的突然改变。
 (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀性

气体中。

1. 清洗  
清洗方法不当可能引起故障及退化。当在不处于安装信

息情况下进行洗涤时，请联系我司。

2. 焊接

如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。请在安装信

息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. 其他

由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可

能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、安装位

置及其他运行条件而变化。一定要检查及事先确定各滤

波器的静噪效果（在实际电路中等），然后方可把滤波

器用于商用型设备设计。

o 焊接和安装
1. 自热  

将片状共模扼流线圈安装在靠近会辐射热量的其他产品

时，请给予特别注意。 
其他产品产生的热量可能会使绝缘电阻劣化并引起该元

件过热。

正确方向 错误方向

Z Z

o 保管和使用条件

注意事项

o 额定值

!警告

1. 基片的操作

在将产品安装于基片上之后，在修切基片，向基片上插

入或从基片上拔出接头，或固紧基片螺钉时，不得因为

基片的弯曲或扭动而向产品施加任何应力。 
过度的机械应力可能导致产品破裂。

弯曲 盘曲

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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1. 标准焊盘尺寸

焊接和安装片状共模扼流线圈DLp

DLM11S
DLM11G
DLP0QS
DLP0NS
DLP11S
DLP11R
DLP11T
DLP1ND
DLP2AD
DLP31S
DLP31D
DLW21S
DLW21H
DLW31SN
DLW43S
DLW5A
DLW5B

o回流和波峰

o回流焊接

DLP31S DLP31D

DLW5A/5B（不包括 DLW5AT_MQ2）

*1: 如果布局宽于1.2mm（DLW21） / 1.6mm（DLW31S），

可能会导致元件转动，因为熔化速度是不同的。 在最坏情

况下，线与线之间有可能发生短路。

*2: 如果布局宽度窄于规定值，则在最坏情况下，由于焊膏扩散

或安装放置精度等问题，线与线之间有可能会发生短路。

*3: 如果布局宽度宽于0.8mm（DLW21） / 1.6mm
（DLW31SN），弯曲强度将被降低。

不要使用镀金布局， 过量焊接热量会使铜线熔化。

1.0 0.6 1.0
0.

7
0.

7

2.
1

2.8

0.8 中心距 0.4

2.
2-

2.
6

0.
8

焊盘布局

焊盘布局
+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

DLM11G

0.5
1.5

1.
1

0.
3

DLP2AD
1.75

0.25

0.5

1.
5

0.
4

DLW21S/21H/31SN/43S

a*3

b

c*
2

d*
1

0.9

2.9
5.5

1.
3

3.
3

4.
7

DLP1ND
1.4

0.2

0.4

0.
9

0.
3

DLW21S/H
DLW31SN
DLW43SH110/220/510
DLW43SH101

0.8

1.6

3.0

3.2

0.4

0.4

1.6

1.6

系列 a
1.2

1.6

3.4

3.4

d
2.6

3.7

5.9

5.9

b c

0.55 0.55

1.95 1.55
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3
0.
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0.
3

0.
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0.90

0.30

0.
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0.
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0.
3
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(3)

(2)

(4)
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(3)

(2)

DLP11S/DLM11S DLP11R/11TDLP0NSDLP0QS

0.80

0.20
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DLp 片状共模扼流线圈 焊接和安装

o PCB翘曲

PCB的设计应确保产品不会因为PCB板的翘曲而受到机械

应力。

不良示例

产品应位于机械应力的侧面方向（长度：a<b）。

良好示例

a

b

DLW5AT_MQ2 o回流焊接芯片安装侧

DLW5AT_MQ2

o波峰焊接芯片安装侧

0.9

2.9
5.5

1.
3

3.
3

4.
7

DLW5AT_MQ2

1.9

6.9

1.
3

6.
0

焊盘布局

焊盘布局
+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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DLp 片状共模扼流线圈 焊接和安装

o PCB翘曲

PCB的设计应确保产品不会因为PCB板的翘曲而受到机械

应力。

不良示例

产品应位于机械应力的侧面方向（长度：a<b）。

良好示例

a

b

DLW5AT_MQ2 o回流焊接芯片安装侧

DLW5AT_MQ2

o波峰焊接芯片安装侧

0.9

2.9
5.5

1.
3

3.
3

4.
7

DLW5AT_MQ2

1.9

6.9

1.
3

6.
0

焊盘布局

焊盘布局
+ 阻焊层

阻焊层 （单位：mm）

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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焊接和安装

2. 锡膏印刷和粘合剂涂布

（单位：mm）

在对片状共模扼流线圈进行回流焊时，印刷必须按照以下

焊膏印刷条件进行。 
如果使用了过多的焊料，芯片将很容易因PCB的机械和热

应力而损坏并可能碎裂。  
对于阻焊图案和铜箔图案，应使用标准焊盘尺寸。

在对片状共模扼流线圈进行波峰焊时，根据以下条件涂布

粘合剂。 
如果粘合剂使用过多，可能会溢出流入到焊盘或端子区，

造成可焊性差。

反之，如果粘合剂用量不足，或者粘合剂没有充分硬化，

芯片可能就会在波峰焊接时脱落。

DLP
DLW
DLM

o焊膏的标准厚度:
80-100µm: DLP0QS 
100-150µm: DLW21S/21H/31S, DLP0NS/11S/11R/11T/1ND/2AD/
 DLM11S/11G
150μm: DLW43S
150-200µm: DLP31D/31S, DLW5A/5B

*可焊性取决于回流条件和热传导性。 请确保在您的产品上安装我们的产品
之后进行评估。

DLP31S/DLP31D/
DLW5AT_MQ2
对每个芯片使用0.3mg
粘合剂。 

系列 焊膏印刷 粘合剂应用

DLP31S

DLP31D

粘合剂的涂敷位置

粘合剂的涂敷位置

a b a

d

DLW21S/21H/31S

DLP0QS/0NS/11S/11R/11T/31S/DLM11S/11G

a
b

c d

DLP1ND/2AD/31D

d

c

a
a

b

DLP0QS
DLP0NS
DLM11S/DLP11S
DLP11R/T
DLP31S
DLM11G

0.3

0.3

0.7

0.5

1.0

0.5

0.23

0.3

0.3

0.3

0.7

0.4

系列 a
0.48

0.5

0.55

0.55

2.1

0.7

d
0.2

0.3

0.55

0.55

0.6

0.5

b c

DLW21S/H
DLW31S

0.8

1.6

0.5

0.4

系列 a
1.2

1.6

d
2.6

3.7

b c

DLP1ND
DLP2AD
DLP31D

0.3

0.55

1.0

0.2

0.25

0.4

系列 a
0.4

0.5

0.8

d
0.3

0.4

0.8

b c

DLp 片状共模扼流线圈

c

DLW5A/5B 

5.5
2.9
0.9

1.
3

3.
3

4.
7

DLW5AT_MQ2

粘合剂的涂敷位置
DLW43S

a
b

c d

DLW43S
3.0 (110/220/510)

3.2 (101)
1.6

系列 a

3.4

d

5.9

b c
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3. 标准焊接条件

DLp 片状共模扼流线圈 焊接和安装

(1) 焊接方法

仅限使用波峰焊接和回流焊接方式。

在焊接片状共模扼流线圈时，请使用标准焊接条件。

在焊接几个不同的部件时，由于每个部件具有不同的焊接

条件，因此要选用需要最低热量和最短时间的那些焊接条

件。

焊料: 使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。 使用Sn-Zn基焊料会导致

产品性能下降。 
 如果对DLP/DLM系列产品使用Sn-Zn基焊料，请预先与

村田联系。

助焊剂：

o 使用基于松香的焊剂。

对于DLW21/31系列，应使用松香基助焊剂，其转化氯含

量应在0.06至0.1wt%之间。

若使用RA型焊料，则应对本产品进行彻底清洁，确保无任

何残留焊剂。

o 不要使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.20wt%）

o 请勿使用水溶性助焊剂。

有关其他安装方法，请联系村田公司。

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

系列
预热

标准温度曲线 极限温度曲线

加热

温度 (T1) 温度 (T2)时间 (t1)

150°C 最小60秒 250°C 4 到 6 秒 最大2次 最大5秒 最大2次265±3°C

时间 (t2)

加热
波峰周期

温度 (T3) 时间 (t2)
波峰周期

T1

T3
T2

温
度
（
℃
）

预热 时间（秒）

t2
加热 极限温度曲线

标准温度曲线

t1

(2) 焊接温度曲线

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

DLM/DLP
DLW21/31

DLW43S

系列

标准温度曲线 极限温度曲线

温度 (T1) 时间 (t1)

加热

最小220°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最小230°C 260°C/10s最大60秒

最小220°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最小240°C 260°C/10s最大30秒

回流次数 回流次数峰值温度
(T2) 温度 (T3) 时间 (t2)

加热 峰值温度
(T4)

DLW5A/5B 最小220°C 30 到 60 秒 250±3°C 最大2次

最大2次

最大2次

最大2次最小230°C 260°C/10s最大60秒

150
180

T2
T4
T3

T1

温
度
（
℃
）

90s±30秒 时间（秒）

t2

t1
极限温度曲线

标准温度曲线
预热

DLW5AT_MQ2
DLP31D/31S

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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3. 标准焊接条件

DLp 片状共模扼流线圈 焊接和安装

(1) 焊接方法

仅限使用波峰焊接和回流焊接方式。

在焊接片状共模扼流线圈时，请使用标准焊接条件。

在焊接几个不同的部件时，由于每个部件具有不同的焊接

条件，因此要选用需要最低热量和最短时间的那些焊接条

件。

焊料: 使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。 使用Sn-Zn基焊料会导致

产品性能下降。 
 如果对DLP/DLM系列产品使用Sn-Zn基焊料，请预先与

村田联系。

助焊剂：

o 使用基于松香的焊剂。

对于DLW21/31系列，应使用松香基助焊剂，其转化氯含

量应在0.06至0.1wt%之间。

若使用RA型焊料，则应对本产品进行彻底清洁，确保无任

何残留焊剂。

o 不要使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.20wt%）

o 请勿使用水溶性助焊剂。

有关其他安装方法，请联系村田公司。

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

系列
预热

标准温度曲线 极限温度曲线

加热

温度 (T1) 温度 (T2)时间 (t1)

150°C 最小60秒 250°C 4 到 6 秒 最大2次 最大5秒 最大2次265±3°C

时间 (t2)

加热
波峰周期

温度 (T3) 时间 (t2)
波峰周期

T1

T3
T2

温
度
（
℃
）

预热 时间（秒）

t2
加热 极限温度曲线

标准温度曲线

t1

(2) 焊接温度曲线

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

DLM/DLP
DLW21/31

DLW43S

系列

标准温度曲线 极限温度曲线

温度 (T1) 时间 (t1)

加热

最小220°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最小230°C 260°C/10s最大60秒

最小220°C 30 到 60 秒 245±3°C 最大2次 最小240°C 260°C/10s最大30秒

回流次数 回流次数峰值温度
(T2) 温度 (T3) 时间 (t2)

加热 峰值温度
(T4)

DLW5A/5B 最小220°C 30 到 60 秒 250±3°C 最大2次

最大2次

最大2次

最大2次最小230°C 260°C/10s最大60秒

150
180

T2
T4
T3

T1

温
度
（
℃
）

90s±30秒 时间（秒）

t2

t1
极限温度曲线

标准温度曲线
预热

DLW5AT_MQ2
DLP31D/31S

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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焊接和安装DLp 片状共模扼流线圈

(3) 使用烙铁焊接

使用烙铁时必须严格遵守下列条件。

预热: 150°C 60秒以上

烙铁功率输出/烙铁头直径：  
最大 30W / 最大 ø3mm  

烙铁头温度 / 焊接时间 / 次数:  
最大 350°C / 3-4s / 2次*1

*1 DLP0QS, DLP0NS, DLP11S, DLP11T, DLP1ND, 
DLP2AD: 最大 350°C / 3-4s / 2次
DLW43S: 最大 350°C / 3s / 2 次

不得让烙铁头直接接触片体。

有关上述以外的烙铁焊接方法，请向村田技术部门咨询。

清洗片状EMI滤波器时，应遵守以下条件。

(1) 清洁温度 最大 350°C（对于酒精型清洁剂，40℃）

(2) 超声  
输出: 最大20W/liter
持续时间: 最长5分钟

频率: 28 到 40kHz
(3) 清洁剂 

下列清洗液已在个别元件上经过测试。 生产之前应对装配

完成品进行评估。

不要清洗DLW（DLW21H除外）系列。

清洗产品前，请联系村田工程技术人员。

(a) 酒精清洗液

异丙醇（IPA）
(b) 水溶性清洗液

Pine Alpha ST-100S
(4) 确保彻底清除残留助焊剂。

使用去离子水清除水溶性清洗液后，应使器件完全晾干。 

4. 清洗

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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1. 标准焊盘尺寸

焊接和安装片状共模扼流线圈PLp
PLT10H o回流焊接

（单位：mm）

2. 锡膏印刷和粘合剂涂布

在对片状共模扼流线圈进行回流焊时，印刷必须按照以下

焊膏印刷条件进行。 
如果使用了过多的焊料，芯片将很容易因PCB的机械和热

应力而损坏并可能碎裂。  
对于阻焊图案和铜箔图案，应使用标准焊盘尺寸。

在对片状共模扼流线圈进行波峰焊时，根据以下条件涂布

粘合剂。 
如果粘合剂使用过多，可能会溢出流入到焊盘或端子区，

造成可焊性差。

反之，如果粘合剂用量不足，或者粘合剂没有充分硬化，

芯片可能就会在波峰焊接时脱落。

PLT10H o焊膏的标准厚度:
150-200µm: PLT10H
焊膏印刷焊盘使用标准焊盘尺寸。

*可焊性取决于回流条件和热传导性。 请确保在您的产品上安装我们的产品之后进行评估。

系列 焊膏印刷

o PCB翘曲

PCB的设计应确保产品不会因为PCB板的翘曲而受到机械

应力。

不良示例

产品应位于机械应力的侧面方向（长度：a<b）。

良好示例

a

b

铜箔焊盘+阻焊层

铜箔焊盘

阻焊层
PLT10H

4.0 8.0 4.0

2.
0

2.
5

2.
0

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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1. 标准焊盘尺寸

焊接和安装片状共模扼流线圈PLp
PLT10H o回流焊接

（单位：mm）

2. 锡膏印刷和粘合剂涂布

在对片状共模扼流线圈进行回流焊时，印刷必须按照以下

焊膏印刷条件进行。 
如果使用了过多的焊料，芯片将很容易因PCB的机械和热

应力而损坏并可能碎裂。  
对于阻焊图案和铜箔图案，应使用标准焊盘尺寸。

在对片状共模扼流线圈进行波峰焊时，根据以下条件涂布

粘合剂。 
如果粘合剂使用过多，可能会溢出流入到焊盘或端子区，

造成可焊性差。

反之，如果粘合剂用量不足，或者粘合剂没有充分硬化，

芯片可能就会在波峰焊接时脱落。

PLT10H o焊膏的标准厚度:
150-200µm: PLT10H
焊膏印刷焊盘使用标准焊盘尺寸。

*可焊性取决于回流条件和热传导性。 请确保在您的产品上安装我们的产品之后进行评估。

系列 焊膏印刷

o PCB翘曲

PCB的设计应确保产品不会因为PCB板的翘曲而受到机械

应力。

不良示例

产品应位于机械应力的侧面方向（长度：a<b）。

良好示例

a

b

铜箔焊盘+阻焊层

铜箔焊盘

阻焊层
PLT10H

4.0 8.0 4.0

2.
0

2.
5

2.
0

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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焊接和安装PLp 片状共模扼流线圈

3. 标准焊接条件

(1) 焊接方法

仅使用回流焊法

在焊接片状共模扼流线圈时，请使用标准焊接条件。

在焊接几个不同的部件时，由于每个部件具有不同的焊接

条件，因此要选用需要最低热量和最短时间的那些焊接条

件。

焊料: 使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。 使用Sn-Zn基焊料会导致

产品性能下降。  
助焊剂：

o 使用基于松香的焊剂。

o 不要使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.20wt%）

o 请勿使用水溶性助焊剂。

有关其他安装方法，请联系村田公司。

(2) 焊接温度曲线

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

PLT10H

系列

标准温度曲线 极限温度曲线

温度 (T1) 时间 (t1)

加热

最小220°C 30 到 60 秒 250±3°C 最大2次 最大2次最小230°C 260°C/10s最大60秒

回流次数 回流次数峰值温度
(T2)

峰值温度
(T4)温度 (T3) 时间 (t2)

加热

150
180

T2
T4
T3

T1

温
度
（
℃
）

90s±30秒 时间（秒）

t2

t1
极限温度曲线

标准温度曲线
预热

(3) 使用烙铁焊接

使用烙铁时必须严格遵守下列条件。

预热: 150°C 60秒以上

烙铁功率输出/烙铁头直径： 
最大 80W / 最大 ø3mm  

烙铁头温度 / 焊接时间 / 次数:  
最大 350°C / 5s / 2 次

不得让烙铁头直接接触片体。

有关上述以外的烙铁焊接方法，请向村田技术部门咨询。

焊后不得清洗。如需清洗，请联系我们。

4. 清洗

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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片状共模扼流线圈DLp
    最少订购数量和8mm宽度纸／压纹带包装尺寸

品名
尺寸

最少订购数量（件）

DLM11G
DLM11S
DLP0QS
DLP0NS
DLP11S
DLP11R
DLP11T
DLP1ND
DLP2AD
DLP31D/31S
DLW21S
DLW21H
DLW31S

ø1.5

供给方向
a

c
*1 4.0±0.1

2.0±0.05
4.0±0.1

3.
5±

0.
05

8.
0

1.
75

±0
.1

c

c: 腔体深度
（压纹带）

c: 编带总厚度
（纸带）

从底部测量压纹带空腔的尺寸。

从底部测量空腔的尺寸。

d

<压纹>

b

+0.1
-0

ø180mm 盘卷

纸带 压纹带 纸带 压纹带dcba
ø330mm 盘卷

散装

1.45

1.4

0.73

0.95

1.4

1.4

1.35

1.7

2.2

3.5

2.25

2.3

3.6

1.2

1.15

0.6

0.75

1.2

1.15

1.1

0.84

1.2

1.9

1.45

1.55

2.0

最大 0.8

0.65

最大 0.55

0.55

0.98

0.7

0.45

0.57

0.98

1.3

1.4

1.1

2.1

-

0.25

-

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.3

0.25

0.3

-

4000

-

10000

3000

4000

5000

5000

3000

3000

2000

3000

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

10000

-

15000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DLW43/DLW5AT: 0.3*1

DLM11G/DLP0QS: 2.0±0.05
DLP0NS: 2.0±0.1

*1

*1

<纸>

（单位：mm）

（单位：mm）

c: 腔体深度

a

c
8.0±0.1

2.0±0.05
4.0±0.1

5.
5±

0.
05

12
.0

0.4

b

1.
75

±0
.1

ø1.5 +0.1
-0

进给方向

DLW43SH_XK
DLW43SH_XP
DLW5AH
DLW5AT
DLW5BS
DLW5BT

品名
尺寸 最少订购数量（件）

4.9

4.9

5.4

5.4

5.5

5.5

3.6

3.6

4.1

4.1

5.4

5.5

2.7

2.9

4.4

2.7

4.7

2.7

500

500

400

700

400

700

2500

2500

1500

2500

1500

2500

ø180mm 盘卷cba ø330mm 盘卷

100

100

100

100

100

100

散装

包装

    最少订购数量和12mm宽度压纹带尺寸

“最少订购数量” 为每次交货或订货的数量单位。 该数量为 “最少订购数量” 的整数倍。

DLP0QS

c

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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片状共模扼流线圈DLp
    最少订购数量和8mm宽度纸／压纹带包装尺寸

品名
尺寸

最少订购数量（件）

DLM11G
DLM11S
DLP0QS
DLP0NS
DLP11S
DLP11R
DLP11T
DLP1ND
DLP2AD
DLP31D/31S
DLW21S
DLW21H
DLW31S

ø1.5

供给方向

a

c
*1 4.0±0.1

2.0±0.05
4.0±0.1

3.
5±

0.
05

8.
0

1.
75

±0
.1

c

c: 腔体深度
（压纹带）

c: 编带总厚度
（纸带）

从底部测量压纹带空腔的尺寸。

从底部测量空腔的尺寸。

d

<压纹>

b

+0.1
-0

ø180mm 盘卷

纸带 压纹带 纸带 压纹带dcba
ø330mm 盘卷

散装

1.45

1.4

0.73

0.95

1.4

1.4

1.35

1.7

2.2

3.5

2.25

2.3

3.6

1.2

1.15

0.6

0.75

1.2

1.15

1.1

0.84

1.2

1.9

1.45

1.55

2.0

最大 0.8

0.65

最大 0.55

0.55

0.98

0.7

0.45

0.57

0.98

1.3

1.4

1.1

2.1

-

0.25

-

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.3

0.25

0.3

-

4000

-

10000

3000

4000

5000

5000

3000

3000

2000

3000

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

10000

-

15000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DLW43/DLW5AT: 0.3*1

DLM11G/DLP0QS: 2.0±0.05
DLP0NS: 2.0±0.1

*1

*1

<纸>

（单位：mm）

（单位：mm）

c: 腔体深度

a

c
8.0±0.1

2.0±0.05
4.0±0.1

5.
5±

0.
05

12
.0

0.4

b

1.
75

±0
.1

ø1.5 +0.1
-0

进给方向

DLW43SH_XK
DLW43SH_XP
DLW5AH
DLW5AT
DLW5BS
DLW5BT

品名
尺寸 最少订购数量（件）

4.9

4.9

5.4

5.4

5.5

5.5

3.6

3.6

4.1

4.1

5.4

5.5

2.7

2.9

4.4

2.7

4.7

2.7

500

500

400

700

400

700

2500

2500

1500

2500

1500

2500

ø180mm 盘卷cba ø330mm 盘卷

100

100

100

100

100

100

散装

包装

    最少订购数量和12mm宽度压纹带尺寸

“最少订购数量” 为每次交货或订货的数量单位。 该数量为 “最少订购数量” 的整数倍。

DLP0QS

c

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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片状共模扼流线圈PLp
    最少订购数量和24mm宽度压纹带尺寸

品名
尺寸 最少订购数量（件）

PLT10H

供给方向

从底部测量空腔的尺寸。

ø180mm 盘卷dcba ø330mm 盘卷 散装

13.5 6.8 9.4 0.5 125 50500

包装

12.0±0.1

4.0±0.1

2.0±0.1 ø1.5+0.1
–0

24
.0

±0
.2

11
.7

5±
0.

1
1.

75
±0

.1

b

a

c

d

（单位：mm）

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 100MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

oEKEMDL21AQ-KIT（片状共模扼流线圈）

DLW21HN670SQ2
DLW21HN900SQ2
DLW21HN121SQ2
DLW21HN181SQ2
DLW21HN670HQ2
DLW21HN900HQ2
DLW21HN121HQ2
DLW21SN501SK2
DLW21SN670SQ2
DLW21SN900SQ2
DLW21SN121SQ2
DLW21SN181SQ2
DLW21SN261SQ2
DLW21SN371SQ2
DLW21SN670HQ2
DLW21SN900HQ2
DLW21SN121HQ2
DLW21SR670HQ2
DLW21SN181XQ2
DLW21SN261XQ2
DLW21SN491XQ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
180Ω±25%
67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
500Ω±25%
67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
180Ω±25%
260Ω±25%
370Ω±25%
67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
67Ω±25%

180Ω±25%
260Ω±25%
490Ω±25%

50
50
50
50
20
20
20
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20

330
330
280
250
240
220
200
250
400
330
370
330
300
280
320
280
280
400
240
220
190

DLP0NSC280HL2
DLP0NSN350HL2
DLP0NSN670HL2
DLP0NSN900HL2
DLP0NSN121HL2
DLP0NSA070HL2
DLP0NSA150HL2

22
23
24
25
26
27
28

10
10
10
10
10
10
10

28Ω±20%
35Ω±10Ω
67Ω±20%
90Ω±20%

120Ω±20%
7Ω±2Ω

15Ω±5Ω

5
5
5
5
5
5
5

100
100
110
100
90

100
100

DLP0QSN600HL2
DLP0QSA070HL2
DLP0QSA150HL2
DLP0QSA350HL2

29
30
31
32

10
10
10
10

60Ω±25%
7Ω±2Ω

15Ω±5Ω
35Ω±10Ω

5
5
5
5

50
100
100
100

DLP1NDN350HL4
DLP1NDN670HL4
DLP1NDN900HL4

33
34
35

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

100
80
60

DLP2ADN670HL4
DLP2ADN900HL4

54
55

10
10

67Ω±20%
90Ω±20%

5
5

140
130

DLP2ADA350HL4
DLP2ADA670HL4
DLP2ADA900HL4

51
52
53

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

150
130
120

DLP11SN670SL2
DLP11SN121SL2
DLP11SN161SL2
DLP11SN900HL2
DLP11SN201HL2
DLP11SN241HL2
DLP11SN281HL2
DLP11SN331HL2
DLP11RB150UL2
DLP11RB400UL2
DLP11RN450UL2
DLP11TB800UL2

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

67Ω±20%
120Ω±20%
160Ω±20%
90Ω±20%

200Ω±20%
240Ω±20%
280Ω±20%
330Ω±20%

15Ω±5Ω
40Ω±10Ω
45Ω±25%
80Ω±25%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

180
140
120
150
110
100
90
80

100
100
100
100

DLP11SA350HL2
DLP11SA670HL2
DLP11SA900HL2

36
37
38

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

170
150
150

片状共模扼流线圈DLp

接下页。

设计辅助工具

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 100MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

oEKEMDL21AQ-KIT（片状共模扼流线圈）

DLW21HN670SQ2
DLW21HN900SQ2
DLW21HN121SQ2
DLW21HN181SQ2
DLW21HN670HQ2
DLW21HN900HQ2
DLW21HN121HQ2
DLW21SN501SK2
DLW21SN670SQ2
DLW21SN900SQ2
DLW21SN121SQ2
DLW21SN181SQ2
DLW21SN261SQ2
DLW21SN371SQ2
DLW21SN670HQ2
DLW21SN900HQ2
DLW21SN121HQ2
DLW21SR670HQ2
DLW21SN181XQ2
DLW21SN261XQ2
DLW21SN491XQ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
180Ω±25%
67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
500Ω±25%
67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
180Ω±25%
260Ω±25%
370Ω±25%
67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
67Ω±25%

180Ω±25%
260Ω±25%
490Ω±25%

50
50
50
50
20
20
20
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20

330
330
280
250
240
220
200
250
400
330
370
330
300
280
320
280
280
400
240
220
190

DLP0NSC280HL2
DLP0NSN350HL2
DLP0NSN670HL2
DLP0NSN900HL2
DLP0NSN121HL2
DLP0NSA070HL2
DLP0NSA150HL2

22
23
24
25
26
27
28

10
10
10
10
10
10
10

28Ω±20%
35Ω±10Ω
67Ω±20%
90Ω±20%

120Ω±20%
7Ω±2Ω

15Ω±5Ω

5
5
5
5
5
5
5

100
100
110
100
90

100
100

DLP0QSN600HL2
DLP0QSA070HL2
DLP0QSA150HL2
DLP0QSA350HL2

29
30
31
32

10
10
10
10

60Ω±25%
7Ω±2Ω

15Ω±5Ω
35Ω±10Ω

5
5
5
5

50
100
100
100

DLP1NDN350HL4
DLP1NDN670HL4
DLP1NDN900HL4

33
34
35

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

100
80
60

DLP2ADN670HL4
DLP2ADN900HL4

54
55

10
10

67Ω±20%
90Ω±20%

5
5

140
130

DLP2ADA350HL4
DLP2ADA670HL4
DLP2ADA900HL4

51
52
53

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

150
130
120

DLP11SN670SL2
DLP11SN121SL2
DLP11SN161SL2
DLP11SN900HL2
DLP11SN201HL2
DLP11SN241HL2
DLP11SN281HL2
DLP11SN331HL2
DLP11RB150UL2
DLP11RB400UL2
DLP11RN450UL2
DLP11TB800UL2

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

67Ω±20%
120Ω±20%
160Ω±20%
90Ω±20%

200Ω±20%
240Ω±20%
280Ω±20%
330Ω±20%

15Ω±5Ω
40Ω±10Ω
45Ω±25%
80Ω±25%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

180
140
120
150
110
100
90
80

100
100
100
100

DLP11SA350HL2
DLP11SA670HL2
DLP11SA900HL2

36
37
38

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

170
150
150

片状共模扼流线圈DLp

接下页。

设计辅助工具

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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oEKEMDCC5AF-KIT （直流电源线用片状共模扼流线圈/ SMD Block Type 电源线用EMIFILr SMD方块型）

DLW5AHN402SQ2
DLW5ATN111SQ2
DLW5ATN401SQ2
DLW5ATN501SQ2
DLW5ATN851SQ2
DLW5ATN272SQ2
DLW5BSM501TQ2
DLW5BSM601TQ2
DLW5BSM801TQ2
DLW5BSM191SQ2
DLW5BSM351SQ2
DLW5BSM102SQ2
DLW5BSM152SQ2
DLW5BSM302SQ2
DLW5BTM101SQ2
DLW5BTM251SQ2
DLW5BTM501SQ2
DLW5BTM102SQ2
DLW5BTM142SQ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4000Ω (Typ.)
110Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
850Ω (Typ.)

2700Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)
800Ω (Typ.)
190Ω (Typ.)
350Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)
1500Ω (Typ.)
3000Ω (Typ.)
100Ω (Typ.)
250Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)
1400Ω (Typ.)

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

200
5000
2000
1500
1500
1000
1000
1400
2000
5000
2000
1500
1000
500

6000
5000
4000
2000
1500

oEKEMDL5AAC-KIT（直流电源线用片状共模扼流线圈/ SMD Block Type 电源线用EMIFILr SMD方块型/105℃可用型）

DLW5ATN500MQ2
DLW5ATN151MQ2
DLW5ATN331MQ2
DLW5ATN501MQ2
DLW5ATN112MQ2
DLW5ATN111TQ2
DLW5ATN231TQ2
DLW5ATN401TQ2
DLW5ATN501TQ2
DLW5BTM101TQ2
DLW5BTM251TQ2
DLW5BTM501TQ2
DLW5BTM102TQ2
DLW5BTM142TQ2
DLW5BSM501TQ2
DLW5BSM601TQ2
DLW5BSM801TQ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

50Ω (Typ.)
150Ω (Typ.)
330Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)

1100Ω (Typ.)
110Ω (Typ.)
230Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
100Ω (Typ.)
250Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)
1400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
600Ω (Typ.)
800Ω (Typ.)

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

6000
5000
4000
2500
2000
5000
4000
2500
2000
6000
5000
4000
2500
2000
1000
1400
2000

DLP2ADN121HL4
DLP2ADN161HL4
DLP2ADN201HL4
DLP2ADN241HL4
DLP2ADN281HL4
DLM11SN450HY2
DLM11SN900HY2

56
57
58
59
60
61
62

10
10
10
10
10
10
10

120Ω±20%
160Ω±20%
200Ω±20%
240Ω±20%
280Ω±20%
45Ω±25%
90Ω±25%

5
5
5
5
5
5
5

120
100
90
80
80

100
100

设计辅助工具DLp 片状共模扼流线圈

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 100MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 100MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

品名No. 额定电流

（mA）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 100MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

接上页。

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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215

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

片
状
共
模
扼
流
线
圈

片
状
共
模
扼
流
线
圈

设
计
辅
助
工
具

No. 额定电流

（A）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 10MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

oEKEPBLCKAD-KIT

品名

PLT10HH450180PN
PLT10HH101150PN
PLT10HH401100PN
PLT10HH501100PN
PLT10HH9016R0PN
PLT10HH1026R0PN

1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

45Ω (Typ.)
100Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
900Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)

300
300
100
100
100
100

18
15
10
10
6
6

品名No. 额定电流

（A）

额定电压

（Vdc）插入损耗
订购数量

（件）

BNX002-01
BNX003-01
BNX005-01
BNX012-01
BNX016-01
BNX022-01
BNX023-01
BNX024H01
BNX025H01

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
2
2
2
2

1MHz 到 1GHz : 最小40dB
5MHz 到 1GHz : 最小40dB
1MHz 到 1GHz : 最小40dB
1MHz 到 1GHz : 最小40dB

100kHz 到 1GHz : 最小40dB
1MHz 到 1GHz : 最小35dB
1MHz 到 1GHz : 最小35dB

100kHz 到 1GHz : 最小35dB
50kHz 到 1GHz : 最小35dB

50
150
50
50
25
50

100
50
25

10
10
15
15
15
10
15
15
15

大电流共模扼流线圈（汽车用）PLp 设计辅助工具

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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No. 额定电流

（A）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 10MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）

oEKEPBLCKAD-KIT

品名

PLT10HH450180PN
PLT10HH101150PN
PLT10HH401100PN
PLT10HH501100PN
PLT10HH9016R0PN
PLT10HH1026R0PN

1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

45Ω (Typ.)
100Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
900Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)

300
300
100
100
100
100

18
15
10
10
6
6

品名No. 额定电流

（A）

额定电压

（Vdc）插入损耗
订购数量

（件）

BNX002-01
BNX003-01
BNX005-01
BNX012-01
BNX016-01
BNX022-01
BNX023-01
BNX024H01
BNX025H01

7
8
9

10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
2
2
2
2

1MHz 到 1GHz : 最小40dB
5MHz 到 1GHz : 最小40dB
1MHz 到 1GHz : 最小40dB
1MHz 到 1GHz : 最小40dB

100kHz 到 1GHz : 最小40dB
1MHz 到 1GHz : 最小35dB
1MHz 到 1GHz : 最小35dB

100kHz 到 1GHz : 最小35dB
50kHz 到 1GHz : 最小35dB

50
150
50
50
25
50
100
50
25

10
10
15
15
15
10
15
15
15

大电流共模扼流线圈（汽车用）PLp 设计辅助工具
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系列一览表

功能示例

产品详细类型

!警告/注意事项

焊接和安装

包装

设计辅助工具

方块型 EMIFILr

片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

方
块
型

EM
IF

IL
r r

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

方
块
型

EM
IF

IL
r

品名类型 额定电压 有效频率范围 额定电流

电源线用SMD型 

电源线用引线型

引线型电源线
用薄型

p221

p223

p224

BNX022-01 50Vdc

厚度

（mm）

3.1
3.1

18.0
18.0
18.5
8.0
8.0

10A1MHz 到 1GHz: 最小 35dB
BNX023-01

3.5BNX024H01
3.5BNX025H01

100Vdc
50Vdc
25Vdc

15A
15A
15A

1MHz 到 1GHz: 最小 35dB
100kHz 到 1GHz: 最小 35dB
50kHz 到 1GHz: 最小 35dB

BNX002-01 50Vdc 10A1MHz 到 1GHz: 最小 40dB
BNX003-01 150Vdc 10A5MHz 到 1GHz: 最小 40dB
BNX005-01 50Vdc 15A1MHz 到 1GHz: 最小 40dB
BNX012-01 50Vdc 15A1MHz 到 1GHz: 最小 40dB
BNX016-01 25Vdc 15A100kHz 到 1GHz: 最小 40dB

方块型 EMIFILr 系列一览表 / 功能示例BNX

70

60

50

40

30

20

10
0 200 400 600 800 1000

频率（MHz）

电
平
（

dB
uV

/m
）

70

60

50

40

30

20

10
0 200 400 600 800 1000

频率（MHz）

电
平
（

dB
uV

/m
）

数码方框图
AC100V

12Vdc

12V

100µF

电路
（SW）

输出
5V

电源方框图

时钟驱动
（30MHz）

输入BNX012

抑制电源线电缆产生的辐射噪声

天线

测试电路板

AC
适配器

电缆

DC-DC转换器

c测试结果

无滤波器 有BNX012-01

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名类型 额定电压 有效频率范围 额定电流

电源线用SMD型 

电源线用引线型

引线型电源线
用薄型

p221

p223

p224

BNX022-01 50Vdc

厚度

（mm）

3.1
3.1

18.0
18.0
18.5
8.0
8.0

10A1MHz 到 1GHz: 最小 35dB
BNX023-01

3.5BNX024H01
3.5BNX025H01

100Vdc
50Vdc
25Vdc

15A
15A
15A

1MHz 到 1GHz: 最小 35dB
100kHz 到 1GHz: 最小 35dB
50kHz 到 1GHz: 最小 35dB

BNX002-01 50Vdc 10A1MHz 到 1GHz: 最小 40dB
BNX003-01 150Vdc 10A5MHz 到 1GHz: 最小 40dB
BNX005-01 50Vdc 15A1MHz 到 1GHz: 最小 40dB
BNX012-01 50Vdc 15A1MHz 到 1GHz: 最小 40dB
BNX016-01 25Vdc 15A100kHz 到 1GHz: 最小 40dB

方块型 EMIFILr 系列一览表 / 功能示例BNX

70
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40
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20

10
0 200 400 600 800 1000
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数码方框图
AC100V

12Vdc

12V

100µF

电路
（SW）

输出
5V

电源方框图

时钟驱动
（30MHz）

输入BNX012

抑制电源线电缆产生的辐射噪声

天线

测试电路板

AC
适配器

电缆

DC-DC转换器

c测试结果

无滤波器 有BNX012-01

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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BNX

5000

4000

3000

2000

1000

-1000
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0

+B CB

PSG CG

60dB
(40dB+20dB)

ATT

BNX002-01 BNX012-01 BNX022-01

4kV

静电放电对策

c无滤波器

施加的脉冲电压：4kV/50nS
Y轴：1kV/div

c有滤波器

静电放电波形比较

时间（纳秒）

波
电
压
（

V
）

脉冲噪声
发生器：

INS-4420
(4kV, 50nsec)

示波器:
TDS7254

初始

有BNX012-01

脉冲噪声对策

BNX功能示例

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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BNX 系列EMI
静噪效果

脉冲噪声抑制示例
滤波器型 EMI 静噪效果

开关电源直流侧波纹电压噪声抑制

滤波器型 EMI 静噪效果/描述

脉冲噪声

2000V/50ns

Y轴：500V/div
X轴：10ns/sec

Y轴：500V/div
X轴：10ns/sec

无滤波器

当使用
BNX002时

无滤波器

当使用
BNX002-01时

有最高0.5V高频噪声。

BNX002-01可抑制大部分噪声。

+5.0V
50µs/div
0.2V/div

+5.0V
50µs/div
0.2V/div

+5V

CG

BNX002-01
测试电路

开关电源

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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BNX 系列EMI
静噪效果

脉冲噪声抑制示例
滤波器型 EMI 静噪效果

开关电源直流侧波纹电压噪声抑制

滤波器型 EMI 静噪效果/描述

脉冲噪声

2000V/50ns

Y轴：500V/div
X轴：10ns/sec

Y轴：500V/div
X轴：10ns/sec

无滤波器

当使用
BNX002时

无滤波器

当使用
BNX002-01时

有最高0.5V高频噪声。

BNX002-01可抑制大部分噪声。

+5.0V
50µs/div
0.2V/div

+5.0V
50µs/div
0.2V/div

+5V

CG

BNX002-01
测试电路

开关电源

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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型

!注
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BNX 系列 电源线型 方块型 EMIFILr BNX02p

BNX02p系列

方块型 EMIFILr的 SMD 封装型。

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

关于安装信息，请参阅 227 至 228 页中的内容。

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 400

K 330mm卷装压纹带 1500

B 散装（包） 100

代号 包装
最少

订购数量

L 180mm卷装压纹带 400

K 330mm卷装压纹带 1500

B 散装（包） 100

c额定值（p: 包装代号)

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG
(1)-(4): 端子号
PSG: 电源地
CG: 电路地
CB: 电路+B

(1) (2)

(3) (4)

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG
(1)-(4): 端子号
PSG: 电源地
CG: 电路地
CB: 电路+B

(1) (2)

(3) (4)

BNX022/BNX023

BNX024H/BNX025H

工作温度范围: -40℃ 到 +125℃ (BNX022/BNX023), -55℃ 到 +125℃ (BNX024H/BNX025H)

接下页。

BNX022/023 BNX024H01

BNX02p*

12.1±0.2

品名
*

BNX022-01
BNX023-01

外观
BNX022
BNX023

9.
1±

0.
2

1.
6±

0.
3

4.
2±

0.
3

(2
.4

5)

1.
3±

0.
2

0.
3±

0.
1

0.
3±

0.
1

7.0±0.2

2.5±0.2

1.55±0.2

1.55±0.21.0±0.3

3.
1±

0.
2

1.
05

±0
.2

(1) (2)

(3) (4)

(1)

(3) (4)

(2)

(4)

(4)
(1) (3) (4) (2)

: 电极

（单位：mm）

c 插入损耗特性

频率（MHz）
0.01 0.1 1 10 100 1000

100

60

80

40

20
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插
入
损
耗
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dB
）

BNX022-01
BNX023-01

品名 额定电压 承受电压 额定电流
绝缘电阻

(最小值)
插入损耗

（线路阻抗=50 ohm）

BNX022-01p 50Vdc 125Vdc 10A 500M ohm 1MHz 到 1GHz: 最小 35dB   
BNX023-01p 100Vdc 250Vdc 15A 500M ohm 1MHz 到 1GHz: 最小 35dB   
BNX024H01p 50Vdc 125Vdc 15A 100M ohm 100kHz 到 1GHz: 最小 35dB   
BNX025H01p 25Vdc 62.5Vdc 15A 50M ohm 50kHz 到 1GHz: 最小 35dB   

BNX02p*

12.1±0.2

品名
*

BNX024H01
BNX025H01

外观
BNX024
BNX025
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2
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6±

0.
3

4.
2±

0.
3

(2
.4

5)

1.
3±

0.
2

0.
3±

0.
1

0.
3±

0.
1

7.0±0.2

2.5±0.2

1.55±0.2

1.55±0.21.0±0.3

3.
5±

0.
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1.
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±0
.2

(1) (2)

(3) (4)

(1)

(3) (4)

(2)

(4)

(4)
(1) (3) (4) (2)

: 电极

（单位：mm）
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• 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BNX 系列 电源线型 方块型 EMIFILr BNX02p

BNX025H01

BNX02p系列

c 注意事项（额定值）

如果BNX022系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流。请参照工作温度与

额定电流降低关系的曲线图。
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额定电流降低

如果BNX023系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流。请参照工作温度与

额定电流降低关系的曲线图。
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c 插入损耗特性

频率（MHz）
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BNX025H01
BNX026H01

如果BNX024H/025H系列的工作温度超出

+85°C，就有必要降低额定电流。请参照工

作温度与额定电流降低关系的曲线图。
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• 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BNX 系列 电源线型 方块型 EMIFILr BNX02p

BNX025H01

BNX02p系列

c 注意事项（额定值）

如果BNX022系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流。请参照工作温度与

额定电流降低关系的曲线图。
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如果BNX023系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流。请参照工作温度与

额定电流降低关系的曲线图。
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c 插入损耗特性

频率（MHz）
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BNX025H01
BNX026H01

如果BNX024H/025H系列的工作温度超出

+85°C，就有必要降低额定电流。请参照工

作温度与额定电流降低关系的曲线图。
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• 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BNX 系列 电源线型 方块型 EMIFILr BNX00p

BNX00p系列

较大插入损耗，从几百 kHz 至几 GHz 不等

c 尺寸

c 尺寸

c 等效电路图

c 等效电路图

c 包装

c 包装

关于安装信息，请参阅 229 至 230 页中的内容。

代号 包装 最少订购数量

- 盒 100

代号 包装 最少订购数量

- 盒 100

c 额定值

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG
(1)-(4): 端子号
PSG: 电源地
CG: 电路地
CB: 电路+B

(1) (2)

(3) (4)

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG
(1)-(4): 端子号
PSG: 电源地
CG: 电路地
CB: 电路+B

(1) (2)

(3) (4)

BNX002/BNX003

BNX005

ø0.8

3.
5±

1.
0

7.5±0.2 2.5±0.2

12.0±0.5

最
大

 1
3

5.
0±

0.
5

最
大

 1
8

0.8
±0.1

11.0±0.5

ø0.8 ø0.8
0.6
±0.1

2.5±0.2 2.5±0.2

（单位：mm）

PSG: 电源地
CG: 负载电路地
CB: 负载电路正偏压

CG

CB 
CG 

BPSG

（单位：mm）

ø1.0

3.
5±

1.
0

7.5±0.2 2.5±0.2

12.0±0.5

最
大

 1
3.

5
5.

0±
0.

5
最
大

 1
8.

5

0.8
±0.1

11.0±0.5

ø1.0 ø1.0
0.6
±0.1

2.5±0.2 2.5±0.2

PSG: 电源地
CG: 负载电路地
CB: 负载电路正偏压

CG

CB 
CG 

BPSG

品名 额定电压 承受电压 额定电流
绝缘电阻

(最小值)
插入损耗

（线路阻抗=50 ohm）

BNX002-01 50Vdc 125Vdc 10A 100M ohm 1MHz 到 1GHz: 最小 40dB   
BNX003-01 150Vdc 375Vdc 10A 100M ohm 5MHz 到 1GHz: 最小 40dB   
BNX005-01 50Vdc 125Vdc 15A 100M ohm 1MHz 到 1GHz: 最小 40dB   

工作温度范围: -30℃ 到 +85℃

c 插入损耗特性

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)
0

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

BNX002-01
(BNX005-01)

BNX003-01
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60
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20
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• 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BNX 系列 电源线型 方块型 EMIFILr BNX01p

BNX01p系列

BNX 系列的薄型版本

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅 229 至 230 页中的内容。

c 额定值

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG
(1)-(4): 端子号
PSG: 电源地
CG: 电路地
CB: 电路+B

(1) (2)

(3) (4)

c 包装
代号 包装 最少订购数量

- 盒 150

12.0±0.2

8.
0±

0.
5 

4.
0±

0.
5 

2.5±0.2

0.6
±0.1

ø0.8
±0.1

ø0.8
±0.10.8

±0.1
0.8
±0.1

2.5±0.27.5±0.2

11.0±0.2

12
.0

±0
.5

  

3.
2±

0.
5

BNX***

*** : 012/016

（单位：mm）

PSG: 电源地
CG: 负载电路地
CB: 负载电路正偏压

CG

CB 
CG 

BPSG

c 插入损耗特性

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

80

100

60

40

20

0

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

BNX012-01

BNX016-01

品名 额定电压 承受电压 额定电流
绝缘电阻

(最小值)
插入损耗

（线路阻抗=50 ohm）

BNX012-01 50Vdc 125Vdc 15A 500M ohm 1MHz 到 1GHz: 最小 40dB   
BNX016-01 25Vdc 62.5Vdc 15A 50M ohm 100kHz 到 1GHz:最小 40dB   

工作温度范围: -40℃ 到 +125℃

c 注意事项（额定值）

如果BNX01p系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流。请参照工作温度与

额定电流降低关系的曲线图。
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0
1

85-40 125102.5 120
工作温度（°C）

额
定
电
流
（

A
）

额定电流降低

o 连接±电源线

在使用±电源线的情况下，请如图所示连接

每个端子。

电源
（BNX 输入）

电路
（BNX 输出）

BNX

PSG
B

CG
CB

PSG
B

CG
CB

电源地

电源正偏压

电源地

电源负偏压

负载电路地

负载电路正偏压

负载电路地

负载电路负偏压
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• 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

BNX 系列 电源线型 方块型 EMIFILr BNX01p

BNX01p系列

BNX 系列的薄型版本

c 尺寸 c 等效电路图

关于安装信息，请参阅 229 至 230 页中的内容。

c 额定值

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG
(1)-(4): 端子号
PSG: 电源地
CG: 电路地
CB: 电路+B

(1) (2)

(3) (4)

c 包装
代号 包装 最少订购数量

- 盒 150

12.0±0.2

8.
0±

0.
5 

4.
0±

0.
5 

2.5±0.2

0.6
±0.1

ø0.8
±0.1

ø0.8
±0.10.8

±0.1
0.8
±0.1

2.5±0.27.5±0.2

11.0±0.2

12
.0

±0
.5

  

3.
2±

0.
5

BNX***

*** : 012/016

（单位：mm）

PSG: 电源地
CG: 负载电路地
CB: 负载电路正偏压

CG

CB 
CG 

BPSG

c 插入损耗特性

频率（MHz）

插
入
损
耗
（

dB
）

 (50Ω - 50Ω)

80
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20

0

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

BNX012-01

BNX016-01

品名 额定电压 承受电压 额定电流
绝缘电阻

(最小值)
插入损耗

（线路阻抗=50 ohm）

BNX012-01 50Vdc 125Vdc 15A 500M ohm 1MHz 到 1GHz: 最小 40dB   
BNX016-01 25Vdc 62.5Vdc 15A 50M ohm 100kHz 到 1GHz:最小 40dB   

工作温度范围: -40℃ 到 +125℃

c 注意事项（额定值）

如果BNX01p系列的工作温度超出+85°C，

就有必要降低额定电流。请参照工作温度与

额定电流降低关系的曲线图。
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o 连接±电源线

在使用±电源线的情况下，请如图所示连接

每个端子。

电源
（BNX 输入）

电路
（BNX 输出）
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电源地

电源正偏压

电源地

电源负偏压

负载电路地

负载电路正偏压

负载电路地

负载电路负偏压
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方块型EMIFILr SMD型 !警告/注意事项

o 注意事项（焊接与安装）

<使用环境>
不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用产品。

切勿在有机溶剂周围使用本产品。

<保管和使用要求>
1. 保管期限

BNX系列应在12个月内使用。 
如果超过该期间，检查产品的可焊性。 

2. 储存条件
 (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
  相对湿度：15% 到 85%
  避免温度和湿度的突然改变。
 (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀

性气体中。

1. 清洗  
不要清洗BNX系列（SMD型）。 
清洗产品前，请联系村田工程技术人员。

2. 焊接  
如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。请在安装信

息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. 其他

由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可

能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、安装位

置及其他运行条件而变化。一定要检查及事先确定各滤

波器的静噪效果（在实际电路中等），然后方可把滤波

器用于商用型设备设计。

o 额定值

!警告

o 使用

1. 树脂涂层

使用树脂进行涂层和封膜处理会影响本产品的性能。 
因此，请谨慎选用树脂。

使用前，请对贴装有本产品的装置进行可靠性评估。

不要使用超出额定电流及额定电压的产品，因为这可能导致过热，

并破坏绝缘抗性。

o 保管和使用条件

注意事项

2. 基片的操作（适用于BNX02p）

在将产品安装于基片上之后，在修切基片，向基片上插

入或从基片上拔出接头，或固紧基片螺钉时，不得因为

基片的弯曲或扭动而向产品施加任何应力。 
过度的机械应力可能导致产品破裂。

弯曲 盘曲

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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方块型 EMIFILr 引线型

不要使用超出额定电流及额定电压的产品，因为这可能导致过热，

并破坏绝缘抗性。

!警告/注意事项

o 注意事项（焊接与安装）

<使用环境>
1. 不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用

产品。

2. 不要靠近水、油或有机溶剂使用产品。  
<保管和使用要求>
1. 保管期限

BNX系列应在12个月内使用。

如果超过该期间，检查产品的可焊性。

2. 储存条件
 (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
  相对湿度：15% 到 85%
  避免温度和湿度的突然改变。
 (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀

性气体中。

1. 清洗  
清洗方法不当可能引起故障及退化。当在不处于安装信

息情况下进行洗涤时，请联系我司。

2. 焊接 
如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。请在安装信

息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. 其他

由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可

能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、引线长

度、安装位置及其他运行条件而变化。一定要检查及事

先确定各滤波器的静噪效果（在实际电路中等），然后

方可把滤波器用于商用型设备设计。

o 注意（外观）
尽管产品有部分表面在有的情况下看起来是白色，请不必

太在意，因为这是打蜡的结果，可起到防潮的作用。 这种

蜡材料不会对产品的机械或电性能、可靠性造成影响。

o 额定值

!警告

o 保管和使用条件

注意事项

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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方块型 EMIFILr 引线型

不要使用超出额定电流及额定电压的产品，因为这可能导致过热，

并破坏绝缘抗性。

!警告/注意事项

o 注意事项（焊接与安装）

<使用环境>
1. 不要在诸如氯气、酸或硫化物气体的化学环境中使用

产品。

2. 不要靠近水、油或有机溶剂使用产品。  
<保管和使用要求>
1. 保管期限

BNX系列应在12个月内使用。

如果超过该期间，检查产品的可焊性。

2. 储存条件
 (1) 保管温度：-10 到 +40˚C
  相对湿度：15% 到 85%
  避免温度和湿度的突然改变。
 (2) 不要把产品置于如氯气、酸或硫化物气体等的腐蚀

性气体中。

1. 清洗  
清洗方法不当可能引起故障及退化。当在不处于安装信

息情况下进行洗涤时，请联系我司。

2. 焊接 
如果焊接方法不正确，产品可靠性会降低。请在安装信

息中显示的标准焊接条件下进行焊接。

3. 其他

由于村田的降噪滤波器EMIFIL® 产生的噪音扼流水平可

能随着使用的电路和IC、噪音类型、安装形式、引线长

度、安装位置及其他运行条件而变化。一定要检查及事

先确定各滤波器的静噪效果（在实际电路中等），然后

方可把滤波器用于商用型设备设计。

o 注意（外观）
尽管产品有部分表面在有的情况下看起来是白色，请不必

太在意，因为这是打蜡的结果，可起到防潮的作用。 这种

蜡材料不会对产品的机械或电性能、可靠性造成影响。

o 额定值

!警告

o 保管和使用条件

注意事项

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

226

片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

方
块
型

EM
IF

IL
r

方
块
型

EM
IF

IL
r

焊
接
和
安
装

BNX
1. 标准焊盘尺寸

焊接和安装方块型 EMIFILr SMD 型

在对方块型EMIFILr进行回流焊时，必须根据以下焊膏印

刷条件进行印刷。 
如果使用了过多的焊料，芯片将很容易因PCB的机械和热

应力而损坏并可能碎裂。  
对于阻焊图案和铜箔图案，应使用标准焊盘尺寸。

BNX022
BNX023
BNX024
BNX025

(1) 如左图所示，如果使用双面印刷电路板（或多层印刷板），

则应将焊接铜电极与本产品的电极焊接在“焊盘布局”上，将

阻焊剂施加在铜电极处的“焊盘布局＋阻焊层”上。

(2) 本品为大电流设计。在设计与本产品连接的PCB布局时，应

确保大电流不会导致温度过高。

(3) 通过通孔，将CG焊接在背面接地电极上（多层印刷板也是如

此）。而且，表面焊盘接地电极焊层也应有尽可能大的面

积。

(4) 建议，使用双面印刷电路板，将BNX连接到一面，而地线连

接到另一面，以便最大限度地提高滤波性能。要求有穿过孔

的多路进线，以最大限度地强化BNX与地线的连接。

(5) 接地焊盘布局面积应尽可能大，以达到最高滤波性能。

2. 锡膏印刷和粘合剂涂布

BNX022
BNX023
BNX024
BNX025

o焊膏的标准厚度:
   150-200µm

系列 焊膏印刷 粘合剂应用

B

PSG

CG

CG

CG
12.5

10.2
9.6

7.1
5.3

2.8
2.3

0

0

3.
8

5.
8

10
.3

13
.7

17
.5

CB

（单位：mm）

o PCB翘曲（适用于BNX02p）
PCB的设计应确保产品不会因为PCB板的翘曲而受到机械

应力。

不良示例

产品应位于机械应力的侧面方向（长度：a<b）。

良好示例

a

b

焊盘布局

焊盘布局
+ 阻焊层

阻焊层

通孔

CG

CG

CB

CG12.5
10.2
9.9
9.6
7.1
6.2
5.3

2.8
2.3

0

0

3.
8

5.
8

10
.3

13
.7

17
.5

13
.2

B

PSG

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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4. 清洗

焊接和安装BNX方块型EMIFILr SMD型

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

系列

标准温度曲线 极限温度曲线

温度 (T1) 时间 (t1)

加热
回流次数 回流次数峰值温度

(T2)
峰值温度

(T4)温度 (T3) 时间 (t2)

加热

BNX022/023/024/025 最小 220°C 30 到 60 秒 250±3°C 最大2次 最小 230°C 260°C/10秒 最大2次最大60秒

150
180

T2
T4
T3

T1

温
度
（
℃
）

90s±30秒 时间（秒）

t2

t1
极限温度曲线

标准温度曲线
预热

(2) 焊接温度曲线

不要清洗BNX022/023/024/025系列。 如果需要清洗，请事先向村田技术部门咨询。

(3) 使用烙铁焊接

使用烙铁时必须严格遵守下列条件。

预热: 150°C 60秒以上

烙铁功率: 最大 30W
烙铁头温度 / 焊接时间 / 次数:  

最大 450°C / 最大5秒 / 2 次

不得让烙铁头直接接触片体。

有关上述以外的烙铁焊接方法，请向村田技术部门咨询。

3. 标准焊接条件

(1) 焊接方法

仅使用回流焊法

在焊接方块型EMIFILr SMD型时，应采用标准焊接条件。

在焊接几个不同的部件时，由于每个部件具有不同的焊接

条件，因此要选用需要最低热量和最短时间的那些焊接条

件。

焊料:  使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。 使用Sn-Zn基焊料会导致

产品性能下降。  

助焊剂：

o 使用基于松香的焊剂。

若使用RA型焊料，则应对本产品进行彻底清洁，确保无任

何残留焊剂。

o 不要使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.20wt%）

o 请勿使用水溶性助焊剂。

有关其他安装方法，请联系村田公司。

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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4. 清洗

焊接和安装BNX方块型EMIFILr SMD型

o回流焊接温度曲线
   （Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料）

系列

标准温度曲线 极限温度曲线

温度 (T1) 时间 (t1)

加热
回流次数 回流次数峰值温度

(T2)
峰值温度

(T4)温度 (T3) 时间 (t2)

加热

BNX022/023/024/025 最小 220°C 30 到 60 秒 250±3°C 最大2次 最小 230°C 260°C/10秒 最大2次最大60秒

150
180

T2
T4
T3

T1

温
度
（
℃
）

90s±30秒 时间（秒）

t2

t1
极限温度曲线

标准温度曲线
预热

(2) 焊接温度曲线

不要清洗BNX022/023/024/025系列。 如果需要清洗，请事先向村田技术部门咨询。

(3) 使用烙铁焊接

使用烙铁时必须严格遵守下列条件。

预热: 150°C 60秒以上

烙铁功率: 最大 30W
烙铁头温度 / 焊接时间 / 次数:  

最大 450°C / 最大5秒 / 2 次

不得让烙铁头直接接触片体。

有关上述以外的烙铁焊接方法，请向村田技术部门咨询。

3. 标准焊接条件

(1) 焊接方法

仅使用回流焊法

在焊接方块型EMIFILr SMD型时，应采用标准焊接条件。

在焊接几个不同的部件时，由于每个部件具有不同的焊接

条件，因此要选用需要最低热量和最短时间的那些焊接条

件。

焊料:  使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。 使用Sn-Zn基焊料会导致

产品性能下降。  

助焊剂：

o 使用基于松香的焊剂。

若使用RA型焊料，则应对本产品进行彻底清洁，确保无任

何残留焊剂。

o 不要使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.20wt%）

o 请勿使用水溶性助焊剂。

有关其他安装方法，请联系村田公司。

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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1. 安装孔

2. 有效使用方块型 EMIFILr （引线型）

安装孔应按下文规定设计。

BNX00p/01p 端子排列（底部图）元件侧

7.5±0.1

(PSG)
(B)

(CG)

(CG) (CG)

(CB)

5.0±0.1

2.5±0.1

2.
5±

0.
1

2.
5±

0.
1

ø1.2

PSG: 电源地
CG: 负载电路地
CB: 负载电路正偏压

CG

CB 
CG 

BPSG

该产品通过将造成噪声问题的高频分量接地，可有效阻止不

必要的辐射从电路中发射出来和同时阻止外部噪声进入电路

中。 因此，接地条件将影响滤波器的性能，因而应注意下列

事项，以达到有效使用。

(a) 在PCB板上对要连接的产品的所有接地端子设计最大

化的接地区域和接地布局。（请遵照所给出的建

议。）

(b) 使PCB板的地与产品接地盘之间的距离最小。（建议

在元件侧和底侧的接地区域之间使用通孔连接。）

(c) 将端子完全插入PCB板上的通孔中。

(d) 不要将PSG端子和CG端子直接连接起来。（参见条款

1. 端子排列） 

(1) 如何有效地使用

采用双面PCB板。 将BNX插入PCB板中，直到端子的根部固定，
然后焊接。

PSGBB

CG CG CG
CG

CG
CG CB CB

PSG

PSG B

铜箔焊盘

PSGB

(1) 元件侧视图 (2) 底视图

屏蔽板

P. C. PCB板布局

虽然本产品具有大额定电流，但仍可能因焊接条件产生局部

自热。 为了避免这种情况发生，应注意下列事项:  
(a) 按照我们对孔直径／焊盘布局尺寸的建议使用PCB板，

如右图所示，特别是对于4个传输电流的端子。

(b) 将端子焊接到PCB板上，焊剂覆盖区域至少应达到90％。

否则即使产品动作在额定电流情况，端子和PCB板之

间连接的过度自热会导致产品冒烟和或着火。

(c) 安装本产品后，请确认通过额定电流时的自热情况是

否符合建议的额定电流要求。

(2) 自热

铜箔焊盘

（单位：mm）

通孔

推荐焊盘布局

PSGB

CG CG

CGCB

7.5

5.0

2.5

2.
5

2.
5

3.2

3.2 3.2

ø1.2

BNX 焊接和安装方块型 EMIFILr 引线型

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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3. 焊接

4. 清洗

清洗方块型EMIFILr（引线型） 时，其条件如下。

(1) 清洁温度应当被限制在最高60℃（对于酒精型清洁剂，

40℃）。

(2) 超声清洗应符合下列条件，避免在本产品和PCB板上产生

谐振现象。

功率：最大20W/liter  
频率：28 到 40kHz  
时间：最长5分钟

(3) 清洁剂

(a) 酒精型清洁剂

异丙醇（IPA）
(b) 水溶性清洗液

Pine Alpha ST-100S

(4) 清洁后无残余流体或残余清洁剂留下。

如果使用含水剂，产品应当在去离子水冲洗后彻底干燥，

以去除清洁剂。

(5) 产品的表面在清洁后可能变脏，但是不会导致机械、电子

特性及可靠性的退化。

(6) 其他清洁：请联系我们。

(1) 使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。

(2) 使用基于松香的焊剂。 不要使用超过 0.2wt% 的卤化物含

量的强酸性焊剂（氯转化值）。

(3) 产品和引线不应当在焊接期间有任何机械张力，或受到相

同高温。

(4) 标准回流焊接曲线

焊料 焊接温度 焊接时间

Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料 250 到 260°C 4 到 6 秒

预热 焊接
逐渐冷却
（空气中）

150°C

300

250

200

150

100

50

温
度
（
℃

）

最小60秒 焊接时间

焊接温度

焊接和安装BNX 方块型 EMIFILr 引线型

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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3. 焊接

4. 清洗

清洗方块型EMIFILr（引线型） 时，其条件如下。

(1) 清洁温度应当被限制在最高60℃（对于酒精型清洁剂，

40℃）。

(2) 超声清洗应符合下列条件，避免在本产品和PCB板上产生

谐振现象。

功率：最大20W/liter  
频率：28 到 40kHz  
时间：最长5分钟

(3) 清洁剂

(a) 酒精型清洁剂

异丙醇（IPA）
(b) 水溶性清洗液

Pine Alpha ST-100S

(4) 清洁后无残余流体或残余清洁剂留下。

如果使用含水剂，产品应当在去离子水冲洗后彻底干燥，

以去除清洁剂。

(5) 产品的表面在清洁后可能变脏，但是不会导致机械、电子

特性及可靠性的退化。

(6) 其他清洁：请联系我们。

(1) 使用Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料。

(2) 使用基于松香的焊剂。 不要使用超过 0.2wt% 的卤化物含

量的强酸性焊剂（氯转化值）。

(3) 产品和引线不应当在焊接期间有任何机械张力，或受到相

同高温。

(4) 标准回流焊接曲线

焊料 焊接温度 焊接时间

Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料 250 到 260°C 4 到 6 秒

预热 焊接
逐渐冷却
（空气中）

150°C

300

250

200

150

100

50

温
度
（
℃

）

最小60秒 焊接时间

焊接温度

焊接和安装BNX 方块型 EMIFILr 引线型

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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BNX方块型 EMIFILr SMD 型

（单位：mm）

    最少订购数量和24mm宽度压纹带尺寸

BNX022/023

品名
尺寸 最少订购数量（件）

12.4 9.4 3.5

cba
400 1500

ø180mm 盘卷 ø330mm 盘卷

100

散装

4.0x10间距=40.0±0.2

12.0±0.1

b: 9.4±0.1

最大 3° 

4.0±0.1 2.0±0.1

3.
3±

0.
1

11
.5

±0
.1

a:
 1

2.
4±

0.
1

0.3±0.1

c: 3.5±0.1 c: 腔体深度

从底部测量空腔的尺寸。

24
.0

±0
.2

1.
75

±0
.1

ø1.5 +0.1
-0

ø1.5 +0.5
-0

包装

“最少订购数量” 为每次交货或订货的数量单位。 该数量为 “最少订购数量” 的整数倍。

BNX024/025 12.4 9.4 3.6 400 1500 100

4.0x10间距=40.0±0.2

12.0±0.1

b: 9.4±0.1

4.0±0.1 2.0±0.1

3.
6±

0.
1

11
.5

±0
.1

a:
 1

2.
4±

0.
1

0.3±0.1

c: 3.6±0.1

24
.0

±0
.2

1.
75

±0
.1

ø1.5 +0.1
-0

ø1.5 +0.5
-0

从底部测量空腔的尺寸。 品名
尺寸 最少订购数量（件）

cba ø180mm 盘卷 ø330mm 盘卷 散装

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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No. 额定电流

（A）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 10MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）
品名

PLT10HH450180PN
PLT10HH101150PN
PLT10HH401100PN
PLT10HH501100PN
PLT10HH9016R0PN
PLT10HH1026R0PN

1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

45Ω (Typ.)
100Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
900Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)

300
300
100
100
100
100

18
15
10
10
6
6

oEKEPBLCKAD-KIT

品名No. 额定电流

（A）

额定电压

（Vdc）插入损耗
订购数量

（件）

BNX002-01
BNX003-01
BNX005-01
BNX012-01
BNX016-01
BNX022-01
BNX023-01
BNX024H01
BNX025H01

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
2
2
2
2

1MHz 到 1GHz : 最小 40dB
5MHz 到 1GHz : 最小 40dB
1MHz 到 1GHz : 最小 40dB
1MHz 到 1GHz : 最小 40dB

100kHz 到 1GHz : 最小 40dB
1MHz 到 1GHz : 最小 35dB
1MHz 到 1GHz : 最小 35dB

100kHz 到 1GHz : 最小 35dB
50kHz 到 1GHz : 最小 35dB

50
150
50
50
25
50

100
50
25

10
10
15
15
15
10
15
15
15

方块型 EMIFILr BNX 设计辅助工具

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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No. 额定电流

（A）

额定电压

（Vdc）
共模阻抗

(at 10MHz, 20 degrees C)
订购数量

（件）
品名

PLT10HH450180PN
PLT10HH101150PN
PLT10HH401100PN
PLT10HH501100PN
PLT10HH9016R0PN
PLT10HH1026R0PN

1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

45Ω (Typ.)
100Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
900Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)

300
300
100
100
100
100

18
15
10
10
6
6

oEKEPBLCKAD-KIT

品名No. 额定电流

（A）

额定电压

（Vdc）插入损耗
订购数量

（件）

BNX002-01
BNX003-01
BNX005-01
BNX012-01
BNX016-01
BNX022-01
BNX023-01
BNX024H01
BNX025H01

7
8
9

10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
2
2
2
2

1MHz 到 1GHz : 最小 40dB
5MHz 到 1GHz : 最小 40dB
1MHz 到 1GHz : 最小 40dB
1MHz 到 1GHz : 最小 40dB

100kHz 到 1GHz : 最小 40dB
1MHz 到 1GHz : 最小 35dB
1MHz 到 1GHz : 最小 35dB

100kHz 到 1GHz : 最小 35dB
50kHz 到 1GHz : 最小 35dB

50
150
50
50
25
50
100
50
25

10
10
15
15
15
10
15
15
15

方块型 EMIFILr BNX 设计辅助工具

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名

（品名）

微波吸收膜片EA

q型号

EA 微波吸收膜片

型号

w板型

代号

10pp
2070
2100
3008

羰基铁型（UL认证型/无卤素型）

金属片状粉末（无卤素型）

金属片状粉末（UL认证型）

磁性材料（UL认证型/无卤素型）

板型

e胶带型

代号

A
B
L
U

标准带型（无卤素型）

薄胶带型（无卤素型）

无带型

UL认证型（无卤素型）

胶带型

t尺寸单位

代号

M
C

mm（标准）

cm（标准）

尺寸单位

r板厚度

以3位数字表示，包括两位小数，单位：mm

一个大写字母用于表达尺寸单位（y）和尺寸长度（u）。 

y尺寸（长）

以3位数字表示，包括一位小数。

u尺寸（宽）

以3位数字表示，包括一位小数。

M300150
C150100

例如）

30.0g15.0 mm

15.0g10.0 cm

代号 尺寸（长 g 宽 ）

020

例如）

0.20mm

代号 板厚度

标准形状为长方形

如其它形状，请联系我们

r

160
q

EA
t

M
y

200
u

200
e

A
w

1026

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
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品名

（品名）

微波吸收膜片EA

q型号

EA 微波吸收膜片

型号

w板型

代号

10pp
2070
2100
3008

羰基铁型（UL认证型/无卤素型）

金属片状粉末（无卤素型）

金属片状粉末（UL认证型）

磁性材料（UL认证型/无卤素型）

板型

e胶带型

代号

A
B
L
U

标准带型（无卤素型）

薄胶带型（无卤素型）

无带型

UL认证型（无卤素型）

胶带型

t尺寸单位

代号

M
C

mm（标准）

cm（标准）

尺寸单位

r板厚度

以3位数字表示，包括两位小数，单位：mm

一个大写字母用于表达尺寸单位（y）和尺寸长度（u）。 

y尺寸（长）

以3位数字表示，包括一位小数。

u尺寸（宽）

以3位数字表示，包括一位小数。

M300150
C150100

例如）

30.0g15.0 mm

15.0g10.0 cm

代号 尺寸（长 g 宽 ）

020

例如）

0.20mm

代号 板厚度

标准形状为长方形

如其它形状，请联系我们

r

160
q

EA
t

M
y

200
u

200
e

A
w

1026

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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EA 系列 微波吸收膜片 EA10

EA10系列

c 包装
如需向我司咨询信息，请提供尺寸代号， 
参见“品名”

c 额定值

c反射损耗（典型值）

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
频率（GHz）

40

35

30

25

20

15

10

5

0

EA1075A270

EA1046A180

EA1026A180
EA1026A160

EA1026A100

反
射
损
耗
（

dB
）

品名 适用频率（典型值） 厚度（典型值） 阻燃等级 卤素 工作温度范围

EA1026A100 20.0GHz 1.0mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +80℃

EA1026A160 11.5GHz 1.6mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +80℃

EA1026A180 10.0GHz 1.8mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +80℃

EA1046A180 5.8GHz 1.8mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +80℃

EA1075A270 2.5GHz 2.7mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +80℃

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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EA 系列 微波吸收膜片 EA20/EA21

EA20/EA21系列

c 包装
如需向我司咨询信息，请提供尺寸代号， 
参见“品名”

c 额定值

c导磁率-磁阻

频率（GHz）
0.1 1.0 10

0

4

8

12

16

20

µ"

品名 适用频率（典型值） 厚度（典型值） 阻燃等级 卤素 工作温度范围

EA2070A020 0.1 到 3.0GHz 0.20mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070A050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070A100 0.1 到 3.0GHz 1.00mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B005 0.1 到 3.0GHz 0.05mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B010 0.1 到 3.0GHz 0.10mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B013 0.1 到 3.0GHz 0.13mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B020 0.1 到 3.0GHz 0.20mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2100A020 0.1 到 3.0GHz 0.20mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100A050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100A100 0.1 到 3.0GHz 1.00mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100B020 0.1 到 3.0GHz 0.20mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100B050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100B100 0.1 到 3.0GHz 1.00mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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EA 系列 微波吸收膜片 EA20/EA21

EA20/EA21系列

c 包装
如需向我司咨询信息，请提供尺寸代号， 
参见“品名”

c 额定值

c导磁率-磁阻

频率（GHz）
0.1 1.0 10

0

4

8

12

16

20

µ"

品名 适用频率（典型值） 厚度（典型值） 阻燃等级 卤素 工作温度范围

EA2070A020 0.1 到 3.0GHz 0.20mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070A050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070A100 0.1 到 3.0GHz 1.00mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B005 0.1 到 3.0GHz 0.05mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B010 0.1 到 3.0GHz 0.10mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B013 0.1 到 3.0GHz 0.13mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B020 0.1 到 3.0GHz 0.20mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2070B050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm - 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA2100A020 0.1 到 3.0GHz 0.20mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100A050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100A100 0.1 到 3.0GHz 1.00mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100B020 0.1 到 3.0GHz 0.20mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100B050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

EA2100B100 0.1 到 3.0GHz 1.00mm UL94V-0 - -40℃ 到 +120℃

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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EA 系列 微波吸收膜片 EA30

EA30系列

c 包装
如需向我司咨询信息，请提供尺寸代号， 
参见“品名”

c 额定值

c导磁率-磁阻

频率（GHz）
0.1 1 10

0

2

4

6

8

10

m'

m"

µ'
, µ

"

品名 适用频率（典型值） 厚度（典型值） 阻燃等级 卤素 工作温度范围

EA3008U025 0.1 到 3.0GHz 0.25mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA3008U035 0.1 到 3.0GHz 0.35mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA3008U050 0.1 到 3.0GHz 0.50mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA3008U100 0.1 到 3.0GHz 1.00mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +120℃

EA3008U250 0.1 到 3.0GHz 2.50mm UL94V-0 无卤素 -40℃ 到 +120℃

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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微波吸收膜片 注意事项

1. 胶带应力 
本品设计采用胶带将其固定至物体。

请避免因弯曲物体或使物体变化而形成机械应力。

2. 清洗

避免清洗本品。

3. 产品的操作

为了保证粘结质量，胶带必须是清洁的。

在使用之前，请清除物体表面上的各种污渍、灰尘、

和各种油污。

平电缆

应力

产品应位于机械应力的侧面方向。

产品

不良示例 良好示例

4. 储存条件

(1) 保管期限

村田在6个月前检查过的产器应进行检查并使用。可通

过容器上标识的检验编号进行确认。

如果超过该期间，检查产品的胶粘性。

(2) 储存条件

· 存放产品的仓库应满足以下条件：

温度：-10 到 +40˚C
湿度：30 到 70% 相对湿度

温度或湿度不会急剧变化。

· 产品贮存的仓库不应有热冲击、振动、阳光直射等。

o 保管和使用条件

注意事项

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

238

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



片
状
铁
氧
体
磁
珠

片
状

EM
IF

IL
r

片
状
共
模
扼
流
线
圈

方
块
型

EM
IF

IL
r

微
波
吸
收
膜
片

微
波
吸
收
膜
片

微
波
吸
收
膜
片

注
意
事
项

微波吸收膜片 注意事项

1. 胶带应力 
本品设计采用胶带将其固定至物体。

请避免因弯曲物体或使物体变化而形成机械应力。

2. 清洗

避免清洗本品。

3. 产品的操作

为了保证粘结质量，胶带必须是清洁的。

在使用之前，请清除物体表面上的各种污渍、灰尘、

和各种油污。

平电缆

应力

产品应位于机械应力的侧面方向。

产品

不良示例 良好示例

4. 储存条件

(1) 保管期限

村田在6个月前检查过的产器应进行检查并使用。可通

过容器上标识的检验编号进行确认。

如果超过该期间，检查产品的胶粘性。

(2) 储存条件

· 存放产品的仓库应满足以下条件：

温度：-10 到 +40˚C
湿度：30 到 70% 相对湿度

温度或湿度不会急剧变化。

· 产品贮存的仓库不应有热冲击、振动、阳光直射等。

o 保管和使用条件

注意事项

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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产品名称字母索引产品名称字母索引

三端子滤波器

方块型EMIFILr LC复合型

片状共模扼流线圈薄膜型

片状共模扼流线圈薄膜排列型

片状共模扼流线圈多层型

片状共模扼流线圈绕线型

大电流用片状共模扼流线圈绕线型

片状EMIFILr排列型

片状EMIFILr电容器型

片状EMIFILr电容器排列型

片状EMIFILr馈通型

大电流用片状EMIFILr

片状EMIFILr电感器型

片状EMIFILr LC复合多层型

片状EMIFILr LC复合T形电路型

片状EMIFILr LC复合型

p111
p221
p186
p193
p184
p197
p177
p80.83.139.145.148.153
p111
p139
p121
p27.121.123.125.177.221
p13
p140
p121.140
p121

p145
p150
p152.153
p153
p13
p80
p85
p91
p169
p13.111.169.217
p13.111.169.217
p145
p145
p233
p143.144.150
p121.140

片状EMIFILr LC复合排列型

片状EMIFILr LC复合绕线型

片状EMIFILr阻容复合型

片状EMIFILr阻容复合排列型

片状铁氧体磁珠

片状铁氧体磁珠排列型

GHz频带静噪用片状铁氧体磁珠

高GHz频带噪声片状铁氧体磁珠

共模滤波器

EMIFILr

EMI 静噪滤波器

LC复合L型电路排列型

L型电路滤波器

微波吸收膜片

PI型电路滤波器

T形电路Filter

BLp 系列 NFp 系列 DLp (PLp) 系列 BNX 系列

EA 系列
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三端子滤波器

方块型EMIFILr LC复合型

片状共模扼流线圈薄膜型

片状共模扼流线圈薄膜排列型

片状共模扼流线圈多层型

片状共模扼流线圈绕线型

大电流用片状共模扼流线圈绕线型

片状EMIFILr排列型

片状EMIFILr电容器型

片状EMIFILr电容器排列型

片状EMIFILr馈通型

大电流用片状EMIFILr

片状EMIFILr电感器型

片状EMIFILr LC复合多层型

片状EMIFILr LC复合T形电路型

片状EMIFILr LC复合型

p111
p221
p186
p193
p184
p197
p177
p80.83.139.145.148.153
p111
p139
p121
p27.121.123.125.177.221
p13
p140
p121.140
p121

p145
p150
p152.153
p153
p13
p80
p85
p91
p169
p13.111.169.217
p13.111.169.217
p145
p145
p233
p143.144.150
p121.140

片状EMIFILr LC复合排列型

片状EMIFILr LC复合绕线型

片状EMIFILr阻容复合型

片状EMIFILr阻容复合排列型

片状铁氧体磁珠

片状铁氧体磁珠排列型

GHz频带静噪用片状铁氧体磁珠

高GHz频带噪声片状铁氧体磁珠

共模滤波器

EMIFILr

EMI 静噪滤波器

LC复合L型电路排列型

L型电路滤波器

微波吸收膜片

PI型电路滤波器

T形电路Filter

BLp 系列 NFp 系列 DLp (PLp) 系列 BNX 系列

EA 系列
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

相关产品目录介绍: 铁氧体磁芯，微波吸收膜片/引线型EMIFILr相关产品目录介绍: 铁氧体磁芯，微波吸收膜片/引线型EMIFILr

关于铁氧体磁芯，微波吸收膜片和引线型EMIFILr，请参阅以下目录。

铁氧体磁芯，微波吸收膜片

引线型 EMIFILr

内容

本目录仅适用于PDF版本  请参阅以下URL。
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/o63e.pdf

内容

EMI抑制型微波吸收膜片用铁氧体磁芯

薄型夹层芯<FSSA>
平电缆用磁芯 <FSRC>
磁珠芯 <FSRH>
环芯 <FSRB>
微波吸收膜片 <EA>

EMI 静噪滤波器（引线型 EMIFILr）

铁氧体磁珠电感器 <BL01/02/03>
圆板型 EMIFILr<DSp6/DSp9>
EMIGUARDr（EMIFILr，具有压敏电阻功能）

                                        <VFp3/VFp6/VFp9>
共模扼流线圈 <PLT>

C31C-8.pdf
15.04.01

C31C-8.pdf
15.04.01

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的 !注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

您可以在株式会所村田制作所网站的页面顶部进行注册。

http://www.murata.com/products/
这个标题就是
注册入口

实际应用时，可以使用广为发行的EMICON-FUN!来了解电容器、 EMI抑制滤波器及电感器的基础知识（原理、特性、贴装等）
相关信息。
最新的信息也通过邮递杂志分发。

请查收村田的电子杂志!
您可以轻松了解电子元器件知识。
http://www.murata.com/products/emicon_fun/

 #############################################################

                                                 EMICON-FUN!
                                  轻松了解元器件知识的电子杂志

                                                六月第14期索引

         -------------------------------------------------------------------------------

                       - 电感器之家                       - 产品新闻                       - RF电路中损耗降低的建议

                       - 行业Pick-up — 智能手机
         -------------------------------------------------------------------------------

                            为您介绍由村田员工亲手制作的电容器、 

                             电感器和EMI滤波器基础知识的专栏。 

 #############################################################
 ======================================================

        产品新闻

 ======================================================

 - 汽车用大电流共模扼流线圈
 <PLT10H 系列> 1. 符合达18A的电流要求。适用于电源线。

 2. 适用于表面封装。 3. 达1000欧的共模大阻抗（10mhz时）可确保具有一流的噪声抑制

      效果。 4. 工作温度范围广：-55°C-125°C。
     [PLT10HH9016R0 / 401100 / 101150 / 450180]

 http://newsletter.murata.co.jp/c.p?12ceLnY3hk
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